KA01638F/32/C5/01.22-00 Products Solutions Services
71623691

2022-12-01

ICIARNTRINN 2eoeorie s
71623691 Prosonic T FMU30

Ultrazvukova méfici technika

Tento Struény navod k obsluze nenahrazuje Navod k obsluze pfistroje.
Podrobné informace jsou poskytnuty v Navodu k obsluze a dalsi dokumentaci.

K dispozici pro vSechny verze pristroje:
s Internetu: www.endress.com/deviceviewer
= Smartphon/tablet: aplikace Endress+Hauser Operations

Obecné bezpecnostni pokyny

Pozadavky na personal Kompaktni pfistroj pro kontinualni, bezkontaktni méfeni hladiny. Rozsah méfeni
je az 8 m (26 ft) pro kapaliny a az 3,5 m (11 ft) pro sypké latky. Méfeni priitoku

Pracovnici museji pro vykon svjch pracovnich ukold spliiovat tyte poZadavky: Ize provadét v otevienych profilech a pfepadech s funkci linearizace.

» Skoleni specialisté musi mit pro tuto konkrétni funkci a tikol odpovidajici
kvalifikaci.

» Persondl musi mit povéreni vlastnika/provozovatele zavodu. Bezpecnost provozu

» Jsou seznadmeni s narodnimi predpisy.

» Musi si prostudovat a pochopit pokyny v Navodu k obsluze a Dopliikové
dokumentaci.

» Musi postupovat podle pokynii a dodrZovat obecné zasady.

Nebezpedi urazu!

» Pristroj provozujte jen tehdy, kdyZ je v fddném technickém stavu, bez chyb
a zévad.

» Za bezproblémovy provoz piistroje odpovidéa provozovatel.

Urcené pouziti
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! Pfistroj se miéize poskodit.
» Utahnéte pfistroj pouze u zavitového kréku, maximalné 7 Nm (5,16 1bf ft).
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1 Podminky instalace senzoru pro méreni hladiny

—

Vzddlenost od stény nadoby: % priméru nadoby

Pouziti ochranné stfisky proti povétrnostnim vliviim; ochrana pred pfimym slune¢nim
zdrenim nebo destém

Neinstalujte senzor do stiedu nddoby.

Meéreni neprovddéjte pres tok materidlu pii plnéni.

Neinstalujte limitni spinace hladiny nebo teplotni senzory do vyzarovaciho tihlu.
Symetrickd vnitini zafizeni, napr. topny had a prepdzky, negativné ovliviiuji mérent.
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2 Montdz na zdvitovy krcek, Sitka pfes ploché cdsti Sestihranu SW/AF 65

= Do nadoby namontujte pouze jeden pfistroj: Signaly nékolika pfistroji se
vzajemné ovliviiuji.

s Urcete rozsah detekce, pouZijte uhel a 3 dB:

Endress+Hauser £7.]
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OZNAMENI Pokud nelze blokovaci vzdélenost dodrzet, pouzijte hrdlo trubky.
Pokud je blokovaci vzdélenost podkrocena, miZe to zpiisobit poruchu Dalsi informace naleznete v navodu k obsluze a technickych informacich.
Ppristroje.

» Namontujte méFici piistroj dostate¢né vysoko, aby nebylo dosazeno blokovaci
vzdalenosti pfi maximdln{ hladiné naplnéni.

» Zadejte bezpe¢nou vzdalenost (SD).

» Pokud hladina vstoupi do bezpec¢né vzdalenosti SD, pfistroj vygeneruje
varovani nebo alarm.

» Rozpéti F nesmi zasahovat do blokovaci vzdalenosti BD. Hladinové ozvény
v blokovaci vzdélenosti nelze vyhodnotit kvili pfechodné odezvé senzoru.

3 Parametry pro sprdvnou funkci pristroje

BD  Blokovaci vzddlenost

SD  Bezpecnostni vzddlenost
E  Prdzdnd kalibrace

F  Rozsah

Elektrické pfipojeni

A\ VAROVANI 2.  Demontujte displej (2), pokud je namontovan. Odpojte zastrcku displeje.
Hrozi riziko vybuchu z diivodu $patného pfipojeni. 3.  Protahnéte kabel (3) prichodkou (4). Vyvarujte se vihkosti v krytu,
» DodrZujte relevantni narodni normy. zajistéte vytvoreni smycky, kterd umozni odvod vlhkosti.
> Dodrzujte specifikace v bezpecnostnich pokynech (XA). 4. Pripojte kabel pfistroje k zemnici svorce (5) ve svorkovnici.

» Zkontrolujte, zda napajeci napéti odpovida udajim na typovém Stitku.
» Musi se pouZit specifikovana kabelova vyvodka.
> Plired pﬁpojen?m vypn”éte’napéjeg ’naupéti: ] - B L— 1
» Pred pfipojenim napajeciho napéti pfipojte vedeni pro vyrovnani potencialu |
k vnéjsi zemnici svorce. [
» Pii pfipojovani k vefejné siti nainstalujte sitovy vypinac pro pfistroj tak, aby <_/
byl v dosahu pfistroje. Vypinaé oznacte jako odpojovac pro pristroj N T0.5A 2
(IEC/EN 61010). 4 [
O

1 Napdjeci napéti
& 2 Pojistka podle IEC 60127, TO, 5A
\ 3 PAL (vyrovndni potencidli)
4
5

4..20mA

Zapojte podle schématu pfifazeni svorek.
Utahnéte kabelovou prichodku.

VloZte displej, pokud je namontovan.
Nasroubujte kryt skriné.
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Zapnéte napdjeni. Napéjeci napéti pfimo na pfistroji: 14 ... 35 V.

Uvedeni do provozu, nastaveni nabidky a obsluha viz Navod k obsluze.
1.  Odsroubujte kryt pouzdra (1).

2 Endress+Hauser
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