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Liquiphant FTL41

Souvisejici
dokumentace

Doplnujici
dokumentace

Certifikaty
a prohlaseni

Drzitel certifikatu

Veskerd dokumentace je dostupnd na internetu:
www.endress.com/Deviceviewer
(zadejte sériové ¢islo z typového stitku).

ﬂ Pokud jesté neni k dispozici, 1ze objednat pfeklad do jazykt EU.

Pfi uvadéni zatizeni do provozu se fid'te navodem k obsluze, ktery se
vztahuje k pfistroji:

BA01893F

Prirucka o ochrané proti vybuchu: CP00021Z

BroZura ochrany proti vybuchu je k dispozici na internetu:
www.endress.com / Ke staZeni

EU prohlaseni o shodé

Cislo prohlaseni:
EC00721

Prohla3eni o shodé EU je k dispozici na internetu:
www.endress.com / Ke staZeni

Certifikat o typové zkouSce EU

Cislo certifikatu:
KIWA 19ATEX0017X
Seznam pouZitych norem: Viz EU prohldseni o shodé.

IEC Prohlaseni o shodé

Cislo certifikatu:
[ECEx KIWA 19.0010X

Uvedeni ¢isla certifikatu potvrzuje shodu s nésledujicimi normami
(v zavislosti na verzi pfistroje):

= [EC 60079-0:2017
= [EC 60079-11:2011
= [EC 60079-26:2021

Endress+Hauser SE+Co. KG
HauptstrafRe 1
79689 Maulburg, Némecko

Adresa vyrobniho zévodu: Viz typovy Stitek.

Endress+Hauser
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DalSi normy

Rozsifeny
objednaci kod

Endress+Hauser

Mimo jiné musi byt pfi instalaci dodrZeny nasledujici normy v jejich
aktudlni verzi:
s [EC/EN 60079-14: ,Vybusné atmosféry — Cast 14: Navrh, vybér
a zfizovani elektrickych instalaci®
s EN 1127-1: ,Vybudna prostfedi - Prevence a ochrana proti vybuchu -
Cast 1: Zakladni koncepce a metodika*

Roz$ifeny objednaci kéd je uveden na vyrobnim Stitku, ktery je
piipevnén na pfistroji tak, aby byl zfetelné viditelny. Dal$i informace
o vyrobnim §titku jsou uvedené v pfislusném néavodu k obsluze.

Struktura rozsifeného objednaciho kédu

FTL41 — kkkhkkkkkkhkkhkkk + A*B*C*D*E*F*G*“
(Typ (Zakladni (Volitelné specifikace)
pfistroje) specifikace)
* = Zastupny znak
Na této pozici je namisto zastupného znaku uvedena urcita
volitelnd mozZnost (¢islo nebo pismeno) zvolena ze zobrazenych
specifikaci.
Zdkladni specifikace

Vlastnosti, jeZ jsou zcela zdsadni pro dany pfistroj (povinné vlastnosti),
jsou specifikovany v zdkladnich specifikacich. Pocet pozic zavisi na poc¢tu
dostupnych vlastnosti. Zvolend moZnost dané vlastnosti mtZe byt
sloZena z nékolika pozic.

Volitelné specifikace

Volitelné specifikace popisuji dalsi vlastnosti pfistroje (volitelné
vlastnosti). Pocet pozic zavisi na po¢tu dostupnych vlastnosti. Pro
usnadnéni identifikace maji jednotlivé vlastnosti jednotnou strukturu
sloZenou ze 2 znakul (napt. JA). Prvni znak (identifika¢ni znak) oznacuje
skupinu vlastnosti a je tvofen €islici nebo pismenem (napf. J = zkouska,
certifikat). Druhy znak urcuje hodnotu, které oznacuje danou vlastnost
v prislugné skupiné (napf. A = material 3.1 (smacené dily), certifikat

o zkousce).

Podrobnéjsi informace o pfistroji jsou uvedeny v nésledujicich
tabulkach. Tyto tabulky popisuji jednotlivé pozice a identifika¢ni znaky
v roz§ifeném objednacim koédu, jeZ jsou relevantni pro nebezpeéné
oblasti.
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Liquiphant FTL41

Roz3ifeny objednaci kéd: Liquiphant

Nasledujici specifikace pfedstavuji vynatek ze struktury produktu

a pouZivaji se k pfifazeni:

= této dokumentace k pfistroji (pomoci rozsifeného objednaciho
kodu na vyrobnim Stitku);

= volitelnych moZnosti pfistroje uvedenych v dokumentu.

Typ pristroje
FTL41

Zdkladni specifikace

Pozice 1, 2 (schvaleni)

Zvolena moznost

Popis

FTL41

BB

ATEX 111/2 GExialICT6...T1 Ga/Gb
ATEX 112 GExialICT6..T1 Gb
IECEx ExialICT6...T1 Ga/Gb

IECEx ExiallCT6..T1 Gb

Polozka 3, 4 (Vystup)

Zvolena moznost

Popis

FTL41

A8

FEL48, dvouvodicové provedeni NAMUR

Pozice 6 (kryt, materi

al)

Zvolena moznost

Popis

FTL41

A

Jednoprostorovy; plast

B

Jednoprostorovy; hlinik, lakovany

Zobrazeno naptiklad v tabulkach teplot

nasledovné:

Endress+Hauser



Liquiphant FTL41 XAO01801F-C

Pozice 7 (elektrické pfipojeni)

Zvolena moznost Popis

FTL41 A Vyvodka M20, plast, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P
BY Vyvodka M20, poniklovana mosaz, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P
F Zavit M20, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P
G Zavit G 1/2, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P

H? | zavitNPT 1/2, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P

IR Z&vit NPT 3/4, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P

MY Konektor M12, IP 66/67 NEMA typ 4X

Y Specidlni verze: zavit NPT 1/2, IP 66/68 NEMA typ 4X/6P
1) Pouze v pfipojeni s pozici 6 = B
2) Pouze v pfipojeni s pozici 6 = A

Polozka 10 (Typ sondy)

Zvolena moznost Popis
FTL41 1 Kompaktni verze
2 ProdluZovaci trubka
3 Provedeni s kratkou trubkou

Zobrazeno napiiklad v tabulkéch teplot
nésledovné:

Volitelné specifikace

ID Px (integrované pfislusenstvi)

Zvolena moznost Popis
FTL41 pBY Ochranna stiiska, plast
1) Pouze v pfipojeni s pozici 6 =B

Endress+Hauser 7
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Liquiphant FTL41

Bezpecnostni

pokyny:

vSeobecné

Bezpecnostni

pokyny:
Zvlastni podminky

= Pfistroj je uréen k pouZiti ve vybusném prosttedi podle definice

[EC 60079-0 nebo podle ekvivalentnich narodnich norem. Pokud

neni pfftomno potencidlné vybusné prostfedi nebo pokud byla pfijata

dalsi ochrannd opatfeni: Zafizeni miiZze byt provozovano podle

specifikaci vyrobce.

Pristroje vhodné pro oddéleni zén (oznacené Ga/Gb nebo Da/Db) jsou

vzdy vhodné k instalaci v méné kritické zéné (Gb nebo Db). Kviili

prostorovym omezenim nemusi byt odpovidajici oznaceni uvedeno na

vyrobnim Stitku.

Persondl musi spliiovat néasledujici podminky pro montaz, elektrickou

instalaci, uvddéni do provozu a udrZbu pfistroje:

s Vhodné kvalifikace pro jeho ulohu a tkoly, které vykonava.

s Proskoleni na ochranu proti vybuchu.

® Jsou seznameni s narodnimi pfedpisy.

Pristroj instalujte v souladu s pokyny od vyrobce a s narodnimi

pfedpisy.

NepouZivejte pfistroj mimo specifikovany rozsah elektrickych,

teplotnich a mechanickych parametrd.

PouZivejte pfistroj pouze v médiich, vii¢i kterym maji sméacené

materialy dostatecnou odolnost.

Zabrante vzniku elektrostatického naboje:

= Na plastovych povrsich (napf. kryt, snimaci prvek, specialni
lakovéani, namontované dodatecéné desky)

= [zolované kapacity (napf. izolované kovové desky)

V tabulkéch teplot vyhledejte pfisludny vztah mezi pfipustnou okolni

teplotou pro senzor nebo pfevodnik v z&vislosti na rozsahu aplikace

a teplotni tride.

Upravy zatizeni mohou ovlivnit vlastnosti ochrany proti vybuchu

a musi je provadét persondl opravnény k témto ¢innostem spolecnosti

Endress+Hauser.

Povoleny rozsah okolni teploty na krytu elektroniky:
-~ B 10,Teplotni tabulky*.

s Pro zamezeni vzniku elektrostatického naboje: Neotirejte povrchy
suchou utérkou.
= Pokud byl na kryt nebo jiné kovové ¢asti aplikovan dodate¢ny ¢i
specidlni natér nebo u adhezivnich desek:
= Respektujte nebezpeci zptisobené elektrostatickym nabojem a jeho
vybitim.
= Neinstalujte pfistroj do blizkosti procesti ( < 0,5 m) vytvatejicich
silné elektrostatické naboje.

Zdkladni specifikace, pozice 6 = A
Vyhnéte se elektrostatickému nabijeni krytu (napf. tfeni, ¢isténi,
udrzba, silny pritok média).

Endress+Hauser



Liquiphant FTL41 XA01801F-C
Zdkladni specifikace, pozice 6 = B
Predchézejte vzniku jisker v dlisledku nérazi a tfeni.
Volitelnd specifikace, ID Px = PB
Zabraiite vzniku elektrostatického naboje na ochranné stfisce (napf.
tfenim, pfi ¢isténi, udrzbé, silném pritoku média).

Bezpecnostni

pokyny: instalace

Endress+Hauser
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Zona 1

Nddrz; zéna 0, zéna_ 1

Modul s elektronikou

Pouzdro

Pridruzené jiskrové bezpecné napdjeci zdroje
Vedeni ochranného pospojovdni

Lokdlni vyrovndni potencidlu

o W =

= Kdy?7 je pfistroj pfipojen k certifikovanym jiskroveé bezpeénym
obvodim kategorie Ex ib pro zatizeni skupin IIC a IIB, typ ochrany se
zménina Exib[ICa ExibIIB.

= Trvald provozni teplota pfipojovaciho kabelu: > T, +20 K.

= DodrZujte pfislusné natizeni béhem propojovéni jiskrové bezpeénych
obvod.

= DodrZujte maximalni procesni podminky v souladu s ndvodem
k obsluze od vyrobce.



XA01801F-C

Liquiphant FTL41

Bezpecnostni
pokyny: Zéna 0

Bezpecnostni

pokyny:
oddéleni zon
zoéna 0, zéna 1

Tabulky teplot

10

= Pfij stfedné vysokych teplotdch vénujte pozornost tlakové
zatiZitelnosti pfiruby jako faktoru teploty.

= Nainstalujte pfistroj tak, aby béhem pouZivani nedoslo
k mechanickému poskozeni nebo tfeni. Vénujte pozornost zejména
podminkam pritoku a instalacim nadrZe.

= Podepfete prodluZovaci trubici pfistroje, pokud je oc¢ekavano
dynamické zatiZeni.

Vysokotlaky posuvny nipl

Vysokotlaké posuvné pouzdro lze pouZivat k pribéznému nastaveni
spinaciho bodu a je ur¢eno k oddéleni zén, pokud je fadné
namontovano (viz navod k obsluze).

Jiskrova bezpeénost

= Pfistroj je vhodny pro pfipojeni pouze k certifikovanému, jiskrovée
bezpe¢nému zafizeni s ochranou proti vybuchu Ex ia / Ex ib.

= Jiskrové bezpecny vstupni napajeci obvod pfistroje je izolovan od
zeme. Dielektrickd pevnost ¢ini nejméné 500 V.

Ochranné pospojovani

Zaclente pristroj do mistni sité ochranného pospojovani.

V pfipadé pouZiti za jinych neZ atmosférickych tlakd a jinych nez
atmosférickych teplot: Senzoricka ¢ast piistroje schvélena pro zénu 0
nezpisobuje vznik Zadnych nebezpedi vzniceni.

Oddélujici sténa zon je vyrobena z nerezové oceli nebo vysoce
korozivzdorné slitiny o tloustce > 1 mm.

VSeobecné poznamky

Volitelnd specifikace, ID Px = PB
Pii pouZiti ochranné stfisky: SniZte hodnoty T, pro P1, P2, P3
ol6K

Endress+Hauser



Liquiphant FTL41 XAO01801F-C

Popisné poznamky

ﬂ Pokud neni uvedeno jinak, pozice se vZdy vztahuji k zdkladni
specifikaci.

1. sloupec: pozice 3, 4 = ..., A4, A8

2. sloupec: Teplotni tfidy T6 (85 °C) az T1 (450 °C)

Sloupec P1 az P5: Polozka (hodnota teploty) na osach odlehceni
= T,: Okolni teplota v °C
= Ty, Procesni teplota v °C

T, |

(P1) )

Tp
A0033052

Zoéma 0, zéna_1

Zoéna 1
Zona 0,
zéna 1

A8 P1 P2 P3 P4 P5
T, T, T, T, T, T, T, T, 1 T,

T6 -50 |70 74 70 80 66 80 -40 |-50 |-40
T5 -50 |70 70 70 95 70 95 -40 |-50 |-40
T4 -50 |70 70 70 130 |62 130 |-40 |-50 |-40
T3..T1 -50 |70 70 70 150 |53 150 |-40 |-50 |-40

Endress+Hauser 11



XA01801F-C Liquiphant FTL41

Pripojovaci udaje = Odpovidajici jiskrové bezpecny napéjeci zdroj s max. elektrickymi
specifikacemi pod charakteristickymi hodnotami moduld s elektronikou

Zdkladni specifikace, Napajeci obvod

Pozice 3, 4

A8 Ui=16V
[,=52 mA
P,=170 mW
L=0
C;=30nF

12 Endress+Hauser
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