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Kapcsol6dé dokumentéacio

Kiegészit6 dokumentacié

Tanusitvanyok

Azonositas

Biztonsagi utasitasok

Indumax CLS50D/CLS50, BAO0182C Hasznalati utmutato

CP00021Z prospektus
= Robbanasvédelem: irdnyelvek és altalanos alapelvek

s www.endress.com
A termékre vonatkoz6 NEPSI tanusitvany szdma a termék adattéblajan talalhaté.

Az adattéblan az alabbi informéaciok talalhatok az eszkozrél:
= A gyartd azonositasa

= Bovitett rendelési kod

= Sorozatszam

= Biztonsagi informaciok és figyelmeztetések

= Ex jelolés a veszélyes tertleti valtozatokon

» Hasonlitsa 6ssze az adattablan szerepl6 adatokat a megrendeléssel.

Tipuskéd
Tipus Valtozat
CLS50D | -|BV ‘a” ‘b“ ‘c” ‘d“’ ‘+ ‘e..ies)
1) Folyamatcsatlakozas (Ex-relevancia nélkiil)
2) Erzékels, tomités, adapter anyaga; B: PEEK, VITON, PEEK; C: PEEK,Chemraz, PEEK; D: PFA, Chemraz,
1.4571

3) Kabelhossz (Ex-relevancia nélkiil); 1: 3m, 2: 7m, 3: 15m, 7: 1-50 m, 8: 1-164 ft
4) Kébelcsatlakozas (Ex-relevancia nélkiil), 1: Régzitett kabel, rogzitéhiivelyek, 2: Rogzitett kabel M12

csatlakozoval
5) Tovébbi opciok (Ex-relevancia nélkiil), kalibralas, szerviz, egyéb engedélyek, mérési pont azonositasa
Tipus Valtozat
csso | -|v ‘al’ ‘bz] ‘c” ‘+ ‘d‘*’
1) Folyamatcsatlakozas (Ex-relevancia nélkiil)
2) Erzékels, tomiteés, adapter anyaga; A: PFA, Chemraz, 1.4571; B: PEEK, VITON, PEEK; C: PEEK, Chemraz,
PEEK

3) Kabelcsatlakozas (Ex-relevancia nélkul), 1: 5m (125 °C), 2: 10 m (125°C), 3: 20 m (125 °C), 4: 10-55m
(125°C), 5:5m (180°C), 6: 10 m (180 °C)
4) Opcionalis cimkézés (Ex-relevancia nélkiil)

Tanusitvanyok és jovahagyasok

Ex jévdhagydsok
ATEX / NEPSI Ex ic IIC T3 T4/T6 Gc

A CLS50D és CLS50 tipusu vezetéképesség-érzékeldket a Nemzeti Robbandsvédelmi és
Miiszerbiztonsagi Feltigyeleti és Ellenérz6 Kozpont (NEPSI) tanusitotta.

= Az érzékel6t Ex 2. zonaként (3G) meghatarozott kornyezetben lehet miikodtetni.

= Az érzékeld csak a kdvetkezé jeladohoz csatlakoztathato:
Liquiline CM42-LV (CLS50D) vagy CM42-1V (CLS50) tipus, EU-megfeleléségi nyilatkozat,
EC_00143

= A meghatdrozott kérnyezeti és kdzeghdmérsékleti tartomanyoknak valé megfelelés a biztonsagos
hasznalat el6feltétele.
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Ho6émérsékleti tablazatok

Csatlakozas

Beépitési feltételek

Endress+Hauser

s Az érzékel6t az érzékeld és a csatlakozo jeladé Haszndlati utmutatéjdnak megfeleléen kell
csatlakoztatni és tizemeltetni. Az érzékelére vonatkozé 6sszes miikddési adatot be kell tartani.
s Az érzékel6ket csak olyan folyékony kézegben szabad hasznélni, amelynek vezetéképessége > 10
nS/cm.
= Kertilje az elektrosztatikus feltéltédést. A fémes folyamatcsatlakozo alkatrészeket a csatlakozasi
helyre elektrosztatikusan vezetéképesen (R < 1 MQ) kell felszerelni.
= A nemfémes folyamatcsatlakozdsokat védeni kell az elektrosztatikus feltélt6déssel szemben.
= Az elektrosztatikus feltdlt6dés elkertilése érdekében az érzékel6t csak nedves ruhéval tisztitsa.
s Az eszk6zok és az érzékel6k hasznélatakor a robbandsveszélyes 1égterekben hasznalt elektromos
berendezésekre vonatkozo szabalyozéas (EN 60079-14) teljes korti betartasa kételezd érvény.
= Biztositsa a megfeleld felszerelést a burkolatvédelem tipusanak fenntartasa érdekében. (Eredeti
tomitést hasznaljon. A kébelbevezetést megfeleléen illessze be. Huzza meg az anyét).
s Az P68 védettségi fokozat csak akkor érvényes, ha a karima fel van szerelve.
s Az érzékel6 beépitése, hasznalata és karbantartdsa sordn a kezel6nek a kévetkezé szabvanyokat is
be kell tartania a Hasznélati utmutaton kiviil:
= GB 3836.13 ,Robbanéképes kdzegek - 13. rész: Késziilékek javitdsa, feldjitasa, helyreallitasa és
modositasa”
= GB/T 3836.15 ,Robbandképes kdzegek - 15. rész: Villamos berendezések tervezése, kivalasztasa
és szerelése”
= GB/ T 3836.16 ,Robbanodképes kdzegek - 16. rész: Villamos berendezések feliilvizsgalata és
karbantartésa”
= GB/T 3836.18 ,Robbandképes kdzegek - 18. rész: Gyujtdszikramentes villamos rendszerek”
= GB 50257 ,Villamos berendezések épitési és jovahagyasi szabalyzata tlizveszélyes kdrnyezetben
és robbandsveszélyes villamos berendezések szerelése”
= A berendezés robbandsvédelmének fenntartdsa érdekében az tizemelteté nem véltoztathatja meg
a konfiguraciot. Barmilyen véltoztatas veszélyeztetheti az eszkdz biztonsdgossagat.
= Figyeljen a NEPSI tanusitvadnyokon taldlhaté informdaciékra. Ezek let6ltheték a termékoldalrol:
www.endress.com/cls50d vagy www.endress.com/cls50.

Hémérsékleti osztaly

Tipus T4 T6
CLS50D-BV*B** -20°C<T,<120°C -20°C<T,<70°C
CLS50D-BV*C**

CLS50D-BV*D** -20°C<T,<110°C -20°C<T,<70°C
CLS50-V*** -20°C<T,<125°C -20°C<T,<75°C

A hémérsékleti tablazatok kizarolag csak a Hasznalati utmutatéban ismertetett beépitési feltételek
mellett érvényesek. Ha a beépitési feltételek nem teljesithet6k, akkor a maximalis T, hémérséklet
nem haladhatja meg a T, maximalis kdrnyezeti h6mérsékletet.

= Az érzékeld csak a kdvetkezd tdvadohoz csatlakoztathato:
Liquiline CM42-LV (CLS50D) vagy CM42-IV (CLS50) tipus
= Csak CLS50-V***: itt a mérékabel maximalis megengedett hossza 55 m (180 lab).

Indumax CLS50D/CLS50, BAO0O182C Hasznélati utmutato
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