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Tésta asiakirjasta

Liquiline CM442/CM&44/CM448

1

1.1 Varoitukset

Téasta asiakirjasta

Tietojen rakenne

Tarkoitus

A VAARA

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Vaaratilanne aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman, jos sité ei
véltetd.

A VAROITUS

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jattdminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa
kuoleman.

A Huomio

Syyt (/seuraukset)

Mikali tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Korjaava toimenpide

Téama symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta.
Varoituksen huomiotta jdttdminen voi aiheuttaa lievid tai keskivaikeita
vammoja.

HUOMAUTUS

Syy/tilanne

Mikaéli tarpeen, varoituksen huomiotta
jattamisen seuraukset (mikali
soveltuva)

» Toimenpide

Téama symboli varoittaa aineellisten vahinkojen vaarasta.

1.2 Symbolit

Symboli Tarkoitus

a Lisatietoa ja vinkkeja

Sallittu tai suositeltu toimenpide

Suositeltu
[X] Kielletty tai ei-suositeltu toimenpide
Laitteen asiakirjoja koskeva viite
B Sivuviite
Kuvaviite
d Toimintavaiheen tulos
4 Endress+Hauser



Liquiline CM442/CM444/CM448

Tésta asiakirjasta

13 Laitteen symbolit

Symboli Tarkoitus
Laitteen asiakirjoja koskeva viite
—
N Al4 hévita tuotteita, joissa on tima merkint, lajittelemattoman
b‘ kotitalousjatteen mukana. Sen sijaan palauta ne valmistajalle, jotta ne
|: héavitetddn asianmukaisesti.

1.4 Asiakirjat

Seuraavat kéyttoohjeet tdydentévét lyhyttd kdyttdopasta ja ne ovat saatavana internetista

tuotesivustolta :

= Kayttoohjeet Liquiline CM44x, BAO0444C

= Laitekuvaus
= Kiyttdonotto
= Kaytto

= Ohjelmistokuvaus (ilman anturin valikoita, ne on kuvattu erillisessé kéasikirjassa - katso

alla)

= Laitekohtainen diagnostiikka ja vianetsinta

= Kunnossapito

= Korjaus ja varaosat
= Lisatarvikkeet

= Tekniset tiedot

= Kéyttéohjeet: Memosens, BA01245C
= Memosens-tulojen ohjelmistokuvaus
= Memosens-anturien kalibrointi
= Anturikohtainen diagnostiikka ja vianetsinta
= HART-tietoliikenteen kayttéohjeet, BAO0486C
= HARTIn online-asetus- ja asennusohjeet

= HART-ajurin kuvaus

= Kenttévaylan ja Web-palvelimen vélitykselld tapahtuvaa tietoliikennetta koskevat ohjeistot

= HART, SD01187C

= PROFIBUS, SD01188C

= Modbus, SD01189C

= Web-palvelin, SD01190C
= EtherNet/IP, SD01293C
= PROFINET, SD02490C

Endress+Hauser



Turvallisuuden perusohjeet Liquiline CM442/CM444/CM448

2 Turvallisuuden perusohjeet
2.1 Henkilokuntaa koskevat vaatimukset

= Mittauslaitteiden asennuksen, kayttéénoton ja huollon saa tehdé vain erikoiskoulutuksen
saanut tekninen henkilokunta.
= Tekniselld henkilokunnalla pit&a olla laitoksen esimiehen valtuutus kyseisten tehtévien
suorittamiseen.
= Sihkoliitdnnédn saa tehdé vain séhkéteknikko.
= Teknisen henkilokunnan téytyy lukea ja ymmartdd ndma kayttéohjeet ja noudattaa niiden
sisaltdmia ohjeita.
= Vain valtuutettu ja erikoiskoulutettu henkilokunta saa korjata mittauspisteiden virheet.
Ne korjaustyot, joita ei ole kuvattu toimitetuissa kdyttéohjeissa, tulee teettéé vain
laitteen valmistajan tehtaalla tai huoltokorjaamossa.

2.2 Kayttotarkoitus

2.2.1 Ei-rdjahdysvaarallinen ympéaristo

Liquiline CM44x on monikanavaohjain digitaalianturien kytkentdan Memosens-teknologian
avulla ei-rdjahdysvaarallisissa ympéristoissa.

Laite on tarkoitettu kéytettavéksi seuraavissa kayttokohteissa:
= Ruoka- ja juomateollisuus

= Biotieteet

= Kayttovesi ja jatevesi

= Kemian teollisuus

= Sdhkolaitokset

= Muut teollisuussovellukset

2.2.2 Réjdhdysvaarallinen ympéristo

» Huomioi turvallisuusohjeisiin (XA) liittyvien asiakirjojen tiedot.

2.2.3 Kayttotarkoituksen vastainen kaytto

Laitteen kayttdminen muihin kuin kuvatun mukaisiin kdyttétarkoituksiin aiheuttaa vaaraa
ihmisille ja koko mittausjarjestelmalle ja on siksi kiellettyé.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat véérasta tai kayttotarkoituksen vastaisesta
kaytosta.

2.3 Tydépaikan turvallisuus

Kayttéja on vastuussa seuraavien turvallisuusméérdysten noudattamisesta:
= Asennusohjeet

= Paikalliset standardit ja méaraykset

= R3jahdyssuojausta koskevat méaréaykset
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Liquiline CM442/CM444/CM448 Turvallisuuden perusohjeet

Sdhkémagneettinen yhteensopivuus

= Tuotteen sdhkémagneettinen yhteensopivuus on testattu teollisuuslaitteisiin sovellettavien
kansainvélisten standardien mukaan.

= [Imoitettu sdhkémagneettinen yhteensopivuus koskee vain tuotetta, joka on kytketty
néiden kayttéohjeiden mukaan.

2.4 Kayttoturvallisuus

Ennen kuin otat kdytt66n koko mittauspisteen:

1. Varmista, ettd kaikki kytkennét on tehty oikein.

2. Varmista, ettd sdhkdjohdot ja letkuliittimet ovat ehjié.
3. Al4 kayta viallisia tuotteita ja estd niiden tahaton kaytts.
4

Merkitse rikkindiset tuotteet viallisiksi.

Kéyton aikana:

» Jos vikaa ei voi korjata:
Tuote téytyy poistaa kdytosta ja suojata tahattomalta kaytolta.

A HUOMIO

Ohjelmat, joita ei kytketa pois paélta huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Nesteen tai puhdistusaineen aiheuttama loukkaantumisvaara!

» Sulje kaikki auki olevat ohjelmat.

» Siirtyminen huoltotilaan.

» Jos testaat puhdistustoimintoa, kun puhdistus on kdynnissé, kdyta suojavaatteita,
suojalaseja tai suojaa itsesi muilla tarvittavilla tavoilla.

2.5 Tuoteturvallisuus

2.5.1 Alan viimeisin kehitys

Té&ma tuote on suunniteltu alan viimeisimpien turvallisuusvaatimusten mukaan, testattu ja
toimitettu tehtaalta kdyttéturvallisessa kunnossa. Sen tuotannossa on noudatettu
asiaankuuluvia sddnnéstéja ja kansainvélisid standardeja.

2.5.2 IT-turvallisuus

Takuu on voimassa vain siiné tapauksessa, ettd laitteen asennus ja kayttd tapahtuu
kayttéohjeissa kuvattujen ohjeiden mukaan. Laite on varustettu turvallisuusmekanismeilla,
jotka suojaavat laitteen asetusten tahattomilta muutoksilta.

[T-turvallisuustoimet yhdessa kayttdjien turvallisuusstandardien kanssa, joiden tarkoituksena
on antaa liséturvaa laitteelle ja tiedonsiirrolle, on kdyttéjien itse pantava toimeen.

Endress+Hauser 7



Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus Liquiline CM442/CM&44/CM448

3 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus

3.1 Tulotarkastus

1. Varmista, ettd pakkaus on ehja.

~ [lmoita toimittajalle kaikista pakkaukseen liittyvista vaurioista.
Séilyté vaurioitunut pakkaus, kunnes asia on selvitetty.

2. Varmista, ettd sisdlto on ehja.

= Ilmoita toimittajalle kaikista pakkauksen sisdltdon liittyvistd vaurioista.
Sailyté vaurioituneet tavarat, kunnes asia on selvitetty.

3. Tarkasta, ettd toimitus siséltda kaikki tilatut osat ja ettei mitdan osia puutu.
- Vertaa toimitusasiakirjoja tekemaasi tilaukseen.

4. Pakkaa tuote sdilytysté ja kuljetusta varten niin, ettd se on suojattu iskuilta ja
kosteudelta.

= Alkuperdinen pakkaus tarjoaa parhaan suojan.
Varmista, ettd sallittuja ympéristéolosuhteita noudatetaan.

Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteys myyjaéan tai paikalliseen edustajaan.

3.2 Tuotteen tunnistetiedot

3.2.1 Laitekilpi

Laitekilvet ovat seuraavissa paikoissa:

= Kotelon ulkopuolella

= Pakkauksen paallé (tarraetiketti, pystymalli)
= Nayton suojuksen sisdpuolella

Laitekilpi sisalt&da seuraavat laitetiedot:
® Valmistajan tunnistetiedot

s Tilauskoodi

= Laajennettu tilauskoodi

= Sarjanumero

= Laiteohjelmistoversio

= Ympdristéolosuhteet

s Tulo- ja l&htéarvot

s Aktivointikoodit

s Turvallisuustiedot ja varoitukset
= Suojausluokka

» Vertaa laitekilven tietoja tekeméasi tilaukseen.

8 Endress+Hauser



Liquiline CM442/CM444/CM448 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus

3.2.2 Tuotteen tunnistaminen

Tuotesivu
www.endress.com/cm&442,
www.endress.com/cm444

www.endress.com/cm448

Tilauskoodin tulkinta

Tuotteen tilausnumero ja sarjanumero l8ytyvét seuraavista kohdista:
= Laitekilvestd
= Toimitusasiakirjoista

Tuotetta koskevien tietojen hankinta
1. Mene kohteeseen www.endress.com.
2. Sivuhaku (suurennuslasin symboli): sy6téd voimassa oleva sarjanumero.

3. Haku (suurennuslasi).
L= Tuotteen rakenne néytetdan ponnahdusikkunassa.

4. Napsauta tuotekuvaketta.
Y= Uusi ikkuna avautuu. Tédssé taytét laitteesi tietoja, mukaan lukien tuoteasiakirjat.

3.2.3 Valmistajan osoite

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24

70839 Gerlingen

Germany

3.3 Toimitussisalto

Toimitussisalté on seuraava:

= 1 monikanavainen ohjain tilatun version mukaan

= 1 asennuslevy

= 1 johdotuskaavio (liitetty tehtaalla ndyton suojuksen sisédpuolelle)

= 1 lyhyen kdyttdoppaan painettu versio tilatun kielisena

= Irtikytkentdelementti (esiasennettu rajdhdysvaaralliselle alueelle versiotyyppi 2DS Ex-i)

= Turvallisuusohjeet rajahdysvaarallisissa tiloissa kayttoa varten (rdjahdysvaaralliselle
alueelle versiotyyppi 2DS Ex-i)

» Jos sinulla on kysyttavaa,
ota yhteys myyjaan tai paikalliseen edustajaan.

Endress+Hauser 9
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Liquiline CM442/CM&44/CM448

Asennus
4 Asennus
4.1 Asennusvaatimukset

4.1.1 Asennuslevy

%
CJ
170 (6.69)
190 (7.48)

AN —
180 (3.15) ! =

(@]

125 (4.92) =

A0012426

1 Asennuslevy. Tekninen yksikké mm (in)

10 Endress+Hauser



Liquiline CM442/CM444/CM448 Asennus

4.1.2 Saasuojus

HUOMAUTUS

Ilmasto-olosuhteiden vaikutus (sade, lumi, suora auringonpaiste jne.)
Lahettimen heikentynyt toiminta tai tdydellinen toimimattomuus ovat mahdollisia!
» Jos asennat laitteen ulos, asenna aina saasuoja (lisétarvike).

- 300 (11.8)
‘ 170 (6.69)
‘ 80 (3.15) | 270 (10.6)
| ‘ ‘ | _‘ (
| S © |
| : : |
S A R
|
| i i |
RS B R R s

S 4 s

| | ~ o N

o ! o |Qy & =

@,,:{,,,,ﬂl,,o,,,,@ — X
|

| |

R I
o o 8x@7(0.28)
AN
A0012428
2 Mitat mm (tuumaa)
4.2 Mittauslaitteen asennus

4.2.1 Pylvasasennus

Tarvitset pylvasasennussarjan (lisatarvike), jos asennat yksikén putkeen, pylvaéseen tai
kiskoon (nelikulmainen tai pyored, kiinnitysvéli 20-61 mm (0,79-2,40").

Endress+Hauser 11



Asennus Liquiline CM442/CM444/CM448

8 7 6 5

A0033044

3 Pylvisasennus

1 Sddsuoja (lisdvaruste) 5 Jousialuslevyt ja mutterit (pylvisasennussarja)
2 Pylvisasennuslevy (pylvdsasennussarja) 6 Putki tai kisko (pydred/nelikulmainen)
3 Jousialuslevyt ja mutterit (pylvdsasennussarja) 7 Asennuslevy
4 Putkikiinnittimet (pylvdsasennussarja) 8 Kierretapit (pylvdsasennussarja)
A0033045 A0025885
4 Pylvisasennus 5 Asenna laite ja napsauta se paikalleen

1. Aseta laite asennuslevyn péalle.

2. Tyonna laitetta alaspdin kiskon p&é&lla olevassa ohjaimessa, kunnes laite napsahtaa
paikalleen.

12 Endress+Hauser



Liquiline CM442/CM444/CM448 Asennus

4.2.2 Kiskoasennus

5

A0012668

6 Kiskoasennus

1 Sddsuoja (lisdvaruste) 6 Putki tai kisko (pydred/nelikulmainen)
2 Pylvisasennuslevy (pylvdsasennussarja) 7 Asennuslevy
3 Jousialuslevyt ja mutterit (pylviasasennussarja) 8 Kierretapit (pylvdsasennussarja)
4 Putkikiinnittimet (pylvdsasennussarja) 9 Ruuvit (pylvisasennussarja)
5 Jousialuslevyt ja mutterit (pylvisasennussarja)
—T1 |
A0025886 A0027803
7 Kiskoasennus 8  Asenna laite ja napsauta se paikalleen

1. Aseta laite asennuslevyn péalle.
2. Tyonna laitetta alaspdin kiskon p&é&lla olevassa ohjaimessa, kunnes laite napsahtaa
paikalleen.

Endress+Hauser 13



Asennus Liquiline CM442/CM444/CM448

4.2.3 Seindasennus

>340 (13.4

)

A0027798

10  Seindasennus

A0012686
9 Asennusetdisyys mm (tuumaa) 1 Seindmd
2 4 poranreikdd V
3 Asennuslevy
4 Ruuvit @ 6 mm (eivit kuulu vakiovarustukseen)

DPorausreikien koko riippuu kdytettdvistd kiinnitystulpista. Asiakkaan on hankittava itse kiinnitystulpat ja ruuvit.

A0027799 A0027797

11  Seindasennus 12 Asenna laite ja napsauta se paikalleen
1. Aseta laite asennuslevyn paalle.

2. Tyobnna laitetta alaspéin kiskon pééllé olevassa ohjaimessa, kunnes laite napsahtaa
paikalleen.

4.3 Tarkastus asennuksen jédlkeen
Asennuksen jalkeen on tarkistettava, ettei ldhettimessé ole vaurioita.

2. Tarkasta, ettd ldhetin on suojattu erilaisilta saostumilta ja suoralta auringonvalolta
(esim. sdasuojalla).

14 Endress+Hauser



Liquiline CM442/CM444/CM448 Séhkoliitanta

5 Sahkoliitanta

5.1 Mittauslaitteen liitdnta

A VAROITUS

Laite on jannitteinen!

Virheellinen kytkenté voi aiheuttaa vammoja tai jopa kuoleman!

» S&hkoliitdnnén saa tehdé vain sdhkoteknikko.

» Teknisen henkilokunnan taytyy lukea ja ymmartda ndmaé kéayttdohjeet ja noudattaa niiden
sisaltdmia ohjeita.

» Varmista ennen kytkentatdiden aloittamista, ettéd kaikki kaapelit ovat jannitteettémia.

Laitteessa ei ole virtakytkinté!

» Laitteen lahelle on asennettava suojattu virtakatkaisin.

» Virtakatkaisimen téytyy olla virtakytkin tai sdhkdkatkaisin ja se on merkittava laitteen
sédhkovirran katkaisukytkimeksi.

» Virransyottd on 24 voltin sdhkévirran versioissa eristettdva syottopisteessd vaarallisista
jénnitteisistad kaapeleista kaksoiseristyksell& tai liséeristyksell&.

5.1.1 Kotelon avaaminen

Piikkikarkiset tai teravét tyokalut

Epésopivien ty6kalujen kéyttd voi naarmuttaa koteloa tai vaurioittaa tiivistettd ja vaikuttaa
néin negatiivisesti kotelon tiiviyteen!

» Ala kéyta terdvia tai piikkikérkisi tyévélineits, esim. puukkoa, kotelon avaamiseen.

» Kaytd sopivan kokoista Phillips-ruuvitalttaa.

13 Loysdd kotelon ruuveja ristiin Phillips- 14 Ndytén kannen avaaminen, maks.
ristipddruuvimeisselilld avauskulma 180° (riippuu
asennuspaikasta)

1. Lodysaa kotelon ruuveja ristiin.

2. Koteloa kiinnittdessasi kiristd ruuvit samalla tavoin vahitellen ristikkain.

Endress+Hauser 15



Séhkoliitanta Liquiline CM442/CM&44/CM448

5.1.2 Kaapelin kiinnityskisko

AD048299

15 Kaapelin kiinnityskisko ja sen osat

1

2

Kaapelin kiinnityskisko 3 Kaapelikiinnikkeet (anturikaapelien kiinnitys ja
maadoitus)

Kierrepultti (suojamaadoitus, keskusmaadoituspiste)

5.1.3 Kaapelisuojan kytkeminen

Anturin, kenttavayld- ja Ethernet-kaapeleiden tulee olla suojattuja kaapeleita.

Kayta vain paéateliittimilla varustettuja alkuperdisid kaapeleita aina, kun mahdollista.
Kaapelikiinnikkeiden kiinnitysalue: 4 ... 11 mm (0.16 ... 0.43 in)

Kaapeliesimerkki (ei vastaa vdlttdmattd alkuperdistd toimitettua kaapelia)

16  Pddteliittimilld varustettu

1)

1.

16

kaapell A0045763 A0045764
) 17  Liitd kaapeli 18  Paina kaapeli
Ulkopuolen suojus maadoituskiinnikkeeseen maadoituskiinnikkeeseen
(ndkyvissd) ) o
Padtehylsyilld varustetut 4 Maadoituskiinnike Kaapelin suojus maadoitetaan
kaapelijohtimet maadoituskiinnikkeelld. */

Kaapelin vaippa (eriste)

Noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleessa 'Suojausluokan varmistaminen" (- 35)

Loystyta sopiva lapivienti kotelon alaosassa.

Endress+Hauser



Liquiline CM442/CM444/CM448 Séhkoliitanta

[rrota umpitulppa.
Kiinnita tiiviste kaapelin paahén ja varmista, etté se on oikeaan suuntaan.

Veda kaapeli lapiviennin lapi ja koteloon.

VoW

Sijoita kaapeli koteloon niin, ettd ndkyva kaapelisuojus sopii johonkin
kaapelikiinnikkeeseen ja kaapelin johtimet saa vedettyéa helposti aina
elektroniikkamoduulin kytkentapistokkeeseen saakka.

Liit4 kaapeli kaapelikiinnikkeeseen.
Kiinnita kaapeli.

Kytke kaapelin johtimet kytkentdkaavion mukaan.

oy e

Kiristé holkkitiiviste ulkopuolelta.
5.1.4 Kaapeliliittimet

Memosens- ja PROFIBUS/RS485-kytkentdjen pistoliittimet

>

~*
» Paina ruuvitaltta kiinniketta » Tyonna kaapeli sisédn rajoittimeen » Irrota ruuvitaltta (sulkee liittimen).
vasten (avaa liittimen). asti.

Varmista liitdnnéan jalkeen, ettd kaikki kaapelin paat ovat pitavasti paikoillaan. Varsinkin
paateliittimilld varustetut kaapelit saattavat irrota helposti, jos niité ei tyénnetd kunnolla
rajoittimeen asti.
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Séhkoliitanta Liquiline CM442/CM&44/CM448

Kaikki muut pistoliittimet

» Paina ruuvitaltta kiinnikett& » Tyonnéa kaapeli sisdan rajoittimeen » Irrota ruuvitaltta (sulkee liittimen).
vasten (avaa liittimen). asti.

5.1.5 Syo6ttojannitteen kytkeminen CM442

[ — I
2 1[PK Fe85+ B
2*9|GY [-86- &
8 2|PK e85+ gL~
[ ] 579|GY t-86- =
g
E_ T4l g =
S0 —o4) -
[ ] L A9
F<+BN _'°8787°' BN| + ~
5 —[WHHe88|88eHWH| - 5
2 AlGN H097|970H GN| A £
& BIYE }98|980/{ YE| B
. [L/+FeL p: 31+ &
£5n N/-FoN 81%32-95
o8 PE @ Z:Bl+
22/ o3z -

A0039627 A0039625

19  Virtaldhteen kytkentd kdyttden esimerkiksi 20  Koko kytkentdkaavio kdyttden esimerkkind
BASE2-H:ta tai -L:dd BASE2-Hta tai -L:dd

H  Virtaldhde 100-230 VAC
L Virtaldhde 24 VAC tai 24 VDC
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Liquiline CM442/CM444/CM448 Séhkoliitanta

Sy6ttéjannitteen kytkeminen
1. Tyonna virransyottokaapeli koteloon sopivan sisdédnvientiaukon lapi.

2. Kytke virtaldhteen suojamaadoitus kaapelin asennuskiskon sité varten olevaan
kierrepulttiin.

3. Suojamaadoituksen tai maadoituksen kaapelin asennuspaikka: hanki maadoituskaapeli
(min. 0,75 mm? (vastaa 18 AWG:td))!) Ohjaa myés maadoituskaapeli lapivientiaukon
14pi ja kytke se kaapelin asennuskiskon kierrepulttiin. Kiristd mutteri tiukkuuteen 1 Nm.

4. Kytke kaapelin johtimet L ja N (100-230 V AC) tai + ja - (24 V DC) virtaldhteen
pistoliittimiin kytkentdkaavion mukaan.

1 Virtaldhteen suojamaadoitus
2 Hammastettu aluslevy ja mutteri
3 Suojamaadoituksen/maadoituksen kaapeli
asennuspaikassa (min. 0,75 mm? (2 18 AWG)) 1

4 Hammastettu aluslevy ja mutteri
5 Asennuspultit

21  Suojamaadoituksen tai maadoituksen

kytkentd
1) 10 A:mn sulakkeella. 16 A:n sulakkeen yhteydessé suojamaadoituksen/maadoituksen kaapelin taytyy olla

poikkipinta-alaltaan vahintd4n 1,5 mm? (2 14 AWG).

HUOMAUTUS

Suojamaadoituksen/maadoituksen kaapeli, jossa paéatelépivienti tai avoin kaapelikenka

Suojamaadoituksen (2) muttereiden léysddminen johtaa suojatoiminnon menetykseen!

» Kun kytket suojamaadoituksen/maadoituskaapelin kierrepulttiin, kdyta vain sellaista
kaapelia, jossa on standardin DIN 46211, 46225, muoto A, mukainen umpinainen
kaapelikenka.

» Varmista, ettd maadoituskaapelin mutteri kiristetdan tiukkuuteen 1 Nm.

» Al4 missadn tapauksessa kytke suojamaadoituksen tai maadoituksen kaapelia
kierrepulttiin paateldpiviennilld tai avonaisella kaapelikengélla!
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5.1.6 Syo6ttojannitteen kytkeminen CM444 ja CM448

2 1 [PK e85+ B
Z79IGY lo86- B
§ 2|PK e85+ gl =
8*9|GY [-86- —
o g
£ T4l g £
FERS) o 42 B -
S el
I — BN Ho87[87eH BN| + ~
5 —|WH88|88eqWH| — 5
e 2 AIGN 09797 GN| A £
3 & BIYE | 108|980} | YE| B
a 'é' <
= 31+ &
) [a
- sl sy -2
I
0 g 32
Power
L/+ N/- PE B
L/+ N/-

A0039626 A0039624

22 Virtaldhteen kytkentd kdyttden esimerkiksi 23 Koko kytkentdkaavio kdyttden esimerkkind
BASE2-E:td BASE2-E'td ja laajennettua virtaldhdettd

(B)

A Sisdisen virtaldhteen kaapeli
B Lisdvirtaldhde

Syéttojannitteen kytkeminen
1. Tyo6nné virransyottékaapeli koteloon sopivan sisddnvientiaukon lépi.

2. Kytke virtalahteen suojamaadoitus kaapelin asennuskiskon sité varten olevaan
kierrepulttiin.
3. Suojamaadoituksen tai maadoituksen kaapelin asennuspaikka: hanki maadoituskaapeli

(min. 0,75 mm? (vastaa 18 AWG:t4))!) Ohjaa myés maadoituskaapeli lapivientiaukon
l&pi ja kytke se kaapelin asennuskiskon kierrepulttiin. Kiristd mutteri tiukkuuteen 1 Nm.

4. Kytke kaapelin johtimet L ja N (100-230 V AC) tai + ja - (24 V DC) virtaldhteen
pistoliittimiin kytkentdkaavion mukaan.
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Liquiline CM442/CM444/CM448 Séhkoliitanta

1 Virtaldhteen suojamaadoitus

2 3 4 5
2 Hammastettu aluslevy ja mutteri
- 3 Suojamaadoituksen/maadoituksen kaapeli
— A
LL//_/?&j\ asennuspaikassa (min. 0,75 mm? (2 18 AWG)) 1)
\\ 4 Hammastettu aluslevy ja mutteri
\\ZB— _~___ 5 Asennuspultit
g

24 Suojamaadoituksen tai maadoituksen
kytkentd

~

1) 10 Amn sulakkeella. 16 A:n sulakkeen yhteydessé suojamaadoituksen/maadoituksen kaapelin taytyy olla
poikkipinta-alaltaan vahintd4n 1,5 mm? (2 14 AWG).

HUOMAUTUS

Suojamaadoituksen/maadoituksen kaapeli, jossa paéatelépivienti tai avoin kaapelikenka

Suojamaadoituksen (2) muttereiden léysddminen johtaa suojatoiminnon menetykseen!

» Kun kytket suojamaadoituksen/maadoituskaapelin kierrepulttiin, kdyta vain sellaista
kaapelia, jossa on standardin DIN 46211, 46225, muoto A, mukainen umpinainen
kaapelikenkd.

» Varmista, ettd maadoituskaapelin mutteri kiristetdan tiukkuuteen 1 Nm.

» Al4 missadn tapauksessa kytke suojamaadoituksen tai maadoituksen kaapelia
kierrepulttiin paateldpiviennilld tai avonaisella kaapelikengélla!
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Liquiline CM442/CM&44/CM448

5.2 Anturien liitanta

5.2.1 Anturityypit, joissa on Memosens-protokolla ei-rdjahdysvaaralliselle alueelle

Memosens-protokollaa kdyttdvdt anturit

Anturityypit Anturin kaapeli Anturit
Digitaaliset anturit ilman sisdisté | Pistokytkennalld ja s pH-anturit
lisavirtalahdetta induktiivisen signaalin = ORP-anturit
vélitykselld s Yhdistelmdanturit
= Happianturit (amperometrinen ja optinen)
s Johtavuusanturit johtavuuden konduktiivisella

mittauksella
Kloorianturit (desinfiointi)

Kiintea kaapeli

Johtavuusanturit johtavuuden induktiivisella
mittauksella

Digitaaliset anturit, joissa on
sisainen lisavirtaldhde

Kiintea kaapeli

Sameusanturit

Anturit rajapintamittaukseen

Anturit spektrisen absorptiokertoimen (SAC)
mittaukseen

Nitraattianturit

Optiset happianturit

loniherkét anturit

Seuraava sdédnt6 koskee CUS71D-anturien kytkentaa:

= CM442

s Vain yhden CUS71D:n kytkentd on mahdollista; t4t& useampien anturien kytkenté on

kielletty.

= Toista anturituloa ei saa my6ské&édn kayttaa toiselle anturityypille.

s CM444

Ei rajoituksia. Kaikkia anturituloja saa kéyttda tarpeen mukaan.

= CM448

= Jos CUS71D on kytketty, kdytettdvissa olevien anturitulojen méé&réksi on rajoitettu 4 kpl.

= Kaikkia neljaa (4) tuloa saa kayttaa CUS7 1D-antureille.

s Kaikki CUS71D-anturin ja muiden anturien yhdistelméat ovat mahdollisia, edellyttden
ettei kytkettyjen antureiden yhteismé&éra ylitd 4 kpl:n rajaa.

22
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5.2.2 Anturityypit, joissa on Memosens-protokolla rdjahdysvaaralliselle alueelle

Memosens-protokollaa kéyttdvdt anturit

Anturityypit Anturikaapeli Anturit
Digitaaliset anturit ilman sisdistd | Pistokytkennalla ja s pH-anturit
lisavirtaldhdetta induktiivisen signaalin = ORP-anturit
vélityksella s Yhdistelméanturit
= Happianturit (amperometrinen ja optinen)
Ll

Johtavuusanturit johtavuuden konduktiivisella
mittauksella
= Kloorianturit (desinfiointi)

Kiinte& kaapeli Johtavuusanturit johtavuuden induktiivisella
mittauksella

Luonnostaan vaarattomat rdjahdysvaarallisissa ymparistoissé kéytettavat anturit saa
liittd& ainoastaan anturin tietoyhteysmoduuliin tyyppid 2DS Ex-i. Ainoastaan
sertifikaatein vakuutetut anturit saa liittaa (katso XA).

Ei-Ex-antureiden anturiliitdnnét on poistettu kéytdsté perusmoduulissa.

5.2.3 Ei-rdjahdysvaarallisen alueen antureiden liittdminen

Kytkentatyypit

= Anturin kaapelin suora kytkentd paateliittimeen , perusmoduulissa-L, -H tai -E (> 25
ff.)

= Lisavaruste: anturikaapeliliitin on kytketty M12-anturiliittimeen laitteen alapuolella
Tassa kytkentatyypissé laite on johdotettu jo valmiiksi tehtaalla (> & 28).
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Anturikaapeli kytketty suoraan

{ — 1 — 1

86 85 86 85

(I

9897 88 87

98 97 88 87

[—l_x—i]ﬁ] Sensor [ — | Sensor

A0039629 A0039622

® 25  -anturit ilman lisdvirtaldhdettd 26  -anturit, joissa lisavirtalidhde

Sensor

98 97 88 87

Sensor 2

BN

WH
GN___wmmmm Sensor
YE

[, =

98 97 88 87

A0033206

27  Anturit, joissa lisdvirtaldhde / ei
lisdvirtaldhdettd anturimoduulissa 2DS

ﬂ Kun kyseessé on yksikanavainen laite:
Kaytéd perusmoduulin vasemmanpuoleista Memosens-tuloa!
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Séhkoliitanta

-liitdnta M12-liitdnnalla

Liitettavaksi ainoastaan ei-rdjahdysvaarallisiin tiloihin.

A0018019

1
28  MI12-liitdntd (esim.
anturimoduulissa)
1  Anturikaapeli, jossa M12-
pistoke

A0018021
29  MI2-kytkentdjdrjestys
Ylhddlld: pistorasia
Alhaalla: pistoke (kuva
ylhddltd kummassakin
tapauksessa)

PK (24 V)

GY (maa 24 V)
BN (3V)

WH (maa 3 V)
GN (Memosens)
YE (Memosens)
Ei kytketty

N Ot W N

8

M12-pistorasialla varustetut
laiteversiot ovat toimitettaessa
valmiiksi johdotettuja.

Versio, jossa ei ole esiasennettua
M12-liitdnt4a

1.  Aseta M12-liitanta
(lisatarvike) kotelon
perusyksikon sopivaan
aukkoon.

2.  Kytke kaapeli Memosens-
liittimeen kytkentdkaavion
mukaan.

Anturin kytkeminen

» Liit4 anturikaapelin liitin
(> @ 28kohta 1) suoraan M12-
pistorasiaan.

Huomaa seuraavat seikat:

= Laitteen sisdinen johdotus on aina
sama riippumatta siitd, minka
tyyppisen anturin kytket M12-
pistorasiaan (plug&play).

= Signaalin ja virtaldhteen kaapelit
on kohdennettu anturin paasséa
niin, ettd PK- ja GY-
virtaldhdekaapeleita joko kdytetdan
(esim. optiset anturit) tai ei kayteta
(esim. pH- tai ORP-anturit).

Jos luonnostaan vaarattomat anturit on liitetty lahettimeen anturin
tietoyhteysmoduulityypilld 2DS Ex-i, M12-pistokytkentaa ei sallita.

5.2.4

Anturin kaapeli kytketty suoraan

Réjahdysvaarallisen alueen antureiden liittdminen

» Liit4 anturikaapeli anturimoduulin 2DS Ex-i -tietoyhteysmoduuliin.

Endress+Hauser
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[2ps I
Ex-i

] BN

WH

GN Sensor
j BN
%Sensor

YE
YE

981971881871

N ﬁ%ﬂ

i

981971881871

{0 |

S

A0045659

30 Anturit, joissa ei ole lisdsy6ttéjdnnitettd anturin tietoyhteysmoduuliin tyyppid 2DS Ex-i

ﬂ Luonnostaan vaarattomat rdjahdysvaarallisissa ympéristoissa kaytettadvat anturit saa
liitt44 ainoastaan anturin tietoyhteysmoduuliin tyyppia 2DS Ex-i. Ainoastaan
sertifikaatein vakuutetut anturit saa liittaa (katso XA).

5.3 Lisdtulojen, -1dht6jen tai -releiden kytkeminen

A VAROITUS

Suojaamaton moduuli

Ei sdhkoiskusuojausta. Sdhkoiskun vaara!

» Laitteiston muuttaminen tai laajentaminen ei-rdjahdysvaaralliselle alueella: tayta
kytkentdpaikat aina vasemmalta oikealle. Al4 j&ta rakoja.

» Jos kaikki kytkentépaikat eivét ole kdytdssé ei-rajahdysvaarallisella alueella: asenna aina
suojakansi tai padtekansi kytkentdpaikkaan viimeisen moduulin oikealle puolelle. Tamé&
varmistaa yksikén sdhkoéiskusuojauksen.

» Varmista aina, ettd sdhkoiskusuojaus on taattu varsinkin relemoduulien (2R, 4R, AOR)
yhteydessé.

» Réjdhdysvaarallisen alueen laitteistoa ei saa muuttaa. Ainoastaan valmistajan
huoltotiimi saa muuntaa sertifioidun laitteen toiseksi sertifioiduksi laiteversioksi. Tdma
koskee lahettimen kaikkia moduuleja, joissa on integroitu 2DS Ex-i-moduuli mukaan
lukien luonnostaan vaarattomat moduulit.

» Jos tarvitaan lisdsuojuksia, ne kytketdan laitekaapissa keskitetysti suojamaadoitukseen
asiakkaan omien riviliittimien avulla.
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5.3.1 Digitaaliset tulot ja 1dhdo6t

DIO-moduuli

o=
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T i
[0 2
0 | |[F —|j48 _ ©*
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%
T | K- e
ED; 7 _%5 " 2
Do K_‘;oi — S
;% I o +
e }%{ _902 B é
%@ x s 2
ey DRy 2
® 31  Moduuli ® 32 Kytkentdkaavio
5.3.2 Virtatulot
2AI-moduuli
s
® 24 E
o — O
[\
3 H
2 R
- 24 °
%o —
® 33 Moduuli ® 34 Kytkentdkaavio
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5.3.3 Virtaldhdot

4A0

.. 20 mA

0/4

® 35  Moduuli ® 36  Kytkentdkaavio

37  Moduuli

w
=

o

.. 20 mA

o 550

0/4 .
I
[\S)

+
Qo

B o 8
+
Qu

20 mA

0/4 ...

wde
+

CVDJ-\

3

38  Kytkentdkaavio

5.3.4 Rele

2R-moduuli

4R-moduuli

Relay 1

Relay 2

REIRE

® 39  Moduuli ® 40 Kytkentdkaavio

Relay 1

Relay 2

Relay 4 Relay 3

BEIARIRNIRY

42 Kytkentdkaavio

28
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Séhkoliitanta

5.4 PROFIBUSin tai Modbus 485:n kytkeminen

5.4.1 Moduuli 485DP

485
DP

IS
{ 1S

2 L4

o~ 1
@ | |2

<
[, 218
REE B e
el
5 élzg/sw
~ Service

Termi-| DGND —o0 82
nation| vyp |—081

96 o— —o0 96'
950—~ DP =095

99 o— =099

A0050399

43 Moduuli

A0050400

44 Kytkentikaavio

Liitin PROFIBUS DP

95 A

96 B

99 Ei kytketty

82 DGND

81 VP
LED-merkkivalot moduulin etupuolella

LED Nimi Vaéri Kuvaus

PWR Séhkovirta GN Sy6ttojannite on kytketty ja moduuli on alustettu.

BF Vaylavika RD Vaylavika

SF Jarjestelmévika RD Laitevirhe

COM Tietoyhteys YE PROFIBUS-viesti lahetetty tai vastaanotettu.

T Vaylapaate YE = Pois paalta = ei vaylapaatetta

= P3aalla = vaylapaate on kaytossa
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DIP-kytkimet moduulin etupuolella
DIP Tehdasasetus Liitinkytkenta
1-128 ON Vayléaosoite (- "Commissioning/communication")
& OFF Kirjoitussuojaus: "ON" = konfigurointi ei ole mahdollista vaylan valitykselld, vain
paikallisen ohjauksen vélitykselld
Huolto OFF Kytkimessé ei ole toimintoa

5.4.2 Moduuli 485MB

485 !
MB

=]
@
z
5]

<
T

Sy
\[llg@

L0

MB/RS485

AD050401

45  Moduuli

« 1
@ | |:
=
=5 218
=E S 216
B 8 |32
5 |64
é 128/SW
= Service
Termi-| DGND [—o 82
nation| yp |—e81
96 0— —o0 96'
MB/ ,
95 o= RS485 —0 95
99 o— —099'

A0050402

46  Kytkentdkaavio

Liitin Modbus RS485
95 B
96 A
99 C
82 DGND
81 VP
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LED-merkkivalot moduulin etupuolella

LED Nimi Vari Kuvaus
PWR Séhkévirta GN Syéttéjannite on kytketty ja moduuli on alustettu.
BF Vaylavika RD Vaylavika
SF Jarjestelmévika RD Laitevirhe
COM Tietoyhteys YE Modbus-viesti lahetetty tai vastaanotettu.
T Vaylapaate YE = Pois paalta = ei vaylapaatetta
= Pailla = vaylapaate on kaytossa

DIP-kytkimet moduulin etupuolella

DIP Tehdasasetus Liitinkytkenta
1-128 ON Véylaosoite (- "Commissioning/communication')
] OFF Kirjoitussuojaus: "ON" = konfigurointi ei ole mahdollista vdylan valitykselld, vain

paikallisen ohjauksen vélityksell&

Huolto OFF Kytkimessa ei ole toimintoa
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5.4.3 Kytkentd M12-pistokkeella
PROFIBUS DP
M12 Y-lohko Johdotus M12 Y-lohkossa Napajarjestys pistorasiassa ja

pistokkeessa

47  M12-pistorasia

1¢——
82%3 POV 9
] P2 3¢—— E

he—

5<¢—

1> {1
2 {2

J1 3> {3 P1

4y {4
5>—e———<5

48  Kytkentd

49  Pistorasia (vasen) ja
pistoke (oikea)

1 P5V, 5 Vvirtaldhde
ulkoiselle padtevastukselle
2 A

3 POV, vertailupotentiaali
P5V:ile

4 B

5  n.c, ei kytketty

*  Suojaus

ﬂ Jos kaytat M12 Y-lohkoa, tiedonsiirron maksiminopeudeksi on rajoitettu 1,5 MBit/s.
Suorajohdotusta varten suurin tiedonsiirtonopeus on 12 MBit/s.

32

Endress+Hauser




Liquiline CM442/CM444/CM448

Séhkoliitanta

Modbus RS485

M12 Y-lohko

Johdotus M12 Y-lohkossa

Napajérjestys pistorasiassa ja
pistokkeessa

P2 J1

50 MI2-pistorasia

1¢—
2¢——

P2 3¢———
bhe—
5<¢—
1> {1
2w <2

J1 3> {3 P1
4y {4
5>—e——<5

51  Kytkentd

52 Pistorasia (vasen) ja

pistoke (oikea)

1 P5V, 5 Vvirtaldhde
ulkoiselle pddtevastukselle
2 A

3 POV, vertailupotentiaali
P5V:ile

4 B

5  n.c, ei kytketty

*  Suojaus

Ethernet, Web-palvelin, PROFINET (ainoastaan BASE2-moduuliversiot)

Sisdinen kytkenta

Napajérjestys pistorasiassa ja pistokkeessa

® 53

Ethernet-pistorasia

Q‘\ @
© 0 O©
o ®

54  Pistorasia (vasen) ja pistoke (oikea)

1 Tx+
2 Rx+
3 Tx-
4 Rx-

Suojaus (kierre)

Endress+Hauser
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5.4.4 Véaylapaate
Vaylén voi paéttaa 2 tavalla:

1. Sisdinen vayldapaate (moduulin piirilevyn DIP-kytkimella)

55 Sisdisen vdyldpadtteen DIP-kytkin

» Liikuta kaikki nelja DIP-kytkintd "ON"-asentoon sopivan tyékalun avulla, esim. pinseteill&.
- Sisdinen vaylapéate toteutuu.

VP— 3900 T 2200 T 3900 — DGND

B/B' A/A

56  Sisdisen vdyldpddtteen rakenne

2. Ulkoinen vaylapaate

J&td moduulin piirilevyn DIP-kytkimet "OFF'-asentoon (tehdasasetus).

» Kytke 5 V:n virtalahdettd varten ulkoinen véylapéate moduulin 485DP tai 485MB liittimiin
81 ja 82.

L~ Ulkoinen vaylapaate on kaytosséa.

5.5 Laitteistoasetukset

Véaylaosoitteen asetus
1. Avaa kotelo.
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2. Aseta haluamasi vaylédosoite moduulin 485DP tai 485MB DIP-kytkimilla.

PROFIBUS DP -vaylalle kelpaavia vayldosoitteita ovat mika tahansa osoite vélilld 1-126,
ja Modbus-véylélle mika tahansa osoite vélilla 1-247. Jos konfiguroit kelpaamattoman
osoitteen, ohjelmiston osoitteen muodostus otetaan automaattisesti kéyttéon paikallisen
konfiguroinnin tai kenttévéylan vélityksella.

on off on off on off

1 1 1

2 2 2

4 4 4

8 8 8

16 16 16

32 32 32

64 64 64

128 128 128

A0026776 A0026777 A0026778
57  Kelvollinen PROFIBUS- 58  Kelvollinen Modbus- 59  Kelvoton osoite 255 1)
osoite 67 osoite 195

1 Tilauksen konfigurointi, ohjelmiston osoitteen muodostus on aktivoitu, tehtaalla konfiguroitu ohjelmiston osoite:
PROFIBUS 126, Modbus 247

Lisétietoja aiheesta "Osoitteen asetus ohjelmiston avulla’, ks. Kayttéohjeet > BA00444C

5.6 Suojausluokan varmistaminen

Toimitettuun laitteeseen saa tehdé vain ne mekaaniset ja sdhkéiset kytkennét, jotka on
kuvattu ndissa ohjeissa ja jotka tarvitaan sen vaadittuun ja tarkoitettuun kayttéon.

» Tee tydt erittdin huolellisesti.

Télle tuotteelle sallitut erilaiset suojaukset (kotelointiluokka (IP), séhkéturvallisuus, EMC-

héirionsieto, Ex-suojaus) eivét ole endé varmistettuja esim. seuraavissa tapauksissa :

= Suojukset on jatetty asentamatta

= K3ytetddn sallituista poikkeavia virtaldhteitad

= Kaapelien holkkitiivisteita ei ole kiristetty riittavasti (ne on kiristettévéa tiukkuuteen
2 Nm (1.5 Ibf ft) maaritettya IP-kotelointiluokkaa vastaavasti)

= Holkkitiivisteissd kaytetddn halkaisijaltaan sopimattomia kaapeleita

= Moduuleita ei ole kiinnitetty kunnolla paikoilleen

= N&yttoa ei ole kiinnitetty kunnolla paikalleen (kosteutta voi tunkeutua sisdén vuotavan
tiivisteen takia)

= [gysat tai huonosti kiristetyt kaapelit/paateholkit

= Laitteeseen on jatetty johtavia johdinsaikeita
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Séhkoliitanta Liquiline CM442/CM&44/CM448

5.7 Kytkennin jalkeen tehtédva tarkastus

A VAROITUS

Kytkentavirheet

Ihmisten ja mittauspisteen turvallisuus vaarantuu! Valmistaja ei vastaa virheista, joiden syyné
on tdman kasikirjan ohjeiden noudattamatta jéttdminen.

» Kéayta laitetta vain, kun vastaat kaikkiin seuraaviin kysymyksiin sanalla kylla.

Laitteen kunto ja erittelyt
» Ovatko laite ja kaikki johdot ulkopuolelta vahingoittumattomia?

Sahkoliitanta

Onko asennetuissa kaapeleissa vedonpoistimet?

Kaapelit kulkevat ilman, ettd niissé on kieppeja tai ne ristedvét?

Onko signaalikaapelit asennettu oikein kytkentékaavion mukaan?

Onko kaikki muut yhteydet muodostettu oikein?

Onko suojamaadoitukseen kytketty kayttaméattomia kytkentdjohtoja?
Onko kaikki pistoliittimet kytketty kunnolla paikoilleen?

Onko kaikki kytkentdjohdot kiinnitetty kunnolla kaapeliliittimiin?

Onko kaikki kaapelien sisdénviennit asennettu, kiristetty ja vuototiiviita?
Vastaako syottojannite laitekilvessa ilmoitettua jannitetta?

VVvyVvYyVVYyVYYVYYY
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Liquiline CM442/CM444/CM448 Kayttovaihtoehdot

6 Kayttovaihtoehdot

6.1 Yleiskatsaus

6.1.1 Naytto- ja kdyttoelementit

A0011764
60  Toimintojen yleiskatsaus

1 Naytté (punainen tausta hdlytystilassa)
2 Navigointiohjain (toiminnot askellus/siirto ja painallus/pito)
3 Nadyttopainikkeet (toiminto riippuu valikosta)

6.1.2  Nayttd

Valikon polku ja/tai laitteen nimitys
Kayttétilan ndytto

Ohje, jos kdytettdvissd

[
W N =

Ndyttopainikkeiden kohdennus

\3

A0037692
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Kayttovaihtoehdot Liquiline CM442/CM444/CM448

6.2 Paasy kayttovalikkoon paikallisesta naytosta

6.2.1 Toimintakonsepti

Dovico Tag
CHI: 1:1 pH Vetro

10.62 myl

RS

» Nayttépainikkeen painallus: valikon suora valinta » Navigointiohjaimen k&anto: kohdistimen liikuttaminen
valikossa

[y
Cestina
Nederlands
Frangais

e

» Navigointiohjaimen painaminen: toiminnon kaynnistys ~ » Navigointiohjaimen kaanto: arvon valinta (esim.
listasta)

EE3
Cestina
Nederlands
Frangais
Deutsch
taliano
BES
Polski

English

» Navigointiohjaimen painaminen: uuden arvon = Uusi asetus on hyvéksytty
hyvaksynta
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Liquiline CM442/CM444/CM448 Kéyttdonotto

6.2.2 Kéayttopainikkeiden lukitseminen tai lukituksen avaaminen

Kéayttopainikkeiden lukitseminen

1. Paina navigointiohjainta yli 2 sekunnin ajan.
Y Ké&yttopainikkeiden lukituksen kontekstivalikko tulee nayttoon.

Voit valita, lukitsetko painikkeet salasanasuojauksen kanssa vai ilman
salasanasuojausta. "Salasanan kanssa" tarkoittaa, etté vain sind voit avata
painikkeiden lukituksen sy6ttdmalla oikean salasanan. Aseta salasana tassé:
Menu/Setup/General settings/Extended setup/Data management/Change key
lock password.

2. Valitse, lukitaanko painikkeet salasana sy6ttdmalla vai ilman salasanaa.

~ Painikkeet on lukittu. Sy6ttdjen tekeminen ei ole endd mahdollista.
Néayttopainikepalkissa nakyy [&-symboli.

Tehtaalla asetettu laitteen salasana on 0000. Muista merkitd asettamasi salasana
muistiin, koska ilman salasanaa et voi avata ndppdimistén lukitusta.

Kéyttopainikkeiden lukituksen avaaminen
1. Paina navigointiohjainta yli 2 sekunnin ajan.
L~ Kayttépainikkeiden lukituksen avauksen kontekstivalikko tulee ndytt66n.
2. Keyunlock.

-~ Nappéaimien lukitus avataan vélittémasti, jos et ole valinnut salasanaa kéyttavaa
lukitusta. Muussa tapauksessa laite pyytaa sy6ttamaan salasanan.

3. Vain jos ndppdimistd on salasanasuojattu: sy6té oikea salasana.

L~ Painikkeiden lukitus on avattu. P&asy kaikkiin laitetoimintoihin on taas
mahdollista. [31-symboli sammuu naytosta.

7 Kayttéonotto

7.1 Toimintatarkastus
A VAROITUS
Virheellinen kytkentd, vaara sy6ttéjannite
Henkildstoén turvallisuus vaarantuu ja laitteen toimintahairiéiden vaara!

» Tarkista, ettd kaikki liitdnnéat on tehty oikein kytkentédkaavion mukaan.
» Varmista, ettd sy6ttéjénnite vastaa laitekilvessd ilmoitettua jénnitetta.

7.2 Kéynnistdminen

Laitteen kaynnistysvaiheessa releet ja virtaldhdot ovat muutaman sekunnin ajan
maéadrittdmattdmassa tilassa ennen alustusta. Tarkkaile mahdollisia vaikutuksia, jotka
kohdistuvat kytkettyihin sé&timiin.
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Kéyttéonotto Liquiline CM442/CM444/CM448

7.2.1 Kéayttokielen asetus

Kayttokielen asetus
Sulje kotelon kansi ja ruuvaa laite kiinni, jos kansi ja ruuvit ovat vield auki.
1. Kytke sy6ttéjannite paalle.
L~ (Odota alustuksen loppumista.
2. Paina néyttdpainiketta : MENU.
Aseta valitsemasi kieli yldosan valikkokohdassa.
L~ Sen jalkeen voit kayttéa laitetta valitsemallasi kielell&.

7.3 Perusasetukset

Perusasetusten tekeminen
1. Siirry Setup/Basic setup valikkoon.
- Tee seuraavat asetukset.
2. Device tag: Syoté laitteelle haluamasi nimi (maks. 32 merkkid).
Set date: Korjaa tarvittaessa asetettua paivdmé&araa.
4. Set time: Korjaa tarvittaessa asetettua kellonaikaa.

- Nopean kaytté6noton mahdollistamiseksi voi jattaa 1aht6j4, releitd yms. koskevat
lisdasetukset huomioimatta. Voit tehdd ndmaé asetukset myéhemmin erillisissa
valikoissa.

5. Joshaluat palata mittaustilaan: pida néyttdpainiketta ESC painettuna vahintdén yhden
sekunnin ajan.

L~ Ohjain toimii tdman jalkeen k&yttdmalla tekemidsi perusasetuksia. Kytketyt anturit
kayttavat kyseessd olevan anturityypin tehdasasetuksia ja viimeksi tallennettuja
yksiléllisia kalibrointiasetuksia.

Kun haluat konfiguroida tdrkeimmat tulo- ja l&htéparametrit kohdassa Basic setup :

» Konfiguroi virtaldhddt, releet, rajakytkimet, ohjaimet, laitteen diagnostiikka ja
puhdistusjaksot alavalikoilla, jotka seuraavat kellonajan asetusta.
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