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Disse hurtigveiledningene er ikke en erstatning for
bruksanvisningen som gjelder enheten.

Detaljert informasjon finnes i bruksanvisningen og annen
dokumentasjon.

Tilgjengelig for alle enhetsversjoner via:
s Internett: www.endress.com/deviceviewer
= Smarttelefon/nettbrett: Endress+Hauser Operations-app
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Relaterte dokumenter Liquiphant FTL62 HART

1 Relaterte dokumenter

Endress+Hauser £Z1]
H Order code:  IXXXXXXXXXXX
1. (O) Ser.no.  IXXXXXXXXXXXX

Ext. ord. cd.: IXXXXXXKXX

I

Serial number

2. www.endress.com/deviceviewer Endress+Hauser
Operations App

1 2 Download on the
H—'—' o App Store
ANDROID APP ON
o 2~ P> Google Play

A0023555
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Liquiphant FTL62 HART Dokumentinformasjon

2 Dokumentinformasjon

2.1 Symboler

2.1.1 Sikkerhetssymboler
A\ FARE

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngas, vil den
fare til alvorlig personskade eller dgden.

A\ ADVARSEL

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngds, kan
den fore til alvorlig eller dgdelig personskade.

A\ FORSIKTIG

Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngas, kan
den fore til mindre eller middels alvorlig personskade.

LES DETTE

Dette symbolet inneholder informasjon om prosedyrer og andre fakta som ikke forer til
personskade.

2.1.2 El-symboler

- Jordforbindelse
Jordet klemme som er jordet via et jordingssystem.

@ Beskyttelsesjord (PE)

Jordingsklemmer som maé veere jordet for andre koblinger gjgres. Jordingsklemmene er
plassert pé inn- og utsiden av instrumentet.

2.1.3 Verktoysymboler

@ ~ Flatskrutrekker

O« Unbrakongkkel

»r Fastnekkel

2.1.4 Kommunikasjonssymboler

Bluetooth
Trédles dataoverfering mellom enheter over en kort avstand.

2.15 Symboler for ulike typer informasjon

Tillatt
Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er tillatt.

Forbudt
Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er forbudt.

B Tips
Angir at dette er tilleggsinformasjon

Endress+Hauser 3



Grunnleggende sikkerhetsanvisninger Liquiphant FTL62 HART

Dokumentasjonshenvisning
Henvisning til et annet avsnitt

1., 2., 3. Trinn i en fremgangsmate

2.1.6 Symboler i illustrasjoner
A, B, C... Visning

1, 2,3 ... Elementnumre

/A Fareomrade

X Sikkert omrade (ikke-fareomrade)

2.1.7 Registrerte varemerker

HART®
Registrert varemerke for FieldComm Group, Austin, Texas, USA

Bluetooth®

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og all
bruk av slike merker av Endress+Hauser er pa lisens. Andre varemerker og foretaksnavn
tilharer respektive eiere.

Apple®
Apple, Apple-logoen, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og
andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Android®
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google Inc.

3 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

3.1 Krav til personalet

Personellet mé oppfylle folgende krav for d utfere ngdvendige oppgaver, f.eks., idriftsetting
og vedlikehold:

» [tillegg til generell fagutdanning ma de ha relevante kvalifikasjoner for den spesifikke
funksjonen og oppgaven.

De ma veere autorisert av anleggets eier / anleggets driftsansvarlige

De ma veere kjent med federale/nasjonale forskrifter

Ma ha lest og forstatt anvisningene i hdndboken og tilleggsdokumentasjonen

Folg anvisninger og overhold betingelser

vvyywyy

3.2 Tiltenkt bruk

= Bruk bare enheten for veesker
= Feil bruk kan utgjere farer
= Sikre at enheten er fritt for defekter mens den er i drift

4 Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 HART Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

= Bruk enheten bare for medier som de fuktede materialene har et tilstrekkelig
motstandsnivd mot

= Enhetens relevante grenseverdier m4 ikke over- eller underskrides
Du finner mer informasjon i den tekniske dokumentasjonen

3.2.1 Feil bruk
Produsenten er ikke ansvarlig for skade som oppstér p& grunn av feil eller ikke-tiltenkt bruk.

Restrisikoer

P& grunn av varmeovergang fra prosessen kan temperaturen i elektronikkhuset og enhetene i
det stige til 80 °C (176 °F) under drift.

Fare for brennskader fra kontakt med overflater!
» Ved behov méa du sgrge for beskyttelse mot kontakt for & hindre forbrenningsskader.

For krav angdende funksjonssikkerhet i samsvar med IEC 61508 m4 den tilknyttede SIL-
dokumentasjonen observeres.

3.3 Arbeidssikkerhet

Ved arbeid pd og med enheten:
» Bruk personlig verneutstyr i samsvar med nasjonale forskrifter.

3.4 Driftssikkerhet

Fare for personskade!
» Bare bruk enheten hvis den er i skikkelig teknisk stand og uten feil og mangler.
» Operateren har ansvar for a sikre at driften foregar uten interferens.

Modifiseringer av enheten

Uautorisert modifikasjon av enheten er ikke tillatt og kan fere til uforutsette farer.
» Huvis det likevel skulle vaere behov for endringer, ma Endress+Hauser kontaktes.

Reparasjon

Slik oppnas driftssikkerhet og -palitelighet:

» Bare utfor reparasjonsarbeid pa enheten hvis dette er uttrykkelig tillatt.
» Overhold nasjonale forskrifter om reparasjon av elektrisk utstyr.

» Bruk bare reservedeler og tilbeher fra Endress+Hauser.

Fareomrade

For & eliminere fare for personer eller anlegget nar enheten brukes i fareomradet (f.eks.

eksplosjonsvern):

» Kontroller typeskiltet for 4 bekrefte om den bestilte enheten kan brukes til det tiltenkte
formalet i fareomrédet.

» Overhold spesifikasjonene i den ekstra dokumentasjonen, som utgjer en nedvendig del av
denne héndboken.

Endress+Hauser 5



Mottakskontroll og produktidentifikasjon Liquiphant FTL62 HART

3.5 Produktsikkerhet

Denne enheten er utformet i samsvar med god teknisk praksis for & oppfylle moderne
sikkerhetskrav, har blitt testet og sendt fra fabrikken i en driftsikker tilstand.

Den er i samsvar med generelle sikkerhetsstandarder og lovpélagte krav. Den er ogsd i
samsvar med EU-direktivene oppfert i den enhetsspesifikke EU-samsvarserkleeringen.
Endress+Hauser bekrefter dette ved & pafgre CE-merket pd enheten.

3.6 Funksjonssikkerhet SIL (valgfritt)

Handboken for funksjonell sikkerhet ma felges strengt for enheter som brukes i
funksjonssikkerhetsbruksomréder.

3.7 IT-sikkerhet
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.

4 Mottakskontroll og produktidentifikasjon

4.1 Mottakskontroll

Kontroller folgende under mottakskontroll:

O Er bestillingskodene péd pakkseddelen og produktetiketten identiske?

O Er varene uskadde?

O Samsvarer dataene pd typeskiltet med bestillingsinformasjonen pa pakkseddelen?

O Eventuelt (se typeskiltet): falger sikkerhetsinformasjonen, f.eks. XA vedlagt?

ﬂ Hvis én av disse betingelsene ikke oppfylles, ma du kontakte produsentens salgskontor.

4.2 Produktidentifisering

Utstyret kan identifiseres pa fglgende méter:

= Spesifikasjoner pa typeskilt

= Utvidet bestillingskode med beskrivelse av enhetsfunksjonene pa fraktseddelen

= Angi serienummer fra typeskilter i W@M Device Viewer
www.endress.com/deviceviewer. All informasjonen om maleenheten vises sammen med en
oversikt over omfanget av medfelgende teknisk dokumentasjon.

= Angi serienummeret pa typeskiltet i Endress+Hauser Operations app eller skann
den todimensjonale matrisekoden pa typeskiltet med Endress+Hauser Operations app

4.2.1 Elektronikkinnsats
ﬂ Identifiser elektronikkinnsatsen via bestillingskoden pa typeskiltet.

6 Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 HART Montering

4.2.2 Typeskilt
Informasjonen som er lovpélagt og relevant for enheten, vises pa typeskiltet.

4.2.3 Produsentens adresse

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstrafie 1
79689 Maulburg, Tyskland

Produksjonssted: Se typeskilt.

4.3 Lagring og transport

43.1 Lagringsbetingelser
Bruk originalemballasje.

Oppbevaringstemperatur

-40-+80°C (-40 - +176 °F)
Valgfri =50 °C (-58 °F) eller =60 °C (=76 °F)

4.3.2 Transport av enheten

Flens, rorforlengelse og stemmegaffel er enten plastbelagt eller emaljebelagt. Skraper

eller stet kan skade den belagte overflaten pa enheten.

» Hold enheten bare etter huset, flensen, eller forlengelsesrgret, beskytt den belagte
overflaten deretter.

» Transporter enheten til mélepunktet i originalemballasjen.

» Ikke bay, forkort eller utvid stemmegaffelen.

5 Montering

Monteringsanvisning

= Hvilken som helst orientering for enhet med rerlengde opptil 500 mm (19.7 in)ca.

= Vertikal orientering ovenfra for enhet med langt rer

= Minste avstand mellom stemmegaffelen og tankveggen eller rgrveggen: 10 mm (0.39 in)

Endress+Hauser 7



Montering Liquiphant FTL62 HART

A0042153

1 Installasjonseksempler for beholder, tank eller ror

5.1 Monteringskrav

Skraper eller stot skader den belagte overflaten pa enheten.
» Sikre at enheten hdndteres riktig og profesjonelt under alt monteringsarbeid.

ﬂ For sensorer med ECTFE- eller PFA-belegg er en PTFE-tetning festet pa flensen.
5.1.1 Veer oppmerksom pa temperaturen for enheter med PFA-belegg (konduktiv)

Forskjellen i temperatur mellom ut- og innsiden av flensen kan ikke overskride 60 °C (140 °F).

Bruk utvendig isolasjon om nedvendig.

8 Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 HART Montering

A0042298

1]

2 Forskjell i temperatur mellom ut- og innside av flens

Isolasjon

Temperatur pd flens, utside

Temperatur pd flens, innside, for ECTFE maks. 120 °C (248 F)
Temperaturdifferanse for ECTFE, PFA maks. 60 °C (140 °F)

oW > =

5.1.2 Ta hensyn til koblingspunkt
Fglgende er typiske koblingspunkter, avhengig av nivabryterens orientering og belegg.
Vann +23 °C (+73 °F)

ﬂ Minste avstand mellom stemmegaffelen og tankveggen eller rerveggen:
10 mm (0.39 in)

Plastbelagt stemmegaffel (ECTFE, PFA)

~12.5 (0.49)

A0042269

3 Typiske koblingspunkter, plastbelagt stemmegaffel (ECTFE, PFA). Mdleenhet mm (in)
A Installasjon ovenfra

B Installasjon nedenfra

C  Installasjon fra siden

D Koblingspunkt

Endress+Hauser



Montering Liquiphant FTL62 HART

Emaljebelagt stemmegaffel

A B

~5(0.2)
0

~17 (0.67)
~14 (0.55)
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A0043327

Typiske koblingspunkter, emaljebelagt stemmegaffel. Mdleenhet mm (in)

Installasjon nedenfra
Installasjon fra siden
Koblingspunkt

4

A Installasjon ovenfra

B

C

D

5.1.3 Ta hensyn til viskositet

Viskositetverdier
= Lav viskositet: < 2000 mPa-s
= Hgy viskositet: >2 000 - 10000 mPa-s

Lav viskositet
Lav viskositet, f.eks. vann: <2 000 mPa-s

Det er tillatt & plassere stemmegaffelen inne i installasjonsuttaket.

V V
=)

Z Z .

[

% % g

> 25 (0.98) R

Q

VAN

5 Installasjonseksempel for vaesker med lav viskositet. Mdleenhet mm (in)

10 Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 HART Montering

Hoy viskositet

Sveert viskese vaesker kan forarsake omkoblingsforsinkelser.
» Kontroller at veesken enkelt renner av stemmegaffelen.
» Jevn ut kantene pd uttaksoverflaten.

Heoy viskositet, f.eks. viskgse oljer: < 10000 mPa-s

Stemmegaffelen ma veere plassert utenfor installasjonsuttaket!

@

3

> 40 (1.57)

A0042205

6 Installasjonseksempel for en sveert viskas veeske. Mdleenhet mm (in)

5.1.4 Unnga oppbygging

= Bruk korte installasjonsuttak til & kontrollere at stemmegaffelen gér fritt inn i beholderen
= La det veere igjen tilstrekkelig avstand mellom den forventede oppbyggingen pé tankveggen
og stemmegaffelen

Endress+Hauser 11



Montering

Liquiphant FTL62 HART

=T
.

V777774

7ﬁ

==

® 7  Installasjonseksempler for et sveert viskest prosessmedium

5.1.5 Ta hensyn til klaring

A0042206

La det veere nok plass utenfor tanken for montering, tilkobling og innstillinger som involverer

elektronikkinnsatsen.

® 8 Ta hensyn til klaring

12

A0033236
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Liquiphant FTL62 HART Montering

5.1.6 Stegtt enheten

Hvis enheten stattes feil, kan stet og vibrasjoner skade den belagte overflaten.
» Bare bruk en stgtte sammen med ECTFE- eller PFA-plastbelegg.
» Bare bruk egnede statter.

Stett enheten dersom belastningen er sveert dynamisk. Maksimal lateral belastningskapasitet
for rerutvidelser og sensorer: 75 Nm (55 Ibf ft).

AD031874

9 Eksempler pa stotte ved dynamisk belastning

ﬂ Marin godkjenning: Ved rgrutlgpere eller sensorer lengre enn 1600 mm (63 in) er en
stette ngdvendig minst hver 1600 mm (63 in).

5.2 Montere enheten

5.2.1 Nedvendig verktoy

s Fastnokkel for & feste flensen
s Unbrakongkkel for laseskrue til hus

Endress+Hauser 13



Montering Liquiphant FTL62 HART

5.2.2 Innrett stemmegaffelen ved hjelp av merkingen

A0042207

10  Stemmegaffelens posisjon ndr den installeres horisontalt i beholderen med merkingen

5.2.3 Installere enheten i ror

= Stremningshastighet opptil 5 m/s med en viskositet p& 1 mPa-s og tetthet pa
1 g/cm? (62.4 1b/ft3) (SGU).
Kontroller for riktig funksjon ved andre prosessmediumbetingelser.

= Gjennomstrgmningen vil ikke bli vesentlig hindret hvis stemmegaffelen er riktig innrettet
og merkingen peker i strgmningsretningen.

s Merkingen er synlig nér den er installert.

A0042208

11  Installasjon i rer (ta hensyn til gaffelposisjon og merking)

14 Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 HART Montering

5.2.4 Innrette kabelinnferingen

A0042214

12 Hus med ekstern ldseskrue og dryppsleyfe

Hus med laseskrue:
= Huset kan roteres og kabelen kan rettes inn ved a skru pa laseskruen.
= Laseskruen er ikke strammet nar enheten leveres.

1. Losne den eksterne laseskruen (heyst 1,5 omdreininger).

2. Drei huset, innrett kabelinnfgringen.
~ Unnga fukt i huset, lag en slgyfe for & slippe ut fukt.

3. Stram den eksterne laseskruen.

5.2.5 Dreie huset
Huset kan roteres opp til 380° ved & lgsne laseskruen.

Huset kan ikke skrus helt av.
» Lasne den eksterne ldseskruen med maks. 1,5 omdreininger. Dersom skruen lgsnes for

mye eller helt (forbi festepunktet for skruen), kan smédeler (motplate) lgsne og falle ut.

» Stram festeskruen (sekskanthull 4 mm (0.16 in)) med heyst 3.5 Nm (2.58 Ibf ft)
0.3 Nm (£0.22 Ibf ft).

Endress+Hauser
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Montering Liquiphant FTL62 HART

5.2.6 Lukke husdekslene

Gjenge og husdeksel skadet av skitt og smuss!

» Fjern tilsmussing (f.eks. sand) pa gjenget til dekslene og huset.

» Hvis du fortsetter & mgte motstand nér du lukker dekselet, ma du kontrollere gjenget igjen
for tilsmussing.

Husgjenge

Gjengene pa elektronikk- og tilkoblingsrommet kan veere belagt med et
antifriksjonsbelegg.

Det folgende gjelder alle husmaterialer:

Husgjengene ma ikke smeres.

5.2.7 Dreie displaymodulen

A\ ADVARSEL

Forsyningsspenning slatt pa!

Fare for elektrisk stat og/eller eksplosjon!

» Sla av forsyningsspenningen fgr du dpner enheten.

@

0.7 Nm

A0038224

1. Hvis montert: Lasne skruen pa dekselldsen for elektronikkromdekselet med en
unbrakongkkel.

Skru lgs dekselet fra huset og inspiser dekseltetningen.
Trykk pa frisettingsmekanismen, og fjern displaymodulen.

4. Vri displaymodulen til gnsket posisjon: maks. 4 x 90° i hver retning. Sett
displaymodulen inn i gnsket posisjon til den klikker pa plass. Skru dekselet godt tilbake
pd huset. Hvis montert: Stram skruen pé deksell&sen med en unbrakongkkel
0.7 Nm (0.52 1bf ft)+0.2 Nm (+0.15 Ibf ft).

ﬂ Hvis du har et hus med dobbeltrom, kan displayet monteres i elektronikkrommet samt i
tilkoblingsrommet.

16 Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 HART Elektrisk tilkobling

6 Elektrisk tilkobling

6.1 Nodvendig verktoy

= Skrutrekker for elektrisk tilkobling
= Unbrakongkkel for skrue pa deksellds

6.2 Tilkoblingskrav

6.2.1 Deksel med festeskrue

Dekselet lases med en festeskrue i enheter for bruk i farlige omradder med en viss grad av
eksplosjonsvern.

Hvis festeskruen ikke er plassert riktig, kan ikke dekselet gi sikker forsegling.

» Apne dekselet: lgsne skruen pa dekselldsen med maks. 2 omdreininger slik at skruen ikke
faller ut. Monter dekselet og kontroller dekseltetningen.

» Lukk dekselet: skru dekselet godt fast pa huset, kontroller at festeskruen er plassert riktig.
Det bar ikke veere noe mellomrom mellom dekselet og huset.

i

13 Deksel med festeskrue

A0039520

6.2.2 Potensialutjevning

A\ ADVARSEL

Eksplosjonsfare!
» Du finner sikkerhetsforskriftene i den separate dokumentasjonen for bruksomréder i

fareomréder.

Endress+Hauser 17



Elektrisk tilkobling Liquiphant FTL62 HART

A0045830

1 Jordingsklemme for d koble til potensialutligningsklemmen

Dersom det er ngdvendig, kan potensialutligningsledningen kobles til giverens eksterne
jordingsklemme for enheten kobles til.

For optimal elektromagnetisk kompatibilitet:
= Hold potensialutligningsledningen sa kort som mulig
= Qppretthold et tverrsnitt p&4 minst 2.5 mm? (14 AWG)

6.3 Koble til enheten

A0046355

1 Deksel til tilkoblingsrom

Husgjenge

Gjengene pa elektronikk- og tilkoblingsrommet kan veere belagt med et
antifriksjonsbelegg.

Det folgende gjelder alle husmaterialer:

Husgjengene ma ikke smeres.

6.3.1 Forsyningsspenning

= U=10.5- 35 Vp¢ (Ex d, Ex e, non-Ex)
= U=10.5-30 Vp¢ (Ex1)
s Merkestrgm: 4 - 20 mA HART

ﬂ = Strgmenheten ma testes for a sikre at den oppfyller sikkerhetskravene (f.eks. PELV,
SELV, klasse 2) og ma felge de relevante protokollspesifikasjonene.
= Overhold felgende i samsvar med [EC/EN61010-1: tilveiebring en egnet effektbryter
for enheten.

18 Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 HART

Elektrisk tilkobling

6.3.2 Klemmer

= Forsyningsspenning og intern jordingsklemme: 0.5 - 2.5 mm? (20 - 14 AWG)

= Ekstern jordingsklemme: 0.5 - 4 mm?2 (20 - 12 AWG)

6.3.3 Kabelspesifikasjon

= Kabelens ytre diameter avhenger av den brukte kabelinnfgringen
= Ytre diameter for kabel

» Plast: @5 - 10 mm (0.2 - 0.38 in)

= Nikkelbelagt messing: @7 — 10.5 mm (0.28 - 0.41 in)

= Rustfritt stdl: 37 - 12 mm (0.28 - 0.47 in)

6.3.4 4 - 20 mA HART

w N

A=

s A

mA\
4

14 Blokkdiagram av HART-kobling

1 Enhet med HART-kommunikasjon
2 HART-kommunikasjonsresistor

3 Stremforsyning

4 Multimeter eller amperemeter

'A0028908

HART-kommunikasjonsresistor for 250 Q i signalledningen er alltid nedvendigq i tilfelle

en stremforsyning med lav impedans.

Ta hensyn til spenningsfallet:
Maks. 6 V for en 250 Q kommunikasjonsresistor

Endress+Hauser
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Elektrisk tilkobling Liquiphant FTL62 HART

6.3.5 Kabling

A\ ADVARSEL

Forsyningsspenning kan vaere tilkoblet!

Fare for elektrisk stat og/eller eksplosjon!

» Hvis enheten brukes i farlige omrdder, mé det pases at nasjonale standarder og
spesifikasjonene i sikkerhetsanvisningene (XAs) felges. Den spesifiserte kabelmuffen ma
brukes.

» Forsyningsspenningen mé samsvare med spesifikasjonene pa typeskiltet.

Sl& av stremforsyningen for du kobler til enheten.

» Dersom det er nedvendig, kan potensialutligningsledningen kobles til giverens eksterne
jordingsklemme for enheten kobles til.

» En egnet effektbryter mé leveres for enheten i samsvar med IEC/EN 61010.

» Kablene mé veere godt isolert, med tanke pa forsyningsspenning og
overspenningskategorien.

» Koblingskablene ma ha tilberlig temperaturstabilitet, med tanke pa
omgivelsestemperaturen.

» Enheten skal bare betjenes med dekslene lukket.

v

Koble til enheten i folgende rekkefelge:
1. Losne dekselldsen (hvis dette finnes).
2. Skru lgs dekselet.

3. For kablene inn i kabelmuffene eller kabelinnfgringene. Bruk et egnet verktgy med
bredde over flatene AF24/25 (8 Nm (5.9 Ibf ft)) for M20-kabelmuffen.

4. Koble til kabelen.

Stram kabelmuffene eller kabelinnfgringene slik at de er lekkasjetette. Motstram
husinngangen.

Skru dekselet godt tilbake pa tilkoblingsrommet.

Hvis montert: Stram skruen pa deksellasen med en unbrakongkkel 0.7 Nm (0.52 Ibf ft)
+0.2 Nm (0.15 Ibf ft).

20 Endress+Hauser



Liquiphant FTL62 HART

Elektrisk tilkobling

6.3.6 Klemmetilordning

Hus med enkeltrom

A0042594

15  Koblingsklemmer og jordingsklemme i koblingskammeret

1  Positiv klemme
2 Negativ klemme
3 Internjordingsklemme

Endress+Hauser
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Elektrisk tilkobling

Liquiphant FTL62 HART

Hus med dobbeltrom, L-form

S

16  Koblingsklemmer og jordingsklemme i koblingskammeret

1  Positiv klemme
2 Negativ klemme
3 Intern jordingsklemme

6.3.7 Kabelinnferinger

A0045842

1 Kabelinnforing
2 Blindplugg

Typen kabelinnfering avhenger av bestilt enhetsversjon.

22
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Liquiphant FTL62 HART Elektrisk tilkobling

6.3.8 Tilgjengelige enhetsplugger
ﬂ Ved enheter med plugg er det ikke ngdvendig & dpne huset for tilkoblingsformal.

M12-plugg

A0011175

17 MI12-plugg, pinnetilordning

1  Signal +

2 Ikke tilordnet
3 Signal -

4 Jord

6.4 Fastsla kapslingsgraden

6.4.1 Kapslingsgrad
Test iht. [EC 60529 og NEMA 250
Testbetingelse for IP68: 1.83 m H,0 for 24 h

Hus
Se kabelinnfegringer

Kabelinnferinger

= M20-gjenget ledd, plast, IP66/68 NEMA type 4X/6P

= M20-gjenget ledd, nikkelbelagt messing, IP66/68 NEMA-type 4X/6P
= M20-gjenget ledd, 316L, [P66/68 NEMA type 4X/6P

= M20-gjenge, IP66/68 NEMA type 4X/6P

= Gjenge G Y2, NPT Y2, IP66/68 NEMA type 4XXX

Kapslingsgrad for M12-plugg
= Nar hus er lukket og tilkoblingskabel er koblet i: IP66/67 NEMA type 4X
= Nar hus er dpne eller tilkoblingskabel ikke koblet i: IP20, NEMA type 1

M12-plugg: Tap av kapslingsgradklasse pa grunn av uriktig installasjon!

» Kapslingsgraden gjelder bare hvis den brukte tilkoblingskabelen er koblet i og skrudd tett.

» Kapslingsgraden gjelder bare hvis den benyttede tilkoblingskabelen er angitt i henhold til
P67, NEMA Type 4X.

Hvis alternativet "M12-plugg" er valgt som elektrisk tilkobling, gjelder IP66/67 NEMA
type 4X for alle hustyper.
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Betjeningsalternativer Liquiphant FTL62 HART

7 Betjeningsalternativer

Du finner mer informasjon om tilkoblingen i bruksanvisningen for enheten.
Dokumentasjon aktuelt tilgjengelig pa nettstedet til Endress+Hauser: www.endress.com
- Nedlastinger.

7.1 FEL60H-elektronikkinnsats

A0046129

18 Betjeningstaster og DIP-brytere pa FEL60H-elektronikkinnsatsen

1 Betjeningstast for nullstilling av passord (for Bluetooth-pdlogging og brukerrollen Maintenance)

1+2 Betjeningstaster for enhetsnullstilling (statusen Som levert)

2 Betjeningstast for "Proof test' veiviser (>3 s)

3 DIP-bryter for sikkerhetsfunksjon, programvaredefinert (SW, standard = MAX) eller permanent MIN
(i SW-bryterposisjon er MIN- eller MAX-innstillingen definert av programvaren. MAX er
standardverdien. I MIN-bryterposisjonen er innstillingen alltid MIN uavhengig av programvaren).

4  DIP-bryter for ldsing og oppldsing av enheten

s Min/maks. hvilestremsikkerhet kan byttes ved elektronikkinnsatsen

s MAX = maksimal sikkerhet: ndr stemmegaffelen er dekket, bytter utgangen til demand-
modus, f.eks. bruk for overfyllingsvern

s MIN = minimal sikkerhet: ndr stemmegaffelen er avdekket, bytter utgangen til demand-
modus, f.eks. bruk for & hindre at pumper kjorer terre

Innstillingen av DIP-bryterne pd elektronikkinnsatsene prioriteres fremfor innstillinger
gjort via andre betjeningsmetoder (f.eks. FieldCare/DeviceCare).
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Liquiphant FTL62 HART Betjeningsalternativer

7.2 Oversikt over betjeningsalternativer

= Drift via betjeningstaster og DIP-brytere pé elektronikkinnsatsen

= Drift via optiske betjeningstaster pa enhetsdisplayet (tilleggsutstyr)

= Drift via tradles Bluetooth®-teknologi (med valgfritt enhetsdisplay med Bluetooth) med
Smartblue app eller FieldXpert, DeviceCare

= Drift via betjeningsverktey (Endress+Hauser FieldCare/DeviceCare, handholdt terminal,
AMS, PDM, ...)

7.3 Tilgang til betjeningsmenyen via displayet pa stedet

7.3.1 Enhetsdisplay (tilleggsutstyr)
Mulig & betjene de optiske betjeningstastene gjennom dekselet. Enheten trenger ikke dpnes.

ﬂ Bakgrunnsbelysning slés av eller p& avhengig av forsyningsspenningen og
stremforbruket.

ﬂ Enhetsdisplayet er ogsa valgfritt tilgjengelig med tréadlgs Bluetooth®-teknologi.

A0039284

19  Grafikkvisning med optiske betjeningstaster (1)

7.3.2 Drift via tradles Bluetooth®-teknologi (tilleggsutstyr)

Forutsetning

= Enhet med enhetsdisplay inkludert Bluetooth

= Smarttelefon eller nettbrett med Endress+Hauser SmartBlue (app) eller PC med DeviceCare,
versjon 1.07.05 eller FieldXpert SMT70

Tilkoblingen har en rekkevidde pa opptil 25 m (82 ft). Rekkevidden kan variere avhengig av
miljebetingelser f.eks. fester, vegger eller tak.

Betjeningstastene pa displayet lases s& snart enheten kobles til via Bluetooth.

Et blinkende Bluetooth-symbol indikerer at en Bluetooth-forbindelse er tilgjengelig.
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Idriftsetting Liquiphant FTL62 HART

SmartBlue-app
1. Skann QR-koden eller skriv inn "SmartBlue"i sgkefeltet p& App Store eller Google Play.

[
ANDROID APP ON
n EI P> Google Play .

Download on the

. App Store

R0039185
2. Start SmartBlue-appen.
Velg enhet fra livelisten som vises.
4. Pélogging:
- Angi brukernavn: admin
Passord: enhetens serienummer.

5. Endre passordet etter forste gangs palogging!

Forutsetninger

Systemkrav

SmartBlue-appen er tilgjengelig for nedlasting til smarttelefoner eller nettbrett.

Se "App Store (Apple)" eller "Google Play Store" for informasjon om SmartBlue-appens
kompatibilitet med mobilterminaler.

Initielt passord
Enhetens serienummer fungerer som det opprinnelige passordet nér tilkoblingen etableres for
forste gang.

ﬂ Merk folgende
Hvis Bluetooth-displayet fjernes fra én enhet og installeres i en annen enhet:
= Alle paloggingsdataene lagres bare i Bluetooth-displayet og ikke i enheten
= Passordet endret av brukeren lagres ogsa i Bluetooth-displayet

7.4 Tilgang til betjeningsmenyen via betjeningverktayet

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.

8 Idriftsetting

Ikke kontroller at stemmegaffelen fungerer med hénden.
Belegget pa stemmegaffelen kan bli skadet og forhindre korrekt funksjon.
» Senk stemmegaffelen ned i en beholder med veeske, f.eks. i vann.
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Liquiphant FTL62 HART Idriftsetting

A0051290

20  Funksjonstest av stemmegaffel

8.1 Forberedelser

A\ ADVARSEL

Innstillingene for stremutgangen er relevante for sikkerheten!

Uriktige innstillinger kan fordrsake at produktet overlgper eller en pumpe kjgres torr.

» Innstillingen for stremutgangen avhenger av innstillingen i Assign PV parameter.

» Etter at du har endret innstillingen pd stremutgangen: kontroller innstillingene for
omrédet (Lower range value output (LRV) og Upper range value output (URV)) og
konfigurer dem pa nytt om nedvendig!

8.1.1 Statusen Som levert

Hvis ingen tilpassede innstillinger ble bestilt:

= Assign PV parameter Level limit detection (8/16 mA-modus)

= MAX sikkerhetsmodus

= Alarmtilstand satt til min. 3.6 mA

= DIP-bryter for l&sing i av-posisjon

= Bluetooth slétt pa

= Tetthetsomrade > 0.7 g/cm?® (43.7 1b/ft3)

= Omkoblingstid 0.5 s nar gaffelen er dekket og 1.0 s nar den er avdekket
= HART-stetmodus slatt av

8.2 Sla pa enheten

ﬂ Alle konfigurasjonsverktoy tilbyr en idriftsettingsassistent som hjelper brukeren ved
innstilling av de viktigste konfigurasjonsparameterne (Guidance meny Commissioning
veiviser).

8.3 Mer informasjon

Mer informasjon og aktuelt tilgjengelig dokumentasjon finnes p&d Endress+Hausers
nettsted: www.endress.com - Downloads.
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