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1 Tilsigtet brug

s Et defekt instrument mé kun udskiftes med et fungerende instrument af samme type.

= Anvend kun originale dele fra Endress+Hauser.

= Kontrollér i W@M Device Viewer, om reservedelen passer til det eksisterende
maleinstrument.

I nogle maleapparater findes en oversigt over reservedele inde i instrumentet. Hvis
reservedelsseettet fremgér af oversigten, er det ikke ngdvendigt at kontrollere Device
Viewer.

www.endress.com/deviceviewer
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2 Personale autoriseret til at udfere reparationer

Teknisk personale skal opfylde falgende krav for reparation, montering, elektrisk installation
og idriftseettelse af maleinstrumenterne:

= Specialiseret teknisk personale skal treenes i instrumentsikkerhed.
= Personalet skal veere fortrolige med instrumentets individuelle driftsbetingelser.
= Ved Ex-certificerede instrumenter skal de ogsa treenes i eksplosionsbeskyttelse.

ﬂ Teknisk personale, som udferer arbejde, er ansvarlige for at sikre, at arbejdet udferes
sikkert og med den fornedne kvalitetsstandard. De skal ogsa std inde for instrumentets
sikkerhed efter reparation.

3 Sikkerhedsanvisninger

= Overhold nationale bestemmelser, der regulerer montering, elektrisk installation,
idriftseettelse, vedligeholdelse og reparationsprocedurer.

» Instrumentet er stremforende! Risiko for dedbringende elektrisk stad. Abn kun
instrumentet, nar det er stremlgst.

= Folg retningslinjerne i Ex-dokumentation (XA) for instrumenter, der skal bruges pa farlige
steder.

= Ved instrumenter i sikkerhedsrelaterede applikationer i henhold til IEC 61508 eller
IEC 61511: Efter reparation skal idriftseettelsen ske i henhold til betjeningsvejledningen.
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= Fgr fjernelse af instrumentet: Serg for, at processen er i sikker tilstand, og skyld reret for
farlige procesmaterialer.

= Risiko for forbraendinger pa grund af meget varme overflader! For pdbegyndelse af arbejde:
Lad systemet og instrumentet kele ned til en temperatur, der tillader berering.

s Ved instrumenter i sdkaldt custody transfer bortfalder custody transfer-statussen, nar
forseglingen er blevet fjernet.

= Se instrumentets betjeningsvejledning.

= Risiko for beskadigelse af de elektroniske dele! Sgrg for, at arbejdspladsen er beskyttet mod
elektrostatisk afladning.

= Efter fjernelse af daekslet til elektronikrummet: Risiko for elektrisk sted pa grund af
manglende bergringsbeskyttelse!
Sluk instrumentet, fgr indvendige deeksler fjernes.

= Det er ikke tilladt at sendre instrumentet.

= Abn kun huset i korte perioder. Undga indtreengning af fremmedlegemer, fugt eller
urenheder.

= Udskift kun defekte teetninger med originale teetninger fra Endress+Hauser.

= Huvis gevind bliver beskadigede eller defekte, skal instrumentet repareres.

= Smar ikke gevind (f.eks. pa deekslet til elektronikrummet eller deaekslet til
tilslutningsrummet).

= Hyis afstanden reduceres eller instrumentets dielektriske styrke ikke er garanteret under
reparationsarbejdet, skal der udferes en test efter udfert arbejde (f.eks. en
hgjspaendingstest i henhold til producentens instruktioner).

= Servicestik:
= M3 ikke iseettes i potentielt eksplosive miljeer.
= Ma kun sluttes til Endress+Hauser serviceinstrumenter.

= Overhold instruktionerne for transport og returnering af instrumentet som beskrevet i
betjeningsvejledningen.

ﬂ Kontakt Endress+Hauser Service, hvis du har spegrgsmal: www.addresses.endress.com
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5 Fjernelse

5.1 Fjernelse af deekslet

10 | 20 | 32 |
[2x0
/ < 1 N 2
g U v D
10.7N §
10.7 Nm
» Tilvalg: L&s til deeksel » Tilvalg: Deeksell&s pa hus med

enkelt rum, 316L hygiejne

Endress+Hauser




EA01260F

5.2 Fjernelse af LED-modulet/Bluetooth-modulet
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5.3 Fjernelse af den elektroniske indsats
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6 Installation

6.1 Generelle installationsanvisninger
Installationen udferes ved at folge afmonteringsproceduren i omvendt raekkefelge.

6.2 Seerlige installationsanvisninger
ﬂ Bemeerk folgende:
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7 Lasning af deeksel

Ved instrumenter med daeksellds ma laseskruen ikke rage ud over deekslets nederste kant.
Hold gje med laseskruens position, for og mens daekslet skrues pa.

6 Endress+Hauser
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8 Bortskaffelse

Hvis det kraeves iht. Rddets direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE), er produktet meerket med det viste symbol for at minimere affald fra
elektrisk og elektronisk udstyr WEEE som usorteret kommunalt affald. Produkter, der er
forsynet med dette maerke, mé ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i
stedet returneres til producenten iht. de geeldende forhold.

Endress+Hauser 7
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