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Lyhyt kédyttdopas
RIA15

Silmukkavirralla toimiva 4...20 mA prosessi-indikaattori, jossa lisdvarusteinen HART®-

tietoyhteys

Tama lyhyt kéyttoopas ei korvaa tdmaén laitteen kdyttdohjeita.
Lisatiedot 16ytyvat kayttdohjeesta ja muista asiakirjoista.

Saatavana kaikille laiteversioille seuraavilla yhteyksillé:
= Internet: www.endress.com/deviceviewer
s Alypuhelin/tabletti: Endress+Hauserin kayttésovellus

Turvallisuusohjeet

Henkilokuntaa koskevat vaatimukset

Henkilokunnan taytyy tayttda tehtévissddn seuraavat vaatimukset:

» Koulutetuilla ja patevilla ammattilaisilla taytyy olla asiaankuuluva patevyys
kyseiseen toimenpiteeseen ja tehtévaéan.

» Laitoksen omistajan/kayttajan valtuuttama.

» Tunnettava kansainvaliset/maakohtaiset sddnnokset.

» Ennen kuin ryhdyt téihin, lue kéyttdohjeen ja lisdasiakirjojen ohjeet ja
todistukset (sovelluksesta riippuen) lapi ja varmista, ettd ymmarrat niiden
siséllon.

» Noudata ohjeita ja varmista, ettd kayttdolosuhteet vastaavat méaarayksia.

Kéayttotarkoitus

Prosessi-indikaattori néytt4a analogiset prosessimuuttujat tai HART -
prosessimuuttujat (lisdvaruste) ndytossaan.

Kun HART®-tietoyhteys on valittuna, valitut Endress+Hauserin kenttélaitteet/
anturit (kun valittuna on oikea vaihtoehto) voidaan my6s maarittaa ja ottaa
kéyttoon erittdin joustavasti tai niiden tilaviestit voidaan lukea ja nayttaa.

Laite saa virtaa 4 ... 20 mA silmukkavirrasta eiké se tarvitse lisavirransyo6ttoa.

= Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat vaérésta tai
kayttotarkoituksen vastaisesta kéytosté. Laitetta ei saa muuttaa eikd muuntaa
milléén tavalla.

= Paneeliin asennettava laite:
Laite on suunniteltu asennettavaksi paneeliin ja sitd saa kéyttda ainoastaan
asennuspaikalla.

Tulotarkastus ja tuotteen tunnistus

Tuotteen tunnistetiedot

Valmistajan nimi ja osoite

Valmistajan nimi: Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

Valmistajan osoite: Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang tai www.endress.com

= Kenttélaite:
Laite on tarkoitettu asennettavaksi kentélle.
= Laitetta saa kayttdd ainoastaan sallituissa ymparistdolosuhteissa.

Tyo6paikan turvallisuus

Laitteen luona ja kanssa tehtévissa toissa:
» Pue vaadittavat henkilésuojaimet maakohtaisten sd&nnéstoéjen mukaan.

Kéayttoturvallisuus

Laitteen vaurioituminen!

» Kayta laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja
vikaantuessa turvallinen.

» Kayttdja on vastuussa laitteen hairiéttémasta toiminnasta.

Tuoteturvallisuus

Té&ma mittalaite on suunniteltu huolellisesti tekniikan nykyisté tasoa vastaavien
turvallisuusmééraysten mukaan, testattu ja toimitettu tehtaalta
kéyttoturvallisessa kunnossa.

Se tayttad yleiset turvallisuusstandardit ja lakiméaaréykset. Se vastaa myos EY-
direktiivejd, jotka on lueteltu laitekohtaisessa EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Valmistaja vahvistaa tdmén
kiinnittamalla laitteeseen CE-merkin.

Sertifikaatit ja hyvaksynnét

Laitteelle voimassa olevat sertifikaatit ja hyvaksynnét: katso laitekilven
tiedot

Hyvaksyntédéan liittyvét tiedot ja asiakirjat: www.endress.com/deviceviewer
- (sy6té sarjanumero)
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Asennus

Asennusedellytykset

= Toimintakorkeus: IEC61010-1:n mukaan arvoon 5000 m (16 400 ft) saakka
merenpinnan yldpuolella

= Séhkoturvallisuus: suojausluokka III, ylijinnitesuojausluokka II,
epdpuhtausluokka 2

= Sallittu varastointildmpatila on =40 ... +85 °C (=40 ... +185 °F). Laitetta
voidaan siilyttaa rajalampétilassa rajoitetun ajan (enintéan 48 tuntia).

Sallittu ymparist6n lampétila: -40 ... 60 °C (=40 ... 140 °F)

ﬂ Lampétiloissa alle =25 °C (-13 °F) néyton luettavuutta ei endé taata.

Asennusohjeet

Laitteen mitat, katso kappale "Tekniset tiedot" kyseisistd kayttoohjeista.

Paneelin kotelo

= Kotelointiluokka: IP65 edessa, IP20 takana (ei UL:n arvioima)
= Asennussuunta: vaakataso

1 Asennusohjeet paneelikotelolle

Asennus paneeliin leikkaamalla paneeli 92x45 mm (3.62x1.77 in), paneelin
maks. paksuus 13 mm (0.51 in)

1. Aseta laite paneelin aukkoon edesté péin.

2.  Aseta asennuskiinnikkeet kotelon sivuun ja kiristé kierteiset tangot
(kiristystiukkuus: 0.4 ... 0.6 Nm).

Kenttdkotelo

= Alumiinikotelon suojausluokka: IP66/67, NEMA 4X (UL:n arvioima)
= Muovikotelon suojausluokka: IP66/67 (ei UL:n arvioima)

Seindasennus

Seindasennus ilman asennussarjaa

1.  Avaa kotelo.

2. Kayté laitetta mallina neljadn 6 mm (0.24 in) aukkoon 99 mm (3.9 in)
pédéhén toisistaan vaakasuuntaisessa tasossa, 66 mm (2.6 in) padssa
pystysuuntaisessa tasossa.

3. Kiinnitd indikaattori seindén neljalld ruuvilla.

4. Sulje kansi ja kiristé kotelon ruuvit.

Liitdnta

A VAROITUS

Vaara! Jannite aiheuttaa vaaran
» Laitteen kaikki kytkennat téytyy tehdé virransaanti pois kytkettyna.

Vain sertifioidut laitteet (saatavana lisdvarusteena) voidaan kiinnittaa

réjahdysvaaralliselle alueelle

» Katso vastaavat merkinnét ja kytkentdkaaviot ndiden kayttéohjeiden Ex-
version lisdohjeista.

HUOMAUTUS

Seindasennussarja (saatavana lisdvarusteena)

2 Prosessi-indikaattorin asennus seinddn

1. Kaytd asennuslevya mallina kahteen 6 mm (0.24 in) aukkoon
82 mm (3.23 in) paahan toisistaan ja kiinnita levy seindan kahdella 2
ruuvilla (ei toimiteta mukana).

2.  Avaa kotelo.
3. Kiinnité indikaattori asennuslevyyn neljélld mukana toimitetulla ruuvilla.

4.  Sulje kansi ja kiristé ruuvit.

Asennus kenttdkotelon putkeen, katso kyseiset kdyttéohjeet.

Tietoja lisdvarusteisen HART®-tietoyhteyden vastusmoduulin
asennuksesta l6ydat kyseisistd kdyttoohjeista.

Asennuksen jadlkeen tehtéva tarkastus

Ndyttdyksikké paneeliin asennettavassa kotelossa

® Onko tiiviste ehja?

= Onko asennuskiinnikkeet kiinnitetty tiukasti laitteen koteloon?
= Onko kierretapit kiristetty kunnolla?

= Sijaitseeko laite keskelld paneelin asennusaukkoa?

Nayttdyksikké kenttikotelossa

Onko tiiviste ehj&?
Onko kotelo ruuvattu tukevasti asennuslevyyn?
Onko asennuskiinnike kiinnitetty tukevasti seindén/putkeen?

-
-
-
= Onko kotelon ruuvit kiristetty kunnolla?

Laite rikkoutuu, jos virta on liian korkea

» Laitteelle saa antaa virtaa virtaldhteestd, jossa kéytetaan energiarajoitettua
virtapiirid IEC 61010-1, osa 9.4:n ja taulukon 18 vaatimusten mukaan.

» Al4 kiyta laitetta jannitelahteend ilman virranrajoitinta. Sen sijaan kayta
laitetta ainoastaan ldhettimen silmukkavirralla.

Endress+Hauser
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= Paneelin kotelo:
Liittimet sijaitsevat kotelon takana.

= Kenttékotelo:
Liittimet sijaitsevat kotelon sisall4. Laitteessa on kaksi M16-lapivientiaukkoa.
Kotelo on avattava johdotusta varten.

Jousiliittimien kaytto

3 Jousiliittimien kaytto

1. Jos kaytat jaykki4 tai joustavia kaapeleita, joissa on paatehylsy, kytke
vain kaapeli liittimeen. Tydkaluja ei tarvita. Jos kdytét joustavia
kaapeleita, joissa ei ole paétehylsyja, jousimekanismi on aktivoitava,
kuten vaiheessa 2.

2. Kaapelin léysadamiseksi tydonné jousimekanismi kokonaan sisdén
ruuvimeisselilla tai muulla sopivalla tyokalulla ja ved& kaapeli ulos.

Lisatietoja HART®-yhteydest4 (lisivaruste) saat kyseisista kéyttoohjeista.

Lisatietoja kytkennésté toiminnalliseen maadoitukseen saat kyseisista
kéyttoohjeista.

Lisétietoja kytkettavéan taustavalaistuksen johdotuksesta saat kyseisista
kayttoohjeista.

Pikajohdotusopas

Liitin Kuvaus

+ Plus-liitin, virtamittaus

- Miinus-liitin, virtamittaus (ilman taustavaloa)

LED Miinus-liitin, virtamittaus (taustavalolla)
[l Lisaliittimet (liitetty séhkotoimisesti sisdisesti)
<+ Toiminnallinen maadoitus:

= Paneeliin asennettava laite:
Liittimet kotelon takana

Kaytto
| — 8
| — 7
| — 6

®

4 Prosessin merkkivalon ndytto- ja kdyttoelementit

Symboli: kayttévalikko pois kdytostd

Symboli: virhe

Symboli: varoitus

Symboli: HART®-tietoyhteys aktiivinen (lisdvaruste)

Kayttopainikkeet ™', "+', 'E"

14-segmenttinen ndytto yksikélle/TAG:lle

Pylvdsdiagrammi, jossa on osoittimet alueen alapuolelle ja alueen yldpuolelle
5-numeroinen 7-segmenttinen mitattujen arvojen néytté, numeron korkeus 17 mm (0,67
in)

© N O A W N
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Liitin Kuvaus

= Kenttéalaite:
Liitin kotelossa

Suojaus ja maadoitus

Optimaalinen sdhkémagneettinen yhteensopivuus (EMC) voidaan taata vain, jos
jarjestelman komponentit ja varsinkin johdot on suojattu ja suojaus muodostaa
mahdollisimman kattavan suojan.

HART®-tietoyhteys mahdollistaa kolme erilaista suojaustyyppia:

= Suojaus molemmissa péissa

= Suojaus yhdessd paassa syottépuolella ja kapasitanssin paate kenttalaitteessa
= Suojaus yhdessd paassa syottépuolella

Useimmissa tapauksissa EMC:n suhteen p&édstaan parhaisiin tuloksiin
yksipuolisella suojauksella sy6ttépuolella (ilman kapasitanssin paatetta
kenttélaitteessa). Talla tavalla toiminta on taattua NAMUR NE21 -luokiteltujen
héiriésuureiden yhteydessa.

HUOMAUTUS

Jos kaapelin suojaus maadoitetaan useammassa kuin yhdessé pisteessa

ilman potentiaalin tasausta olevissa jérjestelmissd, voi ilmeta virtaldhteen

taajuuden tasausvirtoja, jotka vahingoittavat signaalikaapelia tai

aiheuttavat vakavia héiriéita signaalinvélitykseen.

» Téllaisissa tapauksissa signaalikaapelin suojaus tulee maadoittaa vain
yhdeltd puolelta, ts. sité ei saa kytke& kotelon maadoitusliittimeen.
Kytkemé&ton suojaus pitdd eristaa!

Suojausluokan varmistaminen

Kenttdkotelo

Laitteet tayttavét kaikki [P67-vaatimukset. On ehdottoman oleellista tayttaa
seuraavat kohdat tdmén suojauksen varmistamiseksi laitteen asennuksen ja
huollon jalkeen:

= Kotelon tiiviste on puhdistettava ja sen on oltava vahingoittumaton, kun se
asetetaan uraan. Tiiviste on puhdistettava, kuivattava ja vaihdettava
tarvittaessa.

Liitdntad varten kaytettavien kaapeleiden on oltava ulkohalkaisijaltaan tietyn
kokoinen (esim. M16 x 1,5, kaapelin halkaisija 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.39 in)).
= Asenna kenttélaite niin, ettd lapivientiaukot osoittavat alaspdin.

s Vaihda kdyttdmattomien l&pivientiaukkojen tilalle tulpat.

= Kotelon kansi ja ldpivientiaukot tulee kiristéé tiukasti.

Paneelin kotelo

Laitteen etuosa tayttad IP65:n vaatimukset. On ehdottoman oleellista tayttaa

seuraavat kohdat tdméan suojauksen varmistamiseksi laitteen asennuksen ja

huollon jalkeen:

= Kotelon etuosan ja paneelin vélissé olevan tiivisteen tulee olla puhdas ja ehja.
Tiiviste on puhdistettava, kuivattava ja vaihdettava tarvittaessa.

= Paneelin asennuskiinnikkeiden kierteiset sauvat on kiristettavé tiukalle
(kiristystiukkuus: 0.4 ... 0.6 Nm).

Laitetta kaytetadn kolmella kotelon edessé olevalla kéyttépainikkeella. Laitteen
asetus voidaan poistaa kaytosta 4-numeroisella kéyttdjakoodilla. Jos asetus
poistetaan kéytostd, ndyttoon ilmestyy riippulukon kuva, kun kayttéparametri
valitaan.

Enter-painike; hakee kayttovalikon, vahvistaa parametrien valinnan/
asetukset kayttovalikossa

®

A0017716

Kayttovalikon valinta ja asetus-/muuttuvat arvot; painikkeiden '-' ja '+'
painaminen samanaikaisesti vie kdyttdjan takaisin valikkotasolle.
Konfiguroitua arvoa ei tallenneta

O

A0017714

©)

A0017715

Lisatietoja kéyttoonotosta kyseisista kéyttoohjeista.
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Huolto ja puhdistus

Laite ei tarvitse erikoishuoltoa. Puhdasta kuivaa liinaa voidaan kayttaa laitteen puhdistukseen.

4 Endress+Hauser
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