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技術仕様書

タ ン クゲージモニ タ DRM9700

アプ リ ケーシ ョ ン

タ ン ク ゲージモニ タ DRM9700 は、 タ ン ク サイ ド に
取 り 付けて、 サーボレベルゲージ TGM5 またはデ
ジ タル発信器 TMD1 と組み合わせて使用し ます。 レ
ベルや温度を タ ン ク に登らずに監視でき る ためのモ
ニ タです。 これによ り 現場作業の安全および省力化
が図れます。
DRM9700 と TGM/TMD 間の路線抵抗は、 最大 60Ω
で CPEV の導体が φ1.2 の場合で 400m まで離し て
設置でき ます。

特徴 ・ 利点

• サーボレベルゲージ TGM5 のデータの リ モー ト モ
ニ タ リ ング

• LCD 表示によ り 、 レベルおよび温度を現場でデ
ジ タル表示し ます。

• 動作診断表示によ り 、 TGM5 の動作状態をチェ ッ
ク でき ます。

• 2 線伝送方式のため、 ケーブルコ ス ト およびその
他の工事費の低コ ス ト 化が計れます。
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機能 ・ システム設計

構造 TGM5 または TMD1 からのデータパルス信号は、 避雷器を経由し て、 データ表示／変換ユニ ッ
ト へ送信されて、 LCD に表示されます。

図 1 ： DRM9700 の構造

外側よ り 磁石で リ ード ス イ ッチを動作させる こ と で、 リ ピータ ビ リ テ ィ チェ ッ ク を実行する こ
と ができ ます。 従来品の メ カニカル接点と は異な り 、 リ ピータ ビ リ テ ィ チェ ッ ク出力は半導体
のため、 極性があ り ます。 端子接続については、 「補助エネルギー｣を参照し て く ださい。

TGM5 の リ ピータ ビ リ テ ィ チェ ッ ク を行 う 場合は、 付属の操作マグネ ッ ト を蓋の側面 （矢印の
位置） のシールの位置に付けて行います (LCD に 　 [ UP ] と表示され、 デ ィ スプレーサが上昇し
ます）。

図 2 ： 操作マグネ ッ ト

注意！
TGM5 のデ ィ スプレーサを若干巻き上げてから測定状態に戻し、 液面を正確に検出し ている こ
と を レベルデータ表示によ って確認し ます。
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標準仕様

伝送方式 単方向直列デジタルパルス伝送

表示方式 LCD 　 2 行 ×16 桁 （レベル ・ 温度同時表示 ・ 動作確認 / 自己診断表示付）

表示内容 レベル ： 0 ～ 99999.9mm （99’99’’99）
温度 ： -999.9 ～ 999.9 ℃ （-999.0 ～ 999.0°F）
液面計自己判断表示 ： （Feet/°F 表示はオプシ ョ ン選択）

伝送精度 レベル ： 0.0mm
温度 ： ±0.0 ℃

伝送速度 1KBPS （ビ ッ ト / 秒）

伝送距離 路線抵抗 ： 片線 max.60Ω
線間容量 ： 0.4μF 以下
伝送距離 ： 例） CPEV 導体 φ0.9 で 2km ・ CPEV 導体 φ1.2 で 4km

電源 AC100V ・ 110V ・ 220V ・ ±10% ・ 50/60Hz （オプシ ョ ン選択）

消費電力 約 2.5VA

周囲温度 -20 ～ +60 ℃ ： 非防爆
-10 ～ +60 ℃ ： 防爆

構造 耐圧防爆構造 d2G4
防水防塵 IP65

重量 約 5kg

避雷器 標準装備

アクセサリ 操作マグネ ッ ト
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外形寸法

DRM9700

図 3 ： DRM9700 の寸法

動作条件 ： 取付け

DRM9700 取付け

図 4 ： DRM9700 取付図
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補助エネルギー

端子接続

注意！
DRM9700 と TGM5 または TMD1 間の接続は、 計装用ケーブル （CPEV） を使用し て く ださい。
リ ピータ ビ リ テ ィ チェ ッ ク を使用し ない場合は、 動力線から 1m 以上離し て、 設置し て く ださ
い。

図 5 ： 配線
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ヒ ューマン イ ン ターフ ェース

表示部

図 6 ： 表示部の詳細

図 7 ： Feet/°F 表示

図 8 ： 起動表示
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証明 ・ 認定

Ex 認定 TIIS 

TIIS 　 ｄ 2G4

保護等級 IP65

注文情報

DRM9700
10 認証

E 耐圧防爆 d2G4 TIIS, IP65

W 防水防塵 　 IP65

Y 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

20 電線管口

0 2 x ネジ NPT3/4

1 2 x ネジ NPT1

2 2 x ネジ PF(G) 3/4

3 2 x ネジ PF(G) 1

5 2 x ネジ M25

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

30 電源

1 AC100V

2 AC110V 

3 AC200V 

4 AC220V 

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

40 色

0 銀色

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

DRM9700-
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アクセサリ

操作マグネ ッ ト 操作マグネ ッ ト が付属されます。 DRM9700 の本体に貼られているシールの場所に付けて操作を
行います。 玉ク サ リ の片側は、 適当な場所につないで使用し て く ださい。

図 9 ： 操作マグネ ッ ト
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関連ド キュ メ ン ト

技術仕様書 TI00461G
　 サーボレベルゲージ TGM5000 TGM5

TI00463G
　 デジ タル発信器 TMD1000 TMD1

取扱説明書 BA01033G
　 タ ン ク ゲージモニタ DRM9700

BA00415G
　 サーボレベルゲージ TGM5000 TGM5

BA00417G
　 TGM5 モジュール設定＆調整

BA00416G
　 TGM5 HHT2 （ハン ドヘル ド ター ミ ナル） 操作＆設定

BA00427G
　 デジ タル発信器 TMD1000 TMD1

BA00428G
　 デジ タル発信器 TMD1 （モジュール）

BA00429G
　 デジ タル発信器 TMD1 （HHT2）
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本書を無断で転載、 複製、 改変する こ と を禁止し ます。

記載内容は、 予告な しに変更される こ と があ り ます。
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