
概要

フ ロー ト タ ン ク ゲージ LT11/LT12/LT14/LT16 は、
あ ら ゆる分野の産業で使用可能です。 長年にわたる
幅広いアプ リ ケーシ ョ ンでの運転において、 信頼性
を実証済みです。 

代表的なアプ リ ケーシ ョ ン

• 原油、 灯油、 軽油および重油のよ う な石油製品

• サラ ダ油、 パーム油、 種油および動物製油等の
食用油

• アス フ ァル ト のよ う な高粘度液体

• 化学薬品 （腐食性薬品 / 有毒蒸気は液体シール
ポ ッ ト を使用し て密閉可能

• 球形タ ン ク の液化ガス測定

特徴

• 電源を必要と し ない機械式液面計です。

• チェ ッ クハン ド ルで再現性の確認が可能です。

• タ ン ク サイ ド に取付けて直接読み取るので、 簡
単にタ ン ク状態の確認が可能です。

• コーンルーフ タ ン ク、 フ ローテ ィ ングルーフ タ
ン ク、 カバード フ ローテ ィ ング タ ン ク、 球形タ
ン ク などの多様な タ ン ク に取付が可能です。

• アナロ グやデジ タル発信器と組合せて、 在槽管
理に使用可能です。
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機能 ・ システムデザイ ン

動作原理 フ ロー ト で検出された液位は、 測定テープによ って計器本体に伝達されます。 この液位変化は
スプロ ケ ッ ト の回転角に変換されます。 測定テープには一定間隔に小孔があけ られてお り 、 極
めて正確に測定ギアーを駆動し て液面指示を行います。 この後、 測定テープは、 テープ ド ラ ム
へ巻き込まれます。 テープ ド ラ ムにはコ ン ス タが直結されてお り 、 測定テープに常に一定の張
力を与えています。 このこ と によ り 、 フ ロー ト と測定テープは常に平衡状態にあ り 、 液位変化
に伴 う フ ロー ト の移動量がそのま ま正確に連続指示されます。

図 1 ： 動作原理

アナログ発信器との組合せ AT1
4-20mA 　 出力
6 点ア ラーム信号出力

AT500
6 点ア ラーム信号出力

デジ タル発信器との組合せ TMD1
2 線伝送 (V1 プロ ト コル ) 出力
4-2mA 出力
8 点ア ラーム信号出力
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性能特性

測定範囲

精度

最高使用圧力

注意！
使用する フ ラ ンジ規格によ って使用でき る圧力は異な り ます。

許容温度

製品ルー ト 範囲

LT11/LT12/LT14/LT16 0 ～ 2.5、　 5、　 10、　 16、　 20、　 30m

製品ルー ト 範囲

LT11/12/14/16 ±2mm （測定液密度 1g/cm3 測定範囲 10m の場合）

LT11 アプ リ ケーシ ョ ン 005、 008 ±30mm （測定液密度 1g/cm3 測定範囲 10m の場合）

製品ルー ト 圧力範囲

LT11 （ねじ込み式、 低圧タ イプ） 19.61kPa (0.2kgf/cm2)

LT12 （フ ラ ンジ式、 低圧タ イプ） 19.61kPa (0.2kgf/cm2)

LT14 （フ ラ ンジ式、 中圧タ イプ） 98.07kPa (1kgf/cm2)

LT16 （フ ラ ンジ式、 高圧タ イプ） 2.45MPa (25kgf/cm2), SUS304 ボル ト では 2.0MPa

製品ルー ト 温度範囲

LT11/LT12 接液部 ： -200 ～ +200 ℃
本体部 ： -20 ～ +70 ℃

LT14/LT16 接液部 ： -45 ～ +80 ℃
本体部 ： -20 ～ +70 ℃
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動作条件 ・ 設置

設置参考図
LT11/12
コーンルーフ タ ン ク （CRT）

LT12 の場合は、 計器本体、 ガ イ ド エ

ルボ、 ガイ ド ノ ブの接続がフ ラ ンジで

す。

「機械構成」 のプロ セス接続 ( ネジ )

表を参照し て く だ さ い。

LT11

図 2 ： LT11/12 コーンルーフ タ ン ク での設置

対象キッ ト コー ド

巻 上 な し

巻 上 あ り

ガ イ ド ワ イ ヤ

巻 上 な し

巻 上 あ り

ガ イ ド ワ イ ヤ

B 0 6

単 線

A1 4

B 1 4

単 線

A1 5

B 1 5

単 線

計器本体(フランジ1-1/2")

内容

ガイドノブ 

90°ｶﾞｲﾄﾞｴﾙﾎﾞ (ネジ1-1/2)　　

アンカーフック

計器サポータ

アンカーフック

フロートΦ400

ガイドワイヤ

測定テープ

計器サポータ

ガイドノブ（フランジ1-1/2"）

キ ッ ト コ ー ド

90°ｶﾞｲﾄﾞｴﾙﾎﾞ(フランジ1-1/2")

SS400/2ヶ SUS316/2ヶ

外装ADC6/内部SUS316/2ヶ

SUS316

外装ADC6/ローラSUS316L/2ヶ 外装ADC6/ローラSUS316L/2ヶ

SUS316/2ヶ

SS400/1ヶ SS400/1ヶ SS400/1ヶ

SUS316/1ヶ SUS316/1ヶ SUS316/1ヶ

SUS316SUS316/1ヶ

SUS316/2本 SUS316/2本 SUS316/2本

外装ADC12/1台 外装ADC12/1台 外装ADC12/1台

外装ADC6/内部SUS316/2ヶ オールSUS316/2ヶ

LT 1 1

LT 1 2 接 液 部

外装ADC12/1台

外装ADC6/ローラSUS316L/2ヶ

外装ADC6/内部SUS316（ネジ1）/2ヶ

SUS316/1ヶ

接 液 部

ガイドワイヤ

SS400/1ヶ

SUS316/2本 SUS316/2本

SS400/1ヶ

SUS316/1ヶ

外装ADC6/ローラSUS316L/2ヶ

内容

A0 1

B 0 1

単 線

フロートΦ400

SUS316/1本

A0 4

B 0 4

単 線

A0 6

外装ADC12/1台

外装ADC6/ローラSUS316L/2ヶ

接 液 部 　 S U S3 1 6 接 液 部 / SU S 3 1 6 , ガ イ ド ノ ブ/ S U S 3 1 6

SS400/2ヶ

測定テープ

SUS316/2本

キ ッ ト コ ー ド

SS400/1ヶ

計器本体 (ﾈｼﾞ1-1/2)

材質/数量

SUS316/1本SUS316/1本

外装ADC6/内部SUS316（ネジ1）/2ヶ

SUS316/1ヶ

外装ADC12/1台

外装ADC6/ローラSUS316L/2ヶ

オールSUS316(ソケット溶接型)/2ヶ

材質/数量 材質/数量

材質/数量 材質/数量 材質/数量

SUS316/2ヶ

接 液 部 　 S U S3 1 6 接 液 部 / SU S 3 1 6 , ガ イ ド ノ ブ/ S U S 3 1 6

SUS316/2ヶ

A1 1

B 1 1

単 線
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設置参考図
LT11/12 タ ン ク ト ッ プ
マウン ト ( 地下タ ン ク用 )

LT12 型の場合は、 計器本体、 ガ イ ド

ノ ブの接続がフ ラ ンジです。

「機械構成」 のプロ セス接続 ( ネジ )

表を参照し て く だ さい。

LT11

図 3 ： 地下タ ン ク用の設置

対象キッ ト コー ド

巻上なし

巻上あり

ガイドワイヤ

巻上なし

巻上あり

ガイドワイヤ

C10

単線

A40

B40

A43

B43

外装ADC6/内部SUS316（ネジ1）/2ｹ オールSUS316(ソケット溶接型）

外装ADC12（逆付け）/1台 外装ADC12（逆付け）

アンカーフック

アンカーフック

フロートΦ400

ガイドワイヤ

測定テープ

ガイドノブ 

ガイドノブ （フランジ1-1/2"）

内容

LT12

材質/数量内容

計器本体

フロートΦ400

ガイドワイヤ

測定テープ SUS316（全穴）

接液部/SUS316, ガイドノブ/SUS316

キットコード

材質/数量

LT11 接液部

A07

C07

単線

A10

計器本体

キットコード

材質/数量

外装ADC12（逆付け）/1台 外装ADC12（逆付け）/1台

SUS316/1ｹ SUS316

SUS316/1本 SUS316

SUS316（全穴）/1本

接液部/SUS316, ガイドノブ/SUS316

SS400/2ｹ SUS316/2ｹ

接液部

材質/数量

SUS316/2本 SUS316/2本

単線 単線

SS400/2ｹ SUS316/2ｹ

SUS316（全穴）/1本 SUS316（全穴）/1本

外装ADC6/内部SUS316/2ｹ オールSUS316/2ｹ

SUS316/1ｹ SUS316/1ｹ
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設置参考図 LT11/12
コーンルーフ タ ン ク
(CRT 用シールポ ッ ト 付 )

LT11 の場合は、 計器本体、 ガ イ ド エ

ルボ、 シールポ ッ ト 、 ガイ ド ノ ブの接

続がネジ込みです。

「機械構成」 のプロ セス接続 ( ネジ )

表を参照し て く だ さ い。

LT12 　

図 4 ： コーンルーフ タ ン ク （CRT 用シールポ ッ ト 付） での設置

対象キッ ト コー ド

巻 上 な し

巻 上 あ り

ガ イド ワ イヤ

巻 上 な し

巻 上 あ り

ガ イド ワ イヤ

90°ガイドエルボ  (フランジ1-1/2")

外装ADC6/内部SUS316（ネジ1）/2ｹ

SUS316/1ｹ

A5 5

B 5 5

単 線

A5 9

B 5 9

単 線

アンカーフック

ガイドワイヤ

測定テープ

計器サポータ

シールポット (フランジ1-1/2")

計器本体

ガイドノブ (フランジ1-1/2")

フロートΦ400

内容

キット コ ード

ガイドノブ 

フロートΦ400

ガイドワイヤ

測定テープ

接 液 部 / SU S3 1 6 , 接 ガ ス / SU S3 1 6

材質/数量 材質/数量

外装SCS14,SUS316/ローラSUS316L/1台

外装ADC12/1台

A5 0

単 線

SS400/1ｹ

外装ADC12/1台

外装ADC6/ローラSUS316L/１ｹ

オールSUS316（ソケット溶接型）/2ｹ

SUS316/1ｹ

内容

計器本体

シールポット (ネジ1-1/2)

90°ガイドエルボ (ネジ1-1/2)　

計器サポータ

SUS316/2本

SUS316/1本SUS316/1本

SUS316/2ｹ

接 液 部 / SU S3 1 6 , 接 ガ ス / SU S3 1 6

キット コ ード
B 5 0

単 線

A5 4

B 5 4

LT1 1

LT1 2 接 液 部

SS400/2ｹ

SS400/1ｹ

接 液 部

外装ADC,AC,SGP/ローラSUS316L/1台

SUS316/2本

アンカーフック

外装ADC6/ローラSUS316L/１ｹ

外装ADC,AC,SGP/ローラSUS316L/1台 外装SCS14,SUS316/ローラSUS316L/1台

材質/数量 材質/数量

SUS316/1ｹ

SS400/1ｹ

SUS316/2本

SUS316/1本

SUS316/2本

SUS316/1本

SS400/2ｹ

SS400/1ｹ

SUS316/2ｹ

外装ADC12/1台 外装ADC12/1台

外装ADC6/ローラSUS316L/１ｹ 外装ADC6/ローラSUS316L/１ｹ

外装ADC6/内部SUS316/2ｹ オールSUS316/2ｹ

SUS316/1ｹ
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設置参考図　LT11/12
コーンルーフ タ ン ク (CRT 用
シールポ ッ ト PVC 付 )

LT11 の場合は、 計器本体、 90° ガイ

ド エルボの接続がネジ込みにな り 、

シールポ ッ ト 、 ガイ ド ノ ブはフ ラ ンジ

接続 と な り ます。

「機械構成」 のプロ セス接続 ( ネジ )

表を参照し て く だ さい。

LT12

図 5 ： コーンルーフ タ ン ク （CRT 用シールポ ッ ト PVC 付） での設置

対象キッ ト コー ド

接 液 部 / P V C ,S S 4 0 0 ,接 ガ ス / P V C ,P F A 接 液 部 / P V C ,S U S 3 1 6 ,  接 ガ ス / P V C ,P F A

キ ッ ト コ ー ド 巻 上 な し 0 6 0 0 6 2

ガ イ ド ワ イ ヤ よ り 線 よ り 線

材 質 / 数 量 材 質 / 数 量

外 装 AD C 1 2 / 1 台 外 装 AD C 1 2 / 1 台

外 装 PVC / ロ ー ラP VC / 1 台 外 装 P VC / ロ ー ラPVC / 1 台

外 装 AD C 6 / ロ ー ラS U S 3 1 6 L/ 1 ｹ 外 装 AD C 6 / ロ ー ラS U S 3 1 6 L/ 1 ｹ

オ ー ル P VC / 2 ｹ オ ー ル PVC / 2 ｹ

P VC / 1 ｹ PVC / 1 ｹ

S U S 3 1 6  (PFA被 覆 )/ 1 本 S U S 3 1 6  (PFA被 覆 )/ 1 本

S U S 3 1 6 (P FA被 覆 )+ S U S 3 1 6 / 各 1 本 S U S 3 1 6 (PFA被 覆 )+ S U S 3 1 6 / 各 1 本

S S 4 0 0 / 1 ｹ S S 4 0 0 / 1 ｹ

S S 4 0 0 + PVC / 2 ｹ S U S 3 1 6 + P VC / 2 ｹ

接 液 / P V C ,S S 4 0 0 ,接 ガ ス / P V C ,P F A 接 液 / P V C ,S U S 3 1 6 ,  接 ガ ス / P V C ,P F A

キ ッ ト コ ー ド 巻 上 な し 0 6 1 0 6 3

ガ イ ド ワ イ ヤ よ り 線 よ り 線

材 質 / 数 量 材 質 / 数 量

外 装 AD C 1 2 / 1 台 外 装 AD C 1 2 / 1 台

外 装 PVC / ロ ー ラP VC / 1 台 外 装 P VC / ロ ー ラPVC / 1 台

9 0 ° ガ イ ド エ ル ボ   (フ ラン ジ 1 - 1 / 2 ) 外 装 AD C 6 / ロ ー ラS U S 3 1 6 L/ 1 ｹ 外 装 AD C 6 / ロ ー ラS U S 3 1 6 L/ 1 ｹ

オ ー ル P VC / 2 ｹ オ ー ル PVC / 2 ｹ

P VC / 1 ｹ PVC / 1 ｹ

S U S 3 1 6  (PFA被 覆 )/ 1 本 S U S 3 1 6  (PFA被 覆 )/ 1 本

S U S 3 1 6 (P FA被 覆 )+ S U S 3 1 6 / 各 1 本 S U S 3 1 6 (PFA被 覆 )+ S U S 3 1 6 / 各 1 本

S S 4 0 0 / 1 ｹ S S 4 0 0 / 1 ｹ

S S 4 0 0 + PVC / 2 ｹ S U S 3 1 6 + P VC / 2 ｹ

ガ イ ド ワ イ ヤ

測 定 ワ イ ヤ + 測 定 テ ー プ

計 器 サ ポ ー タ

ワ イ ヤ フ ッ ク

シ ー ル ポ ッ ト  (フ ラン ジ 1 - 1 / 2 )

ガ イ ド ノ ブ (フ ラン ジ 1 - 1 / 2 )

フ ロ ー ト Φ 4 0 0

計 器 サ ポ ー タ

ワ イ ヤ フ ッ ク

キ ッ ト 内 容

計 器 本 体 (フ ラン ジ 1 - 1 / 2 )

L T 1 1

L T 1 2

キ ッ ト 内 容

計 器 本 体 (ネ ジ 1 1 / 2 )

シ ー ル ポ ッ ト  （ フ ラン ジ 1 - 1 / 2 ）

9 0 ° ガ イ ド エ ル ボ  (ネ ジ 1 - 1 / 2 )　

ガ イ ド ノ ブ （ フ ラン ジ 1 - 1 / 2 ）

フ ロ ー ト Φ 4 0 0

ガ イ ド ワ イ ヤ

測 定 ワ イ ヤ + 測 定 テ ー プ
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設置参考図　LT11 
小型コーンルーフ タ ン ク
( ガイ ドパイプ式 )

巻上機構あ り の仕様で、 巻上げまたは

巻下げを行 う 場合、 フ ロー ト がガ イ ド

パイプに引かかって損傷しないように

ゆっ く り と行って く だ さい。

「機械構成」 のプロ セス接続 ( ネジ )

表を参照し て く だ さ い。

LT11

図 6 ： 小型コーンルーフ タ ン ク （ガ イ ド パイプ式） での設置

対象キッ ト コー ド

LT11 Max.10m/ガイドパイプ

キットコード 005

内容 材質/数量

計器本体（ネジ1-1/2） 外装ADC12/1台

90°ガイドエルボ (ネジ1-1/2)　 外装ADC6/ローラSUS316L /2ｹ

フロートΦ140 SUS316/1ｹ

測定テープ SUS316/1本

計器サポータ SS400/1ｹ
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設置参考図 　 LT11 
タ ン ク ト ッ プ取付け　
（ガイ ドパイプ式）

巻上機構あ り の仕様で、 巻上げまたは

巻下げを行 う 場合、 フ ロー ト がガイ ド

パイプに引かかって損傷しないように

ゆっ く り と行って く だ さい。

「機械構成」 のプロ セス接続 ( ネジ )

表を参照し て く だ さい。

LT11

図 7 ： タ ン ク ト ッ プ取付け （ガイ ド パイプ式） での設置

対象キットコード

LT11 Max.10m/ガイドパイプ

キットコード 008

内容 材質/数量

計器本体（ネジ1-1/2） 外装ADC12(逆付け)/1台

フロートΦ140 SUS316/1ｹ

測定テープ SUS316/1本
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設置参考図 　 LT11/12
ガスホルダ

LT12 型の場合は、 計器本体、 90° ガ

イ ド エルボの接続がフ ラ ンジ と な り ま

す。

「機械構成」 のプロ セス接続 ( ネジ )

表を参照し て く だ さ い。

LT11

図 8 ： ガスホルダでの設置

対象キッ ト コー ド

LT11 LT12

キットコード 251 252

内容 材質/数量 材質/数量

計器本体 外装ADC12/1台 外装ADC12/1台

90°ガイドエルボ 　
外装ADC6/ローラSUS316L

 (ネジ1-1/2) /2ｹ
外装ADC6/ローラSUS316L

(フランジ1-1/2) /2ｹ

測定ワイヤ+測定テープ SUS316+SUS316/各1本 SUS316+SUS316/各1本

計器サポータ SS400/1ｹ SS400/1ｹ

測定ワイヤフック SS400/1ｹ SS400/1ｹ

ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞｿｹｯﾄ （ネジ1-1/2） 鋳鉄+PVC/1ｹ 鋳鉄+PVC/1ｹ
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設置参考図 　 LT11/LT12
フ ローテ ィ ングルーフ
(FRT 用 )

LT12 型の場合は、 計器本体、 ガ イ ド

エルボの接続がフ ラ ンジ と な り ます。

「機械構成」 のプロ セス接続 ( ネジ )

表を参照し て く だ さい。

LT11

図 9 ： フ ローテ ィ ングルーフ （FRT 用） での設置

対象キッ ト コー ド

LT11 LT12

キットコード 261 262

内容 材質/数量 材質/数量

計器本体 外装ADC12/1台 外装ADC12/1台

90°ガイドエルボ　
外装ADC6/ローラSUS316L

(ネジ1-1/2)/2ｹ
外装ADC6/ローラSUS316L

(フランジ1-1/2")/2ｹ

フロートΦ400 SUS316/1ｹ SUS316/1ｹ

測定ワイヤ+測定テープ SUS316+SUS316/各1本 SUS316+SUS316/各1本

計器サポータ SS400/1ｹ SS400/1ｹ

ワイヤガイドメタル (フランジ) SS400+PTFE/1ｹ SS400+PTFE/1ｹ

ﾜｲﾔｶﾞｲﾄﾞｿｹｯﾄ （ネジ1-1/2） 鋳鉄+PVC/1ｹ 鋳鉄+PVC/1ｹ



LT11/LT12/LT14/LT16 フ ロー ト 式液面計

Endress+Hauser 13

設置参考図 　 LT14
中圧ド ームルーフ タ ン ク

LT14

図 10 ： 中圧ドームルーフ タ ン ク での設置

対象キッ ト コー ド
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設置参考図 　 LT16
高圧球形タ ン ク

LT16

図 11 ： 高圧球形タ ン ク での設置

対象キッ ト コー ド
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機械構成

外形寸法 LT11
（ねじ込み式 ・ 低圧タ イプ）

プロセス接続 （ネジ）

図 12 ： LT11 寸法

040 計器本体 ガイ ド エルボ シールポ ッ ト
ガイ ド ノ ブ

（ソ ケ ッ ト 型以外）

ガ イ ド ノ ブ ・

シールポ ッ ト （PVC）

0 Rp 1-1/2 ユニオン無 Rp 1-1/2 Rp 1-1/2 R1 10K 40A FF JIS

A Rc 1-1/2 ユニオン付 Rp 1-1/2 Rp 1-1/2 R1 10K 40A FF JIS

B NPT1-1/2 ユニオン付 NPT1-1/2 NPT1-1/2 NPT1 150lbs 1-1/2 FF ANSI

C G1-1/2 ユニオン付 Rp 1-1/2 Rp 1-1/2 R1 10K 40A FF JIS



LT11/LT12/LT14/LT16 フ ロー ト 式液面計 

16 Endress+Hauser

外形寸法 LT12 
（フ ラ ンジ式 ・ 低圧タ イプ）

図 13 ： LT12 寸法
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外形寸法 LT14
（フ ラ ンジ式 ・ 中圧タ イプ）

図 14 ： LT14 （フ ラ ンジ ・ 中圧タ イプ） 寸法

外形寸法 LT16
（フ ラ ンジ式 ・ 高圧タ イプ）

図 15 ： LT16 （フ ラ ンジ ・ 高圧タ イプ） 寸法
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指示方式

本体接続

製品ルー ト 範囲

LT11 （ねじ込み式、 低圧タ イプ） ダ イヤル 2 針式または
カ ウ ン ター式 （最小可読目盛 1mm）
30m 用はカ ウ ン タ指示のみ （LT 1 1 2 □）

LT12 （フ ラ ンジ式、 低圧タ イプ） ダ イヤル 2 針式または
カ ウ ン ター式 （最小可読目盛 1mm）
30m 用はカ ウ ン タ指示のみ （LT 1 2 2 □）

LT14 （フ ラ ンジ式、 中圧タ イプ） ダ イヤル 2 針式または
カ ウ ン ター式 （最小可読目盛 1mm）
30m 用はカ ウ ン タ指示のみ （LT 1 4 2 □）

LT16 （フ ラ ンジ式、 高圧タ イプ） ダ イヤル 2 針式または
カ ウ ン ター式 （最小可読目盛 1mm）
30m 用はカ ウ ン タ指示のみ （LT 1 6 2 □）

製品ルー ト 仕様

LT11 （ねじ込み式、 低圧タ イプ） ﾈｼﾞ JIS B0203 Rp 1-1/2, ﾕﾆｵﾝな し
ﾈｼﾞ JIS B0203 Rc1-1/2, ﾕﾆｵﾝ ﾅｯﾄ , ｽﾘｰﾌﾞ , SUS316
ﾈｼﾞ ANSI NPT1-1/2, ﾕﾆｵﾝ ﾅｯﾄ , ｽﾘｰﾌﾞ , SUS316
ﾈｼﾞ JIS B0202 G1-1/2, ﾕﾆｵﾝ ﾅｯﾄ , ｽﾘｰﾌﾞ , SUS316

LT12 （フ ラ ンジ式、 低圧タ イプ）
フ ラ ンジ規格 / フ ラ ンジ材質

10K 40A RF, AC4A JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
10K 40A RF, SUS316 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
1-1/2" 150lbs RF, AC4A ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
1-1/2" 150lbs RF, SUS316 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
40A 150lbs RF, AC4A JPI ﾌﾗﾝｼﾞ 7S-15
40A 150lbs RF, SUS316 JPI ﾌﾗﾝｼﾞ 7S-15

LT14 （フ ラ ンジ式、 中圧タ イプ）
フ ラ ンジ規格 / 本体材質

10K 40A RF, AC4CT6 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
10K 40A RF, SCS13 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
1-1/2" 150lbs RF, AC4CT6 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
1-1/2" 150lbs RF, SCS13 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
40A 150lbs RF, AC4CT6 JPI ﾌﾗﾝｼﾞ 7S-15
40A 150lbs RF, SCS13 JPI ﾌﾗﾝｼﾞ 7S-15

LT16 （フ ラ ンジ式、 高圧タ イプ）
フ ラ ンジ規格 / 本体材質／ボル ト 材質

10K 40A RF, SCPL1,SNB7 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
20K 40A RF, SCPL1,SNB7 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
10K 40A RF, SCS13,SUS304 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
20K 40A RF, SCS13,SUS304 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
20K 40A RF, SCS13,SNB7 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
1-1/2" 150lbs RF, SCPL1,SNB7 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
1-1/2" 300lbs RF, SCPL1,SNB7ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
1-1/2" 150lbs RF, SCS13,SUS304 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
1-1/2" 300lbs RF, SCS13,SUS304 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
1-1/2" 300lbs RF, SCS13,SNB7 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
40A 150lbs RF, SCPL1,SNB7 JPI ﾌﾗﾝｼﾞ 7S-15
40A 300lbs RF, SCPL1,SNB7 JPI ﾌﾗﾝｼﾞ 7S-15
40A 150lbs RF, SCS13,SUS304 JPI ﾌﾗﾝｼﾞ 7S-15
40A 300lbs RF, SCS13,SUS304 JPI ﾌﾗﾝｼﾞ 7S-15
40A 300lbs RF, SCS13,SNB7 JPI ﾌﾗﾝｼﾞ 7S-15
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指示カ ッ プ リ ング
（計器本体内部と指示部との
カ ッ プ リ ング）

総質量 ・ 塗装色

注意！
ステン レ ス材は塗装し ません。

フ ロー ト

製品ルー ト カ ッ プ リ ング

LT11 （ねじ込み式、 低圧タ イプ） 貫通シ ャ フ ト ( オイルシール使用）

LT12 （フ ラ ンジ式、 低圧タ イプ） 貫通シャ フ ト （オイルシール使用）

LT14 （フ ラ ンジ式、 中圧タ イプ） 耐圧隔壁マグネ ッ ト カ ッ プ リ ング

LT16 （フ ラ ンジ式、 高圧タ イプ） 耐圧隔壁マグネ ッ ト カ ッ プ リ ング

製品ルー ト 質量

LT11 （ねじ込み式、 低圧タ イプ） 約 15kg , 銀色

LT12 （フ ラ ンジ式、 低圧タ イプ） 　 約 15kg , 銀色 　

LT14 （フ ラ ンジ式、 中圧タ イプ） 約 22kg , 銀色

LT16 （フ ラ ンジ式、 高圧タ イプ） 　 約 100kg , 銀色

φ400 質量 ρ: 液密度 (g/cm3)

低圧タ イプ 4.2 kg 0.5 ≦ ρ ＜ 0.65

低圧タ イプ 5.0 kg 　 0.65 ≦ ρ ＜ 1.05

低圧タ イプ 8.0 kg 1.05 ≦ ρ ≦ 2.0

高圧タ イプ 8.3 kg 0.5 ≦ ρ ≦ 0.7

φ140 質量 ρ: 液密度 (g/cm3)

低圧タ イプ 2.1 kg 0.5 ≦ ρ ＜ 0.94

低圧タ イプ 2.4 kg 0.94 ≦ ρ ≦ 2.0



LT11/LT12/LT14/LT16 フ ロー ト 式液面計 

20 Endress+Hauser

接液 ・ 接ガス部使用シール
材質一覧表

製品名 部材名 シール材使用名 シール材種類 パッ キン ・ O リ ング材質

LT11/12

計器本体

裏蓋 蓋パッ キン ハイ カ コルク

チェ ッ ク軸 O リ ング FKM

スプロ ケ ッ ト 軸部 オイルシール FKM

ブラ イ ン ド板部 パッ キン NBR

90° ガイ ド エルボ

アル ミ ガイ ド エルボ
蓋パッ キン

ハイ カ コルク

ステンレ スガ イ ド エルボ V#6502

軸受け部 O リ ング シ リ コ ンゴム

U シールポ ッ ト

アル ミ ガイ ド エルボ
蓋パッ キン ハイ カ コルク

軸受け部 O リ ング シ リ コ ンゴム

ステンレ スガ イ ド エルボ
蓋パッ キン V#6502

軸受け部 O リ ング シ リ コ ンゴム

PVC ガイ ド エルボ
蓋パッ キン V#6502

軸受け部 O リ ング PTFE

LT11
ガイ ド ノ ブ

アル ミ ・ ネジ込み式

蓋パッ キン

ハイ カ コルク

ステンレ ス ・ タ ン ク溶接型 V#6502

LT12 ガイ ド ノ ブ
アル ミ ・ フ ラ ンジ ・ ネジ込み式 ハイ カ コルク

ステンレ ス ・ フ ラ ンジ溶接型 スプ リ ング押え部パッ キン V#6502

LT14/16

計器本体

裏蓋 蓋パッ キン V#6502

チェ ッ クハン ド ル部 グ ラ ン ド パッ キン PTFE/CR

内部マグネ ッ ト カバー部 O リ ング PTFE

外部マグネ ッ ト カバー部 O リ ング NBR 　  * 銅系不可 CR

カ ッ プ リ ング部 O リ ング PTFE

特殊弁

（アル ミ ・ ステン レ ス）

軸部 軸パッ キン PTFE

袋ナッ ト 部 パッ キン V#6502

LT14

90° ガイ ド エルボ

（アル ミ ・ ステン レ ス）

蓋部 蓋パッ キン V#6502

軸受け部 O リ ング PTFE

135° ガ イ ド エルボ

（アル ミ ・ ステン レ ス）

蓋部 蓋パッ キン V#6502

軸受け部 O リ ング PTFE

ガイ ド ノ ブ
アル ミ ・ フ ラ ンジ一体型

スプ リ ング押え部パッ キン
V#6502

ステンレ ス ・ フ ラ ンジ溶接型 V#6502

LT16

90° ガイ ド エルボ

（鉄・ステンレス）

蓋部 蓋パッ キン V#6502

軸受け部 O リ ング PTFE

135° ガ イ ド エルボ

（鉄・ステンレス）

蓋部 蓋パッ キン V#6502

軸受け部 O リ ング PTFE

ガイ ド ノ ブ
鉄 ・ フ ラ ンジ溶接型

スプ リ ング押え部パッ キン
V#6502

ステンレ ス ・ フ ラ ンジ溶接型 V#6502
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ヒ ューマン イ ン ターフ ェース

表示部 計器本体表示部は、 ダ イヤル 2 針式と カ ウ ン タ表示式と があ り ます。 通常、 タ ン ク の高さが
20ｍ までの場合にはダ イヤル表示、 20ｍ を超え る場合にはカ ウ ン タ表示のものが使用されま
す。

ダイヤル表示

図 16 ： ダ イヤル表示

カウン タ表示

図 17 ： カ ウ ン タ表示

長針
（白色・1 目盛間隔 100mm）

キャ ッ プナ ッ ト

短針
（緑色・1 目盛間隔 1mm）
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証明 ・ 認定

保護等級

製品ルー ト 等級

LT11, LT12, LT14, LT16 密閉防水 　 IP55
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オーダーイ ン フ ォ メ ーシ ョ ン

LT11 （1100）
010 デ ィ スプレ イ ：

1 2 ダ イ ヤルポ イ ン タ

2 カ ウ ン タ表示

5 2 ダ イ ヤルポ イ ン タ , 逆さ取付

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

020 巻上機構 ：

0 な し

1 あ り

030 仕様 ：

0 標準

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

040 プロセス接続 ：

0 ネジ JIS B0203 Rp1-1/2, ユニオンな し , SUS316

A ネジ JIS B0203 Rc1-1/2, ユニオン ナ ッ ト , ス リ ーブ SUS316

B ネジ ANSI NPT1-1/2, ユニオン ナッ ト , ス リ ーブ SUS316

C ネジ JIS B0202 G1-1/2, ユニオン ナッ ト , ス リ ーブ SUS316 

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

050 計測レ ンジ ：

1 2.5m

2 5m

3 10m

4 16m

5 20m

6 30m( カ ウ ン ター表示のみ )

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

060 アプ リ ケーシ ョ ン ：

AAA ゲージヘッ ド ､ 　 その他部品は別手配

000 ゲージヘッ ド のみ

005 CRT ガイ ド パイプ取付 　

008 タ ン ク ト ッ プ , ガイ ド パイプ取付

060 PVC, SS400 　 ワ イ ヤフ ッ ク

062 PVC, SUS316 　 ワ イ ヤフ ッ ク

251 ガス ホルダ

261 FRT タ ン ク

A01 標準アプ リ ケーシ ョ ン 　 CRT 用 , テープ別体
（単線ガイ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

A04 接液部 　 SUS316, テープ別体 （単線ガ イ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

A06 接液 + 接ガス部 ,SUS316, テープ別体 （単線ガイ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

A07 地下タ ン ク , テープ別体 （単線ガイ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

A10 地下タ ン ク , SUS316, テープ別体 （単線ガ イ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

A50 シールポ ッ ト 標準、 テープ別体 （単線ガ イ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク )

A54 シールポ ッ ト 全 SUS316, テープ別体 （単線ガイ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク )

B01 標準 , 巻上機構 , テープ別体 （単線ガ イ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク )

B04 接液部 　 SUS316, 巻上機構 , テープ別体 （単線ガイ ド ワ イ ヤ ,2 アンカーフ ッ ク )

B06 接液 + 接ガス部 　 SUS316, 巻上機構 , テープ別体
（単線ガイ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

B50 シールポ ッ ト 標準、 巻上機構 , テープ別体
（単線ガイ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

B54 シールポ ッ ト SUS316, 巻上機構 , テープ別体
（単線ガイ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

C07 地下タ ン ク取付 , 巻上機構 , テープ別体
（単線ガイ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

C10 地下タ ン ク取付 , テープ別体 （単線ガイ ド ワ イ ヤ , 　 2 アンカーフ ッ ク）

999 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

LT11- 仕様コード （次ページに続 く ）
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070 フ ロー ト ：

1 4.2kg, d=400mm, 　 液密度 　 0.5 ≦ ρ ＜ 0.65 g/cm3

2 5.0kg, d=400mm, 　 液密度 　 0.65 ≦ ρ ＜ 1.05 g/cm3

3 8.0kg, d=400mm, 　 液密度 　 1.05 ≦ ρ ＜ 2.0 g/cm3

4 な し

5 2.1kg, d=140mm, 　 液密度 　 0.5 ≦ ρ ＜ 0.94 g/cm3

6 2.4kg, d=140mm, 　 液密度 　 0.94 ≦ ρ ＜ 2.0 g/cm3

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

080 追加オプシ ョ ン ：

0 標準

C 銅系不可

D ガ ラ スデ ィ スプレ イ カバー

Ｊ 銅系不可， ガ ラ スデ ィ スプレ イ カバー

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

LT11- 全仕様完了



LT11/LT12/LT14/LT16 フ ロー ト 式液面計

Endress+Hauser 25

LT12 （1200）
010 デ ィ スプレ イ ：

1 2 ダ イ ヤルポ イ ン タ

2 カ ウ ン タ表示

5 2 ダ イ ヤルポ イ ン タ、 逆さ取付

9 特殊仕様 ,TSP 　 No. 要問合せ

020 巻上機構 ：

0 な し

1 あ り

030 仕様 ：

0 標準

9 特殊仕様 ,TSP 　 No. 要問合せ

040 プロセス接続 ：

1 10K 40A RF, AC4A 　  フ ラ ンジ JIS B2220

A 10K 40A RF, SUS316 　  フ ラ ンジ JIS B2220

2 1-1/2" 150lbs RF, AC4A 　  フ ラ ンジ ANSI B16.5

B 1-1/2" 150lbs RF, SUS316 　  フ ラ ンジ ANSI B16.5

3 40A 150lbs RF, AC4A 　 フ ラ ンジ JPI 7S-15

C 40A 150lbs RF, SUS316 　 フ ラ ンジ JPI 7S-15

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

050 計測レ ンジ

1 2.5m

2 5m

3 10m

4 16m

5 20m

6 30m ( カ ウ ン ター表示のみ )

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

060 アプ リ ケーシ ョ ン ：

AAA ゲージヘッ ド , その他部品は別手配

000 ゲージヘッ ド

061 PVC, SS400 　 ワ イ ヤフ ッ ク

063 PVC, SUS316 　 ワ イ ヤフ ッ ク

252 ガス ホルダ

262 FRT タ ン ク

A11 標準アプ リ ケーシ ョ ン CRT 用 , テープ別体 ,( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ
ク）

A14 接液部 　 SUS316, テープ別体 ,( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

A15 接液 + 接ガス部 , SUS316, テープ別体 ,( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

A40 地下タ ン ク , テープ別体 ,( 単線ガ イ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

A43 地下タ ン ク , SUS316, テープ別体 ,( 単線ガ イ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

A55 標準 , シールポ ッﾄ , テープ別体 ,( 単線ガ イ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

A59 シールポ ッ ト 　 全 SUS316, テープ別体 ,( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

B55 標準 , シールポ ッ ト , 巻上機構 , テープ別体 ,( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカー
フ ッ ク）

B59 シールポ ッ ト 　 全 SUS316, 巻上機構 , テープ別体 ,
( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

B11 標準、 巻上機構 , テープ別体 ,( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

B14 接液部 　 SUS316, 巻上機構 , テープ別体 ,( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

B15 接液 + 接ガス部 　 SUS316, 巻上機構 , テープ別体 ,
( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

B40 地下タ ン ク取付 , 巻上機構 , テープ別体 ,( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

B43 UTI, 接液部 　 SUS316, 巻上機構 , テープ別体 ,UTI ＝地下タ ン ク取付 ,
( 単線ガイ ド ワ イ ヤ， 2 アンカーフ ッ ク）

999 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

070 フ ロー ト

1 4.2kg,= d=400mm, 液密度 　 0.5 ≦ ρ ＜ 0.65 g/cm3

2 5.0kg,= d=400mm, 液密度 　 0.65 ≦ ρ ＜ 1.05 g/cm3

3 8.0kg,= d=400mm, 液密度 　 1.05 ≦ ρ ＜ 2.0 g/cm3

4 な し （アプ リ ケーシ ョ ン コー ド AAA の場合、 付属品を参照）

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

LT12- 仕様コー ド （次ページに続 く ）
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080 追加オプシ ョ ン

0 標準

C 銅系不可

D ガ ラ スデ ィ スプレ イ カバー

Ｊ 銅系不可 , ガ ラ スデ ィ スプレ イ カバー

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

LT12- 全仕様完了
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LT14 （1400）
010 デ ィ スプレ イ

1 2 ダ イ ヤルポ イ ン タ

2 カ ウ ン タ表示

5 2 ダ イ ヤルポ イ ン タ， 逆さ取付

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

020 巻上機構

0 な し

1 あ り

030 仕様

0 標準

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

040 プロセス接続

1 10K 40A RF, AC4CT6 フ ラ ンジ JIS B2220

A 10K 40A RF, SCS13 フ ラ ンジ JIS B2220

3 1-1/2" 150lbs RF, AC4CT6 フ ラ ンジ ANSI B16.5

C 1-1/2" 150lbs RF, SCS13 フ ラ ンジ ANSI B16.5

5 40A 150lbs RF, AC4CT6 フ ラ ンジ JPI 7S-15

E 40A 150lbs RF, SCS13 フ ラ ンジ JPI 7S-15

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

050 計測レ ンジ

1 2.5m

2 5m

3 10m

4 16m

5 20m

6 30m ( カ ウ ン タ表示のみ )

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

060 キ ッ ト コー ド

AAA ゲージヘッ ド のみ , ア ク セサ リ 別手配

000 ゲージヘッ ド のみ

040 標準 , ガ イ ド エルボ 90° ｘ 2 　

041 接液 + 接ガス部 　 ガイ ド エルボ 　 90° ｘ 1, 　 135° ｘ 2

078 アル ミ ニウ ム , ガ イ ド エルボ 　 90° ｘ 1, 　 135° ｘ 2

094 標準 , ガ イ ド エルボ 　 90° ｘ 1, 　 135° ｘ 2

095 接液 + 接ガス部 　 SUS316, ガイ ド エルボ 　 90° ｘ 1, 　 135° ｘ 2， 巻上機構

098 アル ミ ニウ ム , ガ イ ド エルボ 　 90° ｘ 1, 　 135° ｘ 2, 巻上機構

999 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

070 フ ロー ト

4 な し

5 8.3kg, d=400mm 液密度 0.5 ≦ ρ ＜ 0.7g/cm3 

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

80 追加オプシ ョ ン

0 標準

C 銅系不可

9 特殊仕様 ,TSP 　 No. 要問合せ

LT14- 仕様コード
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LT16 （1600）
010 デ ィ スプレ イ ：

1 2 ダ イ ヤルポ イ ン タ

2 カ ウ ン タ表示

5 2 ダ イ ヤルポ イ ン タ、 逆さ取付

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

020 巻上機構 ：

0 な し

1 あ り

030 仕様 ：

0 標準

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

040 プロセス接続：

1 10K 40A RF,SCPL1,SNB7 　 フ ラ ンジ JIS 　 B2220

2 20K 40A RF,SCPL1,SNB7 　 フ ラ ンジ JIS 　 B2220

A 10K 40A RF, SCS13, SUS304 　 フ ラ ンジ JIS 　 B2220

B 20K 40A RF, SCS13, SUS304 　 フ ラ ンジ JIS 　 B2220

G 20K 40A RF, SCS13, SNB7 　 フ ラ ンジ JIS 　 B2220

3 1-1/2 150lbs RF, SCPL1, SNB7 　 フ ラ ンジ 　 ANSI 　 B16.5

4 1-1/2 300lbs RF, SCPL1, SNB7 　 フ ラ ンジ 　 ANSI 　 B16.5

C 1-1/2 150lbs RF, SCS13, SUS304 　 フ ラ ンジ 　 ANSI 　 B16.5

D 1-1/2 300lbs RF, SCS13, SUS304 　 フ ラ ンジ 　 ANSI 　 B16.5

H 1-1/2 300lbs RF, SCS13, SNB7 　 フ ラ ンジ 　 ANSI 　 B16.5

5 40A 150lbs RF, SCLP1, SNB7 　 フ ラ ンジ JPI 　 7S-15

6 40A 300lbs RF, SCLP1, SNB7 　 フ ラ ンジ JPI 　 7S-15

E 40A 150lbs RF, SCS13, SUS304 　 フ ラ ンジ JPI 　 7S-15

F 40A 300lbs RF, SCS13, SUS304 　 フ ラ ンジ JPI 　 7S-15

J 40A 300lbs RF, SCS13, SNB7 　 フ ラ ンジ JPI 　 7S-15

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

050 計測レ ンジ ：

1 2.5m

2 5m

3 10m

4 16m

5 20m

6 30m ( カ ウ ン タ表示のみ )

9 特殊仕様 ,TSP 　 No. 要問合せ

060 キ ッ ト コー ド ：

AAA ゲージヘッ ド のみ , ア ク セサ リ 別手配

000 ゲージヘッ ド のみ

042 標準 , 　 ガイ ド エルボ 　 90° ｘ 1, 　 135° ｘ 2 　

043 ガイ ド エルボ 　 90° ｘ 2

044 タ ン ク ト ッ プ取付

096 標準 , ガ イ ド エルボ 90° ｘ 2, 　 135° ｘ 2, 　 巻上機構

097 ガイ ド エルボ 90° ｘ 2, 　 巻上機構

999 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

070 フ ロー ト ：

4 な し

5 8.3kg，　 d = 400mm, 　 密度液 0.5 ≦ ρ ＜ 0.7 g/cm3 

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

080 追加オプシ ョ ン ：

0 標準

B ゲージヘッ ド ボル ト SUS304

C 銅系不可

F 銅系不可 + ゲージヘッ ド ボル ト SUS304

9 特殊仕様 ,TSP No. 要問合せ

LT16- 仕様コー ド
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オプシ ョ ン

アン カーウ ェ イ ト タ ン ク ボ ト ムにアンカーフ ッ ク を固定取付けでき ない ( タ ン ク内部に液体が入っている等 ) 場合
には、 ガ イ ド ワ イヤをたるみな く 張る ために、 アンカーウ ェ イ ト を使用し ます。

• 材質 ： SS400 または SUS316

• 質量 ： 約 23kg

図 18 ： アンカーウ ェ イ ト

シールポ ッ ト
（LT11/LT12）

シール液を充填し て、 タ ン ク内のベーパーを遮断するのに使用し ます。

• シール液 ： 液体パラ フ ィ ン またはス ピン ド ルオイル ： 1150cc

• 最大シール圧力 ： 40kPa

• 形状 ： U 型

• 接続規格 ： ねじ込み式またはフ ラ ンジ式

• 材質 ： AC4A+SGP または SUS316 または PVC

• 参照ページ ： 15, 16

図 19 ： シールポ ッ ト
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巻上ハン ドル 巻上ハン ド ルは、 計器本体に取 り 付け られ、 手動でフ ロー ト を上下させる こ と ができ ます。 測
定条件が悪い場所 （か く 拌機付等） では、 事前に巻き上げる こ と でフ ロー ト や測定テープの破
損防止に役立ちます。

図 20 ： 巻上ハン ド ル

計器サポータ ・ パイプサポー
タ （LT11/LT12)

計器サポータおよびパイプサポータは、 タ ン ク外壁に取 り 付けるために使用し ます。

材質 ： SS400

図 21 ： LT11/LT12 計器サポータ ・ パイプサポータ



LT11/LT12/LT14/LT16 フ ロー ト 式液面計

Endress+Hauser 31

計器サポータ ・ パイプサポー
タ （LT14/LT16)

図 22 ： LT14/LT16 計器サポータ ・ パイプサポータ
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アプ リ ケーシ ョ ンの内容 ・ 材質一覧表

LT11
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LT12
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■ 仙 台 営 業 所
〒 980-3125
仙台市泉区みずほ台 12-5
Tel. 022(371) 2511 Fax. 022(371) 2514

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ヶ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905 Fax. 025(286)5906

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ビル
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横浜営業所

〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川 2-8-8 第一川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所

〒 461-0034
名古屋市東区豊前町 2-28-1
Tel.  052 (930) 5300   Fax.  052 (937) 1180

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389) 8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712-8061
倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所

〒 745-0814
周南市鼓海町 2-118-46
Tel. 0834(25)6231 Fax. 0834(25)6232

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0804
北九州市小倉南区下城野
Tel.  093(932)7700    Fax.  093(932)7701

本書を無断で転載、 複製、 改変する こ と を禁止し ます。
記載内容は、 予告な しに変更される こ と があ り ます。
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