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Tietoja tasté asiakirjasta

Endress+Hauser

1 Tietoja tésta asiakirjasta

1.1 Symbolit

1.1.1  Vaarasymbolit

Symboli Merkitys
AARA!
A VAARA [ K i . S
Tadmaé symboli varoittaa kdyttdjaé vaaratilanteesta. Vaaratilanteen huomiotta jattdmisesta
00111890k | voi aiheutua vakavia vammoja.
VAROITUS!
AVAROITUS Tamaé symboli varoittaa kdyttdjaé vaaratilanteesta. Vaaratilanteen huomiotta jattdmisesta
00111900k | voi aiheutua vakavia vammoja.
A HUOMIO HUOMIO!
Tamaé symboli varoittaa kdyttdjaé vaaratilanteesta. Vaaratilanteen huomiotta jattdmisesta
voi aiheutua vammoja.
A0011191-DE
1
HUOMAUTUS HUOMAUTUS!

A0011192-DE

Téma symboli siséltéa tietoja toimenpiteistd ja muista seikoista, jotka eivét aiheuta henki-
lévahinkoja.

1.1.2  Sahkdéjarjestelmdn symbolit

Symboli

Merkitys

A0018335

Tasavirta
Liitin, johon DC-jénnite ohjataan tai jonka kautta tasavirta kulkee.

0

A0018336

Vaihtovirta
Liitin, johon vaihtojannite ohjataan tai jonka kautta vaihtovirta kulkee.

d

A0018337

Tasavirta ja vaihtovirta
= Liitin, johon vaihtojannite tai DC-jannite ohjataan.
= Liitin, jonka kautta vaihtovirta tai tasavirta kulkee.

IS

A0018338

Maadoitus
Maadoitettu liitin, joka kayttdja on maadoittanut
maadoitusjérjestelméan kautta.

A0018339

Suojamaadoitus
Liitin, jonka on oltava liitettyna maadoitukseen ennen muiden liitdntdjen tekemista.

<+ ®

A0011201

Ekvipotentiaalinen liitdnta

Liitin, jonka on oltava liitettyna koneiston maadoitusjarjestelméén: Se voi olla
potentiaalintasausjohdin tai tdhtimaadoitus kansallisista tai yrityksen omista kaytdnnoéista
riippuen.

1.1.3  Tietoja koskevat symbolit

Symboli

Merkitys

A0011193

Vinkki
Antaa kéyttéjalle lisatietoja.

A0015484

Viittaus toiselle sivulle
Viittaa kyseessd olevaan sivunumeroon.




Tietoja tasté asiakirjasta

Waterpilot FMX167

1.1.4  Kuvien symbolit

Symboli Merkitys
1,2,3,4,.. Kohteen numerot
A B,CD,.. Nékymat

o\

A0011187

Réjahdysvaarallinen tila
Osoittaa kéyttéjalle rajahdysvaarallisen tilan.

A

A0011188

Turvallinen alue (muu kuin rajahdysvaarallinen alue)
Osoittaa alueen, jolla oleskelu ei ole vaarallista.

1.1.5 Laitteen symbolit

Symboli Merkitys
Liitdntdkaapelin hairionsietokyky lammonvaihteluja vastaan
G Osoittaa, etta liitintakaapelien on kestett4va vahintédén 85 °C:een (185 °F) lampatila.

1.2 Rekisteroidyt tavaramerkit

GORE-TEX®

W.L. Gore & Associates, Inc., yhdysvaltalainen tavaramerkki.

TEFLON®

E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, yhdysvaltalainen tavaramerkki.

Endress+Hauser
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Yleiset turvallisuusohjeet
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2 Yleiset turvallisuusohjeet

2.1 Tarkoituksenmukainen kaytto

Waterpilot FMX167 on makean veden, jateveden ja suolaisen veden tason mittaamiseen
tarkoitettu hydrostaattinen paineenmittauslaite. Limpétila mitataan samanaikaisesti
tunnistinversioiden kotelosta Pt100-vastuslampomittarilla. Lisdvarusteena saatava
lampétilalahetin muuntaa Pt100-signaalin 4-20 mA:n signaaliksi.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epdasianmukaisesta kaytosta tai
muusta kuin tarkoituksenmukaisesta kaytosta.

2.2 Asennus, kdyttoonotto ja kaytto

Waterpilot FMX167 ja (lisdvarusteena saatava) lampétilaldhetin TMT181 on suunniteltu
siten, ettd ne tayttavat uusimmat turvallisuusmaéaraykset ja sovellettavien lakiméaréysten ja
EY-direktiivien vaatimukset. Jos laitetta kdytetddn epéasianmukaisella tavalla tai
sovelluksiin, joihin sité ei ole tarkoitettu, laitteen kéytto voi olla vaarallista esimerkiksi
virheellisen asennuksen tai konfiguraation aiheuttaman ylivuodon vuoksi. Tdémén vuoksi
mittausjarjestelméan asennukseen, séhkojérjestelmééan kytkemiseen, kdyttéonottoon,
kéyttoon ja huoltoon liittyvid tehtdvié saa suorittaa vain koulutettu asiantuntija, jonka
laitoksen omistaja tai kéyttdja on valtuuttanut suorittamaan kyseiset tyot.
Ammattihenkildstén on luettava ja ymmarrettdva namaé kayttdohjeet ja noudatettava niissa
olevia ohjeita. Laitteelle saa tehd& muutos- ja korjaustoéité vain, jos niiden tekeminen on
sallittu kéyttdohjeessa. Kiinnité erityistd huomiota nimikilvessa oleviin tietoihin.

2.3 Kayttoturvallisuus

Laitetta konfiguroitaessa, testattaessa ja huollettaessa on kédytettava vaihtoehtoisia
mittausmenetelmié kayttéturvallisuuden takaamiseksi.

2.3.1 Ré&jahdysvaarallinen tila (lisévaruste)

Laitteissa, joita saa kéyttaa rajahdysvaarallisissa tiloissa, on sitd koskeva merkinta
nimikilvessd (— [ 6). Jos kdytét laitetta rajahdysvaarallisissa tiloissa, noudata aina kéayttoa
koskevia kansallisia normeja ja maaréayksia. Laitteen mukana toimitetaan erillinen Ex-
asiakirja, joka on olennainen osa tata kayttoohjetta. Asiakirjassa mainittuja asennusohjeita,
kytkentaarvoja ja turvallisuusméérayksia on ehdottomasti noudatettava. Nimikilpeen on
merkitty myo6s laitetta koskevien turvallisuusohjeiden (XA) asiakirjanumero.

= Varmista, ettd koko henkilokunnalla on riittdvd ammattitaito.

= Mittausta ja turvallisuutta koskevia mittauspistevaatimuksia on noudatettava.

= Katso lisdtietoja teknisten tietojen TIO0351P/00/EN kohdasta "Tilaustiedot" versioiden
hyvéksyntéa varten.



Lahetyksen hyvaksyminen ja tuotetunnistus Waterpilot FMX167

3 Lahetyksen hyvaksyminen ja tuotetunnistus

3.1 Lahetyksen hyvdksyminen

s Tarkista pakkaus ja sen sisdlto vaurioiden varalta.
s Tarkista ldhetys ja varmista, ettei siitd puutu mitéén ja ettd toimituslaajuus vastaa tilausta.

3.2 Tuotetunnistus

Mittauslaitteen tunnistamiseen on kéytettévissé seuraavat vaihtoehdot:

= Nimikilven tiedot

= Tilauskoodi ja lahetysluettelon erittely laitteen ominaisuuksista

= Nimikilven sarjanumeroiden syéttdminen W@M Device Viewer -jérjestelméén
(www.endress.com/deviceviewer): Saat nékyviin kaikki mittauslaitteen tiedot

3.2.1 Mittauslaitteen tunnistus nimikilven avulla
Nimikilpi on kiinnitetty FMX167:n jatkojohtoon (— [38).

12 3 4 5
Waterpilot|FMX167 Endriess+Hauser
. o 6
—\ Messbereich/range: TAG: §
16 //\ %Vmax: f
15 l K\\/} Mat:
oA (€ A
N/
13 \\ /
4
12 Dat./Insp. | | ‘
! ! !
11 10 9 8

A0018801

1 Tilauskoodi
Katso yksittdisten kirjainten ja numeroiden merkitykset tilausvahvistuksen mddritelmistd.
2 Sarjanumero
3 Nimellinen mittausalue
4 TAG (tunniste)
5 Jatkojohdon pituus
6 FMX167-kytkentdkaavio
7 Pt100-kytkentdkaavio (jos Waterpilotin mukana on tilattu Pt100)
8 Noudata kdyttéohjeissa olevia asennusohjeita!

9 Hyvdiksyntdmerkki (valinnainen)
10 Symboli: Noudata asiakirjanumeroon, esim. XA00131P, liittyvid turvallisuusmddrdyksid (valinnainen)
11 Testauspdivd (valinnainen)

12 Hyvdiksyntdteksti (valinnainen)

13 Ilmoitetun laitoksen ATEX-tunnistenumero (valinnainen)
14 Ex-symboli (CSA, FM, valinnainen)

15 Kastellut materiaalit

16 Syéttdjdannite

17 Ldhto

FMX167-laitteissa, joiden ulkohalkaisija on 22 mm (0,87 in) tai 42 mm (1,65 in), on liséksi
seuraavat tiedot:

6 Endress+Hauser
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Waterpilot FMX167 Endress+Hauser

Serial-No.:
Messbereich/range: ‘ ‘
| | \ |

1 2 3 4 5

A0018803

Sarjanumero

Nimellinen mittausalue

CE-merkintd tai hyviksynndn osoittava symboli
Ilmoitetun laitoksen ATEX-tunnistenumero (valinnainen)
Hyvdksyntiteksti (valinnainen)

vl W N =

3.2.2 Mittauslaitteen tunnistus tilauskoodin avulla

Tilauskoodi méaritetdédn laitteen ominaisuuksien perusteella. Voit valita ominaisuudet
teknisten tietojen TIO0351P/00/EN kohdassa "Tilaustiedot".

3.3 Kuljetus ja varastointi

3.3.1 Kuljetus

Laite tai johto voi olla vaurioitunut

» Noudata turvallisuusméarayksia ja huomioi kuljetusedellytykset yli 18 kg (39,6 1bs)
painavien laitteiden osalta (DIN EN 61010-1).

» Kuljeta mittauslaite mittauspaikalle sen alkuperdisessd pakkauksessa.

3.3.2 Varastointi

Laite on séilytettdvé kuivassa, puhtaassa tilassa ja se on suojattava vaurioitumiselta
(EN 837-2).

Varastointitilan lampétila-alue:

» FMX167: -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)

= TMT181: -40... +100°C (=40 ... +212 °F)

= Liitdntakotelo: -40 ... +80 °C (40 ... +176 °F)

3.4 Toimituslaajuus

Toimituslaajuuteen kuuluu:
= Waterpilot FMX167, jossa voi olla lisdvarusteena integroitu Pt100-vastusldmpdémittari
= Lisivarusteena saatavat tarvikkeet (— 2 19)

Laitteen mukana toimitettavat asiakirjat:

= Kiyttoohjeet BAOO231P (tdma asiakirja)

= Kalibrointiraportti / lopullinen tarkastusraportti

= Juomaveden hyvéaksyntaa koskeva asiakirja SDO0126P (lisavaruste)

= Laitteet, joita saa kéayttda rdjahdysvaarallisissa tiloissa: muut asiakirjat, kuten
turvallisuusohjeet (XA)

3.5 CE-merkki, vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite on suunniteltu tekniikan nykyista tasoa vastaavien turvallisuusméaraysten mukaan, ja
se on testattu ja toimitettu tehtaalta kayttoturvallisessa kunnossa. Laite vastaa
asiaankuuluvia EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitettuja normeja ja
sdannoksia ja tayttéa siten EY-direktiiveissa saddetyt madréykset. Endress+Hauser on
kiinnittényt laitteeseen sen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi CE-merkin.



Asennus Waterpilot FMX167

4 Asennus

4.1 Asennusvaatimukset

@ Endress+Hauser (] @)

;
- = |
6
R —— ;::

A
7

_;
8
= 9

A0018678
Asennusesimerkeissd on kuvattu FMX167, jonka ulkohalkaisija on 22 mm (0,87 in)

Jatkojohdon asennusruuvi (voidaan tilata lisdtarvikkeena)

Liitdntdkotelo (voidaan tilata lisdtarvikkeena)

Jatkojohdon taivutussdde >120 mm (4,72 in)

Asennuspuristin (voidaan tilata lisdtarvikkeena)

Jatkojohto

Ohjausputki

Waterpilot FMX167

Lisdpaino voidaan tilata lisdtarvikkeena FMX167-laitteelle, jonka ulkohalkaisija on 22 mm (0,87 in) tai 29 mm (1,14 in)
Suojakorkki

WO NV WN =

4.1.1  Muut asennusohjeet

= Johdon pituus
- Asiakaskohtainen pituus metreina tai jalkoina.

- Johdon pituus on rajoitettu asennettaessa vapaasti riippuvaa laitetta, jossa on
jatkojohdon asennusruuvi tai asennuspuristin, sekd FIM/CSA-hyvéksyntaé varten:
enintdan 300 m (984 ft).

s Mittauspdén sivuttainen liike voi aiheuttaa mittausvirheitd. Asenna mittauspéa tdmén
vuoksi kohtaan, jossa ei ole virtausta eika pyorteitd, tai kéyté ohjausputkea. Ohjausputken
sisdhalkaisijan on oltava vahintdaan 1 mm (0,04 in) suurempi kuin valitun FMX167:n
ulkohalkaisija.

8 Endress+Hauser
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Asennus
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= Laitteen mukana toimitetaan suojakorkki, joka estdd mittauskennon mekaanisen
vaurioitumisen.

= Johdon péén on oltava kuivassa tilassa tai sopivassa liitdntédkotelossa. Endress+Hauserin
liitdntdkotelossa on optimaalinen kosteus- ja ilmastosuojaus, joten se sopii ulkona
tehtdvadn asennukseen.

= Jos johtoa lyhennetddn, paineentasausputkessa oleva suodatin on liitettdvd uudelleen.
Endress+Hauserin tuotevalikoimassa on tdhan tehtdvéan tarkoitettu johdonlyhennys-
sarja, ks. asiakirja SDO0552P/00/A6.

= Endress+Hauser suosittelee kdyttdméaan kierrettyja ja suojattuja johtoja kaikissa muissa
johdotuksissa.

4.1.2  Mitat

Mitat on esitetty Waterpilotin teknisissa tiedoissa TI00351P/00/EN ja kohdassa
"Mekaaninen rakenne" (— ks. my6s : www.endress.com — Valitse maa — Lataa —
Mediatyyppi: Asiakirja).

4.2 Waterpilotin ja asennuspuristimen asennus

A0018793

1 Jatkojohto
2 Asennuspuristin
3 Kiinnitysleuat

4.2.1  Asennuspuristimen asennus:

1. Asenna asennuspuristin ( 2). Huomioi jatkojohdon (1) ja laitteen paino yksikon
kiinnityspaikkaa valitessasi.

2. Nosta kiinnitysleuat (3) ylos. Aseta jatkojohto (1) kiinnitysleukojen véliin kuvan
osoittamalla tavalla.

3 Pid4 jatkojohto (1) tdssd asennossa ja paina kiinnitysleuat (3) takaisin alas. Napauta
kevyesti kiinnitysleukojen yldosaa, jotta kiinnitysleuat kiinnittyvét kunnolla.



Asennus Waterpilot FMX167

4.3 Asennus jatkojohdon asennusruuvilla

~+40
(~+1.57) ‘
I.
F
=

> L
D
2

A0018794

Kuvassa on esitetty kierre G 1%". Mitat ovat millimetreissd (in)

Jatkojohto

Asennusruuvin suojus

Tiivisterengas

Kiristysmuhvit

Asennusruuvin adapteri

Kiristysmuhvin yldreuna

Jatkojohdon tarvittava pituus ja mittapdd ennen kokoamista

Kokoamisen jilkeen osa 7 on asennusruuvin (G 1%2" kierre) vieressd:

adapterin tiivistepinnan korkeus tai NPT 1%" adapterin kierteen poikkeaman korkeus

NV WN =

ﬂ Jos haluat laskea mittapéén johonkin tiettyyn syvyyteen, aseta kiristysmuhvin
ylareuna 40 mm (1,57 in) haluamaasi syvyyttd korkeammalle. Paina sitten jatkojohto
ja kiristysmuhvi adapteriin seuraavan osan vaiheessa 6 kuvatulla tavalla.

43.1 Jatkojohdon asennusruuvin (G 1%2" tai NPT 1%" kierre)
asennus:

1. Merkitse jatkojohtoon haluamasi jatkojohdon pituus.

2. Aseta mittapéda paikalleen mittausaukon lapi ja laske jatkojohtoa varovasti alaspéin.
Kiinnitd jatkojohto paikalleen, jotta se ei padse lilkkumaan.

3. Tyonna adapteri (5) jatkojohdon yli ja ruuvaa se tukevasti kiinni mittausaukkoon.

Tyonna tiivisterengas (3) ja suojus (2) kaapeliin ylh&&lt4 pain. Paina tiivisterengas
suojukseen.

»

5 Aseta kiristysmuhvi (4) jatkojohdon (1) ympérille siind olevan merkinnén kohdalle
vaiheen 1 mukaisesti.
6. Paina jatkojohto ja kiristysmuhvi (4) adapteriin (5).

7. Paina suojus (2) ja tiivisterengas (3) adapteria (5) vasten ja ruuvaa ne tukevasti kiinni
adapteriin.

ﬂ Voit irrottaa jatkojohdon asennusruuvin suorittamalla vaiheet pdinvastaisessa
jérjestyksessa.

A HUOMIO
Tapaturmavaara
» Laitetta saa kdyttda vain paineistamattomissa sailidissé.

10 Endress+Hauser
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4.4 Liitantdkotelon asennus

Lisdvarusteena saatava ° on asennettu neljalla ruuvilla (M4). Liitdntédkotelon mitat on
esitetty Waterpilotin teknisissa tiedoissa TI00351P/00/EN ja kohdassa "Mekaaninen
rakenne' (— ks. my6s: www.endress.com — Valitse maa — Lataa — Mediatyyppi:
Asiakirja).

4.5 Lampdotilalahettimen TMT181 asennus

A0018806

Lampétilaldhetin ja liitdntdkotelo

Asennusruuvit
Asennusjouset
Lampotilaldhetin TMT181
Varmistinrenkaat
Liitdantdkotelo

Vo W N =

ﬂ Kayté liitantdkotelon avaamiseen vain ruuvimeisselié.

451 Lampotilaldhettimen asennus

1. Ohjaa asennusruuvit (1) ja asennusjouset (2) lampétilaldhettimen (3) ohjausreikien
lapi.

2. Kiinnitd asennusruuvit ja varmistinrenkaat (4). Varmistinrenkaat, asennusruuvit ja
asennusjouset kuuluvat lampétilaldhettimen toimituslaajuuteen.

3. Ruuvaa lampétilalahetin tukevasti kiinni koteloon.
(Ruuvimeisselin terdn enimmaisleveys on 6 mm (0,24 in))

HUOMAUTUS

Varo, ettei lampétilaldhetin vaurioidu.
» AlA4 kiristd asennusruuvia liian tiukalle.

11



Asennus Waterpilot FMX167

mm (in)

A0018798

ﬂ Liitinkiskon ja lampétilaldhettimen TMT181 vélisen etdisyyden on oltava > 7 mm
(>0,281n).

4.6 Tarkastus asennuksen jalkeen

Tarkista, ettd kaikki ruuvit on kiinnitetty hyvin.

12 Endress+Hauser
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5 Sahkokytkenta

5.1 Laitteen kytkenta

A VAROITUS

Réjahdysvaara!

» Kun mittauslaitetta kéytetdan rajahdysvaarallisissa tiloissa, laitteen asennuksessa on
noudatettava voimassa olevia kansallisia normeja ja maarayksia ja turvallisuusohjeita tai
asennus- tai tarkastuspiirustuksia.

= Syéttéjannitteen on vastattava nimikilpeen merkittya syottéjannitettd (— B 6).

= Katkaise syottéjdnnite ennen laitteen kytkentéa.

= Johdon p&én on oltava kuivassa tilassa tai sopivassa liitdntékotelossa. Endress+Hauserin
liitdntékotelo IP66/IP67 ja GORE-TEX® soveltuvat ulkotiloissa tapahtuvaan asennukseen
(— B11).

= Kytke laite seuraavien kaavioiden mukaisesti. Vaarén napaisuuden esto on integroitu seka
Waterpilot FMX167 -laitteeseen ettéd ldampétilalahettimeen TMT181. Napaisuuden
muuttaminen ei vahingoita laitteita.

= Laitteessa on oltava standardin IEC/EN 61010 mukainen sopiva piirikatkaisija.

A0018670

>

Waterpilot FMX167, versio "7"tai "3', ominaisuus 70 "Lisdvarusteet" tilauskoodissa
Waterpilot FMX167 ja Pt100 7, versio "1" tai "4", ominaisuus 70 'Lisdvarusteet” tilauskoodissa

Ei FMX167-laitteelle, jonka ulkohalkaisija on 29 mm (1,14 in)
10-30 VDC

4-20 mA

Vastus (R;)

Pt100

Vo W N =

) Ei saa kayttaa rajahdysvaarallisissa tiloissa.

13



Sahkokytkenta Waterpilot FMX167

=
FETS
Yuli®

d ¢

FMX167

A0018674

Waterpilot FMX167 ja Pt100 sekd TMT181 (4-20 mA)”, versio "5", ominaisuus 70 tilauskoodissa

Ei FMX167-laitteelle, jonka ulkohalkaisija on 29 mm (1,14 in)
10-30VDC

4-20 mA

Vastus (R;)

Lampétilaldhetin TMT181 (4-20 mA)

8-35V DC

Pt100

Qo an oo

D Ei saa kdyttaa rajahdysvaarallisissa tiloissa.

Johtojen vérit
RD = punainen, BK = musta, WH = valkoinen, YE = keltainen, BU = sininen, BR = ruskea

5.1.1  Syottéjannite

FMX167 FMX167 + Pt100 Lampétilaldhetin TMT181

10-30 VDC 10-30VDC 8-35VDC

5.1.2  Johtoa koskevat tiedot

s FMX167, jossa on lisédvarusteena saatava Pt100
- Kaupallisesti saatavilla oleva suojattu instrumenttikaapeli
- Liittimet, liitinkotelo FMX167: 0,08-2,5 mm? (28-14 AWG)
= Lampotilaldhetin TMT181 (lisévaruste)
- Kaupallisesti saatavilla oleva instrumenttikaapeli
- Liittimet, liitinkotelo FMX167: 0,08-2,5 mm? (28-14 AWG)
- Paatosldhetin: enintdédn 1,75 mm? (16 AWG)

ﬂ Jatkojohdot on suojattu laitteissa, joiden ulkohalkaisija on 22 mm (0,87 in) tai 42 mm
(1,65 in).

Endress+Hauser suosittelee kdyttdmaan suojattua johtoa jatkojohtona seuraavissa
tapauksissa:

= Jatkojohdon pédén ja néyton ja/tai arviointiyksikon valinen etéisyys on suuri.

= Jatkojohdon péén ja ldmpétilalahettimen vélinen etéisyys on suuri.

s Kun Pt100-signaali kytketdédn suoraan nayttoon ja/tai arviointiyksikkoon.

14 Endress+Hauser
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5.1.3 Tehon kulutus, virran kulutus

FMX167 FMX167 + Pt100 Lampétilaldhetin TMT181
Tehon kulutus <0,675W, kun 30 VDC <0,675W, kun 30 VDC <0,875W, kun 35V DC
Virran kulutus Enintddn < 22,5 mA Enintddn < 22,5 mA Enintddn < 25 mA
Vahintdan > 3,5 mA Vahintdan > 3,5 mA Véhintdan > 3,5 mA
Pt100:< 0,6 mA

5.1.4  Kuormitus
Suurin mahdollinen kuormitusvastus riippuu syéttojannitteesta (U) ja se on méaéritettava
jokaiselle virtasilmukalle erikseen. Lisatietoja on kohdissa "FMX167" ja "Lampétilaldhetin

olevissa kaavoissa ja kaavioissa.
Liitettyjen laitteiden, yhdyskaapelin ja mahdollisen jatkojohdon vastusten yhteenlaskettu

kokonaisvastus ei saa ylittda kuormitusvastuksen arvoa.

FMX167 Lampdotilaldhetin
Uu-10V Q Uu-8V
< - - 7. ==L - < —
RLmax = 0.0225 A 2-0.09 L Radd RLmax = 0.025 A Radd

A0018755-EN A0018756-EN

Ry pax = Suurin kuormitusvastus [ ]
Ruad Lisdvastukset, kuten arviointiyksikon ja/tai ndyttéyksikén vastus tai johdon vastus [ ]
U = Syéttéjdannite [V]
L = Jatkojohdon pituus [m] (vastus yhtd johtoa kohden <0,09 £2/m)
R R
(] Q]
888 1080
666 880
680
444
480
222 280
U 80 . U
10 15 20 25 30 VI 810 15 20 25 30 35 VI
A0018667 A0018668
FMX167-laitteen kuormituskaavio kuormitusvastuksen Ldmpétilaldhettimen kuormituskaavio kuormitusvastuksen
arviointia varten. Lisdvastukset, kuten jatkojohdon vastus, on arviointia varten. Lisdvastukset on vihennettdva yhtdléssd
vihennettdvd yhtdldssd lasketusta arvosta. lasketusta arvosta.
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5.2 Mittausyksikon sdhkokytkenta

5.2.1 Ylijannitesuojaus

Jotta Waterpilot FMX167 ja lampétilaldhetin TMT181 voidaan suojata suurilta
héiriéjannitteiltd, Endress+Hauser suosittelee asentamaan ulkoisen ylijannitesuojan naytén
ja/tai arviointiyksikon eteen ja taakse kaaviossa kuvatulla tavalla.

Waterpilot FMX167 -laitteeseen on integroitu vakiovarusteena standardin EN 61000
mukainen ylijdnnitesuoja (500 V symmetrinen / 1 000 V epdsymmetrinen).

/ 5 B — 156

—

(
|

e

2~

////_

QL

A0018941

Virtaldhde, ndyttd ja arviointiyksikké sekd yksi tulo Pt100:lle

Virtaldhde, ndytté ja arviointiyksikké sekd yksi tulo 4-20 mA:lle

Virtaldhde, ndytté ja arviointiyksikké sekd kaksi tuloa 4-20 mA:lle

Waterpilot FMX167

Liitdntd integroidulle Pt100-ldmpdtilatunnistimelle FMX167-laitteessa

4-20 mA (lampétila)

4-20 mA (taso)

Ylijannitesuoja (OP), esim. Endress+Hauserin HAW (ei saa kdyttdd rajahdysvaarallisissa tiloissa)
Virtaldhde

ounswN~AED

5.3 Tarkastus kytkennén jalkeen

Seuraavat seikat on tarkastettava laitteen sdhkokytkenndn jalkeen:

= Vastaako sydttéjannite nimikilpeen merkittya sy6ttdjannitettd?

= Onko laite kytketty kohdassa luku 5.1 "Laitteen kytkentd" kuvatulla tavalla?
s Ovatko ruuvit riittdvan tiukalla?

= Lisdvarusteena saatava liitdntdkotelo: Ovatko tiivistysholkit tiiviita?

Endress+Hauser
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6 Kaytettavyys

Endress+Hauser tarjoaa kattavia mittauspisteratkaisuja, joihin kuuluu Waterpilotin ja

lampétilaldhettimen TMT181

naytto ja/tai arviointiyksikkd.

ﬂ Saat lisdtietoja omalta Endress+Hauser-jalleenmyyjaltdsi. Yhteystiedot l6ytyvat
Internetistd osoitteesta: www.endress.com/worldwide.

7 Vianmaaritys

7.1

lisdavarusteena Pt100

Vianmadritys: Waterpilot FMX167, jossa on

Vian kuvaus

Syy

Suositeltava toimenpide

Ei mittaussignaalia

4-20 mA johtoa ei ole kytketty
oikein

Kytke laite kohdassa — 13,
luku 5.1 olevien ohjeiden
mukaisesti

Virtaa ei syotetd 4-20 mA:n johdon
kautta

Tarkista virtasilmukka

Syéttdjannite on lilan alhainen
(vahintadn 10 V DC)

- Tarkista sy6ttdjannite.

- Kokonaisvastus on suurempi
kuin suurin sallittu kuormitus-
vastus —»> 13, luku 5.1

Waterpilot ei toimi

Vaihda Waterpilot

Lampétilan mittausarvo on epé-
tarkka/virheellinen (vain Waterpilot
FMX167, jossa on Pt100)

Pt100 on kytketty kaksijohdinpii-
riin, johdon vastusta ei ole tasapai-
notettu

- Tasapainota johdon vastus
- Kytke Pt100 kolmi- tai
nelijohdinpiiriin

7.2

Vianmaadritys: Lampétilalahetin TMT181

Vian kuvaus

Syy

Suositeltava toimenpide

Ei mittaussignaalia

4-20 mA johtoa ei ole kytketty
oikein

Kytke laite kohdassa — 213,
luku 5.1 olevien ohjeiden
mukaisesti

Virtaa ei syotetd 4-20 mA:n johdon
kautta

Tarkista virtasilmukka

Syottojannite on liian alhainen
(vahint4dén 8 V DC)

- Tarkista syottojannite.

- Kokonaisvastus on suurempi
kuin suurin sallittu
kuormitusvastus — 213,
luku 5.1

Virheellinen virta < 3,6 mA tai
>21mA

Pt100-laitetta ei ole kytketty oikein

Kytke laite kohdassa — 2 13,
luku 5.1 olevien ohjeiden
mukaisesti

4-20 mA johtoa ei ole kytketty
oikein

Kytke laite kohdassa — 213,
luku 5.1 olevien ohjeiden
mukaisesti

Pt100:n vastuslampomittari ei toimi

Vaihda Waterpilot

Lampéatilalédhetin ei toimi

Vaihda ldmpétilaléhetin

Lampétilan mittausarvo on
epatarkka/virheellinen

Pt100 on kytketty kaksijohdinpiiriin,
johdon vastusta ei ole tasapainotettu

- Tasapainota johdon vastus
- Kytke Pt100 kolmi- tai
nelijohdinpiiriin
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8 Huolto

Waterpilotia ja lisdvarusteena saatavaa lampétilalédhetintd TMT181 ei tarvitse huoltaa.

ﬂ Liitantakotelo: Pida paineentasausputki ja GORE-TEX®-suodatin puhtaina.

8.1 Ulkopintojen puhdistus

Huomioi seuraavat seikat laitteen ulkopintoja puhdistaessasi:

s Kaytettavat puhdistusaineet eivét saa syovyttda kotelon pintaa tai tiivisteité. Lisatietoja
16ytyy laitteen nimikilvestd (— [ 6).

s Késittele laitetta varoen, jotta eristeille ja jatkojohdolle ei aiheudu mekaanisia vaurioita.

= Kayta liitdntakotelon puhdistamiseen vain vetta tai liinaa, joka on kostutettu erittain
laimeaan etanoliin.

9 Korjaustyot

9.1 Varaosat

Varaosia voi tilata suoraan omalta Endress+Hauser-jalleenmyyjalta.

Eristeen suojakorkki | 5 kappaleen sarja Tilausnumero: | FMX167-laitteelle, jonka ulkohalkaisija on
52008999 22 mm (0,87 in) tai 29 mm (1,14 in)
1 kappale Tilausnumero: | FMX167-laitteelle, jonka ulkohalkaisija on
917755-0000 |42 mm (1,65 in)
Paineentasaussarja | Sarjaan kuuluu: Tilausnumero:
10 teflonsuodatinta 52005578

5 jatkojohdon suojusta

W@M Device Viewer -jérjestelmaan (www.endress.com/deviceviewer) on luetteloitu
kaikki mittauslaitteen varaosat seké tilauskoodit. Varaosia voi tilata jérjestelmén
kautta. Voit my06s ladata kéytettavissa olevat asennusohjeet.

9.2 Palautus

Mittauslaite on palautettava, jos sille on tehtdva korjaust6ité tai se on kalibroitava tehtaalla
tai jos olet tilannut védran mittauslaitteen tai sinulle on toimitettu vaard mittauslaite.
Endress+Hauser on [SO-sertifioitu yritys. Lakimaardysten mukaisesti sen on noudatettava
tiettyjé menettelyjé kasitellessddn palautettuja tuotetta, jotka ovat olleet kosketuksissa
veden kanssa. Jotta laitteen palauttaminen onnistuu joustavasti, turvallisesti ja
ammattitaitoisella tavalla, lue palautuskéytédnnét ja -ehdot Endress+Hauserin
verkkosivuilta osoitteessa: www.services.endress.com/return-material

9.3 Havittaminen

Erottele ja kierrata laitteen osat havittdmisen yhteydessd materiaalien mukaan.

Endress+Hauser



Waterpilot FMX167

Lisatarvikkeet

Endress+Hauser

10 Lisatarvikkeet

Waterpilotiin on saatavana useita erilaisia lisdtarvikkeita, jotka voidaan tilata erikseen
Endress+Hauserilta, — ks. myo6s teknisten tietojen TIO0351P/00/EN osa "Tilaustiedot".

10.1 Asennuspuristin

= Endress+Hauserin valikoimassa on asennuspuristin, jonka avulla Waterpilotin asennus on
helppoa (— 9).

= Materiaali: 316L (1.4404 ) ja lasikuidulla vahvistettu PA (polyamidi)

= Tilausnumero: 52006151

10.2 Liitadntikotelo

= Liitdntakotelo [P66/IP67 ja GORE-TEX®-suodatin, sis. 3 asennettua liitinta.
Liitdntakotelo sopii myos lampétilaldhettimen (tilausnumero: 52008794) ja kaikkien
neljan lisdliittimen (tilausnumero: 52008938) asennukseen (— [ 11).

= Tilausnumero: 52006152

ﬂ Liitdntékoteloa ei ole tarkoitettu kaytt6on rajahdysvaarallisissa tiloissa FMX167-
laitteelle, jossa on Ex nA -rdjadhdyssuojaus. Kun liitdntdkoteloa kdytetdan
réjahdysvaarallisissa tiloissa, laitteen asennuksessa on noudatettava voimassa olevia
kansallisia normeja ja méérayksia ja turvallisuusohjeita tai asennus- tai

tarkastuspiirustuksia.

10.3 Lisapaino FMX167-laitteelle, jonka ulkohalkaisija on
22 mm (0,87 in) tai 29 mm (1,14 in)

Endress+Hauserin valikoimassa on lisédpainoja, joilla voidaan estdd mittausvirheita
aiheuttava sivuliike ja helpottaa laitteen laskemista alaspain ohjausputkessa.
Useita painoja voi ruuvata yhteen. Taman jalkeen painot kiinnitetd&n suoraan
Waterpilotiin. Waterpilotiin, jonka ulkohalkaisija on 29 mm (1,14 in) ja jossa on
muovieriste, saa kiinnittda enintéén viisi painoa.

. M14x1
!
38 |
AR, i
| o !
Clw i
-l ]
|
i
|

"] 022(0.87)
mm (in)

A0018748

= Materiaali: 316L (1.4435)
= Paino: 300 g (10,581 oz)
= Tilausnumero: 52006153
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10.4 Lampdétilaldhetin TMT181 (4-20 mA)

s Kaksijohtiminen l&mpétilaldhetin, jonka madritetty mittausalue on
-20...+80°C (-4 ... +176 °F). T4lla asetuksella lampétila-alue on 100 K, ja sitd on helppo
muuttaa. Huomaa, ettd Pt100:n vastuslampomittari on suunniteltu ldmpétila-alueelle -
10 ... +70°C (+14 ... +158°F), (—» B111).

= Tilausnumero: 52008794

10.5 Jatkojohdon asennusruuvi

s Endress+Hauserin valikoimassa on jatkojohdon asennusruuveja, joiden avulla FMX167:n
asennus ja mittausaukon tiivistiminen on helppoa (— = 10).

= Materiaali: 304 (1.4301)

= Jatkojohdon asennusruuvin tilausnumero:
- 52008264 (G 1¥2" A)
- 52009311 (NPT 1%")

10.6 Liittimet

= Nelja liitinta ketjussa FMX2 1-liitdntakoteloa varten, sopii johdoille, joiden poikkipinta on
0,08-2,5 mm? (28-14 AWG)
s Tilausnumero: 52008938

10.7 Johdon merkinnat

Jotta asennus olisi mahdollisimman helppoa, Endress+Hauser on merkinnyt jatkojohtoon
asiakaskohtaisen pituuden, ks. teknisten tietojen TIO0351P/00/EN osa "Tilaustiedot".

= Johdon merkintévali (etédisyys johdon mit-
tauspéén alareunaan):
Johdon pituus < 5 m (16 ft): £17,5 mm
(0,69 in)
Johdon pituus > 5 m (16 ft): £0,2 %

= Materiaali: PET, tarttuva pinta: akryyli

s Ldmpétilanvaihdosten sietokyky:
-30...+100°C (-22 .. 212 °F)

A
, a
S — HUOMAUTUS

Merkinta on tarkoitettu vain helpotta-

maan asennusta.

» Se on poistettava huolellisesti, jos laite on
hyvéaksytty juomavesikayttoon. Jatkojohto
ei saa vaurioitua.

A VAROITUS
Réjahdysvaara!
» Fisaa kayttdd rdjdhdysvaarallisissa

v ©O tiloissa.

A0018792

A Johdon merkinndt
B Johdon merkintdvali

Endress+Hauser
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10.8 Johdonlyhennyssarja

Johdonlyhennyssarjan avulla johdon lyhentdminen on nopeaa ja ammattitaitoista, ks.
teknisten tietojen TIO0351P/00/EN osa "Tilaustiedot" ja asiakirja SDO0552P/00/A6.

ﬂ Johdonlyhennyssarjaa ei ole tarkoitettu laitteille, joilla on FM-/CSA-hyvéksynta.

10.9 Testausadapteri Waterpilotille, jonka ulkohalkaisija
on 22 mm (0,87 in) tai 29 mm (1,14 in)

Endress+Hauserin valikoimassa on testausadapteri, jonka avulla mittauspééan toiminnan
testaaminen on helppoa.

~25 (0.98)
M14x1 ‘ —1
"
7122
= ]
= 7713
o
{
J 12|
2 mm (in)

A0018749

1 Waterpilotille soveltuvat kytkenndt
2 Paineilmaletkun liitdntd, pikaliittimen sisdhalkaisija on 4 mm (0,16 in)

= Noudata paineilmaletkun enimmaispainetta ja mittauspééan suurinta sallittua
ylikuormitusta. (Lis&tietoja johdon mittauspaan suurimmasta sallitusta ylikuormituksesta
on teknisissé tiedoissa TIO0351P/00/EN ja verkkosivulla www.endress.com — Valitse
maa—> Lataa — Mediatyyppi: Asiakirja)

= Mukana toimitetun pikaliittimen enimmaéispaine: 10 bar (145 psi)

= Adapterin materiaali: 304 (1.4301)

= Pikakytkentdosan materiaali: anodisoitu alumiini

= Adapterin paino: 39 g (1,376 oz)

= Tilausnumero: 52011868

11 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot 16ytyvét kohdasta Tekniset tiedot TI0O0351P/00/EN (— ks. myds:
www.endress.com — Valitse maa — Lataa — Mediatyyppi: Asiakirja).
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