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プロモニ タ NRF560 のシステム構成

図 1: プロモニ タ NRF560 およびプロサーボ NMS5 の構成

プロモニタ NRF560 は、 タ ン ク に上がらず、 タ ン クサイ ド でプロサーボ NMS のデータ を表示し、 さ らにデ ィ スプレーサを コ ン
ト ロールでき る タ ン クサイ ド モニタです。
NMS と接続し てタ ン ク サイ ド または離れた場所 （ 大 1200ｍ） に設置でき ます。 NRF560 と NMS 間はローカル HART 通信に
よ って接続されています。
NRF560 は、 NMS で測定し た タ ン ク内のレベル、 界面、 タ ン ク底レベルおよび温度の表示機能を備えています。 また、 液面測
定、 界面計測およびタ ン ク底計測のために、 デ ィ スプレーサを操作でき ます。 NRF560 を通し て NMS を操作するには、 3 つの
タ ッチセンサー 「Ｅ、 ＋、 －」 キー （タ ッチコ ン ト ロール） を使用し ます。

プロモニ タ NRF560 のシステム構成
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本機器を安全に使用し ていただ く ために

●取扱説明書に対する注意

1) 取扱説明書は、 終ユーザーまで届けて く ださい。

2) 本製品の操作は、 取扱説明書を熟読し て内容を理解し た後に行って く ださい。

3) 取扱説明書は、 本製品に含まれる機能を詳細に説明する ものであ り 、 お客様の特定目的に適合する

ものではあ り ません。

4) 取扱説明書の内容の一部または全部を無断で転載、 複製および改変する こ と を固 く 禁じ ます。

5) 取扱説明書の内容については、 将来予告な しに変更する こ と があ り ます。

6) 取扱説明書の内容については、 細心の注意を払って作成し ていますが、 万が一、 不審な点や誤 り 、

記載もれなどお気付きの点があ り ま し た ら、 エン ド レ スハウザージ ャパン ( 株 ) の営業所 ・ サービ ス

またはお買い求めの代理店まで連絡し て く ださい。

●本製品の保護 ・ 安全および改善に関する注意

1) 当該製品、 および当該製品で制御する システムの保護 ・ 安全のため当該製品を取 り 扱 う 際には、 取

扱説明書の安全に関する指示事項に従って く ださい。 なお、 これらの指示事項に反する扱いを され

た場合は、 当社は安全を保証し ません。

●本製品の保護 ・ 安全および改善に関する注意
1) 電源を使用し ている場合

機器の電源電圧が、 供給電源電圧に合っている こ と を必ず確認し た上で、 本機器の電源を入れて く

ださい。

2) 危険地区で使用する場合

「工場電気設備防爆指針」 に示される爆発性ガス ・ 蒸気の発生する危険雰囲気でも使用でき る機器が

あ り ます （特別危険箇所、 第一類危険箇所および第二類危険箇所に設置）。 設置する場所に応じ て、

本質安全防爆構造 ・ 耐圧防爆構造あ るいは特殊防爆構造の機器を選定し、 使用し て く ださい。

これらの機器は安全性を確認する ため、 取付 ・ 配線 ・ 配管など十分な注意が必要です。 また保守や

修理には安全のために制限が加え られています。

3) 外部接続が必要な場合

保護接地を確実に行ってから、 測定する対象や外部制御回路を接続し て く ださい。

●製品の返却に関する注意

製品を返却される場合、 いかなる事情でも弊社従業員と技術員および取 り 扱いに関わるすべての関係者
の健康と安全に対する危険性を回避するために、 適正な洗浄を行って く ださい。
返却時には必ず添付の 「洗浄証明書」 に記入し、 製品と一緒に送って く ださい。
必要事項を記入し ていただかない限 り 、 ご依頼をお受けする こ と ができ ません。
また返却の際、 弊社従業員あ るいは技術員と必ず事前に打ち合わせの上、 返却し て く ださい。

本機器を安全に使用し ていただ く ために
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Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material
and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the
packaging.

Serial number

________________________
Type of instrument / sensor

____________________________________________

Process data/ Temperature _____ [°F] [°C]

Conductivity / ________

_____/

[μS/cm]

Pressure _____ [psi] [ Pa ]

Viscosity _____ [cp] [mm /s]

_____

_____

/

/
2

corrosive harmlessother *toxic

Process
medium

Identification
CAS No.

flammable
harmful/
irritantMedium /concentration

Returned part
cleaned with

Medium for
process cleaning

Medium and warnings

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive
*

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions.

Description of failure / __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

“We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge.We further certify that the returned
parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities.”

(place, date /

Company data /

Company /

_________________________________________________

Address /

_________________________________________________

_________________________________________________

Phone number of contact person /

____________________________________________

Fax / E-Mail ____________________________________________

Your order No. / ____________________________

Used as SIL device in a Safety Instrumented System /

RA No.

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination

Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA#
clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility.

Name, dept./ Signature /

E+H (RA#)

/

SIL

/ /
*

* ; ; ; ;

)
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1 安全注意事項

1.1 使用目的

NRF560 は、 タ ン クサイ ド モニ タであ り 、 タ ン ク ゲージ プロサーボ NMS を制御し ます。 NMS で
測定し た タ ン ク内のレベル、 界面、 タ ン ク底レベルおよび温度の表示機能を備えています。 ま
た液面測定、 界面計測およびタ ン ク底計測のために、 デ ィ スプレーサを操作でき ます。 NRF560
を通し て NMS を操作するには、 3 つのタ ッチセンサー 「Ｅ、 ＋、 －」 キー （タ ッチコ ン ト ロー
ル） を使用し ます。 NRF560 と NMS 間はローカル HART 通信によ って接続されています。

1.2 設置 ・ 試験 ・ 操作

• 機器の取付け、 電気設備、 ス ター ト ア ッ プ、 および保守は設備または施設の責任者によ って
許可および訓練された作業員だけが実行でき ます。

• 作業員は、 必ずこの操作マニュ アルを読んで理解し てから その指示を実行する必要があ り ま
す。

• 機器の操作は、 設備または施設の責任者によ って許可および訓練された作業員だけが実行で
き ます。 本マニュ アルのすべての指示に必ず従って く ださい。

• 測定システムは、 必ず接地が必要です。 

• 設置、 試験および操作に関連する法令、 通達および規則を遵守し て く ださい。

1.3 製品取扱い上の注意

電源部

電源を入れる前に、 供給電源が当該機器の電源部の定格 と整合し ている こ と を確認し て く ださ
い。

周辺機器への接続

この取扱説明書で述べられている周辺機器への接続が可能ですが、 これらの周辺機器の機能等
は、 それぞれの取扱説明書を参照し て く ださい。

接地

電源が入っている状態でアース端子やアース線を外さ ないで く ださい。

ケーブル

弊社指定ケーブルがあ る場合には、 指定ケーブルを使用し て く ださい。
必ず接地を行って く ださい。

1 　 安全注意事項
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1.4 操作の安全性

危険区域

• 危険地区での使用には、 防爆構造の機器を使用し て く ださい。

• 危険地区において、 通電状態では蓋は開けないで く ださい。

• これらの機器の取付、 配線、 配管、 保守、 点検、 修理は防爆機器の使用に関する 「工場電気
設備」 等の関連する法令、 通達、 規則を遵守し て行って く ださい。

• ケーブルグ ラ ン ド はし っか り と締めて く ださい。

• 防爆構造機器の改造、 変更は絶対に行わないで く ださい。

• 防爆機器の使用に関する 「工場電気設備防爆指針」 等に基づいて保守や修理の際には弊社ま
で連絡し て く ださい。

• 防爆注意事項説明書が同梱されている場合には、 説明書の指示および定格を遵守し て く ださ
い。

本書で記載されている取扱い以外は絶対に行わないで く ださい。 本書の内容を無視し て誤った
取 り 扱いをする と、 事故につながる恐れがあ り ます。

1.5 安全に関する表記規則 ・ 記号

本マニュ アルでは、 安全確保の手順も し く は代替操作手順を強調するために、 以下の表記規則
が使用されています。 また、 左の欄にそれぞれの該当する ア イ コ ンが表示されています。

1.6 特定情報に関するシンボル

シンボル 意味

A0011189-JA

危険！

危険な状況を警告する シンボルです。 この表示を無視し て誤った取 り 扱いをする と、

死亡し た り 、 大けがを し た り するほか、 爆発 ・ 火災を引き起こす恐れがあ り ます。

A0011190-JA

警告！

危険な状況を警告する シンボルです。 この表示を無視し て誤った取 り 扱いをする と、

死亡、 大けが、 爆発、 火災の恐れがあ り ます。

A0011191-JA

注意！

危険な状況を警告する シンボルです。 この表示を無視し て誤った取 り 扱いをする と、

けが、 物的損害の恐れがあ り ます。

A0011192-JA

注記！

人身傷害につながら ない、 手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

シンボル 意味

A0011182

許可

許可された手順、 プロセス、 動作であ る こ と を示し ます。

A0011183

推奨

推奨の手順、 プロセス、 動作であ る こ と を示し ます。

A0011184

禁止

禁止された手順、 プロセス、 動作であ る こ と を示し ます。

A0011193

ヒ ン ト

追加情報を示し ます。

1 　 安全注意事項



プロモニ タ NRF560

8 Endress+Hauser

2 識別

2.1 装置の表示

2.1.1 銘板

計器の銘板には以下の仕様が示されています。

図 1: ATEX 認定銘板 ： Ex d

図 2: IECEx 認定銘板 ： Ex d

Order code
Ser. no.

Supply

NP-2465-7

IP67, NEMA 4X

ZELM 03 ATEX 0154 X

IIC T4
ATEX II 2G

Ambient temperature: -20 ~ +60 

Ex d

XA00586G-A/08

Manufacturing date
Test  date
Tester

Only read level when
  indication "BAL" is present.

Certification no.      
Tank ID

PROMONITOR   NRF560

0044

Made in Japan
Yamanashi 406-0846
Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.

 Warning: Do not open the cover when energized.

Order Code
Ser. No

Supply

NP-2622

IP67, NEMA 4X 

IECEx ZLM 11.0010X

IIC T4  Gb

Ambient Temperature: -20 ~ 60 °C

Ex d

XA00664G-A/08

Only read level when
  indication "BAL" is 

0044

PROMONITOR   NRF560

 Warning: Do not open the cover when energized.

Made in Japan
Yamanashi 406-0846
Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.

Manufacturing date
Test  date
Tester

Certification no.      
Tank ID

1
2

3

4
5
6

7

8
9

2 　 識別
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図 3: FM 認定銘板 

図 4: TIIS 認定銘板

2 　 識別
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図 5: CSA 認定銘板

図 6: NEPSI 認定銘板

NP-2695

IP67, NEMA 4X 

0044

Order Code
Ser. No

Supply

GYJ13.1353X

IIC T4  Gb

Ambient Temperature: -20 ~ 60 °C

Ex d

XA 01258G-*/08

Only read level when
 indication "BAL" is present.

PROMONITOR   NRF560

 Warning: Do not open the cover when energized.

Made in Japan
Yamanashi 406-0846
Endress+Hauser Yamanashi Co.,Ltd.

Manufacturing date
Test  date
Tester

Certification no.      
Tank ID

2 　 識別
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2.2 注文情報

010 認証 ：

0 防水防塵 , IP67 NEMA4X

1 TIIS, Ex d IIB T4

4 FM XP Cl.I, Div.1, Gr.A-D

5 CSA Cl.I, Div.1, Gr.A-D

6 ATEX, II 2G Ex d IIC T4

8 ATEX, II 2G Ex d IIC T4, NMi

F IECEx, Ex d IIC T4 Gb

G NEPSI Exd IIC T4

9 特殊仕様 ,TSP-no, 要問合せ

020 電線管接続口 ：

A 2 x ネジ G1/2

B 2 x ネジ NPT 1/2

D 2 x ネジ M20

Y 特殊仕様 ,TSP-no, 要問合せ

030 電源 ：

3 AC85-264V, 50/60Hz

4 DC20-62V, AC20-55V, 50/60Hz

9 特殊仕様 ,TSP-no, 要問合せ

040 取付金具 ：

0 な し

1 あ り

9 特殊仕様 ,TSP-no, 要問合せ

050 色

0 青

9 特殊仕様 ,TSP-no, 要問合せ

NRF560- 全仕様完了

2　識別
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2.3 納入品目

計測機器の開梱、 搬送および保管は、 「3.1 　 製品の受入れ ・ 輸送 ・ 保管」 で記載し ている手順で
適切に行 う 必要があ り ます。
次の品目が納入されます。

• 組立て済み機器

付属文書 （「2.4 ド キ ュ メ ン ト 」 参照） ：

• 取扱説明書 （本書）

• 防爆注意事項説明書 （XA）

2.4 ド キュ メ ン ト

以下の ド キ ュ メ ン ト が同梱されています。

2.5 証明と認証

CE マーク認定宣言

この機器は、 新の安全基準を満たすよ う に設計され、 試験を経て安全に動作する状態で出荷
されています。 し たがって本マニュ アルで説明し ている機器は、 EG ガイ ド ラ イ ンの法的要件を
満た し ています。 Endress+Hauser では、 本体に CE マーク を貼付し て適合試験に合格し ている こ
と を証明し ています。

2.6 登録商標

HART
HART Communication Foundation, Austin, USA の登録商標

ド キ ュ メ ン ト No. ド キ ュ メ ン ト 内容 / 備考

BA00425G 取扱説明書
NRF560 に関する

取付け、 試験、 操作、 保守説明

XA00664G 防爆注意事項説明書 防爆に関する安全注意事項 （IECEx）

XA00586G 防爆注意事項説明書 防爆に関する安全注意事項 （ATEX）

XA01258G 防爆注意事項説明書 防爆に関する安全注意事項 （NEPSI)

2 　 識別
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3 設置

3.1 製品の受入、 搬送、 保管

3.1.1 受入

梱包と中身について損傷跡の有無をチェ ッ ク し て く ださい。 荷物をチェ ッ ク し、 不足品がない
こ と、 納入品が注文と一致し ている こ と を確認し て く ださい。

3.1.2 輸送

• 18kg を超える装置の安全注意事項および輸送条件に従って く ださい。

• 開梱の際は、 本体部分だけを掴んで本装置を持ち上げないよ う にし て く ださい。

3.1.3 保管

保管および輸送の際は、 本装置を衝撃から保護される よ う に梱包し て く ださい。 オ リ ジナル梱
包材を使用する と 適に保護でき ます。
許容保管温度は、 - 20 ～ + 60 ℃ (-4 ～ 140˚F) です。

3 　 設置
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3.2 設置条件

3.2.1 寸法

図 7: NRF560 寸法

NRF560 は、 耐圧防爆の認定書を取得し ていますが、 以下に従って取 り 付けて く ださい。

• NRF560 を傷つけないよ う に注意し て く ださい。

• ボル ト は、 十分に締めて く ださい。

• 適合し たケーブルグ ラ ン ド を使用し て、 し っか り と固定し て く ださい。

NRF560 の取付けでは、 周囲温度が制限を超えていないこ と を確認し て く ださい。

3 　 設置
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3.3 設置 

以下は、 標準ブラ ケ ッ ト を使用し た NRF560 の取付手順です。

1. 壁に取 り 付ける場合

2. パイプ (2"/50A 用 ) に取 り 付ける場合

3. ブラ ケ ッ ト が無 く て も、 同じ よ う な方法で NRF560 を取 り 付ける こ と ができ ます。

フ レキシブルチューブを取 り 付けた り 、 曲げた り する場合、 曲率半径は少な く と も＞ 300mm
（11.8"） 必要です。

3.3.1 壁面取付け

図 8: NRF560 の設置

NRF560 の表示部は、 取付方法によ り 90 度ずつ回転し て取 り 付ける こ と ができ ます。 表示部蓋
を開け下図を参照し て見やすい方向に合わせて く ださい。 

図 9: NRF560 表示部

LEVEL
U-D

0.0°C

LEVEL
U-D

0.0°C

LEVEL
U-D

0.0°C

3 　 設置
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3.3.2 パイプ取付け

壁取付けが工事の制限によ り 不可能な場合または 初からパイプがタ ン ク サイ ド にあ る場合に、
パイプ取付け方法を選択し ます。 この場合、 50A 用 M10 の U ボル ト を用意し て く ださい。
NRF560 のブラ ケ ッ ト には、 この U ボル ト が取 り 付け られる穴加工が施し てあ り ます。

図 10: パイプ取付け

3 　 設置



プロモニ タ NRF560

Endress+Hauser 17

4 配線

• NRF560 を取付けまたは配線の際には、 必ず電源を OFF にし てから作業し て く ださい。

• NRF560 に供給する電源電圧 と その周波数が仕様書および銘板に記載されている規格内であ る
こ と を確認し て く ださい。 

• 作業終了後、 電源を供給する前に必ず NRF560 が接地されている こ と を確認し て く ださい。

4.1 ケーブル接続

ケーブル接続手順

1. 配線作業を行 う 前に、 必ず主電源を落と し ます。

2. NRF560 の電源用ケーブル と その他のケーブルは、 必ずそれぞれの電線管口から取 り 込みま
す。

3. 各ター ミ ナルにケーブルを接続し ます。

• 汎用のケーブルエン ド端子を使用し ( 納入範囲外 ) 安全で確実な結線を行って く ださい。

4. 電気接続が完全に終了後、 ター ミ ナルの蓋をネジでし っか り 固定し ます。

5. プラ ステ ィ ッ ク の端子ガード を留めます。

6. 端子台のカバーを締めます。

以上て接続手順は終了です。
.

図 11: NRF560 端子

4 　 配線



プロモニ タ NRF560

18 Endress+Hauser

4.2 入力

ローカル HART 通信は NMS と のデータ接続を可能にし ます。

入力のケーブルは 24AWG （直径 0.51） 以上のシール ド または鋼帯外装の計装用ケーブルを使用
し て く ださい。 また ローカル HART 通信用ケーブルにはツ イ ス ト ・ ペア一括シール ド を使用し
て く ださい。
電源用には、 2C のケーブルを、 ローカル HART には 1P のケーブルを用意し て く ださい。

4.3 電線管口

• 防爆認証 Ex d IIB T4 ,TIIS の場合 ： ケーブルグ ラ ン ド が標準で付き ます。 必ず機器に備え付け
られたケーブルグ ラ ン ド を使用し て く ださい。

• 上記認証以外の場合 ： ケーブルグ ラ ン ド は含まれません。

使用し ていないケーブルグ ラ ン ド を全て外し て、 ブラ イ ン ド プラ グで栓を し て く ださい。

4 　 配線
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5 操作

5.1 デ ィ スプレ イ ・ タ ッ チコ ン ト ロール

5.1.1 表示 

 NRF560 の LCD 表示は、 4 行で 128×64 ピ ク セルの表示ができ ます。 通常デ ィ スプレ イは、
「ホーム画面」 状態で、 液面レベル ・ 温度 ・ 測定状態および NMS と の通信ステータ ス を表示し
ています。
NRF560 は、 「ホーム画面」 以外にその他のデータ を、 画面の 「Ｅ、 －、 ＋」 に触れる こ と に
よ って順次表示し ていき ます （タ ッチコ ン ト ロールなので軽 く 触れただけで作動し ます）。 これ
らのデータはマ ト リ ッ ク ス と し て 「プロ グ ラ ミ ングマ ト リ ッ ク ス」 にま と めてあ り ます。

5.1.2 タ ッ チコ ン ト ロール

デ ィ スプレ イの表示は、 3 種類 「Ｅ、 －、 ＋」 のタ ッチコ ン ト ロールで操作し ます。 タ ッチコ ン
ト ロール部は、 直射日光などの外的要因では変化し ません。 遠赤外線反応式のタ ッチコ ン ト ロー
ルは通常の機械式ス イ ッチなど と は違い、 カバーガ ラ スの表面を指で触れる こ と で反応し ます
が、 その他 （気象条件、 影の映 り こみ等） の条件で反応する こ と も あ り ません。 また外部ガ ラ ス
表面を通し て操作するので内部機構への接触はあ り ません。 耐圧防爆構造のタ ッチコ ン ト ロー
ルは、 爆発危険区域でも安心し て使用でき ます。 

図 12: デ ィ スプレ イ

5 　 操作
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5.2 タ ッ チコ ン ト ロールの機能

図 13: デ ィ スプレ イ詳細

10 分間以上 LCD 画面にタ ッチし ない と、 自動的にホーム画面に戻 り ます。 数値の桁送 り は、 +、
- で上下させます。 +、 - を押し続けた場合、 小桁が 初に増減し、 小桁がひと回 り し た と
こ ろで、 2 桁目に移動し、 順次上位桁に移動し ます。 指を離し た と こ ろで桁の動きは再び 小値
よ り 始ま り ます （機械カ ウ ン タ と同じ動きにな り ます ) 。

キー 機能

• ホーム画面から マ ト リ ッ ク ス画面に入る (3 秒以上キーを押し続け る )。

• ホーム画面に戻る (3 秒以上キーを押し続け る )。

• マ ト リ ッ ク ス画面のグループ内において表示を ヨ コに移動させる。

• パラ メ ータやア ク セス コード を保存する。

• マ ト リ ッ ク ス画面のグループ内において表示を タ テに移動させる。

• パラ メ ータ を選択し設定する。

• ア ク セス コード を設定する。+ -

5 　 操作
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5.3 プログラ ミ ングマ ト リ ッ クス

NRF560 から NMS の操作は、 ソ ウサマ ト リ ッ ク スグループから行います。
以下は、 NRF560 から行え る NMS の操作機能です。

• レベル測定

• デ ィ スプレーサの巻上げ / 停止

• 界面測定

• タ ン ク底測定

NMS の操作は、 ア ク セス コード 50 によ り 可能 と な り ます。

図 14: マ ト リ ッ ク ス画面

NRF560 のア ク セス コード は 50 のみです。

5 　 操作
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5.4 アクセス コー ド設定

ア ク セス コード は設定データのセキ ュ リ テ ィ を管理するためのものです。

 NRF560 アクセスコー ド

NMS アクセスコー ド

大きい数字のア ク セス コー ド は、 小さ い数字の持つ機能も含みます。 例えばア ク セス コー ド 50
で行なえ る操作は、 ア ク セス コード 51 でも行なえます。逆にア ク セス コード 5 1 で行なえ る操作
が、 必ずし も 50 で行なえ る と は限 り ません。

5.5 NMS マ ト リ ッ クスの設定

NRF560 を接続する ためには、 NMS で以下の設定が必要と な り ます。

予め NMS の電源を ON し て く ださい。

セキ ュ リ テ ィ ・ レベル ア ク セス ・ コード

0 - な し

1

お客様オペレータ用

50
エンジニア用

セキ ュ リ テ ィ ・ レベル ア ク セス ・ コード

0 - な し

1 お客様オペレータ用 50

2 エンジニア用 51

項目 手順 注記

図 15: マ ト リ ッ ク スの設定

1. ス タ テ ィ ッ ク マ ト リ ッ ク

ス 「キ リ カエ & エラー /

ア ラーム」 で 0 3 0 の 「マ

ト リ ッ ク ス キ リ カエ」 を

呼び出し 「サービ ス」 を

選択し ます。

2. ダ イナ ミ ッ ク マ ト リ ッ ク

ス 3 6 2 の 「N R F ノ  セツ

ゾ ク」 画面を呼び出し ま

す。

3. ＋と－キーで 「セツゾ ク

　 タ イプ 1」 または 「セツ

ゾ ク 　 タ イプ 2」 を選択し

ます。

これで設定完了です。

ア ク セス コード を 51 に設定し ます。

セツゾ ク 　 タ イプ 1

･･･ N R F ソ フ ト ウ ェ ア

バージ ョ ン 1.6 以前のもの （NRF

の表示で ソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ン

が表示されないものが V.1.6 以前

のものです）

セツゾ ク 　 タ イプ 2

･･･ N R F ソ フ ト ウ ェ ア

バージ ョ ン 1.8 以降のもの （NRF

の表示で ソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ン

の表示機能が付いている ものが

V.1.8 以降です）

5 　 操作
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5.6 アクセスコー ドの選択方法

項目 手順 注記

図 16: ア ク セス コード の選択

1.  ス タ テ ィ ッ ク マ ト リ ッ ク ス

「キ リ カエ & エラー / ア ラー

ム」 で 0 3 9 の 「ア ク セス コー

ド」 を選択し ます。

2. デフ ォル ト 値が 0 なので、50 ま

たは 51 に設定する ために

「＋」 を押し続けます。

3. 数字は 1 の位、10 の位 と上が り

ますので、 50 でいったん手を

離し ます。

4. 数字が点滅し ていますので も

う 一度軽 く 指を 「＋」 に触れ

る と 1 の位の数字が変わ り 、 5 

1 にな り ます。

5. こ こ で E を押すと 「ア ク セス

コード ホゾンサレマシ タ」 と

表示されます。

1. ア ク セス コード 0 か 50 か 51 が

表示されて E を押すと 、 「ア ク

セス コード ニュ ウ リ ョ ク フ ノ

ウ」 が表示されます。

2. 各設定を行なっている際、 も

し アセス コード が先に設定さ

れていない時は、 自動的に画

面がア ク セス コード の画面に

な り ますので、 その時はマ ト

リ ッ ク ス表に基づき 50 か 51

を設定し て く ださい。

5 　 操作
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5.7 ホーム画面

電源を ON にする と、 LCD 表示は 「ホーム画面」 上の現在のデータ を表示し ます。

図 17: ホーム画面

A, B の文字は測定値の情報エ リ アを表し、 D,C デバイ スのステータ ス を表示し ます。

測定状態の表示 （エ リ ア C） とデ ィ スプレーサ状態の表示 （エ リ ア D） の意味

エ リ ア 情報

A 現在の液面位置

B 現在の温度

C 測定状態

D デ ィ スプレーサの状態

測定状態 意味

キテン 測定基準位置

ア ッ プ 巻上中

テ イ シ 停止中

エキ メ ン 液面計測中

カ イ メ U 上部界面計測中 ( 上層部と 中層部の界面 )

カ イ メ M 中間界面計測中 ( 中層部と 下層部の界面 )

タ ンテ イ タ ン ク低計測中

ミ ツ ド U 上層部密度計測中

ミ ツ ド M 中層部密度計測中

ミ ツ ド B 低層部密度計測中

キ ャ ンセ オーバーテンシ ョ ンエラー解除中

コ ウセ イ 校正中

空欄の時 測定不能

5 　 操作
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各デ ィ スプレーサステータ スのデ ィ フ ォル ト は、 以下の通 り です。

LCD の操作がない場合、 バッ ク ラ イ ト は 12 時間経過する と消灯し ますが、 再度タ ッチする と点
灯し ます。

デ ィ スプレーサの状態 シンボル 意味

BAL

Balance

バラ ン ス状態

デ ィ スプレーサが液面または界面で停止中

T - B

TemporaryBalance

仮バラ ン ス状態

高精度設定モード重量設定中

U - U

Unbalance Up

アンバラ ン ス状態

デ ィ スプレーサが上昇中

U - D

Unbalance Down

アンバラ ン ス状態

デ ィ スプレーサが下降中

R - U

Balance Up

バラ ン ス補正状態

デ ィ スプレーサが上昇中

R - D

Balance Down

バラ ン ス補正中

デ ィ スプレーサが下降中

LOW

下限停止状態

5 　 操作
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6 NRF560 プログラ ミ ングマ ト リ ッ クス

プロ グ ラ ミ ングマ ト リ ッ ク スは NRF560 の LCD 画面に表示し ている メ ッ セージの一覧表です。
ア ク セス コード 50 は全てのマ ト リ ッ ク スで使用でき ます。 

6 　 NRF560 プログラ ミ ングマ ト リ ッ クス
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6.1 プログラ ミ ングマ ト リ ッ クスの詳細

6 　 NRF560 プログラ ミ ングマ ト リ ッ クス
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7 NMS プログラ ミ ングマ ト リ ッ クス

マ ト リ ッ ク スは、 NMS の液晶画面に表示される メ ッ セージの一部を一覧表にし た ものです。 ア
ク セス コード 50 で操作可能なマ ト リ ッ ク ス と 5 1 で操作可能になるマ ト リ ッ ク スがあ り ます。
詳細については、 NMS5 取扱説明書 (BA00401G) を参照し て く ださい。

7 　 NMS プログラ ミ ングマ ト リ ッ クス
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7 　 NMS プログラ ミ ングマ ト リ ッ ク ス
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8 メ ンテナンス

8.1 外部の清掃

NRF560 の外部を清掃する場合は、 ハウジング と シールの表面を傷つけないよ う に、 洗浄剤を使
用し て清掃し て く ださい。

8.2 O リ ングの交換

NRF560 の O リ ングは、 定期的に交換する必要があ り ます。 交換間隔は使用環境によ り 異な り
ます。

8.3 修理

エン ド レ スハウザーの修理コ ンセプ ト と し て、 お客様自身で修理が行え る こ と を前提 と し、 計
測機器はモジュール方式の設計を採用し ています ( 「10.1 　 スペアパーツ」 を参照 )。 サービ ス
およびスペアパーツの詳細については、 弊社のサービ ス部門に問い合わせて く ださい。 　

8.4 防爆機器の修理

防爆認定機器を修理する場合は、 以下に注意し て く ださい。

• 訓練を積んだ作業員も し く はエン ド レ スハウザーのサービ ス部門以外は、 防爆認定機器を修
理する こ と が認められません。

• 普及し ている基準、 防爆分野の国内規制、 セーフテ ィ イ ン ス ト ラ ク シ ョ ン （XA）、 および認
定証に準拠し て く ださい。

• エン ド レ スハウザー純正のスペアパーツのみを使用し て く ださい。

• スペアパーツを発注する際には、 ネームプレー ト にあ る機器の仕様コード を確認し て く ださ
い。 必ず同じ仕様コード の部品に交換し て く ださい。

• 修理は、 指示に従って行って く ださい。 修理の完了時には、 当該機器に対し て所定のルーチ
ンテス ト を実施し て く ださい。

• 認定機器を別種の認定機器に改変でき るのはエン ド レ スハウザーだけです。

• すべての修理作業および改変を文書化し て く ださい

8 　 メ ンテナンス
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9 アクセサリ

ブラケ ッ ト

NRF560 を タ ン クに取 り 付ける ためのブラ ケ ッ ト に、 U ボル ト は付属されていません。 U ボル ト
が必要の場合には、 エン ド レ スハウザージャパン （株） に問い合わせて く ださい。

図 18: ブラ ケ ッ ト

9 　 アクセサリ
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10 ト ラ ブルシューテ ィ ング

NMS または NMT でエラーが発生する と、 NRF560 の液晶画面にマ ト リ ッ ク スの表示 と エラー
メ ッ セージが交互に点滅し ます。 なお、 エラー メ ッ セージが表示されている時でも画面を操作
でき ます。

メ ッ セージ 原因 対処方法

NMS ソ ウ シンエラー NMS と の通信不良 以下をチェ ッ ク し て く ださい。

• NMS と の信号線のチェ ッ ク

• NMS の設定のチェ ッ ク

• NMS のチェ ッ ク

ローカルツ ウシン

エラー ： NMT

NMT と の通信不良 以下をチェ ッ ク し て く ださい。

• NNT と の信号線のチェ ッ ク

• NMT の設定のチェ ッ ク

• NMT のチェ ッ ク

ローカルツ ウシン

エラー ： DV （1） （2）

ハー ト デ ィ バイ ス （1） （2） と の

通信不良

以下をチェ ッ ク し て く ださい。

• ハー ト デ ィ バイ ス （1） （2） と の信号線

のチェ ッ ク

• ハー ト デ ィ バイ スの設定のチェ ッ ク

• デバイ スのチェ ッ ク

NMS イ ジ ョ ウ NMS のエラー発生 NMS の自己診断 メ ッ セージを確認し て く

ださい。

NMT イ ジ ョ ウ NMT のエラー発生 NMT の自己診断を NMS のマ ト リ ッ ク ス

上で確認し て く ださい。

DEVICE ERROR ： DEV 1

（or 2）

ハー ト デバイ ス （1） （2） のエ

ラー発生

ハードデバイ ス本体をチェ ッ ク し て く だ

さい。

ジ ョ ウゲン ジュ ウ リ ョ ウ NMS のデ ィ スプレーサが引っか

かった り し て動かない状態です。

NMS のデ ィ スプレーサを確認し て く ださ

い。

カゲン ジ ュ ウ リ ョ ウ NMS のデ ィ スプレーサを吊るす

測定ワ イヤが断線または取れて

し ま った と きにエラーが発生し

ます。

NMS の測定ワ イ ヤを確認し て く だ さい。

Z ソ ウ ノ シンゴ ウハイ ラ

ズ

NMS がエン コーダ Z 相信号な し

エラーを発生し ま し た。

NMS をチェ ッ ク し て く ださい。

NMS の検出部を交換し て く ださい。

ツ ウ シン ヨ ウ IC エラー NMS が SIFA エラーを発生し ま し

た。

NMS をチェ ッ ク し て く ださい。

NMS の CPU 基板を交換し て く だ さい。

ERROM データ カ ク ニン NRF560 の EEROM データ異常 エン ド レ スハウザージ ャパン （株） まで

問い合わせて く ださい。

ニュ ウ リ ョ クデンゲン 電源電圧の低下 電源をチェ ッ ク し て く ださい。

RMA イ ジ ョ ウ NRF560 の RAM データが不良 エン ド レ スハウザージ ャパン （株） まで

問い合わせて く ださい。

10 　 ト ラ ブルシューテ ィ ング
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10.1 スペアパーツ

スペアパーツはキ ッ ト になっています。 機器に関する スペアパーツのオーダー番号は以下の図
と表で確認でき ます。 詳細については、 寄 り のエン ド レ スハウザージャパンに問い合わせて
く ださい。

図 19: NRF560 スペアパーツ

No. 部品番号 部品名 No. 部品番号 部品名

11 017803-0030 O リ ング , デ ィ スプレ イ カバー , NBR
33

017801-0105 ヒ ューズ AC250VT2A50,10 個

16 56004435 セ ッ ト 　 NRF 　 留め金具 017801-0107 ヒ ューズカバー ,10 個

21

017800-0111 カバー , デ ィ スプレ イモジ ュール , 

アル ミ ニウ ム
34 017801-0030

端子板 (Ex d)

017801-0133 カバー , ター ミ ナルボ ッ ク ス ,

アル ミ ニウ ム
35

017801-0020 フ ィ ルターボード + スペーサ AC85...260V

31
70103940 POW-6, HV, 耐圧防爆 36 71070911 シ ャーシ +EMC フ ィ ルターカバー

70103941 POW-6, LV, 耐圧防爆
41

017801-0010 デ ィ スプレ イモジュール

32
017801-0001 通信ボード FCB1 v1.92,2 行表示 70103938 デ ィ スプレ イモジュール 　 4 行表示 3 ｘ 光学式

70109104 通信ボード FCB1 ｖ 1.94, グ ラ フ ィ ッ ク表示 70 017801-0111 ア ッ センブ リ ブラ ケ ッ ト 90 度 , アル ミ ニウ ム

10 　 ト ラ ブルシューテ ィ ング
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10.2 返却

1. 修理または校正のために機器を弊社に返却する前には、 以下の処置を行 う 必要があ り ます。

• 付着し ている残留物はすべて取 り 除いて く ださい。

• 測定物が侵入する恐れのあ るパッ キンの隙間と溝を十分に確認し て く ださい。 測定物が、
腐食性、 毒性、 発癌性または放射性があ る など、 健康に対する リ ス ク を呈する場合には、
特に重要です。

• 「洗浄証明書」 に記入の上、 機器に添付し て く ださい。 これによ り 、 弊社では返品された
機器を輸送、 検査および修理し ます。

• 必要に応じ て、 （例 ： EN 91/ 155/ EEC1 に準拠し た安全データ シー ト など） 特殊取扱指示
を同梱し て く ださい。

2. 以下について も明記し て く ださい。

• アプ リ ケーシ ョ ンの正確な記述

• 測定物の化学的および物理的特性

• 発生し たエラーについての簡単な説明 （可能な らエラーコード を明記）

• 機器の稼働時間

この取扱説明書の巻頭に 「安全 / 洗浄確認依頼書」 があ り ます。

• 有害物質が本体の傷の間やプラ スチッ ク材全体に浸透し ている可能性があ り ます。 本体を返
送し て修理を依頼される場合には、 このよ う な危険物質が完全に除去されていなければ受理
いた しかねます。

• 洗浄の不完全な機器は、 廃棄物処理の対象と なった り 、 従業員の人体を害する ( 火傷など ) こ
と があ り ます。 これが原因で発生する費用は、 すべて機器の運用者が負担する こ と になるの
で、 注意し て く ださい。

10.3 廃棄

材質の異なる製品構成部品は分別し て廃棄し て く ださい。

10.4 ソ フ ト ウ ェ ア履歴

ソ フ ト ウ ェアバージ ョ ン / 

日付
ソ フ ト ウ ェ アの変更 ド キ ュ メ ン ト の変更

V.1.82 / 09.1997 オ リ ジナル ソ フ ト ウ ェ ア

V.1.92 / 09.2002 密度プロ フ ァ イルの操作を追加 BA003N/08/en/11.04

V 1.94 / 01.2005 表示器をグ ラ フ ィ ッ ク LCD に変更 BA1003N/08/en/08.06

10 　 ト ラ ブルシューテ ィ ング
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11 技術データ

項目 詳細

入力 ローカル HART

表示 (LCD) 4 行、 128 x 64 ( ピ ク セル ), 照明付き 

表示可能言語 : 英語 , 中国語 , 日本語 

プロ グ ラ ミ ング 光感応 3 キーオペレーテ ィ ングエレ メ ン ト ( タ ッ チコ ン ト ロール )

電源 高電圧 : AC 85...264V, 50/60 Hz, 25VA

低電圧 : AC 20...55V, DC 20...62V±10, 50/60Hz, 25VA

許容可能な電源電圧は、 各防爆認定によ り 規定された仕様 と な り ます。 証明書を

参照し て く ださい。

消費電力 大電力 ： 25VA

避雷器 標準装備

周囲温度範囲 -20 ～ +60 ˚ C （-4 ～ +140 ˚ F） 標準

LCD( 液晶デ ィ スプレ イ ) は、 -10 ℃以下では表示でき ません。

保管温度 -20...+60 ˚ C(-4...+140 ˚ F)

質量 約 6.5kg

ハウ ジングの材質 アル ミ ニウ ム、 さび止め剤でコーテ ィ ング

防爆認証 TIIS, Ex d IIB T4

FM XP Cl.I, Div.1, Gr.A-D

CSA Cl.I, Div.1, Gr.A-D

ATEX, II 2G Ex d IIC T4

ATEX, II 2G Ex d IIC T4, NMi

IECEx, Ex d IIC T4 Gb

NEPSI Exd IIC T4

保護等級 IP67、 NEMA 4X （ハウ ジング と ケーブルグ ラ ン ド閉鎖時）

電線管口 G1/2, NPT 1/2, M20

EMC 指令 89/336/EC

11 　 技術データ
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