Additional documentation for software version V 1.06.XX (amplifier) / V 2.03.00 (communication)

Function: PRESSURE MODE

Extended selection options

Commuwin Il:  PREV. SYS. COND. (VOH1)  Slot/Index: 84
SLOT/INDEX: PREV_SYS_COND Read: yes

—_— Write: no
Description: Object Type:  Simple

Local display: PRESSURE MODE Page 26 Function (Local display) Page
Group PROCESS PARAMETER Parameter (Commuwin Il) OM |Additional Options
PROFIBUS-PA: Transducer block (Device matrix) New Fct. ASSIGN LINE 1 15 |CORRECTED VOLUME FLOW
Commuwin Il:  PRESSURE MODE (V9HO) alot/(ljndex: 1(TB)/191| |ZUORDNUNG (V4HO) 66 |CORR.VOLUME FLOW IN %
SLOT/INDEX: PRESSURE MODE ead: yes
/_ _ Write: yes ASSIGN LINE 2 15 |CORRECTED VOLUME FLOW
Description: o | Object Type:  Simple ASSIGN (V6HO) 67 |CORR. VOLUME FLOW IN %
See Operating Manual “Description of Device |Parameter: optional COR. VOL. FL. BARGRAPH IN %
Function” on Page 26. DataType:  Unsigneds
gvte S‘Z%l ! 100% VALUE LINE 1 16 |CORR. VOLUME FLOW IN %
torage Class: 100% VALUE (V4H1) 67
Function: PRESSURE 100% VALUE LINE 2 16 |CORR. VOLUME FLOW IN %
Local display: PRESSURE Page 26 | |100% VALUE (V4H1) 67 |COR.VOL. FL. BARGRAPH IN %
PROCESS PARAMETER ASSIGN LOW FLOW CUT OFFf 23 |CORRECTED VOLUME FLOW
PROFIBUS-PA: Transducer Block (Device matrix) New Fct. ﬁ/%ﬂg)N LOWFLOW CUT OFF | 51
Commuwin II:  PRESSURE (VOH1) Slot/Index: 1(TB) /192
SLOT/INDEX: PRESSURE \I?ﬁﬁg.: ;22 SIMULATION MEASURAND 31 |CORRECTED VOLUME FLOW
Description: Object Type:  Simple SIM. MEASURAND (V4HO) 71
See Operating Manual “Description of Device |Parameter:  optional 277 = M
P Data Type:  Float - - = Mass flow (Al 1)
Function” on Page 26. ByteSze, 4 CHANNEL (V8H5), Analog | g2 | 273 = Volume flow (Al 2)
Storage Class: S Input function block 281 = Density (Al 3)
285 = Temperature (Al 4)

i . 398 = Corrected volume flow
Function: PREVIOUS SYSTEM CONDITION 402 - Reference Density
Vor-Ort-Anzeige: PREVIOUS SYSTEM CONDITION Page 30

CHANNEL 18 [398 = Corrected volume flow
SUPERVISION CHANNEL (V8H5), Totalizer | 104
PROFIBUS-PA: Transducer block (Service&Analysis) New Fct. function block

New matrix positions

The V/H positions in the Commuwin |l matrix have changed for the

See Operating Manual “Description of Device | Parameter: optional following parameters:
Function” on Page 30. Data Type: Unsingned16
Byte Size: 2 Parameter Previous position| New position
Storage Class: D
DENSITY SETPOINT V5H1 V5H2

Process variable for corrected volume flow MEASURE FLUID Va2 VoH3
As of this software version, the measuring device can output the process
variable for corrected volume flow. This increases the selection options DENSITY ADJUSTMENT V5H3 V5H6
in various functions and provides you with new functions: RESTORE ORIGINAL V5H4 V5H7
New Functions INSTALL. DIRECTION SENSOR V8HO V8H1
Function (Local display) DENSITY DAMPING VEH1 V8H2
Parameter (Commuwin Il) Short description

- - FLOW DAMPING V8H2 V8H3
CORRECTED VOLUME FLOW Display of the measured variable
COR. VOLUME FLOW (VOH2) corrected volume flow. POSITIVE ZERO RETURN V8H3 V8H4
REFERENCE DENSITY Display of the measured variable
REF. DENSITY (VOH4) referece density.
UNIT CORRECTED VOLUME FLOW | Selection of the corrected volume
UNIT COR. VOL. FL (V1H2) flow unit.
UNIT REFERENCE DENSITY Selection of the reference density
UNIT REF. DENSITY (V1H4) unit.
CORR. VOLUME CALCULATION Selection of the reference density
COR. VOL. CALC. (vV4H0) for calculation (Fixed or calcula-

ted reference density)

FIXED REFERENCE DENSITY Input of the fixed reference
FIX. REF. DENS (V4H1) density.
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Zusatzdokumentation zur Software-Version
V 1.06.XX (Messverstarker) / V 2.03.00 (Kommunikation)

Dieses Dokument beschreibt Anderungen und Ergénzungen, die mit der Software-Version V 1.06.XX (Messverstarker) /
V 2.03.00 (Kommunikation) zum Tragen kommen und ersetzt bzw. ergénzt die Angaben in der betroffenen Dokumentation.

Funktion: EINHEIT DRUCK

Funktion: CODE EINGABE ZAHLER

SLOT/INDEX: PRESSURE UNIT Read: yes

. _ Write: yes
Funktionsbeschreibung: Object Type:  Simple
Siehe Betriebsanleitung auf Seite 12. Parameter:  optional

Data Type: Unsigned8
Byte Size: 1
Storage Class: S

Vor-Ort-Anzeige: EINHEIT DRUCK Seite 12 Vor-Ort-Anzeige: CODE EING.ZAHLER Neue Fkt.
SYSTEMEINHEITEN BETRIEB

PROFIBUS-PA: Transducer Block (Geratematrix) Neue Fkt. PROFIBUS-PA: Transducer Block (Service&Analyse) Neue Fkt.
Commuwin II:  EINHEIT DRUCK (V1H6) Slot/Index: 1(TB)/193| |Commuwin Il: CODE EING. ZAHLER (V2H3) Slot/Index: 0 (PB)/ 100

Funktion: SPRACHE

SLOT/INDEX: ACCESS_CODE_COUNTER \I;ivead: yes

rite: no
Funktionsbeschreibung: Object Type:  Simple

Anzeige wie oft der Kunden- und Service- Parameter:  optional
Code eingegeben wurde, um Zugriff zum g?ttg g?/z%ei ?ﬂSIQHEdB

Messgerat zu erhalten. Storage Class: N

Anzeige: Ganze Zahl (Auslieferungszustand: 0)

Vor-Ort-Anzeige: SPRACHE Seite 14
BETRIEB

PROFIBUS-PA: Transducer Block (Anzeigefunktion) Seite 65
Commuwin II:  SPRACHE (V3HO0) Slot/Index: 0(PB)/78

SLOT/INDEX: HMI_LANGUAGE \F/*Verjctlg: yes
Ie:
Funktionsbeschreibung:

yes
Object Type:  Simple

Auswahl der gewlnschten Sprache, in der alle|Parameter:  optional
Texte, Parameter und Bedienmeldungen auf g?ttgg\i/z%e-: Unsigneds

der Vor-Ort-Anzeige angezeigt werden.

Storage Class: S

Auswahl (bei Sprachpaket WEST EU/USA):

ENGLISH, DEUTSCH, FRANCAIS, ESPANOL, ITALIANO,
NEDERLANDS, PORTUGUES

Auswahl (bei Sprachpaket EAST EU/SCAND.):

ENGLISH, NORSK, SVENSKA, SUOMI, POLISH, CZECH, RUSSIAN
Auswahl (bei Sprachpaket ASIA):

ENGLISH, BAHASA INDONESIA, JAPANESE (Silbenschrift)

Werkeinstellung:
siehe Kapitel WERKEINSTELLUNGEN

N Hinweis!
¢ Anzeige welches Sprachpaket im Messgerat implementiert ist, Uber:
- Vor-Ort-Anzeige: UBERWACHUNG — VERSION-INFO — VER-
STARKER — SPRACHPAKET (8226)
- PROFIBUS: Transducer Block (Anzeigefunktionen) — Parameter
SPRACHPAKET (V3H4)

e Durch gleichzeitiges Betatigen der %-Tasten beim Aufstarten wird die
Sprache “ENGLISH” eingestellt.

e Ein Wechsel des Sprachpakets ist mit Hilfe des Konfigurations-
programms ToF Tool - FieldTool Package mdglich. Bei Fragen
steht Ihnen lhre E+H-Vertretung gerne zur Verflgung.

Funktion: BETRIEBSSTUNDEN

Vor-Ort-Anzeige: BETRIEBSSTUNDEN Neue Fkt.
UBERWACHUNG
PROFIBUS-PA: Transducer Block (Service&Analyse) Neue Fkt.
Commuwin II:  BETRIEBSSTUNDEN (VOH5)  Slot/Index: 0(PB)/89
SLOT/INDEX: OPERATING_HOURS \ﬁverﬁg} xgs
Funktionsbeschreibung: Object Type:  Simple
Anzeige der Betriebsstunden des Mess- Parameter:  optional
gerates. Data Type: Unsigned8
Byte Size: 1
Storage Class: N
Anzeige:

e Betriebsstd. < 10 Stunden — Anzeigeformat = 0:00:00 (hr:min:sec)
e Betriebsstd.10...10°000 Stunden — Anzeigeformat = 0000:00 (hr:min)
e Betriebsstunden < 10°000 Stunden — Anzeigeformat = 000000 (hr)

Funktion: AKTUALISIERUNG SUMMENZAHLER

Vor-Ort-Anzeige: CYCL. CALC. TOT Neue Fkt.
Gruppe KOMMUNIKATION

PROFIBUS-PA: Transducer Block (Geratematrix) Neue Fkt.
Commuwin Il: CYCL. CALC. TOT (V6H8) Slot/Index: 0(PB) /101
SLOT/INDEX: CYCL_CALC_TOT @?ﬁg; ;Zg

Funktion: HINTERGUNDBELEUCHTUNG

Vor-Ort-Anzeige: HINTERGRUNDBEL. Neue Fkt.
BETRIEB

PROFIBUS-PA: Transducer Block (Anzeigefunktion) Neue Fkt.
Commuwin II: HINTERGRUNDBEL. (V3H3)  Slot/Index: 0 (PB) /81
SLOT/INDEX: HMI_LCD_BACKLIGHT \F;Verﬁg_i yg:
Funktionsbeschreibung: Object Type: éimple
Einstellen der Hintergrundbeleuchtung der Parameter:  optional

Anzeige zur optimalen Anpassung an die vor |Data Type:  Float

: ; Byte Size: 4
Ort herrschenden Betriebsbedingungen. Storage Class: S

Eingabe: Werkeinstellung:
10...100% 50%

Funktionsbeschreibung: Object Type:  Simple

In dieser Funktion wird definiert, ob der Sum- |Parameter:  optional
menzahler auf der Vor-Ort-Anzeige und im g?ﬁg;}’z%‘?' Unsigneds

Bedienprogramm (Master Klasse 2) aktuali- | Sjorage Class: S

siert wird.

Auswahl:

EIN Summenzahler wird immer aktualisiert

AUS Summenzahler wird nur dann aktualisiert, wenn der ent-

sprechende Summenzahlerfunktionsblock fur den zykli-
schen Datentransfer konfiguriert wurde

Werkeinstellung:
EIN

&\ Hinweis!

Speziell bei zeitkritischen Applikationen kann bei nicht benétigtem
Summenzahlerfunktionsbléck eine Optimierung erfolgen. Hierzu ist in
dieser Funktion die Auswahl AUS zu selektieren. Beachten Sie dabei,
dass bei der Selektierung der Auswahl AUS der Summenzahler auf der
Vor-Ort-Anzeige und im Bedienprogramm (Master Klasse 2) nicht mehr
aktualisiert wird.
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Zusatzdokumentation zur Software-Version V 1.06.XX (Messverstarker) / V 2.03.00 (Kommunikation)

Funktion: DRUCKMODUS

Erweiterte Auswahlmdglichkeit

Commuwin Il:  ALT. SYST. ZUSTAND (VOH1) %Iot/lndex: 84

Vor-Ort-Anzeige: DRUCKMODUS Seite 26 Funktion (Vor-Ort-Anzeige) | Seite
PROZESSPARAMETER Parameter (Commuwin Il) BA |Zusétzliche Auswahl
PROFIBUS-PA: Transducer Block (Geratematrix) Neue Fkt.| |ZUORDNUNG ZEILE 1 15 |NORMVOLUMENFLUSS
Commuwin Il:  DRUCKMODUS (VOHO) Slot/Index: 1(TB)/ 191 ZUORDNUNG (V4H0) 66 |NORMVOLUMENFLUSS IN %
SLOT/INDEX: PRESSURE MODE Read: yes
i / . i i Write: yes ZUORDNUNG ZEILE 2 15 |NORMVOLUMENFLUSS
Siehe Betriebsanleitung auf Seite 26. Object Type:  Simple ZUORDNUNG (V6HO) 67 |NORMVOLUMENFLUSS IN %
Earameief} optional NORMVOL.-FL. BARGRAPH IN %
ata Type: Unsigned8
gyte S‘Z%l ) 18 100% WERT ZEILE 1 16 |NORMVOLUMENFLUSS IN %
torage Class: 100% WERT (V4H1) 67
Funktion: DRUCK 100% WERT ZEILE 2 16 |NORMVOLUMENFLUSS IN %
Vor-Ort-Anzeige: DRUCK Seite 26 | |100% WERT (V4H1) 67 |NORMVOL.-FL. BARGRAPH IN %
PROZESSPARAMETER ZUORD. SCHLEICHMENGE 23 |NORMVOLUMENFLUSS
PROFIBUS-PA: Transducer Block (Geratematrix) Neue Fkt. (ZV%OHE)D- SCHLEICHMENGE | 51
Commuwin Il:  DRUCK (V9H1) Slot/Index: 1(TB) /192 _
SLOT/INDEX: PRESSURE @?ﬁgf Ygg SIMULATION MESSGROSSE | 31 |NORMVOLUMENFLUSS
Siehe Betriebsanleitung auf Seite 26. Object Type: éimple SIM. MESSGROSSE (V4HO) 71
Parameter: optional
Data Type:  Float - - |277 = Massefluss (Al 1)
Byie She. 4 CHANNEL (V8HS), Analog | g0 |273 = Volumenfluss (Al 2)
Storage Class: S Input Funktionsblock 281 = Dichte (Al 3)
" 285 = Temperatur (Al 4)
Funktion: ALTE SYSTEMZUSTANDE igg - Ngﬁm\é‘i’éﬁge””““
Vor-Ort-Anzeige: ALTE SYSTEMZUSTANDE Seite 30 CHANNEL 18 398N | ”
- = Normvolumenfluss
UBERWACHUNG CHANNEL (V8H5), Summen-| 104
PROFIBUS-PA: Transducer Block (Service&Analyse) Neue Fkt. | |z&hlerfunktionsblock

SLOT/INDEX: PREV_SYS_COND Werﬁ(ej-: %23 Neue Matrixpositionen
Siehe Betriebsanleitung auf Seite 30. Object Type: ~ Simple Die V/H-Positionen in der Commuwin Il Matrix haben sich fur folgende

Parameter:  optional Parameter verandert:

Data Type: Unsingned16

Byte Size: 2 Parameter Alte Position Neue Position

Storage Class: D

SOLLWERT DICHTE V5H1 V5H2
Prozessgrosse Normvolumenfluss " MESSST AUSMESSEN VoH2 Vo3
Ab dieser Softwareversion kann das Messgerat die Prozessgrésse
Normvolumenfluss ausgeben. Dadurch erweitern sich in diversen DICHTEABGLEICH V5H3 V5H6
Funktionen die Auswahimaoglichkeiten und es stehen lhnen
neue Funktionen zur Verfigung: ORIG. WIEDERHERST V5H4 VBH7
Neue Funktionen EINBAURICHT. AUFN V8HO V8H1
Funktion (Vor-Ort-Anzeige) DAEMPFUNG DICHTE V8H1 V8H2
Parameter (Commuwin Il) Kurzbeschreibung DURCHFL. DAEMPF. V8H2 V8H3
NORMVOLUMENFLUSS Anzeige der MessgroBe MESSWERTUNTERDR. V8H3 V8H4
NORMVOLUMENFLUSS (VOH2) Normvolumenfluss
NORMDICHTE Anzeige der MessgroBe
NORMDICHTE (VOH4) Normdichte.
EINHEIT NORMVOLUMENFLUSS Auswahl der Einheit fur den
EINHEIT NORMVOL. FLUSS (V1H2) |Normvolumenfluss.
EINHEIT NORMDICHTE Auswahl der Einheit fur den
EINHT. NORMDICHTE (V1H4) Normdichte.
NORMVOLUMENBERECHNUNG Auswahl| der Normdichte fur die
NORMVOL. BERECHNG (V4HO0) Berechnung (Fixe oder berech-
nete Normdichte)

FIXE NORMDICHTE Eingabe der fixen Normdichte.
FIX. NORMDICHTE (V4H1)
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Scope of validity

PROline promass 80 (PROFIBUS-PA)
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Additional documentation for software version
V 1.06.XX (amplifier) / V 2.03.00 (communication)

This document describes the changes and additions that come into effect with the software version V 1.06.XX (amplifier) / V 2.03.00
(communication) and replace or supplement the specifications in the documentation concerned.

Function: UNIT PRESSURE

Function: ACCESS CODE COUNTER

Description: Object Type: ~ Simple
See Operating Manual “Description of Device |Parameter:  optional

PC! Data Type: Unsigned8
Function” on Page 12. Byte Size: 1

Storage Class: S

Function: LANGUAGE

Local display: UNIT PRESSURE Page 12 Local display: ACCESS CODE COUNTER New Fct.
SYSTEM UNITS OPERATION

PROFIBUS-PA: Transducer block (Device matrix) New Fct. PROFIBUS-PA: Transducer block (Service&Analysis) New Fct.
Commuwin Il:  UNIT PRESSURE (V1H6) Slot/Index: 1(TB)/193 | |Commuwin Il: ACCESS CODE CNTR (V2H3) Slot/Index: 0 (PB)/ 100
SLOT/INDEX: PRESSURE UNIT \F;Verﬁg; 522 SLOT/INDEX: ACCESS_CODE_COUNTER \?Verﬁg:: yes

PET] no
Description: Object Type: ~ Simple
The number of times the private and service | Parameter: optional
code was entered to access the device Data Type: %’”S'Q”EdS

. Byte Size:
appears on the display. Storage Class: N

Display: Integer (delivery status: 0)

Function: OPERATION HOURS

Local display: LANGUAGE Page 14
OPERATION

PROFIBUS-PA: Transducer block (Display functions) Page 65
Commuwin II:  LANGUAGE (V3HO0) Slot/Index: 0(PB)/78
SLOT/INDEX: HMI_LANGUAGE \F/*Veri'ctlg:: yes

— yes
Description: Object Type: ~ Simple
Use this function to select the language for all | Parameter: optional
texts, parameters and messages shown on the | Baia Type: %J”S'g“eds

) Byte Size:
local display. Storage Class: S

Options (with language group WEST EU/USA):
ENGLISH, DEUTSCH, FRANCAIS, ESPANOL, ITALIANO,
NEDERLANDS, PORTUGUES

Options (with language group EAST EU/SCAND.):
ENGLISH, NORSK, SVENSKA, SUOMI, POLISH, CZECH, RUSSIAN

Options (with language group ASIA):
ENGLISH, BAHASA INDONESIA, JAPANESE (Silbenschrift)

Factory setting:
see chapter Factory settings

N Note!

e The available language group is shown:
- Local display: SUPERVISION — VERSION-INFO — AMPLIFIER —
LANGUAGE GROUP (8226)
— PROFIBUS: Transducer block (display functions) — Parameter
LANGUAGE GROUP (V3H4)

e |f you press the 4 keys simultaneously at startup, the language
defaults to “ENGLISH”.

e You can change the language group via the configuration software
ToF Tool - FieldTool Package. Please do not hesitate to contact your
E+H sales office if you have any questions.

Local display: OPERATION HOURS New Fct.
SUPERVISION

PROFIBUS-PA: Transducer block (Service&Analysis) New Fct.
Commuwin Il:  OPERATION HOURS (VOH5)  Slot/Index: 0 (PB)/89
SLOT/INDEX: OPERATING_HOURS @?ﬁg; %gs

Description: Object Type:  Simple

The hours of operation of the device appear BartarTT]eteri (LJthI'OnaldB
! ata Type: nsigne

on the display. Byte Size:

Storage Class: N

Display:

e Hours of operation < 10 h — display format = 0:00:00 (hr:min:sec)

e Hours of operation10...10'000 h — display format = 0000:00 (hr:min)
® Hours of operation > 10°000 hours — display format = 000000 (hr)

Function: UPDATE TOTALIZER

Function: BACKLIGHT

Local display: BACKLIGHT New Fct.
OPERATION

PROFIBUS-PA: Transducer block (Display function) New Fct.
Commuwin II:  BACKLIGHT (V3H3) Slot/Index: 0(PB)/81
SLOT/INDEX: HMI_LCD_BACKLIGHT \?Verﬁg:: yes

- yes
Description: Object Type: ~ Simple
Use this function to optimize the backlight to Ba;an%eter: 'glpllctmal

; ; e ata Type: oa
suit local operating conditions. Byte Size: a
Storage Class: S

Local display: CYCL. CALC. TOT New Fct.
Group COMMUNICATION
PROFIBUS-PA: Transducer block (Device matrix) New Fct.
Commuwin II:  CYCL. CALC. TOT (V6H38) Slot/Index: 0(PB)/ 101
SLOT/INDEX: CYCL_CALC_TOT \'7\/95121 Vzg

Ite:
Description: Object Type: éimple
Use this function to define whether the totalizer Parameter:  optional
is updated on the local display and in the ope- g?ttgg?’z%‘?' Unsigneds

rating program (master class 2). Storage Class: S

Options:

ON Totalizer is always updated

OFF Totalizer is only updated if the corresponding totalizer
function block for the cyclic data transfer has been
configured

Factory setting:

ON

N Note!

Especially when executing time-critical applications, optimisation can
be carried out if the totalizer function block is unnecessary. For this
purpose, OFF must be selected in this function. When doing this, ensure
that the totalizer is no longer updated on the local display and in the
operating program (master class 2) when selecting OFF.

User input: Factory setting:
10...100% 50%
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