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Description
Le capteur de température TST 281 est
composé d’une thermorésistance à sim-
ple ou double enroulement monté dans
une gaine à compactage de magnésie
que l’on appelle l’insert (TET).  Celui-ci
est disponible avec un bornier cérami-
que ou pour un montage de transmet-
teur en tête de sonde.
De nombreuses formes de têtes de rac-
cordement sont possibles (voir docu-
ment TI TA 20 pour plus de détails).
Le capteur de température TST 281 est
prévu pour le montage avec un doigt de
gant ou un protecteur soudé avec rac-
cord G 1/2" (voir série TA 500).

Domaine d’applications
La thermorésistance TST 281 permet
les mesures de température de gaz et
de liquides, sous conditions de process
difficiles  dans les réservoirs ou les con-
duites. Elle présente une bonne résis-
tance mécanique et est utilisée dans les
domaines d’activité tels que l’industrie
pharmaceutique, chimique, papetière,
agro-alimentaire, énergie.

Thermorésistance
omnigrad TST281

Capteur de température à élément de mesure 
interchangeable, avec manchon ajusté ou 
manchon démontable par raccord union / 
manchon filetage G 1/2" au protecteur

TST281 type N
   manchon

    TST281 type NUN
manchon / union / manchon

TST281 type UN
union / manchon



Caractéristiques
techniques

Elément de mesure interchangeable, à compactage magnésie

Elément sensible : Thermorésistance platine, Pt100 Ω à 0°C simple ou 
double

Tolérances : Classes A ou B selon IEC 751, 1/3 DIN B
Raccordement : 3 ou 4 fils
Résistance d’isolement : ≥ 100 MΩ, tension d’essai 250 V  à température 

ambiante (IEC 751)
Raccordement électrique : Sortie par fil de 70 mm ou sur bornier céramique

Modèle

Diamètre
du

protecteur
(mm)

Type de
thermo-

résistance

Température de
service

(°C)

Temps de réponse
1 (s)

T50 T90

TET100 6 standard -200 ÷ +600 3.5 8
TET102 6 verre -50 ÷ +400 3.5 8
TET105 3 standard -50 ÷ +400 3 6
TET107 3 verre -50 ÷ +400 3 6
TET200 2 x 3 standard -50 ÷ +400 3 6

Tableau A (selon norme IEC 751, dans débit d’eau de 0,4 m/s)

Insert : gaine à compactage magnésie
Matériau : AISI 316L/ W.1.4404
Interchangeabilité : la longueur est calculée de la manière suivante

Thermorésistance TST 281
Longueur de l’insert IL 
TET100/102/105/107/200

TA20 (*) TA20G
Type N - manchon      ML + 117 mm  [1] ML + 127 mm
Type NUN - manchon / union /
manchon

ML + 152 mm ML + 162 mm

Type UN - union M/F et manchon ML + 132 mm ML + 142 mm
Type N/NUN/U   - longueur 
N ... mm

     ML+N+26 mm  [2] ML+N+35 mm

Tableau B - Remarque : (*) tous les modèles sauf TA  - (1) ML longueur d’insertion - (2)
N = longueur de la gorge

Protecteur

Version : choisir le protecteur du type TA 500
Longueur d’insertion : la longueur d’insertion ML est calculée comme suit

ML  =  A - D - 15 mm   dont
A = longueur nominale du protecteur
D = épaisseur du fond du protecteur

Tête de sonde 

Version : selon structure de commande
Classe de protection : IP 55
Raccordement électrique : PE 16, 1/2" NPT simple ou double, 3/4" NPT en 

fonction de la tête

Insert TET

Longueur
sensible
≅ 25 mm



Structure de commande
• la thermorésistance TST 281 nécessite un protecteur à 

sélectionner dans les séries TA 500
• pour le remplacement de l’élément de mesure, voir les 

caractéristiques techniques
• les indications de précision se réfèrent à l’élément de me-

sure seul selon la norme  IEC 751. Le protecteur peut gé-
nérer une légère dérive de mesure en fonction du raccord
process et des profondeurs d’immersion. Pour une me-
sure de température correcte, la profondeur d’immersion
du protecteur doit correspondre à 20 fois son diamètre.
Des profondeurs d’immersion plus courtes sont possibles,
mais dans ce cas, la thermorésistance nécessite des pré-
cautions d’emploi.

TST281 Type N

TST281 Type NUN

TST281 Type UN

Thermorésistance TST 281 - élément de mesure interchangable - 
avec manchon ou manchon et raccord union - raccord G 1/2"

Longueur nominale N et choix du matériau
A -   92 mm / SS 304 / Type N (manchon)
B - 127 mm / SS 304 / Type NUN (manchon/Union/manchon)
C - 107 mm / SS 304 / Type UN (M/F Union et manchon)
D -   92 mm / Hastelloy C105 / Type N (manchon)
E -  127 mm / Hastelloy C105 / Type NUN (manchon/Union/manchon)
F -  107 mm / Hastelloy C105 / Type UN (M/F Union et manchon)
1 - ...... mm / SS 304 / Type N (manchon)
2 - ...... mm / SS 304 / Type NUN (manchon/Union/manchon)
3 - ...... mm / SS 304 / Type UN (M/F Union et manchon)
4 - ...... mm / Hastelloy C105 / Type N (manchon)
5 - ...... mm / Hastelloy C105 / Type NUN (manchon/Union/manchon)
6 - ...... mm / Hastelloy C105 / Type UN (M/F Union et manchon)

   Longueur d’insertion ML
   TA - 100 mm insertion length ML
   YY -  ..... mm insertion length ML

Prix par longueur de 100 mm 
1 - Tube  AISI316L / W1.4404 - Ø 3 mm (TET105/107)
3 - Tube  AISI316L / W1.4404 - Ø 6 mm (TET100/102)
8 - Tube  AISI316L / W1.4404 - Double Ø 3 mm (uniquement TET200)

Raccordement de l’insert
2 - Fils 70 mm (70 et 150 mm pour 2 Pt 100)
3 - Bornier céramique

Elément de mesure, insert 
TET100 et TET105 
B - RTD standard 1 Pt100, classe B, 3 fils 
D - RTD standard 2 Pt100, classe B, 3 fils 
E - RTD standard 1 Pt100, classe B, 4 fils 
H - RTD standard 1 Pt100, classe A, 3 fils 
L - RTD standard  2 Pt100, classe A, 3 fils 
M - RTD standard 1 Pt100, classe A, 4 fils 
P - RTD standard 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fils 
Q - RTD standard 2 Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fils 
R - RTD standard 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 4 fils
Insert TET 200 RTD double mesure
T - RTD standard, double enroulement, classe B, 3 fils
V - RTD standard, double enroulement, classe A, 3 fils
TET102 et TET107 montage antivibratoire, élément en verre
0 - verre RTD 1 Pt100, classe B, 3 fils
1 - verre RTD 2 Pt100, classe B, 3 fils
2 - verre RTD 1 Pt100, classe B, 4 fils 
3 - verre RTD 1 Pt100, classe A, 3 fils 
4 - verre RTD 2 Pt100, classe A, 3 fils 
5 - verre RTD 1 Pt100, classe A, 4 fils 
6 - verre RTD 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fils 
7 - verre RTD 2 Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fils 
8 - verre RTD 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 4 fils 
Y - RTD classe à spécifier

Têtes de raccordement
A5 - TA20A, Al, PE16, IP55
A6 - TA20A, Al, 1/2" NPT, IP55 
D3 - TA20D, Al, PE16, IP55
D4 - TA20D, Al, 1/2” NPT, IP55
E5 - TA20E, Al, PE16, IP55
F5 - TA20F, PP, PE 16, IP55
G2 - TA20G, Al, 1/2” NPT, IP65, gris
G3 - TA20G, Al, 3/4” NPT, IP65, gris
G4 - TA20G, Al, 2 x 1/2” NPT, IP65, gris
GB - TA20G, Al, 1/2” NPT, IP65, bleu
GC - TA20G, Al, 3/4” NPT, IP65, bleu
GD - TA20G, Al, 2 x 1/2” NPT, IP65, bleu
P5 - TA20P, Al, PE16, IP55
P6 - TA20P, Al,  1/2" NPT, IP55
T6 - TA20T, POM, PE16, IP55
U6 - TA20U, POM, PE16, IP55
W5 - TA20W, Al , PE16, IP55
W6 - TA20W, Al , 1/2“ NPT, IP55

Transmetteur en tête de sonde
0 - Sans transmetteur intégré
1 - Avec transmetteur intégré, à commander séparément

TST281- Référence de commande complète 



Documentation
complémentaire

TET 100 ∅ 6 mm
Information technique TI 071T
TET 102 ∅ 6 mm
Information technique TI 140T
TET 105 ∅ 3 mm
Information technique TI 103T
TET 107 ∅ 3 mm 
Information technique TI 141T
TET 200 ∅ 2 x 3 mm, élément de me-
sure à bourrage de magnésie,
Information technique TI 150T
TA 20, tête de raccordement
Information technique TI 072T
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