
Information 
technique
TI 190T.00/14/fr/02.97

Description
La sonde de température TST 600 se
compose d’un élément sensible Pt 100,
d’un câble isolé en fibre de verre, d’un
bornier et d’un tube de protection. La
thermorésistance est disponible soit
avec sortie pour fils, soit avec un bor-
nier de raccordement, qui existe dans
de nombreuses variantes (pour plus de
détail, voir le document information 
technique TA 20). Le tube de protection
standard est en inox AISI 316Ti, 
diamètre 13 mm. La longueur de gorge
réglable permet une adaptation à n’im-
porte quelles conditions de process, il
suffit de sélectionner pour ceci l’exten-
sion adéquate.

Domaine d’application
La thermorésistance est spécialement
prévue pour la mesure en surface.

Thermorésistance
omnigrad TST 600

Pour mesure en surface - câble isolé en fibre de
verre, avec tube de protection et 
raccord fixe ou réglable

Caractéristiques techniques

Sonde
Elément sensible : résistance platine, 1 x Pt 100 Ω à 0°C , standard
Tolérances : classe A ou B selon IEC 751, 1/3 DIN B
Raccordement : 3 ou 4 fils
Résistance de l’isolation : ≥ 100 MΩ, tension d’essai 250 V à température ambiante
Raccordement électrique : bornier ou sortie pour fils 150 mm
Protecteur : fibre de verre
Tube de protection
Diamètre standard : tube 13 x 7 mm
Matériau standard : AISI 316 TI / W.1.4571
Raccordement à la tête : M24 x 1,5
Température de service : -20°C à +150°C
Raccord process raccords filetés
Versions : G 1/2” ou M20 fixe

G 1/2” réglable avec élément en PTFE
Matériau standard : AISI316 / W1.4401
Bornier
Version : voir structure de commande
Classe de protection : IP 55
Entrée de câble : PE 11, PE 16, 1 ou 2 x 1/2" NPT, 3/4"  NPT, 

en version de la tête



Structure de commande

Documentation complémentaire
• Raccords TA

Information technique TI 095T
• Têtes TA 20

Information technique

Sous réserve de toute modification

TST 600 
avec raccord fixe

TST600 
avec raccord réglable

Raccord process
D - Raccord process fixe G 1/2”
Z - Raccord process fixe M20
F - Raccord réglable G 1/2” avec élément PTFE

   Longueur utile L
   1 -   80 mm  (uniquement pour raccord process fixe)
   2 - 150 mm 
   3 - 210 mm 
   9 - ...... mm à spécifier

    Elément sensible 
    B - 1 Pt100, classe B, 3 fils
    E - 1 Pt100, classe B, 4 fils
    H - 1 Pt100, classe A, 3 fils
    M - 1 Pt100, classe A, 4 fils
    P - 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 3 fils
    R - 1 Pt100, classe 1/3 DIN, 4 fils
    Y -  RTD classe à spécifier

Raccordement électrique
3 - Raccordement au bornier céramique
5 - Raccordement électrique sur fils 150 mm

 Tête de raccordement
A1 - TA20A : M24x1,5, PE16, Al, IP55
A2 - TA20A : M24x1,5 , 1/2” NPT, Al, IP55
A3 - TA20A : M24x1,5, PE16, Al, IP68
B1 - TA20B : M24x1,5, PE16, PA, IP55
C1 - TA20C : M24x1,5, PE16, Al, IP65
C2 - TA20C : M24x1,5, 1/2” NPT, Al, IP55
C3 - TA20C : M24x1,5, 3/4” NPT, Al, IP55
C4 - TA20C : M24x1,5, 2x1/2” NPT, Al, IP55
C5 - TA20C : M24x1,5, PE16, Al, IP65
C6 - TA20C : M24x1,5, 1/2” NPT, Al, IP55
C7 - TA20C : M24x1,5, 3/4” NPT, Al, IP55
C8 - TA20C : M24x1,5, 2x1/2” NPT, Al, IP55
D1 - TA20D : M24x1,5, PE16, Al, IP55 couvercle surélevé
D2 - TA20D : M24x1,5, 1/2”NPT, Al, IP55 couvercle surélevé
E1 - TA20E : M24x1,5, PE16, Al, IP55
F1 - TA20F : M24x1,5, PE16, PP, IP55
M1 - TA20M : M24x1,5, PE16, Al, IP55
P1 - TA20P : M24x1,5, PE16, Al, IP55 tête surélevée
P2 - TA20P : M24x1,5, 1/2” NPT, Al, IP55 tête surélevée
T1 - TA20T : M24x1,5, PE16, POM, IP65  dig. ind.
U1 - TA20U : M24x1,5, PE16, POM, IP65 IS dig.
W1 - TA20W : M24x1,5, PE16, Al, IP65
W2 - TA20W : M24x1,5, 1/2” NPT, Al, IP55
X3 - TA20X : M24x1,5, PE11, AISI, IP65

  Transmetteur en tête de sonde
  0 - Sans transmetteur 
  1 - Avec transmetteur intégré, à commander séparément

TST600 - Référence de commande complète

Thermorésistance omnigrad TST 600, pour mesure en surface - câble isolé
en fibre de verre, avec tube de protection et raccord fixe ou réglable
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