Technische Information

11 Q0BR/09/de/10.04 Farblinienschreiber
Mat. Nr. 50048854 C'hroma-log S.l

Preiswerter Linienschreiber mit
1 bis 3 Analogeingidngen zur
kontinuierlichen Analogwertregistrierung
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} Einsatzbereiche Vorteile auf einen Blick
R iEE
[‘\/w;f Linienschreiber vom Typ Frei wéhlbar sind:
Chroma-Log SL werden eingesetzt
| ;F ¢ in OEM-Anwendungen * MeBbereiche (Standardsignale,
j: o zur Vor-Ort-Information Kanale galvanisch getrennt)
e zentral in der Warte ¢ Vorschubgeschwindigkeit
| e dort, wo Analogwerte kontinuierlich » Einstellzeit/Dampfung
A registriert werden mussen ¢ Nullpunkt und Spanne
| TR o fir schnell veranderliche MeBwerte o Papierarten
e bis zu 3 MeBstellen werden ohne e MeBumformerspeisung

Unterbrechung auf einem Schreib-
streifen aufgezeichnet

Endress+Hauser

Unser Mafstab ist die Praxis
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Funktionen e |Uckenloses Aufzeichnen der Linien Kombikassette fiir Rollen- und

durch Kompensationssystem mit Faltpapier
Zahnriemenantrieb ¢ Rollenpapier fur Langzeitaufzeichnung
¢ schnelles Positionieren der Stifte e Faltpapier fur den schnellen Uberblick
durch drehmomentstarken Motor ¢ Schrittmotorantrieb flr zuverlassigen
¢ unterbrechungsfreies Erkennen der Papiertransport
Stiftposition durch konduktives Ver-
fahren

e einfaches Aufriisten und Handhaben
durch modularen Aufbau

Blockschaltbild !
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1 Referenzspannungsquelle 11 Anzeige- und Schreibvorrichtung

2  optionale MeBumformerspeisung 12 Bereichsende-Einstellung

3  Eingangsverstarker 13 Nullpunkt-Einstellung

4 Eingangsfilter 14 Linearpotentiometer

5 Dampfungseinstellung 15 Impedanzwandler

6  MeBbereichseinstellung 16 Oszillator mit Frequenzteiler

7 Impedanzwandler 17 Umschaltung der Vorschubgeschwindigkeit
8  Vergleicher 18 Papierantrieb (Schrittmotor)

9  Regelverstérker 19 Papierkassette

10 Servomotor

. . [ T T T
Schreibstreifen 3! i |l
/ il || =
| / -
NI[ITTTTTTITTR |
I
LI 4 -"-*&: BD 100
[ 1
f | /l:" o
| | 3 [
| 5“ LT
[ ’} [
| 1] 111 |
! -
XTI
™| l‘\ |
:q A .I T
1 Tl ey
LA
}I | k 1 A ™
| |
1 [ [T1EH
il HHEHH
il | A |
[ (M il m‘\._‘h il B oo
Y A
| | A1
SRR 'ﬂ"‘f
| | 1N | ( |
Schreibstreifen Chroma-Log SL ; LT N\ | 1
... auf 120 mm breitem Normalpapier werden die Zeit- y K | I NI I M -L |
verlaufe von 1 bis 3 MeBstellen als kontinuierliche ] \[ T } Il { ~|l - i

Farblinien dokumentiert.



Skalenaufleber Im Lieferumfang enthalten ist ein Satz -leicht beschriftbar- auch an auBerge-
Skalenaufkleber, je Kanal, mit den ge- wohnliche MeBaufgaben anpassen kén-
bréuchlichsten Skalierungen. nen. Vervollstandigt wird das Ganze
Dazu gehodren auch unbeschriftete Ska-  durch Aufkleber fur die gemessene
len mit unterschiedlicher Teilung, die Sie physikalische Einheit (°C, I/s, uS/cm, ...).
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Skalenaufkleber

Vorteile
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Dicht-an-dicht-Montage Rollen- oder Faltpapier Die passende Hilfsspannung
mit einer Kassette
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Variable MeBbereiche Einstellbare Dampfung Einstellbarer Vorschub
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MeBumformerspeisung Skalen nach MaB Leichter Stiftwechsel



Montage / Anschluf

Abmessungen, Front- und Seitenansicht
Erforderlicher Schalttafelausschnitt:
138*'mm x 138*'mm

AnschluBbelegung

Klemmenplan
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Standard-

Eingang

+ Eingang

- Eingang

+ 24V MUS (Option)

+ Eingang
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+ 24V MUS (Option)

+ Eingang

- Eingang
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Technische Daten

MeBteil

EinfluBeffekte

Registrierteil/Anzeige

Netzteile

Gehause/Anschlisse

Signaleingadnge

MeBbereiche:
Spannung:
Strom:

0..110V,02..1V,0..10V,2..10V
0...20mA, 4 ... 20 mA Uber Shunt

Eingangswiderstand
> =1 MOhm bei Spannung / 50 Ohm bei Strom

Klasse 0,5 nach DIN 43782, Teil 2
<0,5 % vom Endwert

<0,2 % vom Endwert

Einschaltdrift (bis 4h): <0,1 % vom Endwert

Temperaturdrift: <0,1% /10K

Referenzbedingungen (soweit nicht anders angegeben) nach
IEC 65 B (co) 40: Temperatur 20° C, Luftdruck 860 - 1060 hPa,
rel. Feuchte: 65 %

MeBabweichung:
Grundgenauigkeit:
Langzeitdrift:

Klima nach DIN 40040, 43782/Teil 2
Arbeitstemperatur: 0 .. +50° C ohne Betauung
Lagertemperatur: -20 .. +70°C
Registrierpapier: nach DIN 16234
Storfestigkeit Nach NAMUR-Empfehlung (AK 05), Februar 1988:

jeweils keine Funktiongsminderung bei:

- schnellen trans. StérgréBen:  Schéarfegrad 3

IEC 801-4 VDE 0843/4
Scharfegrad 3

IEC 801-2 VDE 0843/2
Scharfegrad 2

IEC 801-3 VDE 0843/3

- elektrostat. Entladung:

- elektromagn. Storfeldern:

Serienstérspannungs-
unterdriickung

30 dB bei MeBbereichsumfang/10 (50 Hz)

Gleichtaktstor-
spannungseinfluB

< 0,1 % MeBspanne bei 250 V/50 Hz

Netzeinbruch

keine Funktionsminderung bei Netzunterbrechungen bis zu einer
Dauer von 20 ms

Potentialdifferenz

Kanal zu Kanal 250 V

Funkschutz

Nach EN 55011: Klasse B

Skalen

Ein wechselbarer Skalenaufkleber je Kanal

Schreibsystem

Schnelles Kompensationssystem mit Zahnriemenantrieb;
Einstellzeit: 0,5s; Aufzeichnung durch leicht austauschbare
Farbstifte (Tintenkapazitat bei Referenzbedingungen fur ca. 1500 m
bei 20 mm/h), Kanal 1: blau, Kanal 2: rot, Kanal 3: grin

Tote Zone

<0,25 %

Schreibstreifenvorschub
Uber Drehschalter

jeweils einstellbar: 0-10-20-60-120-300-600-1200-3600 mm/h

Schreibstreifen

wahlweise Rollen- (ca. 32 m) oder Faltpapier (ca. 16 m)

Spannungsbereiche

AC: 230V - 115 V - 24 V (50/60 Hz - jeweils +10/-15 %)

Elektrische Sicherheit

gemaB VDE 0411/IEC 348

Absicherung primar

315 mA trage (230 V-Netzteil)
630 mA trage (115 V-Netzteil)
3,15 A trage (24 V AC-Netzteil)

Gehause Edelstahl, fur Schalttafeleinbau 144 x 144 mm, Einbautiefe 275 mm
Fronttlre Metallttr, Schutzart IP54
Schutzart IP 54 nach DIN 40050

Gebrauchslage

90° +/- 10° ohne Einschrénkung
90° +/- 30° mit Einschrankung im Schreibverhalten

AnschluB

Flachstecker (DIN 46244) 6,3 x 0,8 mm bzw. 2,8 x 0,8 mm

Technische Anderungen vorbehalten!




Bestellschema

Deutschland

Endress+Hauser
Messtechnik
GmbH+Co.KG
Colmarer Str.6
79576 Weil am Rhein

Fax 0800 EHFAXEN
Fax 0800 3 43 29 36
www.de.endress.com

Vertrieb
Beratung
Information
Auftrag
Bestellung

Tel.0800 EHVERTRIEB
Tel.0800 3 48 37 87
info@de.endress.com

TI 005R/09/de/10.04 Mat.Nr. 50048854

Cv4.2

Farb-Linienschreiber Chroma-Log SL

Versorgungsspannung

H Wechselspannung 230 V, 50/60 Hz
F  Wechselspannung 115V, 50/60 Hz
D Wechselspannung 24V, 50/60 Hz

B

Ausfithrung
F  Schalttafeleinbaugerat 144 x 144 mm

Fronttiire
1 Metallttr, Schutzart IP 54 mit Drehriegel

Papierkassette
A

Kassette mit Rollenpapier (32 m)
Kassette mit Faltpapier (16 m)

Anzahl Analogeingidnge
1 1 Kanal

2 2 Kanale

3 3 Kanéle

Eingang Kanal 1

0-1/10V, 0/4-20mA, frei einstellbar

0-1/10V, 0/4-20mA, mit MeBumformerspeisung 24VDC
Sonderstrom MeBbereich 0-1 mA

Sonderstrom MeBbereich 0-5 mA

<row

Eingang Kanal 2
A Ohne (nur 1-Kanal-Gerat)
Code/MeBRbereiche wie Kanal 1

Eingang Kanal 3
A Ohne (nur 1- oder 2-Kanal-Gerat)
Code/MeBbereiche wie Kanal 1

Skala Kanal 1
1 Aufkleber aus Skalenbogen (Kanal 1)

Skala Kanal 2
0 Ohne (1-Kanal-Geréat)
1 Aufkleber aus Skalenbogen (Kanal 2)

Skala Kanal 3
0 Ohne (1- oder 2-Kanal Geréat)
1 Aufkleber aus Skalenbogen (Kanal 3)

Betriebsanleitung
D Betriebsanleitung deutsch
E Betriebsanleitung englisch

RSL- « vollstandiger Bestellcode
Osterreich Schweiz
Service Technische Buros Endress+Hauser Endress+Hauser
Help-Desk Hamburg Ges.m.b.H. Metso AG
Feldservice Hannover Lehnergasse 4 SternenhofstraBe 21
Ersatzteile/Reparatur Ratingen 1230 Wien 4153 Reinach/BL 1
Kalibrierung Frankfurt Tel.+43 1 88 05 60 Tel.+41617 157575
Stuttgart Fax +43 188 05 63 35 Fax +41617 11 16 50
Tel.0800 EHSERVICE Munchen info@at.endress.com info@ch.endress.com
Tel.0800 3 47 37 84 Berlin www.at.endress.com www.ch.endress.com

service@de.endress.com

Endress+Hauser

Unser MaBstab ist die Praxis
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chlorfrei gebleichtes Papier

Der Umwelt zuliebe,
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