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Veiligheidsinstructie
voor elektrische materieel
voor explosiegevaarlijke omgeving



Conformiteitsverklaring
De leverancier Endress+Hauser
Wetzer, Duitsland, waarborgt met deze
verklaring en het aanbrengen van de
CE-markering dat het product
overeenstemt met de voorschriften van
de EMC-richtlijn 89/336/EWG en de
richtlijn 94/9/EG.
De overeenstemming wordt door het
genoemde normen bewezen.



Voedingsscheider
RN 221N

Veiligheidsinstructies

voor elektrisch materieel

voor explosiegevaarlijke omgeving

Inbedrijfstellingsvoorschrift
XA005R/09/
51010528

PTB 00 ATEX 2018

Bijbehorende documentatie
Inbedrijfstellingsvoorschrift:
KA124R/09/
Technische Informatie:
TI073R/09/

Markering conform richtlijn 94/9/EG: II (1) GD

– Apparaatgroep II

– Gevaar: categorie 1
(bijbehorende bedrijfsmaterieel)

– voor explosieve atmosfeer door
gas, stof, nevel of damp

Toekenning gevarenzonde van de montageplaats aan de categorie van
het explosieveilige apparaat resp. sensoren:

Gevarenzone op de montageplaats Categorie
conform richtlijn
94/9/EG

Gevaar door gas, nevel of damp Zone 0 1G

Gevaar door gas, nevel of damp Zone 1 2G

Gevaar door gas, nevel of damp Zone 2 3G

Gevaar door brandbaar stof Zone 20 1D

Gevaar door brandbaar stof Zone 21 2D

Gevaar door brandbaar stof Zone 22 3D

Markering van de ontstekingsklasse: [EEx ia] IIC

– Explosieveilig elektrisch
materieel conform Europese norm
(bijbehorend bedrijfsmiddel)

– Ontstekingsklasse

– Explosiegroep



Veiligheidsinstructie RN 221N

1) Installeer conform de leveranciersinstructies en de voor u geldende normen en richtlijnen.

2) Het instrument is additioneel en mag alleen buiten het explosiegevaarlijke gebied gebruikt
worden.

3) Het instrument moet zo gemonteerd worden dat minstens een beschermingsklasse van IP 20
bereikt wordt.

4) Bij de montage van het instrument moet er op gelet worden dat t.o.v. de intrinsiekveilige
klemmen minimaal een afstand van 50 mm (klemafstand) aangehouden moet worden.

RN 221N II (1) GD [EEx ia] IIC

Voeding L/L+ N/L-
Afscherming PE

Um = 20 ... 250 V DC/AC 50/60Hz

Voeding I+ I-
(intrinsiekveilig)

Inwendige capaciteit
Inwendige inductiviteit

Uo ≤ 27,3 V
Io ≤ 87,6 mA
Po ≤ 597 mW
Ci = verwaarloosbaar klein
Li ≈ 24 µH

Max. aansluitwaarde EEx ia IIC
EEx ia IIB

Co ≤ 86 nF Lo ≤ 5,2 mH
Co ≤ 683 nF Lo ≤ 18,9 mH

Uitgang O+ O-
(HART communicatie) O+H

4 ... 20 mA
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