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技術仕様書

セラファント T PTC31、PTP31、PTP35

プロセス圧力
安全計測、絶対値計測、圧力ゲージ用圧力スイッチ

用途

ガス、 気体、 液体、 粉塵用絶対値、 圧力ゲージ用
圧力ス イ ッチ

セ ラ フ ァ ン ト  T PTC31
− セ ラ ミ ッ ク センサダ イ アフ ラ ム付き

セ ラ フ ァ ン ト  T PTP31
− メ ト リ ッ ク センサダ イ アフ ラ ム付き

セ ラ フ ァ ン ト  T PTP35 
 - 衛生用途用

• 真空～ 400 bar までの細か く 段階的に分け られ
た測定レンジ

• 衛生的用途用バージ ョ ン
• エレ ク ト ロ ニ ッ クバージ ョ ン

- PNP ス イ ッ チ出力 ： 1 個
- PNP ス イ ッ チ出力 ： 2 個
- 追加のアナロ グ出力付き PNP ス イ ッ チ出力 

4 ～ 20mA （作動中） 

利点

本小型圧力ス イ ッチは最新技術を用いています ：

• 分散型で実用的なプロセス監視および管理用の
ス イ ッ チングエレ ク ト ロ ニ ク ス を内蔵

• モジ ュール接続によ る迅速かつフ レキシブルな
プロセス統合

• 高い再現性 と長期にわた る安定性
• LED およびデジ タル表示デ ィ スプレ イによ る機

器本体での機能チェ ッ クおよび情報
• Ceraphire® センサダ イ アフ ラ ム ：防食、耐磨耗、

また過負荷への高い耐性
• 最小測定レ ンジにおいて も優れた精度 と 最小の

応答時間
• PC および ReadWin® 2000 を利用し た操作およ

び視覚化
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機能と システム設計

測定原理 セラファント T PTC31

プロセス圧力がセ ラ ミ ッ ク センサダ イ アフ ラ ムに作用し、 セラ ミ ッ ク センサの静電容量におけ
る圧力依存性変化を測定し ます。 マイ ク ロプロセ ッ サで信号を測定し、 出力に切 り 替え、 また
は対応する測定値を出力し ます。
セ ラ ミ ッ ク センサは乾式センサなので、 圧力伝達に流体を充填する必要はあ り ません。 つま り 、
これはセンサが真空に完全に対応可能と い う こ と です。 合金素材に匹敵する非常に高い耐久性に
よ り 、 純度の高い材質 Ceraphire® をセ ラ ミ ッ ク と し て用いる こ と で可能にな り ま し た。

セラファント T PTP31 および PTP35 

センサの金属分離型ダ イ アフ ラ ムに作用するプロセス圧力は、 液体を通し て抵抗ブ リ ッ ジに伝
わ り ます。 ブ リ ッ ジの出力電圧における変化は圧力に比例し てお り 、 直接測定が可能です。

測定システム 概要

セラファント 
製品群

PTC31 PTP31 PTP35

P01-PTC31xxx-14-xx-xx-xx-001

P01-PTP31xxx-14-xx-xx-xx-001

P01-PTP35xxx-14-xx-xx-xx-001

測定セル 容量測定セルおよびセ ラ

ミ ッ ク測定ダ イ アフ ラ ム付

き （Ceraphire®）

ピエゾ抵抗測定セルおよび

メ ト リ ッ ク測定ダ イ アフ ラ

ム付き

ピエゾ抵抗測定セルおよび

メ ト リ ッ クおよび衛生用 メ

ト リ ッ ク測定ダ イ アフ ラ ム

付き

用途フ ィ ール ド 絶対圧力およびゲージ圧力

の測定および監視

絶対圧力およびゲージ圧力

の測定および監視

衛生プロセスにおける絶対

圧力およびゲージ圧力の測

定および監視

プロセス接続 ねじ

− G ¼ （ メ ス）

− G ¼A および G ½A

− G ½A、 ねじ穴 11 mm

− M 12x1.5

− 7/16-20 UNF

− ¼ FNPT および ½ MNPT

ねじ

− G ¼ （ メ ス）

− G ¼A および G ½A

− G ½A、 ねじ穴 11 mm

− M 12x1.5

− 7/16-20 UNF

− ¼ FNPT および ½ MNPT

衛生

− ク ラ ンプ ½" - 2"

− G 1A

− Varivent F、 N

− DIN 11851

− APV イ ン ラ イ ン

− SMS 1½"

測定レ ンジ 0 ～ 0.1 bar - 0 ～ 40 bar 0 ～ 1 bar - 0 ～ 400 bar 0 ～ 1 bar - 0 ～ 40 bar

プロセス温度 −40 ℃～ +100 ℃ −40 ℃～ +100 ℃ −40 ℃～ +100 ℃

（135 ℃ 大 1 時間）
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DC 電圧バージョン

エレ ク ト ロ ニ ク ス ス イ ッ チ出力におけるプラ ス信号 （PNP） です。 電源は、 例えば、 伝送器電源
供給ユニ ッ ト 付き電源にな り ます。
プロ グ ラマブル論理制御装置 （PLC） に連結し ているか、 または制御 リ レーのほ う がよい。

P01-PTx3xxxx-14-xx-xx-xx-001

A: 1x PNP ス イ ッ チ出力

B: 2x PNP ス イ ッ チ出力

C: 追加アナロ グ出力 4 ～ 20mA （作動中） 付き PNP ス イ ッ チ出力

① 伝送器電源供給ユニ ッ ト

② 負荷 （例 ： プロ グ ラ マブル論理制御装置、 プロセス管理システム、 リ レー） 

入力

測定パラ メ ータ 圧力ス イ ッ チの測定パラ メ ータは、 ゲージ圧力または絶対圧力 と し て選択可能です。

測定レンジ 測定レンジは 大 400bar までです。 " オーダー リ ング イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン " セ ク シ ョ ンを参照
し て く ださい。

出力

出力信号 DC 電圧バージ ョ ン ： エレ ク ト ロ ニ ク ス ス イ ッ チ出力 （PNP） におけるプラ ス電圧信号です （速
度は電源電圧によ る）。 短絡保護付き出力バージ ョ ンです。

• 1x PNP ス イ ッ チ出力
• 2x PNP ス イ ッ チ出力
• 追加ア ク テ ィ ブアナロ グ出力 4 ～ 20 mA 付き PNP ス イ ッ チ出力

アナロ グ出力は、 センサによ って設定または規定された測定レンジを連続し て表し た もので
す。

➩
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調整レンジ • ス イ ッ チ出力 ：
ス イ ッ チポイ ン ト （SP） ： レ ンジ上限値 （URL） の 0.5 ～ 100 % （0.1％単位、 低 1 mbar）
ス イ ッ チバッ ク ポイ ン ト （RSP） ： レ ンジ上限値 （URL） の 0 ～ 99.5 % （0.1％単位、 低 
1 mbar）
SP と RSP 間の 短距離 ： 0.5% URL

• アナロ グ出力 （可能な場合） ：
測定開始位置 （LRV） および測定終了位置 （URV） はセンサレンジ内で任意に設定が可能です
（LRL - URL） 。 レ ンジ上限値 （URL） の 4:1 までアナロ グ出力を下げて く ださい。

• ダンピング ： 0 ～ 40 秒の範囲で任意に設定可能 （単位 0.1 秒） 
• 工場出荷設定 （顧客固有設定の要望がない場合） ：

ス イ ッ チポイ ン ト  SP 1 ： 45 % ； ス イ ッチバッ ク ポイ ン ト  RSP 1 ： 44.5 %
ス イ ッ チポイ ン ト  SP 2 ： 55 % ； ス イ ッチバッ ク ポイ ン ト  RSP 2 ： 54.5 %
アナロ グ出力 ： LRV 0 % ； URV 100 %

LRL = レンジ下限 / URL = レンジ上限
LRV = 測定開始位置 / URV = 測定終了位置

スイ ッ チング容量 DC 電圧バージ ョ ン ：

• ス イ ッ チステータ ス オン ： Ia ≤ 250 mA、 ス イ ッ チステータ ス オフ ： Ia ≤ 1 mA
• ス イ ッ チングサイ クル ： > 10,000,000
• 電圧降下 PNP ： ≤ 2 V
• 過負荷抵抗 ： ス イ ッ チング電流の自動負荷チェ ッ ク ；

大負荷容量 ： 大供給電圧で 14 µF （負荷抵抗な し）
大周期長 ： 0.5 秒、 小 ton ： 40 µs

過電流時 （f = 2 Hz） における保護回路からの定期的な切断および " 危険 " 表示

入力 PLC 入力イ ンピーダン ス
Ri ≤ 2 kΩ ； 入力電流 Ii ≥ 10 mA 

誘導負荷 電磁波障害防止のため、 保護回路 （フ リ ーホ イー リ ングダイオード またはコ ンデンサ） に直接接
続されている場合は、 誘導負荷 （ リ レー、 コ ン タ ク タ、 ソ レ ノ イ ド弁） のみを操作して く ださい。

アラーム信号 • アナロ グ出力
≤ 3.6 mA / 直前の電流値 / ≥ 21.0 mA 調整可 （設定 ≥ 21.0 mA の場合、 出力は ≥ 21.5 mA と な
り ます。）

• ス イ ッ チ出力 ： 安全な状態 （ス イ ッ チ ノーマルオープン）

負荷 大 （VSupply −6.5 V） / 0.22 A （アナロ グ出力）

電源

電気接続 コネクタおよびケーブル接続

P01-PTx3xxxx-04-xx-xx-xx-001

A: M 12x1 コネ ク タ ； B: M 16x1.5 または ½ NPT バルブプラ グ

C: ケーブル、 長さ 5m、 5 芯 （① 基準圧力供給）

➀

A B C

M 16x1.5 / ½ NPT 5 mM 12x1
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装置接続

• M 12x1 コネ ク タ付き DC 電圧バージ ョ ン

P01-PTx3xxxx-04-xx-xx-xx-002

A1 ： 1x PNP ス イ ッ チ出力

A2 ： PNP ス イ ッ チ出力 R1、 ① （R2）

A2’ ： PNP ス イ ッ チ出力 R1、 ① （自己診断 / 適合 "DESINA" と のブレ イ ク接点）

A3 ： 追加アナロ グ出力付き PNP ス イ ッ チ出力

A3’ ： 追加アナロ グ出力付き PNP ス イ ッ チ出力 （"DESINA" 設定付き PIN 指定）

• M 16x1.5 または ½ NPT バルブプラ グ付き DC 電圧バージ ョ ン

P01-PTx3xxxx-04-xx-xx-xx-003

B ： 1x PNP ス イ ッ チ出力

• ケーブル付き DC 電圧バージ ョ ン

P01-PTx3xxxx-04-xx-xx-xx-004

C1 ： 1x PNP ス イ ッ チ出力

C2 ： 2x PNP ス イ ッ チ出力

C2’ ： PNP ス イ ッ チ出力 R1、 ① （自己診断 / 適合 "DESINA" と のブレ イ ク接点）

C3 ： 追加アナロ グ出力付き PNP ス イ ッ チ出力

C3’ ： 追加アナロ グ出力付き PNP ス イ ッ チ出力 （"DESINA" 設定付き PIN 指定）

ケーブル仕様 ： 3 つ全ての接続バージ ョ ン と も 5 芯ケーブル （4 x 0.2 mm2、 PE 0.75 mm2） です。

- 芯色 ： BN = 茶、 BK = 黒、 WH = 白、 BU = 青、 GNYE = 緑 / 黄

-
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供給電圧 • DC 電圧バージ ョ ン
DC 12 ～ 30 V 

消費電力 負荷な しの場合、 < 60 mA、 逆極性保護付き

電源異常時 • 過電圧時の動作
装置は DC 34 V までは損傷な く 、 引き続き動作し ます。
しかし、 供給電圧を超えた場合、 特定のプロパテ ィ ーは保証されません。

• 不足電圧時の動作
供給電圧が 小値以下に下がった場合、 装置の電源が切れます （電源が供給されていないよ う
な状態 = ス イ ッ チオープン）。

性能特性
" 性能特性 " セ ク シ ョ ンのパーセン ト 値に関する情報は、 レ ンジ上限 （URL） を基準にし ていま
す。

リ フ ァ レンス作動条件 DIN IEC 60770 または DIN IEC 61003 参照。
T = 25 C、 相対湿度 45 ～ 75 %、 大気圧 860 ～ 1060 hPa

スイ ッ チ出力 • 精度 ： 偏差 < 0.5 %
• 非再現性 ： < 0.2 %
• 応答時間 ： ≤ 20 ms

アナログ出力 • 大測定誤差 ：
非 リ ニア リ テ ィ + ヒ ステ リ シス + 非再現性 ： ≤ 0.5 % （有限遂点法）

• 非再現性 ： ≤ 0.2 % （有限遂点法）
• 立上が り 時間 T90 ： ≤ 200 ms
• 整定時間 T99 ： ≤ 400 ms

長期 ド リ フ ト ≤ 0.15 % （1 年）

長期信頼性 平均故障間隔 （MTBF） > 100 年
（"British Telecom Handbook of Reliability Data No. 5" に基づいて計算されています）

温度変化 ≤ ± 1.5 % （-20 ～ +45 ℃）

≤ ± 2.0 % （-40 ～ +85 ℃）

≤ ± 2.5 % （-40 ～ +100 ℃）
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動作条件 ： イ ンス ト ールガイ ド

イ ンス ト ールガイ ド • 特定の向きはあ り ません。
• 位置によ るゼロ点移動の修正が可能です。

オフセ ッ ト ： ± 20 % URL
• ハウジングは、 310 ° まで回転可能です。 

動作条件 ： 環境

周囲温度範囲 -40 ～ +85 ℃ （短期間であれば 高温度は +100 ℃）

保管温度 -40 ～ +85 ℃

保護等級 • M 16x1.5 または ½ NPT バルブプラ グ付き ： IP 65
• M 12x1 コネ ク タ またはケーブル ： IP 66
• 装置が戸外に設置される、 あ るいは外からのク リ ーニングによ り 、 機密保護 （IP65/66） の限度

を超える よ う な使用においては、 保護策を と る こ と （現在準備中の保護キ ャ ッ プの使用） をお
勧めし ます。

耐衝撃性 50 g （DIN IEC 68-2-27 （11 ms））

耐振動性 20 g （DIN IEC 68-2-6 （10 -2000ms））

電磁適合性 • 妨害放射 （EN 61326、 電気機器ク ラ ス B）
• 妨害耐性 （EN 61326、 appendix A （工業用途））

動作条件 ： プロセス

測定物温度範囲 • PTC 31: −40 ℃～ +100 ℃
• PTP 31: −40 ℃～ +100 ℃
• PTP 35: −40 ℃～ +100 ℃ （+135 ℃ 、 大 1 時間）

使用シールの温度限界について も ご注意 く ださい （12 ページ ： 材質参照）。

限界流体圧力範囲 • 過負荷抵抗については、 「オーダー リ ング イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン」 セ ク シ ョ ンを参照 く ださ い。
• 耐真空性

公称値 >100 mbar のセラ ミ ッ ク センサ ： 0 mbarabs

100 mbar のセラ ミ ッ ク センサ ： 700 mbarabs

メ タルセンサ ： 10 mbarabs

圧力仕様 測定装置の 大圧力は、 圧力に関し て も弱い要素によ って決ま り ます。 この点については、
下記のセ ク シ ョ ンを参照 く ださい ：
- オーダー リ ング イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン ： " 測定レ ンジ "
- 機械的構造

MWP （ 大作動圧力） は形式銘板に明記されています。 この値は基準温度＋ 20 ℃を基準 と し、
無期限に装置に適用する こ と ができ ます。 
試験圧力 （過圧限界 ： OPL） は MWP の 1.5 倍に相当し、 恒久的な損傷を さ ける ために、 限定さ
れた期間のみ適用可能です。
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機械的構造

型式、 寸法 寸法

P01-PTx3xxxx-06-xx-xx-xx-001

M 12x1 コネ ク タ （IEC 60947-5-2）

M 16x1.5 または ½ NPT バルブプ ラ グ （DIN 43650A/ISO 4400）

ケーブル （長さ 5m、 ケーブル外径 7.7 mm） ； 4 芯 x 0.2 mm2、 PE 0.75 mm2

基準圧力ホース （外径 2.5mm） 

① 対辺距離 AF 27 （400 bar のセンサについては AF 32）

A = プロセス接続の高さ寸法 − 下図参照

（寸法単位は全て mm）

プロセス接続

P01-PTx3xxxx-06-xx-xx-xx-006

PTC 31 ： プロセス接続付きセンサモジ ュール ① 

PTP 31/35 ： プロセス接続のアダプタネジ （M24x1.5） 付きセンサモジュール ②

アダプタ （工場にてセンサモジ ュールに取 り 付け。 400 bar アダプタ ネジをセンサモジ ュールに溶接） 

③ ネジ接続用アダプタ

④ ク ラ ンプ接続用アダプタ （½" ク ラ ンプを除 く ）

⑤ 衛生接続用アダプタ （G 1A を除 く ）

ø 42.3

10
5

52

11

39

3652

24 2424

52
A AA

ø 38.5

65

M 16x1.5 / ½ NPTM 12x1 5 m

1

M24x1.5

PTC 31 PTP 31, PTP 35

2

3 4 5

1
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プロセス接続 PTC 31
セラ ミ ッ クセンサ付きセ
ンサモジュール

P01-PTx3xxxx-14-xx-xx-xx-003

PTC 31 ； プロセス接続付きセンサモジ ュール

① 内ねじ付き

② 外ねじ付き

" シール " 詳細 ： ③ セ ラ フ ァ イ アセ ラ ミ ッ ク センサ、 ④モール ド されている シール （プロセス と 接触） 、 

⑤ センサモジュール

寸法 A ： 次の寸法図を参照の こ と （*）

ネジ接続

P01-PTx3xxxx-06-xx-xx-xx-002

プロセス接続バージ ョ ン （" オーダー リ ング イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン " セ ク シ ョ ン も参照）

AC ： ネジ ISO 288、 G¼ （ メ ス）

AD ： ネジ ISO 288、 G¼A

AE ： ネジ ISO 288、 G½A

AF ： ネジ ISO 288、 G½A、 ボア 11 mm

BA ： ネジ DIN 13、 M 12x1.5

CA ： ネジ 7/16-20 UNF （SAE）

DA ： ネジ ANSI ¼ FNPT

DD ： ネジ ANSI ½ MNPT

（寸法単位は全て mm）

A

1 2
3

4

5

PTC31

M12x1.5 1/4NPT

Ø3
Ø6

G1/4

7/16-20UNF

G1/2

1
7

2
3
.1

*

3

Ø17.5

1
7

2
0

*

Ø11.4

1/2NPT

2
5
.1

5
*

.4Ø21

Ø3

G1/4A

1
2

*

AC AD AE AF

BA DA DDCA

1
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Ø11.4

G1/2

Ø29.9

S
W

2
7



セラ フ ァ ン ト  T

10 エン ド レスハウザー ジ ャパン

プロセス接続 PTP
メ ト リ ッ クセンサダイア
フ ラム付きセンサモ
ジュール

P01-PTx3xxxx-14-xx-xx-xx-002

① ネジ接続用アダプタ用アダプタネジ付きセンサモジ ュール

② ク ラ ンプまたは衛生接続用アダプタ用アダプタネジ付きセンサモジ ュール

③ ク ラ ンプまたは衛生接続用センサモジ ュール （DA、 BA、 BB バージ ョ ンのみ）

" シール " 詳細 ： ④ センサモジ ュール , ⑤ 標準 O リ ング （プロセス と 接触） 、 ⑥ アダプタ

寸法 A ： 次の寸法図を参照の こ と （*）。 400 bar のセンサについては 12 ページ も参照し て く だ さい。

プロセス接続 PTP 31
ネジ接続

P01-PTx3xxxx-06-xx-xx-xx-003

プロセス接続バージ ョ ン ： アダプタ付きセンサモジ ュール （" オーダー リ ング イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン " も参照

し て く だ さい。）

AC ： ネジ ISO 228、 G¼ （ メ ス）

AD ： ネジ ISO 228、 G¼A

AE ： ネジ  ISO 228、 G½A

AF ： ネジ ISO 228、 G½A、 ボア 11 mm

BA ： ネジ DIN 13、 M 12x1.5

CA ： ネジ 7/16-20 UNF （SAE）

DA ： ネジ ANSI ¼ FNPT

DD ： ネジ ANSI ½ MNPT

（寸法単位は全て mm）

4

4

5

5
6

6

A

A

A

2 31 PTP 31 PTP 35PTP 35

AE

AF

Ø17.5

Ø23

G1/4

3

Ø6
Ø3

G1/2A

2
0

G1/2A

2
0

Ø11.4

3

G1/4A

Ø3

AC AD AE AF

3
4

*

4
5

*

1
5
.5

1
2

3
4

*

1/2"NPT

Ø11.4

2
5

.1
5

DACA

Ø23

1
5
.5

1/4NPT

Ø11.4

Ø23

3
4

*

1
5
.5

7/16-20UNF

BA DD

Ø23

1
5
.5

M12x1.5

3
4

*

3
4

*

4
7

*
4
2

*
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プロセス接続 PTP 35
ク ラ ンプ接続

P01-PTx3xxxx-06-xx-xx-xx-005

プロセス接続バージ ョ ン

DA ： ク ラ ンプ ISO 2852 DN 22 （ｽ "） または DN 20 （DIN 32676）

プロセス接続バージ ョ ン （アダプタ付きセンサモジ ュール）

DB ： ト リ ク ラ ンプ ISO 2852 DN 25 ～ DN 38 （1" ～ 1½" ） または DN 25 ～ DN 40 （DIN 32676）

DL ： ト リ ク ラ ンプ ISO 2852 DN 40 ～ DN51 （2" ） または DN 50 （DIN 32676）

" オーダー リ ング イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン " セ ク シ ョ ン も参照し て く だ さい。

（寸法単位は全て mm）

プロセス接続 PTP 35
衛生接続

P01-PTx3xxxx-06-xx-xx-xx-004

プロセス接続バージ ョ ン

BA ： ネジ ISO228 G1A、 メ タルテーパーシール

BB ： ネジ ISO228 G1A、 O リ ングシー ト シール

プロセス接続バージ ョ ン （アダプタ付きセンサモジ ュール）

LB ： バ リ ベン ト  F パイプ DN 25-32、 PN 40

LL ： バ リ ベン ト  N パイプ DN 40-162、 PN 40

PH ： DIN 11851、 DN 40、 PN 40 （カ ッ プ リ ングナ ッ ト を含む）

PL ： DIN 11851、 DN 50、 PN 40 （カ ッ プ リ ングナッ ト を含む）

HL ： APV イ ン ラ イ ン、 DN 50、 PN 40、 （B = ボア 6 x ｯ 8.6 + 2 x M8 ネジ）

KL ： SMS 1½ PN25、 SUS316L 相当、 3A

" オーダー リ ング イ ンフ ォ メ ーシ ョ ン " セ ク シ ョ ン も参照し て く だ さい。

（寸法単位は全て mm）

Ø27.5

Ø34

8
.5 1

7
*

DB

Ø56.5

Ø64

DL

1
0 1
7

*SW 28 SW 322
8

DA

Ø43.5

Ø50.5

Ø50
Ø66

Ø61,5
Ø82
Ø100

LB

HLLL

BA BB

Ø68

Ø84

1
8

*

Ø51
Ø68

PL

1
7

*

Ø39

Ø56

PH

1
7

*

1
8

*

1
9

*

Ø30
G1"

Ø41

SW41 SW41

Ø29
G1"

Ø41

B

1
1

.5

1
1

.5
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3
2

.5

KL

Ø54,85

SW32

1
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センサ付き PTP 31 • センサモジュール AF 32 上に平面に接続

• センサモジュールにねじ式アダプタ を溶接

•  ¼ NPT ネジ接続の場合、 M12x1.5、 7/16-20UNF ：
寸法 A 5 mm 以上
½ NPT ねじ接続の場合、 G ½A ：
寸法 A 1 mm 以上

重量 • PTC 31 ： 約 0.32 kg
• PTP 31 ： 約 0.37 kg
• PTP 35 ： 約 0.58 kg （ク ラ ンププロセス接続 1 ～ 1½" 付き）

材質 • プロセス接続 ： SUS 316L 相当
PTP 35 用プロセス と の接触面は、 Ra  ≤ 0.8 µm
カ ッ プ リ ングナッ ト ： SUS 304 相当

• PTC 31 用センサダ イ アフ ラ ム ： Ceraphire® （99.9 % Al2O3）、 FDA 番号 21-CFR 186.1256
PTP 31/35 用センサダ イ アフ ラ ム ： SUS 316L 相当

• PTP 31 および PTP 35 用充填オイル ： ミ ネ ラルオイル、 FDA 番号 21-CFR 172.882

• シール ：
FKM ： Viton® （温度範囲 −20 ℃～ +100 ℃）
EPDM ： FDA 番号 21-CFR 177.2600、 衛生標準 18 ク ラ ス II 3A、 USP ク ラ ス VI
（温度範囲 −40 ℃～ +100 ℃）

FKM ： O2 用途用 Viton® （70C3 CO2-70-0041V）、 温度範囲 −10 ～ 60 ℃

･ ハウジング ：
SUS 316L 相当、 電解研磨表面 Ra  ≤ 0.8 µm
ハウジング と センサモジュール間の O リ ング ： EPDM

• 電気接続
M12 コネ ク タ ： 外部 SUS 316L 相当、 内部 ポ リ ア ミ ド （PA）
バルブプラ グ ： ポ リ ア ミ ド （PA） 製外装
ケーブル ： ポ リ ウ レ タ ン製表皮 （PUR/UL94、 V0、 UV 防止）
電気接続と ハウジング間の O リ ング ： FKM

• 表示デ ィ スプレ イ ：
ポ リ カーボネー ト - ガ ラ スエポキシ PC-FR （Lexan®）
表示デ ィ スプレ イ と ハウジング間のシール ： SEBS THERMOPLAST K®

• キー ：
ポ リ カーボネー ト - ガ ラ スエポキシ PC-FR （Lexan®）
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ヒ ューマン イ ン ターフ ェ イス

操作要素 表示デ ィ スプレ イおよび操作要素の位置と意味は以下の とお り です。

P01-PTx3xxxx-19-xx-xx-en-001

デジ タル表示デ ィ スプレ イの背景照明は装置の状態を示し ています ：

白色 = OK ； 赤色 = エラー

機器本体での操作 操作キーを用いて メ ニューを操作

操作キー

デジタル表示

状態切替用黄色 LED
LED オン＝スイッチ閉
LED オフ＝スイッチ開

PC 用通信ジャック

ステータス表示 LED
緑＝ OK

赤＝エラー
赤 / 緑の点滅＝警告

機能グループ 操作オプション

BASE

（基本機能）

単位の選択 ： bar

オフセ ッ ト ： ± 20 % URL

ダンピング表示値、 出力信号 ： 0 ～ 40 s の間の任意の位置 （単位 0.1 s）

表示デ ィ スプレ イ ：

− 測定値または設定し きい値の表示

− 表示を 180°回転

− 表示デ ィ スプレ イの電源を切る

DESINA によ る動作 ：

M12 コネ ク タの PIN  は DESINA  のガイ ド ラ イ ンに従って指定されます。

（DESINA = 工作機械および生産設備のための分散化 ・ 標準化された実装技術）
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OUT

（第一出力の設定）

出力機能 ：

−  ヒ ステ リ シス機能またはウ ィ ン ド ウ機能

− NC コ ン タ ク ト または NO コ ン タ ク ト

（次図を参照）

− アナロ グ出力 4 ～ 20 mA

ス イ ッ チポ イ ン ト ：

− 入力値

− 合格適用値

ス イ ッ チポ イ ン ト は URL 0.5 ～ 100 % の間のど こ でも よい。

（単位 0.1 %、 小値 0.001 bar）

ス イ ッ チバッ ク ポ イ ン ト ：

− 入力値

− 合格適用値

ス イ ッ チバッ ク ポ イ ン ト は URL 0 ～ 99.5  % の間のど こ でも よい。

（単位 0.1 %、 小値 0.001 bar）

ス イ ッ チ出力遅延 ： 0 ～ 99 s の間の任意の値 （単位 0.1 s）

OUT 2

（第二出力設定、 対応

するエレ ク ト ロ ニ ク ス

バージ ョ ン用のみ）

出力機能 ：

− ヒ ステ リ シス機能またはウ ィ ン ド ウ機能

− NC コ ン タ ク ト または NO コ ン タ ク ト

（次図を参照）

− アナロ グ出力 4 ～ 20 mA

ス イ ッ チポ イ ン ト  2 ：

− 入力値

− 合格適用値

ス イ ッ チポ イ ン ト は URL 0.5 ～ 100 % の間のど こ でも よい。

（単位 0.1 %、 小値 0.001 bar）

ス イ ッ チバッ ク ポ イ ン ト 2 ：

− 入力値

− 合格適用値

ス イ ッ チバッ ク ポ イ ン ト は URL 0 ～ 99.5 % の間のど こ で も よい。

（単位 0.1 %、 小値 0.001 bar）

ス イ ッ チ出力遅延 ： 0 ～ 99 s の間の任意の値 （単位 0.1 s）

4-20

（アナロ グ出力設定、

対応するエレ ク ト ロ ニ

ク スバージ ョ ンのみ）

アナロ グ出力の測定開始位置 （LRV） および測定終了位置 （URV） ：

− 入力値

− 合格適用値

センサレ ンジ内の値であればよい （単位 0.1 %） ； 大 4 : 1 で不合格

エラー電流設定 ： ≤3.6 mA / ≥21.0 mA / 前値から選択

SERV

（サービ ス機能）

全設定を工場出荷設定に再設定

静荷重修正カ ウ ン タ （設定カ ウ ン タ ； 設定の変更毎に数値が上がる）

自由に選択可能なコード を用いてのロ ッ ク機能

直前に起こ ったエラーの表示

ス イ ッ チ出力と アナロ グ出力のシ ミ ュ レーシ ョ ン

大測定圧力値の表示

小測定圧力値の表示

機能グループ 操作オプション
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スイッチ出力の機能

• ヒ ステ リ シス機能
ヒ ステ リ シス機能は、 ヒ ステ リ シスによ る二点管理を可能にし ます。 ヒ ステ リ シスは、 圧力 P 
に応じ、 ス イ ッチポイ ン ト  SP と ス イ ッ チバッ ク ポイ ン ト  RSP によ って設定する こ と ができ ま
す。 

• ウ ィ ン ド ウ機能
ウ ィ ン ド ウ機能によ り 、 プロセス圧力レンジの監視が可能です。 
し きい値 SP および RSP の ヒ ステ リ シスは URL 0.1 %  未満です。 EMC 状況がひどい場合、 測
定値が SP または RSP に近ければ素早 く 切 り 替えをする こ と が可能です。 この影響を避けるに
は、 ダンピングを 0.1 に設定し て く ださい。

• NO コ ン タ ク ト または NC コ ン タ ク ト
本切 り 替え機能は自由に選択可能です。

P01-PTx3xxxx-05-xx-xx-xx-001

① ヒ ステ リ シス機能、 ②ウ ィ ン ド ウ機能、 ③ NO コ ン タ ク ト ス イ ッ チステータ ス、

④ NC コ ン タ ク ト ス イ ッ チステータ ス

ス イ ッ チポ イ ン ト SP ； ス イ ッ チバッ ク ポ イ ン ト  RSP

t
t

1 2

3

34

4

p p

SP
SP

RSPRSP

0

0
0

0

1

1
1

1
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ReadWin® 2000 での操作 PC および ReadWin 2000 設定ソ フ ト ウ ェアでの操作、 視覚化、 および保守

P01-PTx3xxxx-19-xx-xx-en-002

① 通信ジ ャ ッ ク付きセ ラ フ ァ ン ト  T

② 設定キ ッ ト （USB イ ン ターフ ェ イ ス）

③ ReadWin 2000 設定ソ フ ト ウ ェ ア付き PC

セ ラ フ ァ ン ト  T に関する さ らに詳しい情報については、 一つ前の " 機器本体での操作 " セ ク
シ ョ ンに記載の操作オプシ ョ ンに加え、 ReadWin 2000 の設定ソ フ ト ウ ェ アを参照 く ださい ：

ReadWin 2000 設定ソ フ ト ウ ェ アに関する総合的な情報については、 取扱説明書 BA137R に記載
されています。

機能グループ 内容

サービ ス ス イ ッ チ変更数

装置の状態 / エラー

情報 TAG 番号

オーダーコード

装置シ リ アル No.

センサシ リ アル No.

エレ ク ト ロ ニ ク スシ リ アル No.

装置販売 （変更ステータ ス）

ハード ウ ェ アバージ ョ ン

ソ フ ト ウ ェ アバージ ョ ン
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認証と認定

CE マーク 本装置は EC  指令の法的必要条件に適合し ています。 エン ド レ スハウザーでは、 装置が試験に
合格し た こ と の裏付け と し て、 CE マーク を適用し ています。

UL リ ステ ィ ング 装置は規格 （UL 61010B-1、 CSA C22.2 No. 1010.1-92） に基づき、 損害保険者研究所 （UL）
（USA） が審査を実施し、 カナダ と ア メ リ カにおいて E225237 UL の番号で記載されています。

圧力機器指令 本測定装置は EC 指令 97/23/EC の第 3  条 （3） （圧力機器指令） に該当し、GEP （良い技術実践） 
に従って設計、 製造されています。

衛生規格 セ ラ フ ァ ン ト  T バージ ョ ンは、 3-A 衛生標準 No. 74-2 の用件を満た し ています。 エン ド レ スハ
ウザーでは、 その裏付け と し て 3-A シンボルを適用し ています。

規格と ガイ ド ラ イ ン DIN EN 60770 （IEC 60770） ：
工業プロセス制御システムで使用する伝送器
第 1 部 ： 性能評価方法

DIN EN 61003-1、 発行日 ： 1993 年 12 月 
工業プロセス制御装置－アナロ グ入力および二つ以上の状態出力を持つ計器 - 第 1 部 ： 性能評
価法

DIN 16086
電気圧力測定機器 ； 圧力センサ、 圧力変換器、 圧力測定機器 ；
概念およびデータ シー ト の仕様

IEC 60592
外装に対する保護等級 （IP コード）

EN 61326
計測， 制御および試験所用の電気機器－ EMC 要求事項

IEC 61010
計測， 制御および試験所用電気機器の安全要求事項

EN 61000-4-5
電磁両立性 （EMC） －
第 4-5 部 ： 試験および測定技術－サージ イ ミ ュニテ ィ 試験

登録商標 Ceraphire®

エン ド レ スハウザー社 （Maulburg, Germany） の登録商標です。

ReadWin®

エン ド レ スハウザー ウ ェ ツ ァ社 （Nesselwang, Germany） の登録商標です。

LEXAN® 
ゼネ ラル ・ エレ ク ト リ ッ ク ・ プラ スチッ ク社 （Bergen op Zoom, Netherlands） の登録商標です。

THERMOPLAST® 
 Kraiburg TPE 社 （Waldkraiburg, Germany） の登録商標です。
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オーダーリ ングイ ン フ ォ メ ーシ ョ ン

セラ フ ァ ン ト  T PTC31 10 証明書
A 非防爆区域用

20 電気接続
1 M12x1 コ ネ ク タ ； IP66

2 M16x1.5 バルブプラ グ、 ISO4400 ； IP65

3 ½NPT バルブプラ グ、 ISO4400 ； IP65

4 ケーブル （長さ 5 m） ； IP66

30 エレクトロニクス、出力信号
A DC 12 ～ 30 V、 PNP ス イ ッ チ、 3 線式

B DC 12 ～ 30 V、 2 PNP ス イ ッ チ、 4 線式

C DC 12 ～ 30 V、 PNP ス イ ッ チ + 4 ～ 20mA、 4 線式

40 表示ディスプレイ：
1 デジ タルデ ィ スプレ イ

50 センサ
ゲージ圧力 大作動圧力 MWP 負荷 OPL

1C 0 ～ 0.1bar 2.7 bar 4 bar

1F 0 ～ 0.4 bar 5.3 bar 8 bar

1H 0 ～ 1 bar 6.7 bar 10 bar

1M 0 ～ 4 bar 16.7 bar 25 bar

1P 0 ～ 10 bar / 0 ～ 1000 kPa 26.7 bar 40 bar

1S 0 ～ 40 bar / 0 ～ 4000 kPa 40 bar 60 bar

ゲージ圧力 （負圧） 大作動圧力 MWP 負荷 OPL

5C -0.1 ～ 0.1 bar 2.7 bar 4 bar

5F -0.4 ～ 0.4 bar 5.3 bar 8 bar

5H -1 ～ 1 bar 6.7 bar 10 bar

5M -1 ～ 4 bar 16.7 bar 25 bar

5P -1 ～ 10 bar 26.7 bar 40 bar

絶対圧力 大作動圧力 MWP 負荷 OPL

2F 0 ～ 0.4 bar 5.3 bar 8 bar

2H 0 ～ 1 bar 6.7 bar 10 bar

2M 0 ～ 4 bar 16.7 bar 25 bar

2P 0 ～ 10 bar 26.7 bar 40 bar

2S 0 ～ 40 bar 40 bar 60 bar

60 設定と単位
1 センサレ ンジ ： bar センサレ ンジ内で調整

2 センサレ ンジ ： kPa/MPa センサレ ンジ内で調整

3 センサレ ンジ ： psi センサレ ンジ内で調整

S ス イ ッ チ出力 1、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

T ス イ ッ チ出力 1 ＋ 2、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

U ス イ ッ チおよびアナロ グ出力 、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

V ス イ ッ チ出力 1、 ス イ ッ チ出力 2 DESINA、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

W アナロ グ出力、 ス イ ッ チ出力 DESINA、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

70 プロセス接続、材質
AC ねじ ISO288、 G¼ （ メ ス） 、 SUS 316L 相当

AD ねじ ISO228、 G¼A、 SUS 316L 相当

AE ねじ ISO228、 G½A、 SUS 316L 相当

AF ねじ ISO228、 G½A、 ボア 11 mm、 SUS  316L 相当

BA ねじ IDIN13、 M12x1.5、 SUS 316L 相当

CA ねじ 7/16-20 UNF （SAE） , SUS 316L 相当

DA ねじ ANSI ¼FNPT、 SUS 316L 相当

DD ねじ ANSI ½MNPT、 SUS 316L 相当

80 センサシール（プロセスと接触）
1 FKM バイ ト ンセンサシール

4 EPDM センサシール

6 FKM バイ ト ンセンサシール、 O2  サービ スにて ク リ ーニング

90 追加機器
A 追加機器な し

B 終検査報告書

C 3.1 （プロ セス接続）、  EN10204 の検査証明書

D 終検査報告書 + 3.1 （プロ セス接続）、 EN10204 の検査証明書

PTC 31 -
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セラ フ ァ ン ト  T PTP31 10 証明書
A 非防爆区域用

20 電気接続
1 M12x1 コネ ク タ ； IP66

2 M16x1.5 バルブプラ グ、 ISO4400 ； IP65

3 ½NPT バルブプラ グ、 ISO4400 ； IP6565

4 ケーブル （長さ 5 m） ； IP66

30 エレクトロニクス、出力信号
A DC 12 ～ 30 V、 PNP ス イ ッ チ、 3 線式

B DC 12 ～ 30 V、 2 PNP ス イ ッ チ、 4 線式

C DC 12 ～ 30 V、 PNP ス イ ッ チ + 4 ～ 20mA、 4 線式

40 表示ディスプレイ：
1 デジ タルデ ィ スプレ イ

50 センサ
ゲージ圧力 大作動圧力 MWP 負荷 OPL

3H 0 ～ 1 bar 2.7 bar 4 bar

3M 0 ～ 4 bar 10.7 bar 16 bar

3P 0 ～ 10 bar 26.7 bar 40 bar

3S 0 ～ 40 bar 106.7 bar 160 bar

3U 0 ～ 100 bar 106.7 bar 160 bar

3Z 0 ～ 400 bar 400 bar 600 bar

ゲージ圧力 （負圧） 大作動圧力 MWP 負荷 OPL

7H -1 ～ 1 bar 2.7 bar 4 bar

7M -1 ～ 4 bar 10.7 bar 16 bar

7P -1 ～ 10 bar 26.7 bar 40 bar

絶対圧力 大作動圧力 MWP 負荷 OPL

4H 0 ～ 1 bar 2.7 bar 4 bar

4M 0 ～ 4 bar 10.7 bar 16 bar

4P 0 ～ 10 bar 26.7 bar 40 bar

4S 0 ～ 40 bar 106.7 bar 160 bar

4U 0 ～ 100 bar 106.7 bar 160 bar

4Z 0 ～ 400 bar 400 bar 600 bar

60 設定と単位
1 センサレ ンジ ： bar センサレ ンジ内で調整

2 センサレ ンジ ： kPa/MPa センサレ ンジ内で調整

3 センサレ ンジ ： psi センサレ ンジ内で調整

S ス イ ッ チ出力 1、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

T ス イ ッ チ出力 1 ＋ 2、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

U ス イ ッ チおよびアナロ グ出力 、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

V ス イ ッ チ出力 1、 ス イ ッ チ出力 2 DESINA、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

W アナロ グ出力、 ス イ ッ チ出力 DESINA、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

70 プロセス接続、材質
AC ねじ ISO288、 G¼ （ メ ス） 、 SUS 316L 相当

AD ねじ ISO228、 G¼A、 SUS 316L 相当

AE ねじ ISO228、 G½A、 SUS 316L 相当

AF ねじ ISO228、 G½A、 ボア 11 mm、 SUS  316L 相当

BA ねじ IDIN13、 M12x1.5、 SUS 316L 相当

CA ねじ 7/16-20 UNF （SAE） , SUS 316L 相当

DA ねじ ANSI ¼FNPT、 SUS 316L 相当

DD ねじ ANSI ½MNPT、 SUS 316L 相当

80 シール、充填液体
1 O リ ング FKM バイ ト ン、 ミ ネ ラルオイル

7 溶接、 ミ ネ ラルオイル （400 bar センサのみ）

90 追加機器
A 追加機器な し

B 終検査報告書

C 3.1 （プロ セス接続）、  EN10204 の検査証明書

D 終検査報告書 + 3.1 （プロ セス接続）、 EN10204 の検査証明書

PTP 31 -
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セラ フ ァ ン ト  T PTP35 10 証明書
A 非防爆区域用

20 電気接続
1 M12x1 コ ネ ク タ ； IP66

2 M16x1.5 バルブプラ グ、 ISO4400 ； IP65

3 ½NPT バルブプラ グ、 ISO4400 ； IP65

4 ケーブル （長さ 5 m） ； IP66

30 エレクトロニクス、出力信号
A DC 12 ～ 30 V、 PNP ス イ ッ チ、 3 線式

B DC 12 ～ 30 V、 2 PNP ス イ ッ チ、 4 線式

C DC 12 ～ 30 V、 PNP ス イ ッ チ + 4 ～ 20mA、 4 線式

40 表示ディスプレイ：
1 デジ タルデ ィ スプレ イ

50 センサ
ゲージ圧力 大作動圧力 MWP 負荷 OPL

3H 0 ～ 1 bar 2.7 bar 4 bar

3M 0 ～ 4 bar 10.7 bar 16 bar

3P 0 ～ 10 bar 26.7 bar 40 bar

3S 0 ～ 40 bar 106.7 bar 160 bar

ゲージ圧力 （負圧） 大作動圧力 MWP 負荷 OPL

7H -1 ～ 1 bar 2.7 bar 4 bar

7M -1 ～ 4 bar 10.7 bar 16 bar

7P -1 ～ 10 bar 26.7 bar 40 bar

絶対圧力 大作動圧力 MWP 負荷 OPL

4H 0 ～ 1 bar 2.7 bar 4 bar

4M 0 ～ 4 bar 10.7 bar 16 bar

4P 0 ～ 10 bar 26.7 bar 40 bar

4S 0 ～ 40 bar 106.7 bar 160 bar

60 設定と単位
1 センサレ ンジ ： bar センサレ ンジ内で調整

2 センサレ ンジ ： kPa/MPa センサレ ンジ内で調整

3 センサレ ンジ ： psi センサレ ンジ内で調整

S ス イ ッ チ出力 1、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

T ス イ ッ チ出力 1 ＋ 2、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

U ス イ ッ チおよびアナロ グ出力 、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

V ス イ ッ チ出力 1、 ス イ ッ チ出力 2 DESINA、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

W アナロ グ出力、 ス イ ッ チ出力 DESINA、 追加仕様参照 センサレ ンジ内で調整

70 プロセス接続、材質
ク ラ ンプ接続

DA ISO2852 DN12-22 （ｽ "）、 SUS 316L 相当、 3A、 DIN32676、 DN10-20

DB ISO2852 DN25-38 （1 ～ 1½"）、 SUS 316L 相当、 3A、 DIN32676、 DN25-40

DL ISO2852 DN40-51 （2"）、 SUS 316L 相当、 3A、 DIN32676、 DN50

衛生接続

BA ねじ ISO228 G1A、 メ タルテーパーシール、 SUS 316L 相当、 ス リ ーブ 52005087 
に埋め込み

BB ねじ ISO228 G1A、 O リ ングシール、 SUS 316L 相当、 ス リ ーブ 52001051 に埋め
込み

KL SMS 1½" PN25、 SUS 316L 相当、 3A

LB バ リ アン ト  F パイプ DN25-32、 PN40、 SUS 316L 相当、 3A

LL バ リ アン ト  N パイプ DN40-162、 PN40、 SUS 316L 相当、 3A

PH DIN11851 DN40 PN40、 SUS 316L 相当、 3A

PL DIN11851 DN50 PN40、 SUS 316L 相当、 3A

HL APV イ ン ラ イ ン DN50 PN40、 SUS 316L 相当、 3A

80 シール、充填液体
4 O リ ング EPDM、 FDA 適合オ イル

8 O リ ングな し、 FDA 適合オイル （プロセス接続 BA、 BB、 DA 用のみ）

90 追加機器
A 追加機器な し

B 終検査報告書

C 3.1 B プロセス接続、 EN10204 の検査証明書

D 終検査報告書 + 3.1 （プロ セス接続）、 EN10204 の検査証明書

PTP 35 -
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ユーザー固有設定に関す
るアンケー ト

セ ラ フ ァ ン ト  T 圧力ス イ ッ チは、 カ ス タマイ ズ設定でも ご注文でき ます。 カ ス タマイ ズ設定を
ご希望の場合は、 下記アンケー ト をご利用 く ださい。 ご希望のス イ ッチポイ ン ト （SP） 、 ス イ ッ
チバッ ク ポイ ン ト （RSP） 、 下測定開始位置および上測定終了位置に関する情報を基に、 お選び
になった圧力ス イ ッ チのカ ス タマイ ズを行います。 可能調整レ ンジはアンケー ト 上に、 レ ンジ
上限値 （URL） の％で示されています。 太字の仕様が工場出荷設定と な り ます。

P01-PTx3xxxx-16-xx-xx-en-001

アクセサリ

溶接ボス
− シーリ ングテーパー付き

• メ ト リ ッ ク シー リ ン グテーパー付 き埋め込
み式プロセス接続 G1 A 用溶接ボス
（PTP35 用は BA バージ ョ ン）
材質 ： SUS 316L 相当
オーダーコード ： 52005087

• 検査証明書 3.1 付きオプシ ョ ン
オーダーコード ： 52010171

• 問題な く 溶接ボ ス を溶接す る ための溶接補
助器具 （ダ ミ ー）、 オーダーコード 52005087
または 52010171
材質 ： 真鍮
オーダーコード ： 52005272

P01-Pxxxxxxx-00-xx-00-xx-001
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溶接ボス
− シール面付き

ねじ込み式アダプ タ

ク ラ ンプアダプ タ

• シール面付き埋め込み式プロセス接続 G1 A 
用溶接ボス
（PTP35 用は BB バージ ョ ン ）
材質 ： SUS 316L 相当
シール （密封） ： シ リ コ ン O リ ング
オーダーコード ： 52001051

• 検査証明書 3.1 付きオプシ ョ ン
オーダーコード ： 52011896

P01-PMP13xxx-00-xx-00-xx-002

ø60–0,4

24
,6

29
,6

ø41

G1
ISO 228

• PTP 31 ： ねじ込み式アダプタバージ ョ ン用
オーダーコード

AC バージ ョ ン ： オーダーコード 52023980
AD バージ ョ ン ： オーダーコー ド 52023981
AE バージ ョ ン ： オーダーコード 52023982
AF バージ ョ ン ： オーダーコード 52023983
BA バージ ョ ン ： オーダーコード 52023984
CA バージ ョ ン ： オーダーコード 52023985
DA バージ ョ ン ： オーダーコー ド 52023986
DD バージ ョ ン ： オーダーコード 52023987

P01-PTx3xxxx-06-xx-xx-xx-007
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• PTP 35 ：ク ラ ンプアダプタバージ ョ ン用オー
ダーコード

DB バージ ョ ン ： オーダーコード 52023994
DL バージ ョ ン ： オーダーコード 52023995

検査証明書 3.1 付きオプシ ョ ン
DB バージ ョ ン ： オーダーコード 52024001
DL バージ ョ ン ： オーダーコード 52024002

P01-PTx3xxxx-06-xx-xx-xx-009
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衛生アダプ タ

プ ラグイ ンジャ ッ ク

接続ケーブル

• PTP 35 ：衛生アダプタバージ ョ ン用オーダー
コード

KL バージ ョ ン ： オーダーコード 52026997
LB バージ ョ ン ： オーダーコード 52023996
LL バージ ョ ン ： オーダーコード 52023997
PH バージ ョ ン ： オーダーコード 52023999
PL バージ ョ ン ： オーダーコード 52023998
HL バージ ョ ン ： オーダーコード 52024000

検査証明書 3.1 付きオプシ ョ ン
KL バージ ョ ン ： オーダーコード 52026999
LB バージ ョ ン ： オーダーコード 52023996
LL バージ ョ ン ： オーダーコード 52024004
PH バージ ョ ン ： オーダーコード 52024006
PL バージ ョ ン ： オーダーコード 52024005
HL バージ ョ ン ： オーダーコード 52024007

P01-PTx3xxxx-06-xx-xx-xx-010
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• M 12x1 プラ グ イ ンジャ ッ ク
M 12x1 プラ グに独立接続
材質 ：
本体 ： PA
カ ッ プ リ ングナッ ト ： Cu Zn 、 真鍮、 ニ ッ ケル
保護 ： IP 67 （完全固定）
オーダーコード ： 52006263

P01-PMP13xxx-00-xx-00-xx-003

• M 12x1 プラ グジ ャ ッ ク、 L 字型
M 12x1 プラ グに独立接続
材質 ：
本体 ： PBT/PA
カ ッ プ リ ングナッ ト ： Cu Zn 、 真鍮、 ニ ッ ケル
保護 ： IP 67 （完全固定）
オーダーコード ： 51006327

P01-PMP13xxx-00-xx-00-xx-003
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14.8

• ケーブル 4 x 0.34 mm2  M12 ソ ケ ッ ト 付き、
L 字型、 ねじ込みプラ グ、 長さ 5 m、
溶射ケーブル
材質 ：
本体 ： PUR
カ ッ プ リ ングナッ ト ： Cu Zn/Ni、 真鍮、 ニ ッ ケル
ケーブル ： 塩化ビニール
保護 ： IP 67 （完全固定）
オーダーコード ： 52010285

• ケーブル 4 x 0.34 mm2 M12 ソ ケ ッ ト 付き、
LED 付き、 L 字型、 溶射ケーブル、 長さ 5 m、
特に衛生用途用 （ス イ ッチ出力付き装置用のみ）
材質 ：
本体 ： 塩化ビニール
カ ッ プ リ ングナッ ト ： SUS 316L 相当
ケーブル ： 塩化ビニール
保護 ： IP 69K （完全固定）
オーダーコード ： 52018763
表示 ： gn ： 装置操作可能 ； 
ye1 ： ス イ ッ チステータ ス ； 
ye 2 ： ス イ ッチステータ ス 2

P01-PTx3xxxx-07-xx-xx-xx-001

-



■ 仙 台 営 業 所
〒 980-0011
仙台市青葉区上杉 2-5-12 今野ﾋﾞﾙ
Tel. 022(265)2262 Fax. 022(265)8678

■ 新 潟 営 業 所
〒 950-0951
新潟市鳥屋野 3- 14- 13 ﾏﾙﾓﾋﾞﾙ 3F
Tel. 025(285)0611 Fax. 025(284)0611

■ 千 葉 営 業 所
〒 290-0054
市原市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東 京 営 業 所
〒 183-0036
府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横 浜 営 業 所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川2- 8- 8 第1川島ﾋﾞﾙ
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702

■ 名 古 屋 営 業 所
〒 463-0088
名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221 Fax. 052(795)0440

■ 大 阪 営 業 所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389)8182

■ 水 島 営 業 所
〒 712- 8061
岡山県倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳 山 営 業 所
〒 746- 0028
山口県周南市港町 1-48 三戸ﾋﾞﾙ
Tel. 0834(64)0611 Fax. 0834(64)1755

■ 小 倉 営 業 所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832

本誌からの無断転載・複製はご遠慮ください。また、記載内容は
お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

TI 384P/33/ja/06.06(10.06)
STAR/FM+SGML 6.0J

設定キ ッ ト

電源 RNB130 • センサ用一次ス イ ッチモード電源
• スペース を と ら ない DIN レール取付 （IEC 60715）
• 公称入力電圧 ： AC 100-240 V （広範囲の電圧入力）
• 出力電圧 ： DC 24 V、 エラー時最大 30 V
• 公称出力電流 ： 1.5 A
• 単相交流ネ ッ ト ワーク または三相電源ネ ッ ト ワーク の 2 つの相導体へ接続

文書

取扱説明書 セ ラ フ ァ ン ト  T PTC31、 PTP31、 PTP35
KA225P

オペレーテ ィ ング ソ フ ト  ReadWin 2000:
BA137R

技術仕様書 サーモフ ァ ン ト  T 温度ス イ ッ チの技術仕様書 ：

サーモフ ァ ン ト  T TTR31, TTR35
TI105R

• PC プロ グ ラ ム可能伝送器用設定キ ッ ト 。 
設定プ ロ グ ラ ム と USB ポー ト 付き PC 用イ
ン ターフ ェ イ ス ケーブル付き。 4 ピンポス ト
コ ネ ク タ 付き 伝送器用アダプ タ がついてい
ます。
オーダーコード ： TXU10-AA

• ReadWin® 2000 は設定キ ッ ト と併せて供給さ
れます。 あ るいは、 イ ン ターネ ッ ト の下記ア
ド レ ス にて直接無料でダ ウ ン ロ ー ド す る こ
と も可能です。
www.readwin2000.com

P01-PTxx3xxx-00-xx-00-xx-001
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