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Beschreibung
Das Widerstandsthermometer TST 414
besteht aus einem Meßeinsatz, An-
schlußkopf und Schutzrohr und dient zur
Temperaturmessung. In dem Meßein-
satz, der einen Durchmesser von 3 mm
besitzt, ist ein Pt100 in einer mineral-
isolierten Mantelleitung eingebettet. Er
hat einen 3- bzw. 4-Leiteranschluß und
ist nicht austauschbar. Der Mignon-
Anschlußkopf besitzt  sehr kleine Ab-
maße. Das Schutzrohr, das einen Durch-
messer von 4,5 mm aufweist, dient als
Schutz vor chemischer Korrosion und
ermöglicht einen problemlosen Aus-
tausch des kompletten Thermometers
TST 414.
Anwendung
Das Widerstandsthermometer TST 414
ist auf Grund der geringen Wandstärke
des Schutzrohres nicht für hohe Drücke
und hohe Fließgeschwindigkeiten im
Prozeß geeignet. Die Umgebungstem-
peratur am Anschlußkopf darf die Tem-
peratur von 80 °C nicht überschreiten.Technische Daten

Meßeinsatz
Meßelement: Platin- Meßwiderstand, 1xPt100 (100 Ω bei 0 °C)
Toleranzen: Klasse A oder B nach IEC 751
Anschlußart: 3- oder 4-Leiterschaltung
Isolationswiderstand: ≥100 MΩ, Prüfungsspannung 250 V bei

Umgebungstemperatur
Elektrischer Anschluß: Anschlußsockel
Kern: mineralisolierte Leitung
Mantel: AISI 316Ti / W. 1.4404
Schutzrohr TA 414
Standard-Durchmesser: 4,5 mm
Standard-Material: AISI 316Ti / W. 1.4571
Prozeßanschluß: G ½� M
Temperaturbereich: -50 °C bis +400 °C
Maximaler Druck: 100 bar bei 20 °C ; 1 bar bei 300 °C
Ansprechzeit: nach IEC 751 ; Strömungsgeschwindigkeit 0,4 m/s

T50 = 10 s ; T90 = 30 s
Anschlußkopf TA 20 L
Version: Mignon
Schutzart: IP 55
Max. Temperatur: 80 °C
Material: Aluminiumlegierung mit Gummi-Dichtung unter

dem Deckel
Elektrischer Anschluß: PG 9
Schutzrohranschluß: M10 x 1mm
Farbe Unterteil: blau nach RAL 5012 � Epoxid-beschichtet
Farbe Deckel: blau nach RAL 7015 � Epoxid-beschichtet
Gewicht: 75 g
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 TST414- Bestell-Code

Bestellübersicht
� Wenn das Widerstandsthermometer

(Anschlußkopf mit Meßeinsatz)
nachbestellt werden muß, ist die
Angabe der Einbaulänge L erforder-
lich.

� Die Angaben zur Genauigkeit be-
ziehen sich nach DIN EN 60751 nur
auf den Meßwiderstand Pt100 ohne
Schutzrohr. Das Schutzrohr kann in
einer kurzen Eintauchlänge eine
Meßverschiebung hervorrufen, da
der Prozeßanschluß Wärme ab-
strahlt. Zur korrekten Temperatur-
messung soll die Eintauchlänge des
Schutzrohres das 20fache seines
Durchmessers betragen.
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Einbaulänge L  (50...4000 mm)
A   50, 00 mm Einbaulänge L
B  100,00 mm Einbaulänge L
C   200,00 mm Einbaulänge L
D   300,00 mm Einbaulänge L
E   400,00 mm Einbaulänge L
F   500,00 mm Einbaulänge L
X   ...mm Einbaulänge L (min. 50 mm - max. 4000 mm)
Y   ...mm spezielle Einbaulänge L

Einsatz Werkstoff, Preis per 100 mm L
2   Einsatz: D=3 mm, MgO Leitung 1.4404

Prozeßanschluß
A   ohne Prozeßanschluß
B   Prozeß: Hülse G 1/2" 1.4571  D=4,5 mm

Sensortyp, Toleranz-Klasse, Schaltung
1A3 1xPt100 Klasse A 3-Leiter
1A4 1xPt100 Klasse A 4-Leiter
1B3 1xPt100 Klasse B 3-Leiter
1B4 1xPt100 Klasse B 4-Leiter

Aktive Länge
≅ 25 mm

Widerstandsthermometer TST 414 und Schutzrohr TA 414
(Alle Maße in mm)

07.97

Vertriebszentrale Endress+Hauser Meßtechnik GmbH+Co. � Postfach 22 22
Deutschland: 79574 Weil am Rhein � Tel. (0 76 21) 975-01 � Fax (0 76 21) 97 55 55

E-Mail:info@de.endress.com
http://www.de.endress.com

Endress+Hauser
Meßtechnik GmbH+Co.
Techn. Büro Hamburg
Am Stadtrand 52
22047 Hamburg
Tel. (0 40) 69 44 97-0
Fax (0 40) 69 44 97-50

Endress+Hauser
Meßtechnik GmbH+Co.
Techn. Büro Stuttgart
Mittlerer Pfad 4
70499 Stuttgart
Tel. (07 11) 13 86-0
Fax (07 11) 1 38 62 22

Endress+Hauser
Meßtechnik GmbH+Co.
Techn. Büro Ratingen
Eisenhüttenstraße 12
40882 Ratingen
Tel. (0 21 02) 8 59-0
Fax (0 21 02) 85 91 30

Österreich

Endress+Hauser
Ges.m.b.H.
Postfach 173
1235 Wien
Tel. (01) 8 80 56-0
Fax (01) 8 80 56-35
http://www.endress.com

Schweiz

Endress+Hauser AG
Sternenhofstraße 21
4153 Reinach
Tel. (0 61) 7 15 62 22
Fax (0 61) 7 11 16 50
E-Mail:info@ch.endress.com

Deutschland

Endress+Hauser
Meßtechnik GmbH+Co.
Techn. Büro Teltow
Potsdamer Str. 12a
14513 Teltow
Tel. (0 33 28) 43 58-0
Fax (0 33 28) 43 58 41

Endress+Hauser
Meßtechnik GmbH+Co.
Techn. Büro Frankfurt
Eschborner Landstr. 42
60489 Frankfurt
Tel. (0 69) 9 78 85-0
Fax (0 69) 7 89 45 82

Endress+Hauser
Meßtechnik GmbH+Co.
Büro Hannover
Brehmstraße 13
30173 Hannover
Tel. (05 11) 2 83 72-0
Fax (05 11) 28 17 04

Endress+Hauser
Meßtechnik GmbH+Co.
Techn. Büro München
Stettiner Straße 5
82110 Germering
Tel. (0 89) 8 40 09-0
Fax (0 89) 8 41 44 51

Hauser+Endress
Unser Maßstab ist die Praxis


	Text1: TI067T/02/de
	Text2: 71108012 
	Text3: 71108012 


