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Widerstandsthermometer
omnigrad TST 434

zur Umgebungstemperaturmessung

Technische
Information
TI 144T/02/de
55001285
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Allgemeines
In diesem Widerstandsthermometer ist ein
Platin-Meßwiderstand (PT100) montiert.
Er bietet:
• hohe Genauigkeit
• außergewöhnliche Langzeitstabilität

Anwendung
Das Widerstandsthermometer dient zur
Temperaturmessung in Räumen oder im
Außenbereich. Die Temperatur kann als
Ohm-Wert oder bei montiertem Kopf-
transmitter als 4 ...20 mA Signal entnom-
men werden.
Es ist zur Wandmotage vorgesehen.

Technische Daten :

Sensor
Widerstand Platin-Meßwiderstand, 1xPt100 (100 Ω bei 0 °C)
Toleranz gemäß DIN IEC751, Klasse A oder B, andere auf Anfrage

Schutzrohr
Maße 8 mm Rohr mit 20 mm Rippen
Werkstoff Aluminium, passiviert

Gehäuse
Maße 80 x 82 x 55mm (Polykarbonat)

Anschlußkopf DIN 43729 Form B (Aluminium)

Werkstoff Polykarbonat, hellgrau RAL7035
Aluminium, mit Epoxidlack beschichtet:

Unterteil blau RAL5012
Deckel hellgrau RAL7035

Umgebungs- -30 °C bis +100 °C  ohne montiertem Kopfransmitter
temperatur -20 °C bis +80 °C    mit montiertem Kopftransmitter

Kabelverschraubung PG9 (80 x 82 x 55mm)
PG16 (Anschlußkopf)



Produktübersicht Widerstandsthermometer TST 434 für Außenmontage, IP 55 (IEC 751)

Anschlußart
K mit Anschlußsockel
J mit Montageplatte für Kopftransmitter

Sensortyp, Klasse, Schaltung
1B3 1xPt100, Klasse B, 3-Leiterschaltung
1A3 1xPt100, Klasse A, 3-Leiterschaltung

Anschlußkopf
A Anschlußkopf Alu beschichtet; IP 65
G Anschlußkopf Polycarbonat

Kopftransmitter mit Auswahl
0 Kopftransmitter nicht eingebaut
1 Kopftransmitter gemäß getrennter Pos.
A 2-Draht Meßumformer 0... 50 °C TMT 137-RA0
B 2-Draht Meßumformer 0... 100 °C TMT 137-RB0
C 2-Draht Meßumformer 0... 150 °C TMT 137-RC0
D 2-Draht Meßumformer 0... 200 °C TMT 137-RD0
E 2-Draht INTENSOR Cal. spez. TMD 830-R2A1
F 2-Draht PCP Cal. spez. TMD 831-SA21
G 2-Draht PCP gal. isol. spez. TMD 831-SB21
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