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技術情報

フ ロー ト レベルスイ ッ チ

CS1103/CS1113/CS1203/CS1213/CS1603/CS1613

上 ・ 下限警報用

アプ リ ケーシ ョ ン

フ ロー ト レベルス イ ッチ CS1103/CS1113/CS1203/
CS1213/CS1603/CS1613 は、 ステンレ ス製フ ロー ト
を使用し たコ ンパク ト なレベルス イ ッチです。 　 タ
ン ク に水平に取付け、 液位をフ ロー ト によ り 検出
し、 フ ロー ト 後部のマグネ ッ ト によ り 、 リ ード ス
イ ッチが作動し て、 接点が切 り 換わ り ます。 こ のス
イ ッチは各種貯蔵タ ン ク などの上 ・ 下限警報に最適
です。 

特徴と利点

･ シンプルな構造
･ コ ンパク ト なデザイ ン
･ 安全な操作性
･ 信頼のおける メ カニカル方式
･ 簡単取付け
･ 優れた耐食性 ( ステンレ ス製 )
･ レベルコ ン ト ローラ "FTW325" と組み合わせて、

ポンプ及びバルブの自動制御が可能
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機能と システム設計

動作原理 タ ン ク内の液位をフ ロー ト によ り 検出し、 フ ロー ト 後部のマグネ ッ ト によ って リ ード ス イ ッチ
の ON、 OFF を行います。 リ ード ス イ ッチの中心にマグネ ッ ト が接近する と リ ード ス イ ッチは
OFF と な り 中心から離れる と ON にな り ます。
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標準仕様

上限用接点動作 レベルが取付位置以上で ON

下限用接点動作 レベルが取付位置以下で ON

被測定物温度 -20...+80 ℃ ( 凍結不可 )

周囲温度 　 -10...+40 ℃ ( 凍結不可 )

最高使用圧力 1.961MPa (20kg / cm2)

測定液比重 0.7...2.0g/cm3

精度 ±5mm 以内 (1g/cm3 の時）

構造 耐圧防爆構造 　 TIIS, ｄ 2G4

保護等級 IP65

取付 タ ン ク サイ ド に水平
CS1103 （ねじ込み） ： ﾈｼﾞ JIS B0203 R1-1/2
CS1113 （ねじ込み） ： ﾈｼﾞ JIS B0203 R1-1/2
CS1203 （フ ラ ンジ低圧） ： 10Ｋ 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

10Ｋ 100A RF, フ ラ ンジ JIS B2220
3" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSIB16.5
4" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSIB16.5

CS1213 （ねじ込み） ： ﾈｼﾞ JIS B0203 R1-1/2
CS1603 （フ ラ ンジ低圧） ： 10Ｋ 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

20Ｋ 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220
10Ｋ 100A RF, フ ラ ンジ JIS B2220
20Ｋ 100A RF, フ ラ ンジ JIS B2220
3" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B16.5
3" 300lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B16.5
4" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B16.5
4" 300lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B16.5

CS1613 （フ ラ ンジ高圧） ： 10Ｋ 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220
10Ｋ 100A RF, フ ラ ンジ JIS B2220
3" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B16.5
4" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B16.5

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 * 3"/80A （円筒形フ ロー ト ）、 4”/100A （球形フロート） 以上のフ ラ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ンジ使用のこ と

材質 ステン レ ス製 (JIS SUS304)

電線管口 PF(G) 1/2, PF(G) 3/4

質量 CS1103 ： 約 1kg 
CS1113 ： 約 4.8kg 
CS1203 ： 約 4.4kg （プロセス接続によ って異なる )
CS1213 ： 約 7kg 　  ( 外部チャ ンバによ って異なる )
CS1603 ： 約 5.4g 　 （プロセス接続によ って異なる )

塗装色 銀色
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外形寸法

CS1103 ( ねじ込み型 )

CS1203 ( フ ラ ンジ低圧用 )
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CS1603 ( フ ラ ンジ高圧用） 円筒形フ ロー ト

球形フ ロー ト
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取付け

ねじ込み型取付図 タ ン ク側壁に水平に取付けます。 標準品は接続がねじ込み (R 1-1/2) なので、 タ ン ク の側壁にソ
ケ ッ ト を溶接し て取 り 付けます。 ソ ケ ッ ト の内径が 45mm 以上のものを使用し て く ださい。 内
径がこれよ り 小さい場合は、 正常に動作し ないこ と があ り ます。

注意！
電線管の接続口は必ず、 下方に位置する よ う にし て く ださい。

フ ラ ンジ型取付図 フ ラ ンジ接続の場合には、 3B 以上の ノ ズルを用意し て く ださい。 球形フ ロー ト の場合には、 4B
以上の ノ ズルをご用意 く ださい。



フ ロー ト レベルスイ ッ チ 　 CS1103/CS1113/CS1203/CS1213/CS1603/CS1613

8 Endress+Hauser

外筒型取付図 外筒式の場合、 配管接続は、 ねじ込み接続と フ ラ ンジ接続があ り ます。

CS1113 （ねじ込み式）

CS1213 （フ ラ ンジ式 　 低圧用）

CS1613 （フ ラ ンジ式 　 高圧用）
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アプ リ ケーシ ョ ン

･ ポンプ、 バルブ制御用接点信号
･ オーバーフ ロー防止用接点信号
･ 圧力容器にも使用可能
･ 耐圧防爆型も供給可能

警報指示用 フ ロー ト レベルス イ ッチ と アナンシエータ と組み合わせで警報ラ ンプの点灯や、 ブザー音を鳴
らすこ と が可能です。

ポンプ、 バルブ制御用 フ ロー ト レベルス イ ッチをニボテス タ FTW325 と組み合わせれば、 コ ン ト ロール回路は必要あ
り ません。 ニボテス タ FTW325 から接点出力をそのま まポンプやバルブに接続すれば可能です。
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認証および認定

防爆認定 TIIS
d2G4 

保護構造 IP65
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注文情報

CS1103

*1 TIIS d2G4 (E)
*2 TIIS d2G4 + ケーブルグ ラ ン ド (EB)

規格表記

010 仕様 :

0 標準

1 特殊

020 プロセス接続 :

0 ネジ JIS B0203 R1-1/2

9 特殊仕様 ,TSP-no. 要問合せ

030 材質 プロセス接続 ; フ ロー ト :

J1 SCS13 ; SUS304, 円筒形

J9 特殊仕様、 TSP-no. 要問合せ

040 構造 :

2 耐圧防爆 d2G4 E*1 , IP65

3 耐圧防爆 d2G4 EB*2 , IP65

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

050 外部チャ ンバ : ( 外筒材質、 接続規格 )

0 な し

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

060 ス イ ッ チポジシ ョ ン : ( 警報位 )

1 上限

2 下限

070 電線管接続口 :

0 PF(G) 1/2

1 PF(G) 3/4 ケーブルグ ラ ン ド , TF16-11

2 PF (G)3/4 ケーブルグ ラ ン ド , TF16-12

3 PF(G) 3/4 ケーブルグ ラ ン ド , TF16-9

4 NPT 1/2 

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

CS1103- 仕様コー ド

旧 新

PT 　 オネジ R

PT 　 メ ネジ Rc

PS Rp

PF PF(G)
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CS1113

*1 TIIS d2G4 (E)
*2 TIIS d2G4 + ケーブルグ ラ ン ド (EB)

規格表記

010 仕様 ：

0 標準

1 特殊

020 本体接続 ：

0 ネジ JIS B0203 R1-1/2

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

030 材質 本体接続 ； フ ロー ト ：

J1 SCS13 ； SUS304、 円筒形

J9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

040 認証 ： （構造）

2 耐圧防爆 d2G4 E*1, IP65

3 耐圧防爆 d2G4 EB*2, IP65

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

050 外部チャ ンバ ： ( 外筒材質、 接続規格 )

1 STPG370, ネジ Rp 3/4, STPG370

2 SUS304, ネジ PS3/4, SUS304

5 STPG370, ネジ NPT3/4, STPG370

6 SUS304, ネジ NPT3/4, SUS304

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

060 ス イ ッ チポジシ ョ ン ： ( 警報位 )

1 上限

2 下限

070 電線管接続口 ：

0 PF(G)1/2

1 PF (G)3/4 ケーブルグ ラ ン ド , TF16-11

2 PF(G) 3/4 ケーブルグ ラ ン ド , TF16-12

3 PF (G)3/4 ケーブルグ ラ ン ド , TF16-9

4 NPT1/2"

9 特殊仕様、 TSP-no. 要問合せ

CS1113- 仕様コード

旧 新

PT 　 オネジ R

PT 　 メ ネジ Rc

PS Rp

PF PF(G)
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CS1203

*1 TIIS d2G4 (E)
*2 TIIS d2G4 + ケーブルグ ラ ン ド (EB)

規格表記

010 仕様 :

0 標準

1 特殊

020 プロセス接続 :

1 10K 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

3 10K 100A RF, フ ラ ンジ JIS B2220 　

5 3" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B 16.5

7 4" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B 16.5

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

030 材質 プロセス接続 ； フ ロー ト :

J2 SUS304 ; SUS304、 円筒形

J9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

040 認証 （構造） :

2 耐圧防爆 d2G4 E*1, IP65

3 耐圧防爆 d2G4 EB *2, IP65

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

050 外部チャ ンバ ： ( 外筒材質、 接続規格 )

0 な し

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

060 ス イ ッ チポジシ ョ ン ： ( 警報位 )

1 上限

2 下限

070 電線管接続口 ：

0 G 1/2

1 PF 3/4 ケーブルグ ラ ン ド , TF16-11

2 PF 3/4 ケーブルグ ラ ン ド , TF16-12

3 PF 3/4 ケーブルグ ラ ン ド , TF16-9

4 NPT1/2

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

CS1203- 仕様コー ド

旧 新

PT 　 オネジ R

PT 　 メ ネジ Rc

PS Rp

PF PF(G)
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CS1213

*1 TIIS d2G4 (E)
*2 TIIS d2G4 + ケーブルグ ラ ン ド (EB)

規格表記

010 仕様 ：

0 標準

1 特殊

020 本体接続 ：

0 ネジ JIS B0203 R1-1/2

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

030 材質 本体接続 ； フ ロー ト ：

J1 SCS13; SUS304, 円筒形

J9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

040 認証 ： （構造）

2 耐圧防爆 d2G4 E*1 , IP65

3 耐圧防爆 d2G4 EB*2 , IP65

9 特殊仕様、 TSP-no. 要問合せ

050 外部チャ ンバ ： ( 外筒材質、 接続規格 )

3 STPG370, 10K 25A RF, SS400, フ ラ ンジ JIS B2220

4 SUS304, 10K 25A RF, SUS304, フ ラ ンジ JIS B2220

7 STPG370, 1" 150lbs RF, SS400, フ ラ ンジ ANSI 16.5

8 SUS304, 1" 150lbs RF, SUS304, フ ラ ンジ ANSI 16.5

9 特殊仕様、 TSP-no. 要問合せ

060 ス イ ッ チポジシ ョ ン ： ( 警報位 )

1 上限

2 下限

070 電線管接続口 ：

0 PF(G)1/2

1 PF(G) 3/4 ケーブルグ ラ ン ド、 TF16-11

2 PF(G) 3/4 ケーブルグ ラ ン ド、 TF16-12

3 PF(G) 3/4 ケーブルグ ラ ン ド、 TF16-9

4 NPT1/2

9 特殊仕様、 TSP-no. 要問合せ

CS1213- 仕様コード

旧 新

PT 　 オネジ R

PT 　 メ ネジ Rc

PS Rp

PF PF(G)
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CS1603

*1 TIIS d2G4 (E)
*2 TIIS d2G4 + ケーブルグ ラ ン ド (EB)

規格表記

010 仕様 ：

0 標準

1 特殊

020 プロセス接続 ：

1 10K 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

2 20K 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

3 10K 100A RF, フ ラ ンジ JIS B2220 

4 20K 100A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

5 3" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B 16.5

6 3" 300lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B 16.5

7 4" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B 16.5

8 4" 300lbs RF, フ ラ ンジ ANSI B 16.5

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

030 材質 プロセス接続 ； フ ロー ト ：

J2 SUS304 ； SUS304、 円筒形

J3 SUS304 ； SUS316、 球形

J9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

040 認証 ： （構造）

2 耐圧防爆 d2G4 E*1, IP65

3 耐圧防爆 d2G4 EB*2, IP65

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

050 外部チャ ンバ ： ( 外筒材質、 接続規格 )

0 な し

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

060 ス イ ッ チポジシ ョ ン ： ( 警報位 )

1 上限

2 下限

070 電線管接続口 ：

0 PF(G)1/2

1 PF (G)3/4 ケーブルグ ラ ン ド、 TF16-11

2 PF(G) 3/4 ケーブルグ ラ ン ド、 TF16-12

3 PF (G)3/4 ケーブルグ ラ ン ド、 TF16-9

4 NPT1/2

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

CS1603- 仕様コー ド

旧 新

PT 　 オネジ R

PT 　 メ ネジ Rc

PS Rp

PF G(PF)
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CS1613

*1 TIIS d2G4 (E)
*2 TIIS d2G4 + ケーブルグ ラ ン ド (EB)

規格表記

010 仕様 ：

0 標準

1 特殊

020 プロセス接続 ：

1 10K 80A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

3 10K 100A RF, フ ラ ンジ JIS B2220

5 3" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI 16.5

7 4" 150lbs RF, フ ラ ンジ ANSI 16.5

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

030 材質 プロセス接続 ； フ ロー ト ：

J2 SUS304 ； SUS304, 円筒形

J3 SUS304 ； SUS316, 球形

J9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

040 認証 ： （構造）

2 耐圧防爆 d2G4 E*1 , IP65

3 耐圧防爆 d2G4 EB*2 , IP65

9 特殊仕様 , TSP-no. 要問合せ

050 外部チャ ンバ ： ( 外筒材質、 接続規格 )

3 STPG370, 10K 25A RF, SS400 , フ ラ ンジ JIS B2220

4 SUS304, 10K 25A RF, SUS304, フ ラ ンジ JIS B2220

7 STPG370, 1"150lbs RF, SS400 , フ ラ ンジ ANSI 16.5

8 SUS304, 1"150lbs RF, SUS304, フ ラ ンジ ANSI 16.5

9 特殊仕様、 TSP-no. 要問合せ

060 ス イ ッ チポジシ ョ ン ： ( 警報位 )

1 上限

2 下限

070 電線管接続口 ：

0 PF(G)1/2

1 PF (G)3/4 ケーブルグ ラ ン ド、 TF16-11

2 PF(G) 3/4 ケーブルグ ラ ン ド、 TF16-12

3 PF (G)3/4 ケーブルグ ラ ン ド、 TF16-9

4 NPT1/2

9 特殊仕様、 TSP-no. 要問合せ

CS1613- 仕様コード

旧 新

PT 　 オネジ R

PT 　 メ ネジ Rc

PS Rp

PF PF(G)
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補助ド キュ メ ン ト

技術仕様書 TI 373F
技術仕様書 　 ニボテス タ FTW325 　

取扱説明書 BA 1043N
取扱説明書 　 フ ロー ト ベルス イ ッチ CS1103/CS1113/CS1203/CS1213/CS1603/CS1613

KA199F
取扱説明書 　 ニボテス タ FTW325
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■ 仙台営業所
〒 980-0011
仙台市青葉区上杉 2-5-12 今野ビル
Tel. 022(265) 2262 Fax. 022(265) 8678

■ 新潟営業所
〒 950-0923
新潟市中央区姥ヶ山 4-11-18
Tel. 025(286)5905 Fax. 025(286)5906

■ 千葉営業所
〒 290-0054
千葉県市原市五井中央東 1-15-24
斉藤ﾋﾞﾙ
Tel. 0436(23)4601 Fax. 0436(21)9364

■ 東京営業所
〒 183-0036

府中市日新町 5-70-3
Tel. 042(314)1922 Fax. 042(314)1945

■ 横浜営業所
〒 221-0045
横浜市神奈川区神奈川 2-8-8 第 1 川島ビル
Tel. 045(441)5701 Fax. 045(441)5702
■ 名古屋営業所
〒 463-0088
名古屋市守山区鳥神町 88
Tel. 052(795)0221 Fax. 052(795)0440

■ 大阪営業所
〒 564-0042
吹田市穂波町 26-4
Tel. 06(6389)2511 Fax. 06(6389) 8182

■ 水島営業所
〒 712-8061
岡山県倉敷市神田 1-5-5
Tel. 086(445)0611 Fax. 086(448)1464

■ 徳山営業所
〒 746-0028
山口県周南市鼓海町 2-118-46
Tel. 0834(25)6231 Fax. 0834(25)6232

■ 小倉営業所
〒 802-0971
北九州市小倉南区守恒本町 3-7-6
Tel. 093(963)2822 Fax. 093(963)2832

本誌からの無断転載 ・ 複製はご遠慮 く だ さい。 また、 記載内容はお断り な く 変更する こ とがあ り ますのでご了承 く だ さ い。


