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リキシスＭ  CLM253

リキシスＭ  CLM223
リキシスＭフード
　　　　　CLM223F

リキシスＭ
ＣＬＭ２２３（パネルマウント型）
ＣＬＭ２５３（屋外設置型）
導電率／抵抗率／濃度測定

リキシスＭフード
ＣＬＭ２２３F（パネルマウント型）
導電率／濃度測定

特　　長特　　長特　　長特　　長特　　長
●パネルマウント型／屋外設置型の２種
　類のハウジングを用意しています。
●幅広いアプリケーションに対応
－ソフトウェア上で、導電率／抵抗率測
　定の切り替えを行なうことができます。
－電極式／電磁式の２バージョンを用意
－ IEC746に準拠した超純水補償に対応
　（電極式のみ）
●取扱いが簡単です。
－操作しやすい論理的なメニュー構造
－大きく見やすい２行ディスプレイ
　測定値と温度を同時に表示できます。
－校正キーを押すだけのダイレクト校正
●安全対策が充実しています。
－過電圧（避雷）保護機能を搭載
　（EN61000-4-5準拠）
－手動接点動作へダイレクトにアクセス
　可能
－アラーム／エラー電流出力の設定を
　ユーザが任意に行なえます。

リキシスＭ　CLM223 /253は、モジュー
ルデザインの採用により、お客様の幅広
いニーズにお応えできる導電率／抵抗率
／濃度測定器です。測定機能とアラーム
機能を搭載した基本バージョンに、「plus
パッケージ」機能を搭載したソフトウェ
アや、接点用拡張モジュールを追加する
ことで、幅広いアプリケーションへの対
応が可能となりました。
拡張モジュールは後から追加することも
可能です。
また、リキシスＭフードはリモートレン
ジ切換機能を標準に搭載しています。

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション
● 超純水の品質管理に
● 水処理に
● イオン交換装置に
● 逆浸透処理に
● 冷却水の脱塩化に
● 廃水処理に
● 食品工業に
● 各種液体の濃度測定に

オプション機能：
●２接点または４接点を追加できます。
－警報接点（測定値／温度）
－P(ID)制御接点
－水洗浄タイマー
－薬液洗浄
として使用できます。
●電流入力を追加できます。
－たとえば流量信号をモニタリングし流
　量に応じたフィードフォワード注入制
　御を行えます。
●「plus パッケージ」機能を追加でき
　ます。
－電流出力特性を任意に作成
－アラーム／警報値逸脱時に自動洗浄
　開始
－予告アラーム付き純水モニタリング
　（USP24準拠） ＊電極式のみ
－分極検知機能 ＊電極式のみ
－濃度測定（単位：%、ppm、mg/l、TDS）
－温度係数テーブルを利用した温度補償
－ライブチェック機能
●HART/ プロフィバス PAに対応でき
　ます。
●温度出力（0/4 ～ 20mA）を追加でき
　ます。
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電極式／電磁式の2タイプを用意
　リキシスＭ   CLM223 / 253には 電極式（２
電極）と電磁式の２種類のバージョンがあり
ます。電極式に比べ電磁式は汚れの影響を受
けにくいため、高導電率の液体や粘着性のあ
る液体の測定に適しています。

基本バージョン（CD / IDバージョン）の概要：

導電率／抵抗率の測定
　導電率／抵抗率測定の切替えは操作メ
ニュー上で行なうことができます。また、測定
値と温度をディスプレイ上に同時に表示する
ことができます。

温度補償機能
　リニア補償（温度係数α＝0は温度補償なし
を意味します）、IEC746に準拠した超純水補償
（NaCl曲線）のいずれかを選択できます。基準
温度は25℃です。

アラーム／エラー電流出力を任意に設定
　ユーザやアプリケーションによって、実際
の測定で必要なアラームの種類は異なります。
リキシスＭ  CLM223 / 253では各エラーコード
毎に、アラーム出力とエラー電流出力の設定
をユーザが自由に行なえますので、必要のな
いアラーム機能は無効にすることができます。

機　　能機　　能機　　能機　　能機　　能

USPに対応（電極式のみ）
　電極式リキシスＭ  CLM223 / 253は、USP24
（米国薬局方第24改正）に準拠した超純水モニ
タリング機能を装備していますので、補償前
の導電率と温度の測定、および純水基準値と
の比較を行なうことができます。また、操作状
況に問題が生じる前に動作する予告アラーム
をユーザが任意に設定することができます。
USP24に完全に準拠するためには、CLS16等の
精密導電率セルが必要です。

ライブチェック
　ライブチェック機能は、導電率セルから発
せられる測定信号が一定時間変化しなかった
際にアラームを出力する機能です。センサの
破損、汚れの付着、もしくはセンサがプロセス
から外れている等の状況を検知できます。

分極検知機能（電極式のみ）
　リキシスＭ  CLM223 / 253の測定レンジは
0～2000mS/cmですが、最適な測定レンジは使
用するセルのセル定数によって決まります。
リキシスＭは、測定値が測定セルの適合レン
ジから乖離していないかをチェックすること
で分極作用を検知します。

校正
　セル定数の編集や校正機能により、厳しい
条件のアプリケーションにも対応できます。

plusパッケージの概要（CS / ISバージョン）：

設置係数による校正（電磁式のみ）
　電磁式導電率セルを配管内に取り付ける際、
セルと配管内壁との間には一定の距離が必要

接点手動操作
　接点の手動操作を直接行なうことができる
ショートカットメニューにより、警報／制御
／洗浄接点へすぐにアクセスできます。

変換器データの確認
　変換器および各モジュールのシリアルナン
バーと仕様コードをディスプレイ上で確認で
きます。

リレー接点（オプション）
　警報接点（測定値／温度）／P(ID)制御接点
／洗浄用として最大４接点まで使用できます。
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濃度測定
　リキシスＭでは、濃度曲線を利用して導電
率を濃度（%、ppm、mg/l、TDS単位）に変換
することができます。濃度曲線は最大４種類
まで、ユーザが任意に設定できます。

リキシスＭフード（CF / IFバージョン）：

リモートレンジ切換（MRS）
　最大４液種のプリセット／任意設定データ
を外部接点切換で選択し、測定できます。

です。必要最低限の距離が取れていないと、正
確な測定を行なうことはできません。リキシ
スＭは電磁式セル用に、設置係数を利用した
校正機能を装備しています。

電流出力テーブルを任意に設定
　幅広いレンジにわたって高精度な測定を行
なうために、テーブル形式でユーザオリジナ
ルの電流出力特性を設定することができます。
この機能により、例えば折れ線や対数特性等
の電流出力を行なうことが可能です。
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●リキシスＭ  CLM223 / 253 / 223F変換器
●導電率測定セル
　（温度センサ内臓／なし  いずれも可）
●KMKまたはCLK5ケーブル

基本バージョンと基本バージョンと基本バージョンと基本バージョンと基本バージョンと
plusplusp lusp lusp lus パッケージパッケージパッケージパッケージパッケージ

測定システム測定システム測定システム測定システム測定システム

導電率セル測定レンジ導電率セル測定レンジ導電率セル測定レンジ導電率セル測定レンジ導電率セル測定レンジ

オプション：
●延長ケーブル
　KMK（電極式）／CLK5（電磁式）
●中継端子箱VBM

図１

図２
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リキシスＭ  CLM223／リキシスＭフード  CLM223F 
（パネルマウント型に限定、現場設置型は 
弊社のスマーテックS　CLD132） 

リキシスＭ  CLM253

測定ケーブル 

リレー出力（最大４点まで） 
 
アラーム出力 
 
電流出力１：導電率 
 
電流出力２：温度（オプション） 
 
15V外部電源 
 
電流入力 
 
外部入力２点 
 
電源 
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μS/cm mS/cm
10000

C = 0.1 (CLS 16)

C 
 
 = 10 (CLS 30)

CLS 50

C = 1 (CLS 21) ＊ 

C = 0.1 (CLS 12 / 13 / 15 / 19)

C = 0.01 (CLS 12 / 13 / 15 / 19)

CLS 52

plus パッケージは、基本バージョンのハード
ウェアとソフトウェアに追加されるソフト
ウェアアップデートです。

標準（CLM2x3-xDxx05）

測定
セル定数の校正
空気ゼロ点調整
変換器データの読み取り
リニア電流出力
電流出力シミュレーション
アラーム接点1点
（接点出力とエラー電流出力）

オプション（CLM2x3-xDxx10/20）

接点2点を追加(10) +電流入力(20)
－警報出力（測定値／温度）
－P（ID）制御出力
－水洗浄タイマー

基本バージョン
（CD/IDバージョン）

オプション（CLM2x3-xDxx15/25）

接点4点を追加(15) +電流入力(25)
－警報出力（測定値／温度）
－P（ID）制御出力
－水洗浄タイマー
－ケモクリーン（水／薬液洗浄）

オプション（CLM2x3-xDxx16/26）

接点4点を追加(16) +電流入力(26)
－警報出力（測定値／温度）
－P（ID）制御出力
－水洗浄タイマー

標準（CLM2x3-xSxx05）

設置係数による校正
（電磁セルのみ）
分極検知機能（2電極セルのみ）
ライブチェックシステム
電流出力テーブルを任意に設定
濃度テーブルを任意設定
（最大10点）

plusパッケージ
（CS/ISバージョン）

オプション（CLM2x3-xSxx10/20）

予告アラーム付きUSP24測定
（2電極セルのみ）
アラーム、警報発生時に自動洗浄
開始

オプション（CLM2x3-xSxx16/26）

予告アラーム付きUSP24測定
（2電極セルのみ）
アラーム、警報発生時に自動洗浄
開始

オプション（CLM2x3-xSxx15/25）

予告アラーム付きUSP24測定
（2電極セルのみ）
アラーム、警報発生時または外部
スタートによる洗浄開始

＊点線部分はリキシスＭフードの測定範囲

標準（CLM223F-xFxx05）

設置係数の校正（電磁セルのみ）
CLS21（C=1）との組合せで200mS/
cmまで測定可能
ライブチェックシステム
濃度テーブルを選択／任意設定
（最大16点）
測定リモートレンジ切換：
最大４種類の測定レンジのリモー
ト切換（MRS）

フード
（CF/IFバージョン）

オプション（CLM223F-xFxx10）

２接点（警報/P(ID)/タイマー）
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すべてのデータを一目で確認
　ディスプレイには、測定値以外にも温度や
各種設定内容等、測定を行なう上で参考とな
るデータが同時に表示されます。

操　　作操　　作操　　作操　　作操　　作

シンプルな操作
　すべての操作は論理的なメニュー構造に
なっています。アクセスコードを入力すると、
各パラメータの設定を簡単に行なうことがで
きます。

ENDRESS+HAUSER
LIQUISYS

CAL REL

REL 1
ALARM

REL 2

E
REL 1

REL 2

ユーザラベル 

手動リレー切替キー 

アラームLED

警報出力LED

リレー動作 
自動 / 手動切替キー 

操作キー 

LCDディスプレイ 

図３

図４

操作パネル

リキシスＭ　CLM223 / 253

セットアップ 1

セットアップ 2

アラーム 

チェック 

リレー 

 αテーブル 

濃　度 

メンテナンス 

電流出力 

測定のタイプと測定単位の選択／測定値移動平均の調整  

電流出力割り当て／電流出力特性／シミュレーション電流の設定 

リレー出力／エラー電流出力の設定 
（Sバージョン：＊アラーム出力で自動洗浄開始） 

分極検知機能（電極式のみ）／ライブチェックシステム 

最大４接点まで、警報接点／P(ID)制御接点／水、薬液洗浄用に使用可 
（Sバージョン：＊警報値逸脱時に自動洗浄開始） 
（CSバージョン：＊USP24） 

温度補償用にα（温度係数テーブル）を最大10ポイントまで設定  

物質の濃度表示（%、ppm、mg/l、TDS） 

使用言語の選択、ソフトウェア／ハードウェアのシリアルナンバー表示、 
アクセスコード入力 

温度測定／温度補償 

電流入力 電流入力の設定 

校　正 セル定数の校正／空気ゼロ点調整（電磁式セルのみ） 
／設置係数の校正（ISバージョンのみ） 

＋キーを押すと、温度表示を消すことができます。 

現在発生しているエラーの表示 
（深刻なものから順に表示されます。） 

測定値 

温　度 

表示 

＊ 

＊は「pulsパッケージ」機能付きの場合 

リキシスＭメニュー構造
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図５

リキシスＭフード　CLM223F

セットアップ 1 
A

セットアップ 2 
B

アラーム 
F

チェック 
C

リレー 
R

αテーブル 
T

濃　度 
K

サービス 
S

電流出力 
0

測定単位の選択、測定値移動平均の入力  

電流出力割り当て／電流出力特性／電流出力シミュレーション 
の調整 

接点タイプの選択、切替動作の調整、エラー電流出力の選択 

接点を上下限リミット出力またはアラーム接点として設定 

ライブチェックアラームの調整 

温度補償用にαテーブルを設定（最大10ポイントまで）  

温度曲線の選択と編集（プリセットテーブル×４、 
　　　　　　　　　　　　　　　　任意設定テーブル×最大４） 

使用言語の選択、ホールド機能の設定、リリースコード入力 

温度測定／温度補償 

インターフェース 
I

温度係数 
D

測定レンジ 
リモート切替 

M

HARTまたはPROFIBUS通信インターフェース用デバイス 
アドレスの入力 

 

温度係数の決定 

測定レンジリモート切替用の外部入力およびパラメータセット 
の選択 

校　正 
C

セル定数の校正／空気ゼロ点調整（電磁式セルのみ） 
設置係数の校正（電磁式のみ） 

現在の温度を表示。＋キーを押すと、温度表示を消すことが 
できます。 

現在発生しているエラーの表示（重要なものから優先的に表示） 

表示 
（測定値／温度） 

リキシスＭフードメニュー構造
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　パネルマウント型リキシスＭ  CLM223の配
線は変換器バックパネルで行ないます。屋外
設置型リキシスＭ  CLM253では、測定ケーブ
ルを含むすべての配線を変換器内の独立した
配線部で行ないます。

配　　線配　　線配　　線配　　線配　　線 リキシスＭの修理はモジュール毎の交換に限
られるため、修理時に変換器本体を分解した
り配線をやり直す必要がありません。

図６

図７

写真1

CLM223配線部 CLM253配線部

配線部 
（取り外し可） 

CLM223 / 253リキシスＭ結線部

2電極測定セル 

電流出力1 
導電率 

電流出力2 
温度 

外部入力1 
（ホールド） 

外部入力2 
（ケモクリーン） 

外部電圧出力 

＊ 

＊ 

＊オプション 
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図８

CLM223F

15 V
85
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S

10～50 V

93
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L＋ 

L－ 

L

N

̃ =  
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34

33
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84
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83
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k

ϑ

ϑ

電極式セル 

電磁セル 

（いずれかを選択） 

温度センサ 
Pt100

電流出力1： 
導電率 

電流出力2： 
温度 
（オプション） 

外部入力1 
（MRS1,2） 

外部入力2 
（ホールド、 
　MRS3,4） 

補助電圧出力 

電　源 

＊図中の接点の状態： 
　停電時または故障時 

リレー2＊ 

リレー1＊ 

アラーム＊ 

白 

赤 

青 

赤 

赤 

青 

緑 

白 

黄 

オプション 

リキシスＭフード結線部
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配　　線配　　線配　　線配　　線配　　線

図９

CLM223/253/223Fとセルの接続
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4

測定セル 
CLS15/CLS19/CLS21

電極式 
CLM223/253

Pt100

電極 
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電磁測定セル 
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電磁式 
CLM223/253

Pt100

ジャンクション 
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図11

リキシスＭ　CLM223/223F

リキシスＭ　CLM253
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CLM223/223FCLM223/223FCLM223/223FCLM223/223FCLM223/223Fの取付の取付の取付の取付の取付 　パネルマウント型リキシスＭ  CLM223は、
付属の取付具を使ってパネルに取り付けるこ
とができます。変換器の取付には約165mmの
バックスペースを設けてください。

92
+0
.5

92+0.5

96

max.45
6139約25

90

57

33

平型ガスケット 
パネルカット寸法 

図12

CLM223/223Fの取付

　屋外設置型リキシスＭ   CLM253には、次の
取付方法があります。
● パイプへの取付
● 壁取付

　屋外に変換器を取り付ける際は、液晶部保
護のため日除けカバーCYY101を必ず取り付
けて下さい。

CLM253CLM253CLM253CLM253CLM253の取付の取付の取付の取付の取付

変換器の支柱（CYH112）への取付方法

①パイプ取付金具（50062121）を使用して、
日除けカバーを先に支柱に取り付けて下さい。

②次に変換器を日除けカバーに後部から取り
付けて下さい。

A 支柱CYH112
B 変換器
C 日よけカバー CYY101

ホルダ固定用機器のオーダーコード：
CYH112-AB60A11A1

構造：
ポストを床取付

図13

図15

図14
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図17 図18

115

16

15
7

φ
8

ねじ：φ6mm 
アンカー：φ8mm

水平パイプへの取付 壁取付

図16

パイプへの取付

パイプ取付金具（1） 
50086842

日除けカバー 
CYY101-A

パイプ取付金具（2） 
50062121

パイプ取付金具（1）
CLM253用
日除けカバーを使用しないで直接パイプに取
り付ける場合に使用します。
縦または横に取り付けできます。
材質：SUS304製
取付パイプ径：最大φ2インチ
製品コード：50086842

パイプ取付金具（2）
CLM253用
日除けカバーCYY101-Aを使用してパイプに
取り付ける場合に使用します。縦または横に
取り付けできます。
材質：SUS304製
取付パイプ径：最大φ2インチ
製品コード：50062121

CLM253CLM253CLM253CLM253CLM253の取付の取付の取付の取付の取付（（（（（続続続続続ききききき）））））
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仕　　様仕　　様仕　　様仕　　様仕　　様  CLM223/253  CLM223/253  CLM223/253  CLM223/253  CLM223/253

入力部

製造者 Endress+Hauser
製品名 リキシスＭ   CLM223　リキシスＭ   CLM253

測定タイプ 導電率、抵抗率、濃度、温度

電極式導電率／抵抗率測定
測定レンジ（図２を参照） 導電率：0～2000mS/cm（補償前）

抵抗率：0～200MΩ･cm
濃　度：0～9999%

適合セル定数 C=0.0025～ 99.99cm－１

最大測定ケーブル長 導電率：100m
抵抗率：15m

測定周波数 導電率：299.75～ 1077.6Hz
抵抗率：32.5～ 425Hz

電磁式導電率測定
測定レンジ 導電率：0～2000mS/cm（補償前）
適合セル定数 C=0.0025～ 99.99cm－１

最大測定ケーブル長 55m（CLK5ケーブル）
測定周波数 2kHz

温度測定
温度センサ Pt100、Pt1000、NTC
温度レンジ －35～ 250℃
温度オフセットレンジ ±5.0℃

温度補償
温度補償タイプ リニア、NaCl、テーブル、超純水（電極式のみ）
温度補償レンジ －35～ 250℃
基準温度 25℃

外部入力1、2
電　圧 10～ 50V
消費電流 最大10mA

導電率／抵抗率信号出力
電流レンジ 0/4～ 20mA、絶縁出力

エラー電流：2.4/22mA
最大分解能 700デジット /mA
負　荷 最大500Ω
出力レンジ 可変
絶縁電圧 最大350Vrms/DC500V
過電圧（避雷）保護 EN61000-4-5（1995）

温度信号出力（オプション）
電流レンジ 0/4～ 20mA、絶縁出力
最大分解能 700デジット /mA
負　荷 最大500Ω
出力レンジ 測定レンジ最大値Δ10～Δ100%の範囲で可変
絶縁電圧 最大350Vrms/DC500V
過電圧（避雷）保護 EN61000-4-5（1995）

外部電圧出力
出力電圧 15V±0.6V
出力電流 最大10mA

基本部

出力部

0/4～ 20mA必要最小偏差
導電率測定 測定値0～19.99μ S/cm 2μS/cm

測定値20～ 199.9μ S/cm 20μ S/cm
測定値200～ 1999μ S/cm 200μ S/cm
測定値2～19.99mS/cm 2mS/cm
測定値20～ 2000mS/cm 20mS/cm

抵抗率測定 測定値0～199.9kΩ･cm 20kΩ･cm
測定値200～ 1999kΩ･cm 200kΩ･cm
測定値2～19.99MΩ･cm 2.0MΩ･cm
測定値20～ 200MΩ･cm 20MΩ･cm

濃度測定 なし

電流入力
入力範囲 4～ 20mA
負荷 260Ω /20mA時　（電圧降下5.2V）



13

*　 IEC746-1に準拠

外形部

警報接点
オン／オフ遅延 0～ 2000秒

制御接点
機能（可変） パルス長／パルス周波数
制御応答 P、PI、PD、PID
コントロールゲイン Kp：0.01～ 20.00
積分動作時間Tn 0.0～ 999.9分
微分動作時間Tv 0.0～ 999.9分
パルス幅 0.5～ 999.9秒
パルス周波数 60～ 180分－１

アラーム出力
機能（切替可） 連続／ワンショット、NC / NO接点
アラーム閾値 導電率／抵抗率／温度／濃度／USP

：測定レンジ全体
アラーム遅延 0～ 2000秒（分）

導電率測定
表示精度 * 測定値の0.5%±4ディジット（変換器単体）
再現性 測定値の0.2%±2ディジット（変換器単体）
測定精度 *、導電率信号出力 電流出力レンジの0.75%

抵抗率測定
表示精度 * 測定値の0.5%±4ディジット（変換器単体）
再現性 測定値の0.2%±2ディジット（変換器単体）
測定精度 *、抵抗率信号出力 電流出力レンジの0.75%

温度測定
測定値分解能 0.1℃
表示精度 * 測定レンジの1.0%
測定精度 *、温度信号出力 電流出力レンジの1.25%

周囲温度（標準使用環境） －10～ 55℃
周囲温度（一時使用環境） －20～ 60℃
保管／輸送温度 －25～ 65℃
湿度（標準使用環境） 10～ 95% ただし結露なきこと
パネルマウント型保護等級 IP54（フロント）、IP30（ハウジング）
屋外設置型保護等級 IP65
EMC 放射、耐性：EN61326-1（1998）

パネルマウント型寸法（高さ×幅×奥行） 96× 96× 145mm
バックスペース 約165mm
屋外設置型寸法（高さ×幅×奥行） 247× 170× 115mm
パネルマウント型質量 最大0.7kg
屋外設置型質量 最大2.3kg
表示部 液晶ディスプレイ（LCD）

材　質
パネルマウント型ハウジング ポリカーボネート
フロントパネル ポリエステル、UV耐性
屋外設置型ハウジング ABS PC Fr

供給電圧 AC100/115/230V+10/-15%、48～ 62Hz
AC/DC24V +20/-15%

消費電力 最大7.5VA
ヒューズ 250V / 3.15A　セミタイムラグ特性

精　　度

使用環境

電源部

出力部 接点出力
定格電流： 抵抗負荷（cosφ=1） 最大2A

力率負荷（cosφ=0.4） 最大2A
定格電圧： 許容電圧 最大AC250V、DC30V
定格電力： 抵抗負荷（cosφ=1） 最大AC500VA、DC60W

力率負荷（cosφ=0.4） 最大AC500VA、DC60W
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仕　　様仕　　様仕　　様仕　　様仕　　様  CLM223F  CLM223F  CLM223F  CLM223F  CLM223F

入力部

製造者 Endress+Hauser
製品名 リキシスＭフード   CLM223F

基本部

0/4～ 20mA必要最小偏差
導電率測定 測定値0～19.99μ S/cm 2μS/cm

測定値20～ 199.9μ S/cm 20μ S/cm
測定値200～ 1999μ S/cm 200μ S/cm
測定値2～19.99mS/cm 2mS/cm
測定値20～ 2000mS/cm 20mS/cm

濃度測定 NaOH：0～15%
H2SO4：0～30%
H3PO4：0～15%
HNO3：0～25%
ユーザー定義4種類

測定タイプ 導電率、濃度、温度

電磁式導電率測定
測定レンジ 0～ 2000mS/cm（温度補償なし、TDS）
使用可能なセル定数 K=0.0025～ 99.99cm－１

最大ケーブル長 55m（CLK5ケーブル）
測定周波数 2kHz

温度測定
温度センサ Pt100、Pt1000、NTC
温度レンジ －35～＋250℃
温度オフセットレンジ ±5.0℃

温度補償
補償の種類 リニア、NaCl、テーブル、超純水（電極式のみ）
温度補償レンジ －35～＋250℃
基準温度 25℃

外部入力1、2
電　圧 10～ 50V
消費電流 最大10mA

導電率
電流レンジ 0/4～ 20mA、電気的に絶縁された出力、

エラー電流2.4/22mA
負　荷 最大500Ω
最大分解能 700デジット /mA
出力レンジ 可変
絶縁電圧 最大350Vrms/DC500V
過電圧（避雷）保護 EN61000-4-5（1995）

温度信号出力（オプション）
電流レンジ 0/4～ 20mA、電気的に絶縁された出力
負　荷 最大500Ω
最大分解能 700digits/mA
出力レンジ レンジ上限値Δ10～Δ100%の範囲で可変
絶縁電圧 最大350Vrms/DC500V
過電圧（避雷）保護 EN61000-4-5：1995に準拠

外部電圧出力
出力電圧 15V± 0.6V
出力電流 最大10mA

出力部

電極式導電率測定
測定レンジ 導電率：0～2000mS/cm（温度補償なし）

濃　度：0～9999%（%、ppm、mg/1、TDS）
適合セル定数 K=0.0025～ 99.99cm－１

最大測定ケーブル長 導電率：100m 但し測定レンジにより制約を
受けることがあります

測定周波数 導電率：299.75～ 1077.6Hz
抵抗率：32.5～ 425Hz
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1　 IEC746-1、標準使用条件に準拠

外形部

警報接点
オン／オフ遅延 0～ 2000秒

アラーム
機能（切替可） 連続／ワンショット接点
アラームしきい値調節レンジ 導電率／濃度／温度：測定レンジ全体
アラーム遅延 0～ 2000秒（分）

導電率測定
表示精度 1 測定値の0.5%± 4ディジット
再現性 測定値の0.2%± 2ディジット
測定精度 1、導電率信号出力 電流出力レンジの0.75%

温度測定
分解能 0.1℃
表示精度 1 測定レンジの1.0%
測定精度 1、温度信号出力 電流出力レンジの1.25%

周囲温度（標準使用環境） －10～＋55℃
周囲温度（一時使用環境） －20～＋60℃
保管／輸送温度 －25～＋65℃
相対湿度（標準使用環境） 10～ 95% ただし結露がないこと
パネルマウント型保護等級 IP54（フロント部）、IP30（ハウジング）
電磁適合性（ECM） 放射、耐性：EN61326-2：1998準拠

寸法（H×W×D） 96× 96× 145mm
バックスペース 約165mm

247× 170× 115mm
重量 約0.7kg

約 2.3kg
表示部 2行液晶ディスプレイ、上5桁下9桁テキスト

表示、ステータス表示付き

材　質
ハウジング ポリカーボネート
フロントパネル ポリエステル、耐UV性

供給電圧 AC100/115/230V+10/-15%、48～62Hz
AC/DC24V +20/-15%

消費電力 最大7.5VA
ヒューズ 細線ヒューズ、セミタイムラグ特性、

250V / 3.15A

精　　度

使用環境

電源部

出力部（続き） 接点出力
定格電流： 抵抗負荷（cosφ=1） 最大2A

力率負荷（cosφ=0.4） 最大2A
定格電圧： 許容電圧 最大AC250V、DC30V
定格電力： 抵抗負荷（cosφ=1） 最大AC1250VA、DC150W

力率負荷（cosφ=0.4） 最大AC500VA、DC90W
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