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本機器を安全にご使用いただ く ために

＊本機器を安全に使用し ていただ く ために

●取扱説明書に対する注意

1) 取扱説明書は、 終ユーザーまで届けて く ださい。

2) 本製品の操作は、 取扱説明書を熟読し て内容を理解し た後に行って く ださい。

3) 取扱説明書は、 本製品に含まれる機能を詳細に説明する ものであ り 、 お客様の特定目的に適合する

ものではあ り ません。

4) 取扱説明書の内容の一部または全部を無断で転載、 複製および改変する こ と を固 く 禁じ ます。

5) 取扱説明書の内容については、 将来予告な しに変更する こ と があ り ます。

6) 取扱説明書の内容については、 細心の注意を払って作成し ていますが、 万が一、 不審な点や誤 り 、

記載もれなどお気付きの点があ り ま し た ら、 エン ド レ スハウザー ( 株 ) の営業所 ・ サービ ス またはお

買い求めの代理店まで連絡し て く ださい。

●本製品の保護 ・ 安全および改善に関する注意
1) 当該製品、 および当該製品で制御する システムの保護 ・ 安全のため当該製品を取 り 扱 う 際には、 取

扱説明書の安全に関する指示事項に従って く ださい。 なお、 これらの指示事項に反する扱いを され

た場合は、 当社は安全を保証し ません。

●製品の返却に関する注意
製品を返却される場合、 いかなる事情でも弊社従業員 と技術員および取 り 扱いに関わるすべての関係者
の健康 と安全に対する危険性を回避する ために、 適正な洗浄を行って く ださい。
返却時には必ず添付の 「洗浄証明書」 に記入し、 製品 と一緒に送って く ださい。
必要事項を記入し ていただかない限 り 、 依頼を受ける こ と ができ ません。
また返却の際、 弊社従業員あ るいは技術員 と必ず事前に打ち合わせの上、 返却し て く ださい。
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Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material
and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the
packaging.

Serial number

________________________
Type of instrument / sensor

____________________________________________

Process data/ Temperature _____ [°F] [°C]

Conductivity / ________

_____/

[μS/cm]

Pressure _____ [psi] [ Pa ]

Viscosity _____ [cp] [mm /s]

_____

_____

/

/
2

corrosive harmlessother *toxic

Process
medium

Identification
CAS No.

flammable
harmful/
irritantMedium /concentration

Returned part
cleaned with

Medium for
process cleaning

Medium and warnings

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive
*

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions.

Description of failure / __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

“We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge.We further certify that the returned
parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities.”

(place, date /

Company data /

Company /

_________________________________________________

Address /

_________________________________________________

_________________________________________________

Phone number of contact person /

____________________________________________

Fax / E-Mail ____________________________________________

Your order No. / ____________________________

Used as SIL device in a Safety Instrumented System /

RA No.

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination

Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA#
clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility.

Name, dept./ Signature /

E+H (RA#)

/

SIL

/ /
*

* ; ; ; ;

)
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1 安全注意事項

1.1 使用目的

LTC シ リ ーズは小型タ ン ク用のフ ロー ト 式液面計です。 計器本体及び構成部品が小型でシンプ
ルな構造を し ているため、 取付が簡単で メ ンテナン スにも手間がかか り ません。 LTC2230 (45 ℃
上向き指示 ) と LTC2240 (45 ℃下向き指示 ) は地下タ ン クや、 取付スペースが狭い場所用に設計
されています。 各種発信器を取 り 付けて、 レベルやア ラームの遠隔伝送が行えます。

1.2 設置 ・ 試験 ・ 操作

• 機器の取付け、 電気設備、 ス ター ト ア ッ プ、 および保守は設備または施設の責任者の許可を
受けた訓練された作業員だけが実行でき ます。

• 作業員は必ずこの操作マニュ アルを読んで理解し てから その指示を実行する必要があ り ます。

• 機器の操作は、 設備または施設の責任者によ って許可および訓練された作業員だけが実行で
き ます。 本マニュ アルのすべての指示に必ず従って く ださい。

• 取付け業者は、 配線図に従って測定システムが正し く 配線されている こ と を確認する必要が
あ り ます。 測定システムは、 接地する必要があ り ます。 

• 設置、 試験および操作に関連する法令、 通達および規則を遵守し て く ださい。

1.3 操作の安全性

警告！
この取扱説明書で書かれている以外の取扱いを行 う と、 事故につながる恐れがので絶対に止め

て く ださい。

1.4 安全に関する表記規則 ・ 記号

本取扱説明書では、 安全確保の手順または代替操作手順を強調するために以下の表記規則が使
用され、 左の欄にそれぞれの該当する ア イ コ ンが表示されています。

安全に関する表記規則

危険！
適切に行わなければ人体の損傷、 安全を損な う 事故、 あ るいは計器
の破損を招 く 操作または手順を強調し ます。

警告！
適切に行わなければ人体の損傷、 あ るいは計器本体の誤動作を招 く
操作または手順を強調し ます。

注意！
適切に行わなければ操作への間接的悪影響、 あ るいは計器の予測を
超えた応答につながる操作または手順を強調し ます。
Endress+Hauser 5
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2 識別

2.1 機器の表示

2.1.1 銘板

機器の型式銘板には、 以下の技術データが示されています。

図 1: LTC シ リ ーズ銘板
6 Endress+Hauser
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2.2 注文情報

2.2.1 LTC2230 （指示部 ： 上向き）

010 仕様 ：

0 標準

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

020 プロセス接続 ：

0 0K 150A RF, SS400 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220

1 6" 150lbs RF, SS400 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

030 計測レ ンジ ：

1 2.5ｍ

2 5ｍ

3 10ｍ

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

040 デ ィ スプレ イ ：

1 1 ダ イ ヤルポ イ ン タ

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

050 アプ リ ケーシ ョ ン ：

000 ゲージヘッ ド のみ

081 標準アプ リ ケーシ ョ ン

999 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

060 フ ロー ト ：

1 2.1kg, d=140mm

2 2.4kg, d=140mm 

3 な し

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

070 色 ：

0 銀色

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

LTC2230 仕様コー ド
Endress+Hauser 7
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2.2.2 LTC2240 （指示部 ： 下向き）

010 仕様 ：

0 標準

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

020 プロセス接続 ：

0 10K 150A RF, SS400 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220

1 6" 150lbs RF, SS400 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

030 計測レンジ ：

1 2.5ｍ

2 5ｍ

3 10ｍ

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

040 デ ィ スプレ イ ：

1 1 ダ イ ヤルポ イ ン タ

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

050 アプ リ ケーシ ョ ン ：

000 ゲージヘッ ド のみ

083 標準アプ リ ケーシ ョ ン

999 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

060 フ ロー ト ：

1 2.1kg, d=140mm

2 2.4kg, d=140mm 

3 な し

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

070 色 ：

0 銀色

9 特殊仕様 , TSP No. 要問合せ

LTC2240 仕様コー ド
8 Endress+Hauser
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2.3 納入品目

警告！
計測機器の開梱、 搬送および保管は、 「製品の受入れ ・ 輸送 ・ 保管」 で記載し ている手順で正し
く 行われる必要があ り ます。

次の品目が納入されます。

• 組立て済みの機器

付属文書

• 取扱説明書 （本書）
Endress+Hauser 9
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3 設置

3.1 製品の受入れ ・ 輸送 ・ 保管

3.1.1 受入れ

梱包と中身について損傷跡の有無をチェ ッ ク し て く ださい。 荷物をチェ ッ ク し、 不足品がない
こ と、 納入品が注文と一致し ている こ と を確認し て く ださい。

3.1.2 輸送

警告！
18kg を超え る装置の安全注意事項および輸送条件に従って く ださい。

3.1.3 保管

保管および輸送の際は、 本装置を衝撃から保護される よ う に梱包し て く ださい。 梱包は、 オ リ
ジナル梱包材を使用する と 適に保護でき ます。
保管温度は、 -20 ℃ ～ +60 ℃ (-4°F ～ +140°F) です。
10 Endress+Hauser
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3.2 設置条件

3.2.1 LTC2230 外形寸法

図 2: LTC2230 寸法
Endress+Hauser 11
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3.2.2 LTC2240 外形寸法

図 3: LTC2240 寸法
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3.3 標準取付図

図 4: LTC 標準取付図

LTC2230 LTC2240
Endress+Hauser 13



フ ロー ト ゲージ 　 LTC2230/LTC22404 　 取付調整
4 取付調整

4.1 波よけパイプ

1. 6B、 SGP、 継ぎ目な し、 白ガスパイプ等を使用し て く ださい。

2. パイプ切断部のバ リ や、 パイプを継ぎ足し た場合の溶接バ リ のパイプ内部への返 り を完全
に取 り 去って く ださい。

3. 波よけパイプ と計器本体と の接続フ ラ ンジ面は、 気密性を保持し て く ださ い。

4.2 計器本体の取付け

取付け手順

1. LTC 本体 [4] の裏蓋を開けます。

2. 測定ワ イヤ [2] を手で持ち固定スポンジ [1] （約 16×16×16mm） を外し ます。

3. 測定ワ イヤを引き出し て、 フ ロー ト [5] を接続し ます。

• この時、 測定ワ イヤに 1.2kg の力がかかっている ため、 フ ロー ト に接続する まで 　 手を離
さ ないよ う に注意し て く ださい。

4. 圧着ス リ ーブ [3] を上にずら し て、 測定ワ イヤをフ ロー ト に接続し ます。

5. 圧着ス リ ーブを下にずら し て、 その中央をつぶし て測定ワ イヤが外れないよ う にし ます。

6. 測定ワ イヤを手で持ち、 フ ロー ト をゆっ く り 波よけパイプに入れます。

7. フ ロー ト がタ ン ク底に着いた ら、 LTC 本体を取付けます。

8. 裏蓋を閉めます。

以上で取付け手順は終了です。

図 5: 計器本体の取付け
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4.3 指示合わせ

液面計の指示合わせには以下の 3 通 り の方法があ り ますが、 指示部の操作は全て同一手順で行
います。

• 実際の液体を入れ、 その検尺値に合わせる方法

• タ ン ク が空の と き計算によ って指示を合わせる方法

• タ ン ク に水を入れ、 その検尺値に合わせる方法

注意！
指示部のカバーを外し、 指針を手前に引 く と指針は外れます。 測定計算によ って求めた値に指
針を合わせて、 差し込んで く ださい。

4.3.1 実液による指示合わせ

実液を タ ン ク中程まで満た し た後、 指示合わせを行った方がよいですが、 実液が少ない時や満
杯の時でも指示合わせは可能です。
実液の液位を公的機関で検定された公差 ±0.3ｍｍ （ただし ±1.2ｍｍ/10ｍ） 相当の巻尺を使っ
て 2 ～ 3 回検尺を行い、 正確なデータ を得てから その値にセ ッ ト し ます。

図 6: 指示合わせ

4.3.2 タ ン クが空の場合の計算による指示合わせ

1. タ ン ク が空の場合に、 次の計算式によ り L ｆ を求め、 その値に指示を合わせます。

2. 液面 L ｆ の値に達し た と き フ ロー ト は浮き始め、 計器は始動し、 以後正確な液位を指示し
続けます。

h：フロートの高さの半分・・・・・・10cm
W：フロートの質量・・・・・・（　）g（下表参照）
W1：コンスタのスプリング力・・・・・・1200g
ρ：実液の密度・・・・・・（　）g/cm³
Q：フロート体積の半分・・・・・・1331cm³
A：フロート円筒部断面面積・・・・・・154cm²

測定液密度　　　0.5～0.93g/cm³     0.94～2.0g/cm³

フロート質量
（公差±100g） 2,100g 2400g
Endress+Hauser 15
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4.3.3 水張り時の指示合わせ

タ ン ク水張 り 試験の時に、 液面計の指示合わせを行います。 検尺またはグ ラ スゲージによ り 水
位を測定し、 その値に計器の指示を合わせます。 その後に水 （密度 = 1g/cm3） と実液の場合の
フ ロー ト 沈没量の差の補正を下式によ って行います。

検尺値に指示合わせを行ってから Lb を求め、 こ の値が 「正」 の時は現在の指示値に加算し、
「負」 の時は減算し た ものが 終的な指示と な り ます。
16 Endress+Hauser
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5 メ ンテナンス

液面計を取付調整後は、 操作の手順や方法を考慮する必要は全 く あ り ません。 そのま まで常に
正確なレベルを指示し ます。
メ ンテナン スは特に必要あ り ませんが、 タ ン クへの取付環境やタ ン ク の使用頻度によ り 部品の
寿命が変わ り ますので、 次表に従って点検し て く ださい。

点検箇所 点検要領

コ ン ス タの劣化 コ ン ス タ表面の付着物の除去および亀裂があ る場合は交換し ます。

指示窓の水滴と曇 り 指示部蓋の締め付けが十分であ る こ とおよびパッ キン面に異物がは
さ ま っていないこ と を確認する。
Endress+Hauser 17



フ ロー ト ゲージ 　 LTC2230/LTC22406 　 ト ラ ブルシューテ ィ ング
6 ト ラ ブルシューテ ィ ング

6.1 スペアパーツ

スペアパーツはキ ッ ト になっています。 LTC2230/LTC2240 に関する スペアパーツのオーダー番
号は以下の図と表で確認でき ます。 詳細については、 寄 り のエン ド レ スハウザージャパンに
問い合わせて く ださい。

図 7: スペアパーツ
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フ ロー ト ゲージ 　 LTC2230/LTC2240 6 　 ト ラ ブルシューテ ィ ング
6.2 故障 ・ 対策

No. 仕様 No. 仕様

81
56004495 指示蓋 （SS400 製） 低圧用 88 56004487 ルーロ ン メ タル

70106496 U ラバー、 指示蓋

91

52017003 低圧 ： LF-140 ： SUS316 ： 2.1kg/ リ ング付

82
56004462 裏蓋パッ キン コルク 52017004 低圧 ： LF-140 ： SUS316 ： 2.4kg/ リ ング付

56004462 裏蓋パッ キン コルク （ハイ カ コルク） 52017001 低圧 ： LF-140 ： PVC ： 2.4kg/ リ ング付

83

56004318 目盛板 　 2.5m 用 　 52017002 低圧 ： LF-140 ： PVC ： 2.1kg/ リ ング付

56004316 目盛板 　 10m 用 　 56004369 低圧 ： LF-140 ： SUS316 ： 2.1kg/ リ ングな し

56004320 目盛板 　 5m 用 　 56004370 低圧 ： LF-140 ： SUS316 ： 2.4kg/ リ ングな し

56004391 指針 （アル ミ ） 　 56004367 低圧 ： LF-140 ： PVC ： 2.4kg/ リ ングな し

84 56004529 ワ イヤード ラ ムギヤ付 56004368 低圧 ： LF-140 ： PVC ： 2.1kg/ リ ングな し

85

56004302 コ ン ス タ巻取ド ラ ム ( 小 )
92

56004416 測定ワ イヤ φ0.8 5m 用 （全長 12m）

52015582 コ ン ス タースプ リ ング , 5m 56004413 測定ワ イヤ φ0.8 10m 用 ( 全長 22m）

017860-5033 コ ン ス タースプ リ ング , 10m 93 56004405 フ ロー ト 用吊 り 金具 (φ140)

86 56004304 コ ン ス タ巻取ド ラ ム ( 大 ) 94 56004925 ワ イヤス リ ーブ φ0.8 用

87 70106001 メ イ ンシ ャ フ ト

故障 原因 対策

指示が全然変化し ない 1. 測定ワ イヤが切れている

2. コ ン ス タの破断

3. フ ロー ト の沈没

1. 測定ワ イヤの交換

2. コ ン ス タの交換

3. フ ロー ト の交換

指示誤差が時々でる 1. コ ン ス タの劣化

2. 指針のゆるみ

1. コ ン ス タの交換

2. 指示蓋を外し て、 指針を点検する。

検尺値 と指示値に誤差
がでる

1. 計器に異常があ る

2. 計器に異常がない

1. 上述の点検および対策を施す。

2. 検尺テ ク ニ ッ ク の影響またはス ラ ッ ジの沈積によ る影響
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フ ロー ト ゲージ 　 LTC2230/LTC22406 　 ト ラ ブルシューテ ィ ング
6.3 返却

1. 修理または校正のために機器を弊社に返却する前には、 以下の処置を行って く ださい。

• 付着し ている残留物はすべて取 り 除いて く ださい。

• 測定物が侵入する恐れのあ るパッ キンの隙間と溝を十分に確認し て く ださい。 測定物が、
腐食性、 毒性、 発癌性または放射性があ る など、 健康に対する リ ス ク を呈する場合には、
特に重要です。

• 「洗浄証明書」 に記入の上、 機器に添付し て く ださい （「洗浄証明書」 の原紙は、 本説明書
の巻頭にあ り ます）。 これによ り 、 弊社では返品された機器を輸送、 検査および修理し ま
す。

• 必要に応じ て、 （例 ： EN 91/ 155/ EEC1 に準拠し た安全データ シー ト など） 特殊取扱指
示を同梱し て く ださい。

2. 以下の項目について明記し て く ださい。

• アプ リ ケーシ ョ ンの正確な記述

• 測定物の化学的および物理的特性の記述

• 発生し たエラーについての簡単な説明

• 機器の稼働時間

注意！
この取扱説明書の巻頭に 「安全 / 洗浄確認依頼書」 があ り ます。

警告！
･ 有害物質が本体の傷の間やプラ スチッ ク材全体に浸透し ている可能性があ り ます。 本体を返

送し て修理を依頼される場合には、 このよ う な危険物質が完全に除去されていなければ受理
いた しかねます。

• 洗浄の不完全な機器は、 廃棄物処理の対象と なった り 、 従業員の人体を害する ( 火傷など ) こ
と があ り ます。 これが原因で発生する費用は、 すべて機器の運用者が負担する こ と にな り ま
すので注意し て く ださい。

6.4 廃棄

材質の異なる製品構成部品は分別し て廃棄し て く ださい。

6.5 エン ド レスハウザー ジャパン株式会社の連絡先 

エン ド レ スハウザージャパン ( 株 ) の住所は、 本取扱説明書の裏表紙に記載さ ています。 質問な
どあ り ま し た ら、 弊社ヘルプデス ク、 寄の弊社営業所または代理店に気軽に問い合わせて く
ださい。
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フ ロー ト ゲージ 　 LTC2230/LTC2240 7 　 技術データ
7 技術データ

測定範囲 0 ～ 2.5m、 5m、 10m

指示方式 ダ イヤル 1 針 （ 小目盛 20mm）

精度 ±30mm （ρ= 1g/cm3）

許容圧力 Max. 20kPa

測定液密度範囲 0.5 ～ 2.0g/cm3

総質量 LTC2230 ： 8kg
LTC2240 ： 8kg

許容温度 -20 ～ +60 ℃

プロセス接続 10K 150A RF, SS400 JIS ﾌﾗﾝｼﾞ B2220
6" 150lbs RF, SS400 ANSI ﾌﾗﾝｼﾞ B16.5
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本誌からの無断転載、複製はご遠慮 く だ さい。また、記載内容は

お断 り な く 変更する こ と があ り ますのでご了承 く だ さい。

●機器調整 ( 新規調整、再調整、故障 ) 不適合に関するお問い合わせ

　 サービス部サービスプデスク課

     〒 183-0036 　 府中市日新町 5-70-3

     Tel. 042(314)1919   Fax. 042(314)1941

Tel.  022 (371) 2511    Fax.  022 (371) 2514

■新潟サービス
〒 950-0923 　 新潟市中央区姥ヶ山 4-11-18

Tel.  025 (286) 5905    Fax.  025 (286) 5906

Tel.  0436 (23) 4601    Fax.  0436 (21) 9364

■千葉サービス
〒 290-0054 　 市川市五井中央東 1-15-24 斉藤ﾋﾞﾙ

Tel.  042 (314) 1912    Fax.  042 (314) 1941

■東京サービス
〒 183-0036 　 府中市日新町 5-70-3

Tel.  045 (441) 5701    Fax.  045 (441) 5702

■横浜サービス
〒 221-0045 　 横浜市神奈川区神奈川 2-8-8 第 1 川島ﾋﾞﾙ

Tel.  052 (795) 0221    Fax.  052 (795) 0440

■名古屋サービス
〒 463-0088 　 名古屋市守山区鳥神町 88

Tel.  06 (6389) 8511    Fax. 06（6389) 8182

■大阪サービス
〒 564-0042 　 吹田市穂波町 26-4

Tel.  086 (445) 0611    Fax.  086 (448) 1464

■水島サービス
〒 712-8061 　 倉敷市神田 　 1-5-5

Tel.  0834 (64) 6231    Fax.  0834 (25) 6232

■徳山サービス
〒 745-0814 　 周南市鼓海 2-118-46

Tel.  093 (932) 7700    Fax.  093 (932) 7701

■小倉サービス
〒 802-0804 　 北九州市小倉南区下城野 2-3-6

■仙台サービス
〒 980-3125 　 仙台市泉区みずほ台 　 12-5

■計量器製造業登録工場 ■特定建設業認定工場許可（電気工事業、電気通信工事業）
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