BA 011C/07/cs/10.93 dipsys
CPA 510

Ponorna armatura
pro méreni pH / redox
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Rozméry armatury
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Montaz elektrody B
a mériciho kabelu

Armaturu lze pouzit pro vSechny | |
kombinované pH a redox elektrody

s upevitovacim zavitem PG 13,5

a 120 mm dlouhym stonkem

o pruméru 12 mm.

Drzak elektrody je v télese armatury
zajistén bajonetovym uzaveérem, Ktery
slouzi k rychlé montazi a demontazi
(viz obr. 3).

Upozornéni :

I.  Pfed montazi nové elektrody
odstraiite z jejiho stonku zlutou
ochrannou cepicku!

2. Pied montazi je tfeba zkontrolovat,
7e na stonku elektrody jsou nasunuty
O — krouzek a pritlaény krouzek.

Ubr. 5: Demonta? drzdku
elektrody

Postup montaze elektrody a kabelu :
Obr. 6 Montaz elektrody

1. Elektrodu zasunout do drzéku a pH / redox

nasroubovat do zavitu rukou. Potom

jemné dotahnou klicem OK 17

(obr. 5).

Odgroubovat vicko na hlavé armatury

a protahnout kabel dle obr. 7.

Piipojit konektor kabelu a vodi¢ pro

vyrovnani potencialu

4. Protahnout kabel kabelovou
priichodkou. Pro demontaz elektrody
je tieba v hlavé sondy ponechat cca
10 cm kabelu. Dotdhnout kabelovou
pruchodku (obr. 8).
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Montaz armatury

Upevnéni armatury se provadi:

e pomoci piiruby DN 50

e pomoci pfiruby DN 50 a pievlecne
matice

e pomoci ovalné priruby a upeviiovaci
desky

Obr. 7 : MontiZz méficiho
kabelu
s konektorem

Pozor na rezervu v délce kabelu za prichodkou!

Obr. 8 : Montaz méficiho
kabelu na
elektrodu




Ceska republika

Endress+Hauser Czech 5.r.0.

Pracovisté:
palac Kavo Louny
Jankovcova 2 Ing. Jan Simek
170 88 Praha 7 Stédrého 2172
tel.: 02 ' 6678 4200 440 0" Louny

tel.fax; 0395 / 654 487
tel.: De02 620 116
e-mail; honza.simek@iolcz

fax: 02 /66784179
g-mail: info@endress.cz

Ostrava

Favel Dyba

Post. pfihradka 5

700 44 Ostrava 44
tel./fax: 069 !/ 678 2904
tel.. 0602 744 481
a-mail: pavel.dyba@iol.cz

Sdlo v SAN:

e e .

MNymburk

Petr Techlovsky

tel.: 0502 620 117

e-mail; petriechlovsky@iol.cz

Brno
tel.: 05/ 4524 1985

Slovanska republika

Obchodni zastoupeni:

Praha

Jifi Moravec

Litevska 1

Post pfihradka 9

10005 Praha 10

tel./fax: 02/ 7174 5606
02/7174 6479

Hradec Kralove
Ing. Milos Legner
Kydlinovska 222
503 01 Hradec Kralove
tel.: 049/ 614 209

0603 324 551
fax: 049 /612 893
a-rmail:
milos.legner@hk.czcom.cz

Endress+Hauser Instruments [nternational GmbkF+Co. « Colmarer Strasse 6

795 76 Weil am Rhein = Tel. +43-7621-97502 « Fax +49-7621 975345

Vivhradri zastoupeni:

Transcom Technik sr.o.

Bojnickad 14

B32 83 Bratislava

tel.; 07/ 4488 0260
07 ; 4488 0261

fax: O7 /44887112
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MNase méfitko je praxe

Autorizovany distributor:

PPA TRADE s.ro.
Vajnorska 137

B30 00 Bratislava
tel.: 07 [ 4445 4570
fax: OV [ 4445 4572
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