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Auswertegerät Feldgehäuse mit Großer Anzeige
1-Kanaliges stromschleifengespeistes Anzeigegerät ohne Hilfsenergie 

Grundeigenschaften für diese Geräteserie
skalierbar
Anzeige LC 5-stellig, Ziffernhöhe 26mm.
Bargraph Auflösung 10%.
Über-/Unterbereich, Einheitenfeld.
Interne 3 Tastenbedienung 
Open Collector.
[bookmark: _GoBack]Umgebungstemperatur -40…+60 °C 
(Bei Temperaturen unter –25 °C ist die Ablesbarkeit des Displays nicht mehr gewährleistet)

Zulassung			Ex-freier Bereich 
(ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4)

Eingang:			1x 4.20mA EIN

Ausgang 			digitaler Grenzwertschalter; passiv,
Open collector: Imax = 200 mA, Umax= 35 V,

Hilfsenergie:			über 4…20 mA Stromschleife

Schutzart 			IP67, NEMA4x	

Gehäuse			Feldgehäuse aus  glasfaserverstärktem Kunststoff PBT-GF30
				(Feldgehäuse 199x133mm)

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser
Typ:				RIA16

Mögliches Zubehör :
Überspannungsschutz für die Versorgungsleitung
Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen
von Feldgeräten und übergeordneten Systemen
Zulassung 			Ex-freier Bereich
				(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)
Anwendung			Versorgungsspannung 90-230V (+/-10%)
				(Versorgungsspannung 10-55V (+/-20%))

Überspannungsschutz für die Signaleitung
Kompaktgerät zur Tragschiene 35mm-Montage. Anwendung: Zum Schutz vor Überspannung und magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungen
von Feldgeräten und übergeordneten Systemen
Zulassung 			Ex-freier Bereich
				(ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb)
Anwendung			Messsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF


Schutzgehäuse Feldmontage für HAW 562-Überspannungsschutz
mit eingebauter Tragschiene zum Einbau von bis zu vier HAW562-Geräten, Erdanschluss, GORE-TEX Filter, 2 Plombierschrauben und 4 Kunststoff Kabeleinführungen M20; Feldgehäuse aus Aludruckguss, 100x160mm,epoxidbeschichtet, 
Schutzart 			IP66/NEMA4x


