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Inhalt der Verpackung

®OOO

Klemmenblock
Monorack-Gehause

Netzteil in separater Schachtel
Plastiktitchen mit:

1 blauen Gummidichtung

2 Codierstiften

5 Querverbindern

Unpack housing

® O

Base

Monorack housing
Power pack, boxed
Plastic bag containing:
1 blue rubber seal

2 index pins

5 cross connectors

Obsah baleni

@
@
®
@

Zakladni modul se svorkovnici
Pouzdro Monorack

Napdjeci zdroj v samostatném obalu
Plastovy sacek obsahujici:

1 modré pryzové tésneni
2 kédovaci hroty
5 pfi¢nych konektor(
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Monorack I

Montage

Das Monorackgehduse muB auBerhalb von

explosionsgefahrdeten Bereichen installiert

werden. Dabei missen folgende Temperatur-

grenzen eingehalten werden:

@® -20 +C++60 +C fur Einzelmontage

@ -20 +C++50 +C fir Reihenmontage

mehrerer Monoracks

® -20 +C++40 +C fur Montage in das
Monorack-Schutzgehause,
IP 55 (s. TI 099/00/d).

Mounting site

Install the Monorack in a safe area where the
operating temperature range below is not
exceeded
@® -20 +C++60 +C for one Monorack
@ -20 +C...+50 +C for row mounting
® -20 +C++40 +C for mounting

in protective housing IP 55

(see TI 099/00/€)

Montaz

Pfistrojovy kryt typu Monorack musi byt
instalovan mimo prostory s nebezpec¢im
vybuchu, kde provozni teploty neprekracuiji
nasledujici teplotni rozsahy:
® -20 +C...+60+C pro jednotlivou montaz
® -20 +C...+50+C pro radovou montaz
vice pfistrojovych pouzder
® -20 +C...+40 +C pro montaz
do pfistrojové skiiné pro Monorack IP 55
(viz TI 099/00)
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Klemmenblock montieren

* Klemmenblock It. Bohrplan an der Wand
montieren.
- Nach oben ca. 10 cm Freiraum lassen.

Far Reihenmontage:
« Einen Klemmenblock befestigen
¢ 2. Klemmenblock anreihen. Durch Bohrung
im 2. Klemmenblock Bohrschema anrei3en.
* Klemmenblock wieder abziehen und Lécher
bohren.
* Klemmenblock aufsetzen und befestigen.
-Bei zentraler Spannungsversorgung Uber
das mittlere Gehause zuerst Querverbinder
in die Schlitze stecken.
- Max. Strom/ Verbinder 5 A

Mount base

e Using drilling plan, mount base on wall.
- Leave about 10 cm above base for access.

For row mounting:

* Mount first base.

» Place second base flush to first and mark
drill holes.

* Remove second base, drill holes and
remount.

- If the power is to be routed centrally via
the middle housing, first insert the cross
connectors.

- Max. current per connector 5 A.

254 mm=1in

cca 100 mm

cca 100 mm

Querverbinder
cross connector
pficny konektor

- \\)

[
\.
~

145 mm

4TE,4HP, 4F
A =30mm | J

10 mm

7TE,7HP, 7F !
A =38mm L )

145 mm

10 mm

Montdz zakladniho modulu se
svorkovnici

e Pomoci montdzniho nakresu pro provedeni
otvor( namontuijte zékladni svorkovnicovy
modul na sténu.

-V horni ¢asti ponechte volny prostor 10 cm
pro snadny pristup.

Pro fadovou montdz:

« Nainstalujte prvni zékladni modul se
svorkovnici.

e Prilozte 2. modul a vyznacte mista pro
otvory.

e Tento modul opét vyjméte a vyvrtejte otvory.

¢ Modul opét nasadte a pripevnéte.
- Pfi centrélnim napadjeni pres stredni kryt

vloZte nejdfive pfitné konektory do drazky.

- Max. proud konektoru je 5 A.
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Umschaltbriicke Racksyst I/lliber-
prifen

» Racksystkarte auspacken und das
Typenschild @ Uberprifen.
- Blauer Geratename @, Typ: Racksyst |
- Griner Geratename @, Typ: Racksyst Il
o Evtl. Umschaltbriicke ® umstecken.
- Links: Racksyst |
- Rechts: Racksyst Il
o Der Klemmenblock @ besitzt auch eine
Farbcodierung:
- Schwarze Nummern fur Racksyst |
- Grine Nummern fur Racksyst I, (falls
unterschiedliche Belegung).

Check jumper switch
Racksyst I/l

* Unpack the Racksyst card and check the
label ® on female connector
- Blue name @ = Racksyst | card
- Green name @ = Racksyst Il card
o If necessary reset jumper switch ®.
- Left: Racksyst |
- Right: Racksyst Il
e The terminal block @ is also colour-coded
- Black lettering for Racksyst | cards
- Green lettering for Racksyst Il cards
where connections differ.
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- Vlevo : Racksyst |

Kontrola pfepinaci propojky (jum-
- Vpravo : Racksyst Il

eru i . . .
P ) » Svorkovnice @ obsahuje také barevné
« Vlybalte kartu Racksyst a zkontrolujte typovy kédovani:

Stitek @

- Cerna Cisla pro karty Racksyst |
- zelenad Cisla pro karty Racksyst Il
(v pripadé odlisného zapojent)

- Modré oznaceni pristroje @, typ Racksyst |
- Zelené oznaceni pristroje @, typ Racksyst ||

¢ V piipadé potreby prestavte propojku
(jumper) mistku ®
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Klemmenblock verdrahten

» Bei Ex-Geraten, untere, schwarze Dichtung
@ durch blaue Dichtung ersetzen.
¢ Dichtung zur Kabeleinfihrung durchstoBen.
o Kabel durch Dichtung einfuhren.
- Fur AnschluBquerschnitt siehe technische
Daten
* Klemmenblock verdrahten
(gemaB Betriebsanleitung oder Typenschild
der Racksystkarte).
- Sensorleitungen durch untere Dichtung
- andere durch obere Dichtung.
¢ Bei Ex-Geréaten Codierstifte @ stecken
(geméB Betriebsanleitung der Karte)

Wire up

¢ For Ex-equipment replace lower black
rubber seal ® by blue one.

» Break seals and insert cable.
- for cable size see Technical Data

» Wire terminal blocks (see operating
instructions or label of Racksyst card).
- Route sensor cables through bottom seal
- other cables through top seal.

» For Ex-equipment, insert coding pins @
(see operating instructions of Racksyst
card).

Verkabelung Spannung, Signalausgange
Power and output signal cables
Napdjeci kabel a kabely s vystupnimi signaly
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ﬁ E Verkabelung Sensoren
Sensor cables

Kabely od senzor(i

Pripojeni svorkovnice

e U Ex-pfistroji nahradte spodni ¢erné
tésnéni ® tésnénim modrym.

e Tésnéni prorazte a vlozte kabel
pro rozméry pfipojovacich vodicd -viz.
Technické udaje.

e Zapojte svorkovnici (dle provozniho ndvodu

nebo typového Stitku karty Racksyst)
- Kabel od senzoru protdhnéte spodnim
tésnénim
- Ostatni kabely hornim tésnénim.
o U Ex-pfistrojd zasurite kédovaci hrot @
(dle provozniho navodu karty)




Monorack I

Netzteil vorbereiten

Das Netzteil ist in einer Schachtel verpackt.
o Netzteil aus der Schachtel nehmen.
e Spannungsangabe @ mit értlicher Netz-
spannung vergleichen
- Bei Abweichung Gerat nicht anschlieBen!
¢ Die Netzteilvarianten fir Wechsel-
spannung haben eine Umschaltbriicke @ ,
die evtl. umgesteckt werden muB!

Prepare power pack

The power pack is in a separate box.

e Remove power pack from its box.

» Check voltage marking @ and compare
with local mains voltage
- If these are different, do not connect up!

» The AC power pack versions have a
jumper switch @, which might have to be
changed.

Pfiprava napajeciho zdroje
Napdjeci zdroj je v samostatném obalu.
» Vyjméte napajeci zdroj z obalu.
« Udaj o hodnoté& napéti ® porovnejte
s hodnotou napéti mistni site.
- V pfipadé rozdilu napdjeci zdroj
nepfipojujte!
o \erze napdjecich zdrojl pro stfidavé napéti
maji pfepinaci propojku (jumper) @,
kterd musi byt pripadné prepnuta!

Achtung! Nicht an AC-Netz anschlieBen ~ @ \

Warning! Do not conect to AC line P N

Pozor! Nepfipojovat na stfidavou sit D
piipoj N /
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Wechselspannungsbereich
einstellen

Wechselspannungsnetzteile kdnnen jeweils
auf eine andere Spannung umgesteckt
werden.
o Umschaltbriicke auf den gewlinschten
Spannungsbereich umstecken:
- @ unterer Spannungsbereich
- @ oberer Spannungsbereich

Set AC voltage range

The AC power packs can be set to one of two
voltage ranges.
¢ Set the jumper switch to range you require
- @ lower voltage range
- @ upper voltage range

Nastaveni rozsahu stfidavého
napéti
Napdjeci zdroje pro stiidavé napéti mohou byt
nastaveny na jeden ze dvou napétovych
rozsah.
¢ Prepinaci propojku (jumper) nastavte na
pozadovany rozsah:
- @ spodni napétovy rozsah
- @ horni napétovy rozsah

@

o

1)

ENDRESS + HAUSER
00000¢-0000

230V + 15% 1[1 11 J
SEYE

115V +£15%

Stecker
jumper
propojka

@

~N

©h

Ll

([EW) ENDRESS + HAUSER
- x0000x—0000

230V £15% 1[1 11 ]
115V £ 15% [1 1 1 1]

Type |Zeichnung Zeichnung
Typ  |Drawing Drawing
Typ Oznaceni 1 Oznaéeni 2
XXA 115V +15% 230V +15%
xxL 100V +15% 200V +15 %
xxD 24V +15% 48V 15 %

xxK 16...60 VDC* mit Netzteil, kein
Stecker

with power pack,
no jumper

s nap4j. zdrojem,
bez propojky

XxE 24 VDC ohne Netzteil, kein
Stecker

without power pack,
no jumper

bez napdj. zdroje,
bez propojky

* Bei Uberschreiten der zuldssigen Spannungs-
bereiches sichere Trennung nur bei Ver-
wendung einer externen Sicherung.

If the permissible voltage range is exceeded,
safe isolation can be guaranteed only with
the use of a suitable external fuse.

Pfi prekroceni dovoleného napétového
rozsahu mize byt bezpe¢né oddéleni
zaru¢eno pouze pfi pouziti vhodné vnéjsi
pojistky.



Monorack I

Netzteil auf Klemmenblock
stecken

o Darauf achten, daB die Nase @ in die
Aussparung @ des Klemmenblocks
einschnappt.

Clip power pack to base

» Make sure that the lug ® engages the
recess @ of the base.

Zasunuti napajeciho zdroje
do zakladniho bloku

* Dbejte na to, aby vystupek ® dosed|
do vyfezu @ v zakladnim modulu

10
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Gehause auf Klemmenblock und
Netzteil stecken

e Gehause aus der Schachtel nehmen.

o Gehause von vorne fassen.

¢ Die Kabel im Kabelraum @ unterbringen.

o Das Gehause Uber Fihrung am Netzteil auf
den Klemmenblock aufstecken.

» Klappen @ aufklappen.

o Gehause mit Schrauben ® festschrauben.

Fit housing

* Remove housing from box.

o Grasp housing from front.

» Stow cables in cable space @.

o Fit housing on the terminal block, using
the guide on the power pack.

o Lift up flap @

* Secure housing with screws ®.

Nasazeni krytu na zakladni modul
a napajeci zdroj

¢ Vyjméte kryt z obalu.

o Kryt uchopte v predni ¢asti.

o Umistéte kabely do kabelového prostoru @.

o Kryt nasurite pres vedeni napajeciho zdroje
na zakladni svorkovnicovy modul.

o Zvednéte zapadku @

o Kryt zajistéte zasroubovénim Sroubd ®

11
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Geréat im Gehéuse befestigen

o Gerat in das Gehause einschieben, bis die
Kontakte der Messerleiste in der Feder-
leiste stecken.

- Die Schrauben am Gerét sind fir den
Einbau in Baugruppentrager vorgesehen
und werden fir Monorack nicht benétigt.

- LaBt sich die Karte nicht voll einschieben,
Position der Codierstifte tiberprtifen.

o Klappen @ schlieBen.

Fasten card in housing

e Push the card firmly into the housing
- The screws on the card provided for
installation in 19" racks and are not
required for Monorack
- Check coding pin positions if card does
not push home.
o Close flaps @.

Upevnéni pristrojové karty
do krytu

Zasurite pfistrojovou kartu do krytu az dojde

ke spojeni pinli a zdifek konektord.

- Srouby na pfistrojové karté jsou uréeny pro
zabudovani do 19" skfiné a pro Monorack
nejsou vyzadovany.

- V pfipadé, Ze pristrojovou kartu nelze plné
zasunout, zkontrolujte kddovaci hroty.

o Uzavrete zapadku @

12
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Demontage

e Spannungsversorgung ausschalten
¢ Klappen @ aufklappen, Gerat am Griff
fassen und herausziehen.
e Schrauben @ l6sen, Gehause nach vorne
abziehen.
- Gehause am Griffschacht fassen,
herausziehen, dabei nicht verkanten!
- Netzteil und Klemmenblock mit der linken
Hand festhalten.
o Netzteil abziehen.
- Mit Schraubenzieher Nocke ®
herunterdrticken.
o Evtl. freistehende Querverbinder eines
angereihten Geréates entfernen

Disassembly

« Switch off the power.

o Lift up flap @, pull out card.

e Loosen screws @., pull off housing
- Grasp housing using the recessed grip,
- pull out taking care not to tilt

o Pull off power pack
- Press down lug ® with a screwdriver.

* Remove any cross connectors from
neighbouring units

@ |,

O =

Demontaz
* \lypnéte napajeci napéti
* Zvednéte zapadku ®, uchopte pfistrojovou
kartu a vytahnéte ji.
* Povolte Srouby @, kryt vytdhnéte dopredu.
- Kryt uchopte v misté drazek a vytahnéte,
dbejte na to, aby nedoslo ke zkfizeni!

Napajeci zdroj a zakladni modul pridrzujte
levou rukou.
e Stahnéte napajeci zdroj.
- Pomoci Sroubovaku zatlacte zarazku @
o Odstrarite pfipadné volné pri¢né konektory
z vedlejSich jednotek.

13
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Technische Daten

Bauform
* Montage: Wandaufbaugehause
o Geh4use: aus ABS, grau
¢ Klemmenblock: aus ABS, schwarz
e Schutzart nach DIN 40 050:
IP 40 bei Montage auf ebener Wand
* Umgebungstemperatur:
Einzelmontage oder bei 1 cm Abstand

Nennbereich: 0 +C++60 +C
Grenzbereich: -20 +C++60 +C
Bei Reihenmontage: max. +50 +C

o Klimaklasse nach DIN 40 040: KSE
e Gewicht:
0,8 kg bei Ausfuhrung fur 4 TE
0,9 kg bei Ausfuhrung fur 7 TE

Elektrischer Anschluf3

o NetzanschluB3: 3 Klemmen

» Signaleingang:
4 Klemmen (Ausfuhrung 4 TE) oder
6 Klemmen (Ausfuhrung 7 TE)

» Signalausgang und Relaiskontakte:
18 Klemmen

* AnschluBquerschnitt:
bis 4 mm? (Draht)
bis 2,5 mm? (feindrahtig)
bis 2 x 1,5 mm? (feindrahtig)

14

» Eingebaute Federleiste:
nach DIN 41 612, Bauform F, 48polig,
passend fur Racksystkarten | mit 15-, 28-
und 30poliger Messerleiste sowie
Racksystkarten Il mit 16-, 25- und 27-poliger
Messerleiste

¢ Querverbindungen:
nur flr Spannungsversorgung
Belastbarkeit: 5 A fur Erdung,
4 A/Verbindung fur Stromleitungen

Netzteil

» Varianten siehe Bestellschema

* Sekundarseite: i'Sichere Trennung” von der
Primarseite gemaB VDE 0160/0106

* Ausgangsspannung: ca. 21V DC

o Ausgangsstrom: max. 165 mA

« Ausgangsleistung: | 3,5 W,
- In Monorack selbst dirfen max. 2,8 W in

Warme umgesetzt werden.
« Uberlast- und KurzschluBschutz

Zertifikate

* PTB Nr. Ex-84.B.2085 U

o GL (in Vorbereitung)

 RIIS (in Vorbereitung)

o CSA, Klasse I+1ll, Gruppe A+G

Technical data

Construction
* Mounting: housing for wall-mounting
¢ Housing: ABS, grey
¢ Base: ABS, black
» Protection type to DIN 40 050:
IP 40 mounted on flat wall;

* Ambient temperature:

- singly mounted or with 1 cm gap,

nominal range: 0 +C++60 +C
extreme range: -20 +C++60 +C
- row mounted: max. +50 +C
o Humidity:
Class KSE to DIN 40 040
* Weight:

4 HP version, 0.8 kg;
7 HP version, 0.9 kg

Electrical connection
o Power supply: 3 terminals
e Input signal:
4 terminals for 4 HP version
6 terminals for 6 HP version
o Output and relay contacts:
18 pole terminal block
o Terminal size:
up to 4 mm? wire
up to 2.5 mm? (fine strand)
upto2x1.5 mm? (fine strand)



Monorack Il

* Female multipoint connector:
conforming to DIN 41 612, type F, 48pole,
suitable for Racksyst | cards with 15, 28
and 30 pole and Racksyst Il cards with 16,
25 and 27 pole male multipoint connectors
» Cross connectors:
for power connection only,
rating: ground max. 5 A, line max. 4 A per
connection

Power pack
e For versions see Ordering Key
e Secondary side: safe electrical isolation
from the primary side us per VDE 0160/0106
o Output voltage: ca. 21 V DC
e Output current: max. 165 mA
« Output power: | 3.5 W,
- max. 2.8W may be dissipated in Monorack
¢ Overload/short-circuit protection

Certificates

* PTB No. Ex-84.B.2085 U

e GL (in preparation)

¢ RIIS (in preparation)

¢ CSA Class |+1ll, Group A+G

Technické udaje
Konstrukce
o Montdz: kryt pro montdz na sténu
o Kryt: z ABS, Sedy
o Zakladni modul: z ABS, ¢erny
o Kryti dle DIN 40 050: IP 40 pfi montdzi na
rovnou sténu
* Okolni teplota:
Jednotlivd montaz nebo odstup 1 cm
Jmenovity rozsah: 0+C...+60 +C
Limitni rozsah : -20 +C...+60 +C
 Pfi fadové montdzi: max. +50 +C
o Klimaticka trida dle DIN 40 040 : KSE
e Hmotnost:
0,8 kg pri provedeni pro 4 F
0,9 kg pfi provedeni pro 7 F

Elektrické pripojent

* Napdjeni: 3 svorky

o Vstupni signal:
4 svorky (provedeni 4 TE) nebo
6 svorek (provedeni 7 TE)

 Vystupni signal a kontaktni vytupy: 18 svorek

o Prafezy pfipojovacich vodiéa:
do 4 mm2 (vodic)
do 2,5 mm2 (tenky vodic)
do 2 x 1,5 mm2 (tenky vodic)

e Zabudovany konektor:
dle DIN 41 612, typ F, 48-pdlovy,vhodny pro
pfistrojové karty Racksyst | s 15-, 28- a 30 -
polovymi konektory a rovnéz pro pfistrojové
karty Racksyst Il s 16-, 25- a 27-pdlovymi

konektory

o Pri¢né konektory:
pouze pro napajeci napéti
zatizitelnost: 5A pro uzemnéni, 4 A pro
pfivodni vedeni

Napdjeci zdroj

 Varianty jsou uvedeny ve schématu pro
objednavku

e Sekundarni strana: bezpe¢né oddéleni od
primérni strany dle VDE 0160/0106

 Vystupni napéti: cca 21 V DC

o Vystupni proud: max. 165 mA

« Vystupni vykon: | 3,5 W
- v pouzdru Monorack smi byt ztratovy vykon

max. 2,8 W.

Certifikdty

* PTB ¢. Ex-84.B.2085 U

o GL (pfipravuje se)

« RIIS (pfipravuje se)

o CSA, tfida I...lll,skupina A...G

15
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Bestellschema
Ordering key
Objednaci schéma

Monorackgehéause / Monorack Housing / Pouzdro Monorack

Zertifikate / Certificates / Certifikaty
R Standard (PTB)

J  RIIS (in Vorbereitung / in preparation /p_ipravuje se)
U CSA

2 GL (in Vorbereitung / in preparation [p_ipravuje se)
Y Andere/ Others [ Jiné

Varianten / Version / Provedeni

0 4TE/4HP/4F Monorack

1 7TE/7HP/7F Monorack

9 Andere / Special version | Zvlastni provedeni

Netzteil / Power Supply / Napajeci zdroj

115/230 V AC £15 %, 50/60 Hz

24/48 V AC +15 %, 50/60 Hz

24V DC

100/200 V AC +15 %, 50/60 Hz

16+60V DC

Andere Spannung / Special voltage / Jiné napeti

«—< X mg>»

MONO- D:D Bestellcode / order code / Objednaci kéd

Endress+Hauser Czech s.r..o. 3
palac Kovo, Jankovcova 2, 170 88 Praha 7, Ceska republika

Tel.: 02/6678 4200, Fax.: 02/6678 4179, E-mail: info@endress.cz Endress+Hauser .
Nage méfitko je praxe /lll
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